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X 96 Signal Kontakte
Kontaktanordnung 96 signal contacts
contact arrangement
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=~ A weitere Informationen siehe: DS 09 03 210 00 02
S| < further information see: S 09 03 210 00 02 Do e [ aatorderungssluis (D
AUL Dimensions in mm | Techn. Character. Nicht tolerierte NaBe/ Free size folerances
Original Size DIN A 3 siehe /see |EC 60603-2
| | Position Dat. Name NaBstab/Scale Bauform C Federleis’re,
32 i 1 ~position Defail. [ 15.05.03 [Hage. Lotgse 5,2/7,7 , 96 pol.
0.2 sp.[15.05.03[Sch. 1.1 type C female connector,
90 0,1 Stand. soldering-eye 5,2/7,7 , 96 pol.
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