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Guardamotores y accesorios

Guardamotores MS

Con proteccion contra sobrecarga y cortocircuito,
sensibilidad al fallo de fase de acuerdo con IEC 60947-4-1,

DIN VDE 0660 parte 102

Debido a su alta capacidad de ruptura con alta limitacién de corriente, los guardamotores
MS suministran una 6ptima proteccion para motores eléctricos, asi como a otras aplicaciones
de hasta 25 amperes. Estan equipados con un dispositivo de sensibilidad al fallo de fase,
aislamiento y principalmente funciones de switch, 13 rangos de corriente nominal cubren de

Guardamotores para motores trifasicos

/L1 32 53

0.1 hasta 25 amperes. > 1> 1>
Se puede obtener hasta 50kA, de ruptura si se usan con limitadores de corriente cat. | | [
SBMS32. Los guardamotores MS son autométicamente compensados contra las variaciones 2[T1 412 813

de la temperatura ambiente; el funcionamiento del disparador de corriente en cortocircuito es

15 x lu. Los guardamotores MS estan de conformidad con IEC 60947-4-1.

Poder de operacion maximo (kW/AC-3) Ajuste de los
Namero de parte 220V kW 220V HP 440V KW 440V HP d'i'.’a’?d“es IO
érmicos

MS016 - - - - 0.1-0.16A 1.92A
MS025 0.04 0.06 - - 0.16-0.25A 3A
MS04 0.06 012 - - 0.25-04A 48A
MS063 0.08 0.18 - - 04-0.63A 76A
MS4 1.00 15 34 2 25-4A 48A
MS6.3 1.30 3 1112 3 4-63A 756 A
MS10 2.50 4 2 5 63-10A 120A

Con proteccion contra sobrecarga y cortocircuito de acuerdo con IEC 60947-4-1, DIN VDE
0660 parte 102 con 6 sin contacto auxiliar integrado.

Numero de parte Poder de operacién maximo (kW/AC-3) | Ajuste de los disparadores B 5 Numero de parte
(sin contacto auxiliar) 127VKW @ 127VHP | 220V kW = 220V HP térmicos (con contacto auxiliar)

MSwW1 - - 0.08 - 0.63-1A 12A MSH1

MSW1.6 - - 0.1 - 1-1.6A 19.2A MSH1.6
MSW2.5 0.1 - 0.16 % 1.6-2.5A 30A MSH2.5
MSW4 0.14 - 0.33 14 25-4A 48 MSH4

MSW10 056 Yi-Ve 15 %1 6.3-10A 120A MSH10
MSW16 1.1 ¥t 2 1%-2 10-16A 192A MSH16
MSW20 165 1% 3 3 16-20A 240A MSH20

45 42

80
45
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Accesorios

Bloques de contactos auxiliares montaje lateral Boton hongo paro de emergencia

1.93,‘
, Lo

.

Dimensiones (mm)

Gabinete sobreponer IP55 Gabinete montaje empotrado IP55

Terminal T/N integrada.

Incluye terminal para T/N, con knockouts superiores e inferiores 2xM20.

97,5

80

)

Opcion con llave.

Opcion girar para desenclavar.

_
i

! l X i
'S i
Nimero de parte Ancho Contactos Nimero de parte MS.PV MS.PS2
HMS02 9mm 2NC Accionamiento Con Llave Girar
HMS01 9mm INC

(=

Numero de parte

Numero de parte

MS.G55

MS.F55

Lampara indicadora Bloque alimentador de potencia

Con foco de neon, rango de voltaje 220-240V CA 0 380- 440V CA

() .

1Y

. ?‘I‘Q@\

Numero de parte Numero de parte 2 . " .
Numero de parte Clasificacion de corriente
ey (220-240V CA) (380-440V CA) P
Transparente MS.SLW2 MS.SLW3 GE2-14 63A
Verde MS.SLG2 MS.SLG3
Rojo MS.SLR2 MS.SLR3
Amarillo MS.SLJ2 MS.SLJ3
Busbar
Ioyle
= _ L ko e o & s
o T WKt
‘iH = T
Busbar 63A Nimero de parte para2MS | Nuamero de parte para3MS = Numero de parte para4MS = Numero de parte para 5MS
Sin bloque de contacto auxiliar G45-14-2 G45-14-3 G45-14-4 G45-14-5
Con bloque de contacto auxiliar G54-14-2 G54-14-3 G54-14-4 G54-14-5

www.altechmexico.com
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Guardamotores y accesorios

Guardamotores

\ Alteck’
~@ MEXICO

Con proteccion contra sobrecarga, pérdida de fase y

cortocircuito.

Alta capacidad interruptiva (Algunos 65 kA@480V).

Montaje en Riel DIN.
Manija portacandado (posicion OFF).

Proteccion contra contactos involuntarios IP20.

Relevador de sobrecarga clase 10.
Disparo de prueba (test) incluido.

Cumple con IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1.

UL508 (Arrancador manual).
UL508 (Combinacion Arrancador).
CSA C22.2 No.14 GB14048.

Marco MMS-32H

T100A

Serie

Alta Capacidad

Interruptiva

e @, ®

-

MMS-32H-0.16A - - - - - - 0.1-0.16A 100kA | 65KA 25kA
MMS-32H-0.25A - - - - - - 0.16 - 0.25A 100kA | 65KA 25kA
MMS-32H-0.4A - - - - - - 0.25-0.4A 100kA | 65kA 25kA
MMS-32H-0.63A - - - - - B 0.4-0.63A 100kA | 65kA 25kA
MMS-32H-1A - - - - - 12 0.63-1.0A 100kA | 65KA 25kA
MMS-32H-1.6A - 110 - - 3/4 3/4 1.0-1.6A 100kA | 65kA 25kA
MMS-32H-2.5A - 1/6 12 12 1 1-1/2 1.6-2.5A 100kA | 65KA 25kA
MMS-32H-4A 1/8 13 3/4 3/4 2 3 25-4.0A 100kA | 65KA 25kA
MMS-32H-6A 114 112 1 1-112 3 5 4-6A 100kA | 65kA 25kA
MMS-32H-8A 113 1 2 2 5 5 5-8A 100kA | 65kA 25kA
MMS-32H-10A 112 1-112 2 3 7-112 10 6-10A 100kA | 65KA 25kA
MMS-32H-13A 12 2 3 3 7112 10 9-13A 100kA | 65KA 25kA
MMS-32H-17A 1 3 3 5 10 15 1-17A 100kA | 30kA 10 kA
MMS-32H-22A 1-1/2 3 5 7112 15 20 14-22A 100kA 30 kA 10 kA
MMS-32H-26A 2 3 7-112 7-112 15 20 18 - 26A 100kA 30 kA 10 kA
MMS-32H-32A 2 5 7-112 10 20 30 22-32A 100kA | 30kA 10 kA

Marco MMS-63H

MMS-63H-17A 3

MMS-63H-22A 1-1/2 3 5 7112 15 20 14-22A 100kA | 50kA 10 kA
MMS-63H-26A 2 3 7-112 7112 15 20 18 - 26A 100kA | 50kA 10 kA
MMS-63H-32A 2 5 7-112 10 20 30 22 -32A 100kA | 50kA 10 kA
MMS-63H-40A 3 7112 10 10 30 30 28 - 40A 100kA | 50kA 10 kA
MMS-63H-50A 3 10 15 15 30 40 34 - 50A 100kA | 50kA 10 kA
MMS-63H-63A 5 10 20 20 40 60 45 - 63A 100kA | 50kA 10 kA

Marco MMS-100H

MMS-100H-75A 55- 75A
MMS-100H-90A 7-112 20 25 30 60 75 70 - 90A 100kA | 50kA 10 kA
MMS-100H-100A 10 20 30 30 75 100 80 - 100A 100kA | 50kA 10 kA

MMS-LX-11

Contactos auxiliares

Lateral

INA+1INC

MMS-FX-11

Frontal

INA+INC
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Especificaciones de la serie MMS

Dimensiones (mm) Marco MMS-32H

99.6

85.3

60.3
45

6) 57.3
144 144 375

1) Contacto auxiliar lateral.

2) Contacto de alarma de disparo magnético lateral.”

3) Liberacion de derivacion lateral o liberacion de
subtension lateral.*

4) Contacto auxiliar frontal.

5) Manija de bloqueo en posicion OFF (5 mm).

6) Posibilidad de colocar terminales para montaje con
tornillos.

7) Montaje estandar sobre riel DIN de 35 mm.

S0110S900Y A S8iojoweplens)

Dimensiones (mm) Marco MMS-63H

144.6
130.3
126.3
1221
55 1123
17.5 175 e
60
4 54.2
1) Contacto auxiliar lateral. 3 5 75
2) Contacto de alarma de disparo magnético lateral.* 1) 2T ‘ .
3) Liberacion de derivacion lateral o liberacion de J l AR [ 1 |
subtension lateral.* IEIEIE) @ﬁé@ ‘
4) Contacto auxiliar frontal. L i g ‘ o
M L Hsess MEC o ¥ oy 5]
5) Manija de blogueo en posicion OFF (5 mm). ﬁ ~ D 6)
Montaje estandar sobre riel DIN de 35 mm. | B 9 = ==

Contacto auxiliar lateral. 5
2) Contacto de alarma de disparo magnético lateral.” N2 @ 3
3) Liberacion de derivacién lateral o liberacion de ® ﬂ @ H
subtension lateral.* IEENEE J
4) Contacto auxiliar frontal. PAA N%é@
5) Manija de bloqueo en posicion OFF (5 mm). it
6) Montaje estandar sobre riel DIN de 35 mm. ) A""‘*‘Eﬂg
7) Montaje estandar en riel DIN 75 mm. 8828y | o ©bE g
8) Tornillo hexagonal de 4 mm. o P g[
&
o in sl on |00
@@
OO
18| 18|

* Los digramas ilustrados muestran No. 2 y 3, los cuales no estan incluidos en la venta del guardamotor. Para méas informacion constlte directamente a Altech Corp.
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Interruptores de corriente de falla a tierra

N Elltm:l\”a Interruptores de corriente de falla a tierra (RCCB)

% MEXICO
Caracteristicas: + Utilizados en areas donde el equipo eléctrico puede estar expuesto al contacto
+ Tienen el mejor costo beneficio para la proteccion de falla a tierra. con liquidos como bombas, calentadores y tratamiento de aguas.
+ Utilizados en tableros de control para proteccion de equipo eléctrico y + Utilizados para proteccion de personas contra descargas eléctricas.
electronico. + Nota: No suministran proteccion contra sobrecargas o cortocircuitos, estos
+  Utilizados para monitoreo de los devanados del motor. deben ser usados conjuntamente con interruptores miniatura o fusibles.

+ Utilizados como tomas para proteger los costosos equipos de prueba.

1 Fase + Neutro 3 Fases + Neutro
Voltaje: 110V o 230V CA, 50/60Hz Voltaje: 230V, 400V CA, 50/60Hz

-g.,.&.. K 4 5

o &
(=49

D 2

El botdn de prueba frontal (T) esta disefiado para funcionar solo a 230V, si el
interruptor es conectado a 110V, entonces dicho botdn no realizara la desconexion,
esto no interfiere con el funcionamiento regular del interruptor, si se alimenta a 110V
0 230V har la desconexion de manera adecuada.

Numero de parte | Polos | Corriente nominal = Corriente de falla Numero de parte Polos Corriente nominal | Corriente de falla

25A 25A

CTEC225030 2 25A 30mA CTEC425030 4 25A 30mA

CTEC225100 2 25A 100 mA CTEC425100 4 25A 100 mA

CTEC225300 2 25A 300 mA CTEC425300 4 25A 300 mA
40A 40A

CTEC240030 2 40A 30 mA CTEC440030 4 40A 30mA

CTEC240100 2 40A 100 mA CTEC440100 4 40A 100 mA

CTEC240300 2 40A 300 mA CTEC440300 4 40A 300 mA
63A 63A

CTEC263030 2 63A 30 mA CTEC463030 4 63A 30mA

CTEC263100 2 63A 100 mA CTEC463100 4 63A 100 mA

CTEC263300 2 63A 300 mA CTEC463300 4 63A 300 mA
100A 100A

CTEC2100030 2 100A 30 mA CTEC4100030 4 100A 30mA

CTEC2100100 2 100A 100 mA CTEC4100100 4 100A 100 mA

CTEC2100300 2 100A 300 mA CTEC4100300 4 100A 300 mA

Diagrama de conexion Diagrama de conexién

Dimensiones (mm) Dimensiones (mm)

CTEC 2 polos CTEC 4 polos (N-P)*
Vista frontal ﬁ Vista frontal =
i NI1]3]5 4
9
ninlls T NS D000
18 ] ' 18
T * 7
Vista lateral Vista lateral
82 82
CTEC 2 polos ﬂ Ni2 1416 45
Tamafio de terminal 10/3 AWG; [CEN CTEC 4 polos (N-P) [SEN
5.26 - 26.7 mm? *Para circuitos con conexion Y (estrella) {
Torque de terminal: 2.5 Nm 7 I 78 I
66 66
49 49
ld L
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Interruptores de corriente de falla a tierra con

proteccién contra sobrecarga y cortocircuito (RCBO)

Caracteristicas:

+ Tienen el mejor costo beneficio para la proteccion de falla a tierra,
combinada con proteccion contra sobrecarga y cortocircuito.

+ Utilizados en tableros de control para proteccion de equipo eléctrico y
electronico.

+ Utilizados para monitoreo de los devanados del motor.

+ Utilizados como tomas para proteger los costosos equipos de prueba.

+ Utilizados en areas donde el equipo eléctrico puede estar expuesto al
contacto con liquidos como bombas, calentadores y tratamiento de aguas.

+ Utilizados para proteccion de personas contra descargas eléctricas.

+ Desconexion Dual (desconexion de linea y neutro).

+ Proporciona proteccion contra fallas a tierra CD intermitentes.

RTEC 2 polos

El botén de prueba frontal (T) esté disefiado para funcionar solo a 230V, si el
interruptor es conectado a 110V, entonces dicho botdn no realizara la desconexion,
esto no interfiere con el funcionamiento regular del interruptor, si se alimenta a 110V
0230V hara la desconexion de manera adecuada.

Tamario de terminal 10/3 AWG;
5.26 - 26.7 mm?
Torque de terminal: 2.5 Nm

Curva B (2 polos)
Voltaje: 110V o 230V CA, 50/60Hz

Curva C (2 polos)

Voltaje: 110V o 230V CA, 50/60Hz
Capacidad cortocircuito 6kA

Capacidad cortocircuito 6kA

113-145x1 113-145x1
£ 5 g3 Bl
g 10 E 104 :
5 B* 4
21 g -
2 e g
g |17 g .
E 11 E 1
2 04 % Z o4
g .o § cod
g %7 g o
2 10 éé & 10
B 4x10 N ax104 11
L 1o | L qpd | ] I
"nglufi:-‘)gﬁm Tﬁ tm 100 | 1 23458810 20 40 100
plo de corriente nominal Multiplo de corriente nominal
Numero de parte Curva Corriente nominal = Corriente de falla Numero de parte | Curva | Corriente nominal = Corriente de falla
6A 6A
RTECX62B06030 B 6A 30mA RTECX62C06030 C 6A 30mA
RTECX62B06100 B 6A 100 mA RTECX62C06100 c 6A 100 mA
RTECX62B06300 B 6A 300 mA RTECX62C06300 C 6A 300 mA
10A 10A
RTECX62B10030 B 10A 30mA RTECX62C10030 C 10A 30mA
RTECX62B10100 B 10A 100 mA RTECX62C10100 c 10A 100 mA
RTECX62B10300 B 10A 300 mA RTECX62C10300 c 10A 300 mA
16A 16A
RTECX62B16030 B 16A 30mA RTECX62C16030 C 16A 30mA
RTECX62B16100 B 16A 100 mA RTECX62C16100 c 16A 100 mA
RTECX62B16300 B 16A 300 mA RTECX62C16300 C 16A 300 mA
20A 20A
RTECX62B20030 B 20A 30mA RTECX62C20030 C 20A 30mA
RTECX62B20100 B 20A 100 mA RTECX62C20100 c 20A 100 mA
RTECX62B20300 B 20A 300 mA RTECX62C20300 C 20A 300 mA
25A 25A
RTECX62B25030 B 25A 30 mA RTECX62C25030 c 25A 30 mA
RTECX62B25100 B 25A 100 mA RTECX62C25100 Cc 25A 100 mA
RTECX62B25300 B 25A 300 mA RTECX62C25300 c 25A 300 mA
32A 32A
RTECX62B32030 B 32A 30 mA RTECX62C32030 c 32A 30 mA
RTECX62B32100 B 32A 100 mA RTECX62C32100 c 32A 100 mA
RTECX62B32300 B 32A 300 mA RTECX62C32300 c 32A 300 mA
40A 40A
RTECX62B40030 B 40A 30 mA RTECX62C40030 c 40A 30 mA
RTECX62B40100 B 40A 100 mA RTECX62C40100 c 40A 100 mA
RTECX62B40300 B 40A 300 mA RTECX62C40300 c 40A 300 mA

www.altechmexico.com 9
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Interruptores miniatura

Interruptores miniatura

CurvaD
Caracteristicas

Con un relativo disparo térmico largo
y disparo magnético largo.
Ejemplos de aplicacion:

Transformadores.

Fuentes de poder.
Calentadores.

Motores de alta demanda.
Carga reactiva.

Motores de baja demanda.

Curva B CurvaC
e e e Caracteristicas Caracteristicas
., . Conun relativo disparo térmico largo y Con un relativo disparo térmico largo
| | ol disparo magnético bajo. y disparo magnético medio.
?.‘!_ Ii g._ g E | d | e E | d | e
== 5 I¥E wm jemplos de aplicacion: jemplos de aplicacion:
| lluminacion. + lluminacion.
Proteccion de cableado. +  Proteccion de cableado.
Circuitos de control. + Circuitos de control.
Equipos de oficina. + Equipos de oficina.
Electrodomésticos. + Electrodomésticos.
Normas: Aparatos electronicos. + Motores de baja demanda.
. IEC 60898 ‘|,13-‘!,45:(I’| 1,13-13‘51',‘
« EN 60898 fam 8 ST
Nota: 2= ! 52
Para Interruptores MCB's con 10kA 6 2 R -
UL1077, UL508 y UL489 & LT g "
por favor contacte con Altech. E i 5; E‘ o
Clasificacién CD: "z w0l | e 10
(Certificacion del fabricante) Un polo 48V % . %é £
cD 4x10 i - & axtof
o, L 10 L o4

43

‘r_ 2 3456810 20 40 100
Multiplo de corriente nominal

1 2 {‘!456810 20 40 160
Muiltiplo de corriente nominal

113148 %1,

. R

Tiempa de disparo t

1 23458

L Miltipla de corrente rominal

81

8 ] '
02040 100

1A 1B1 2B1 3B1 1C1 2C1 3C1 1D1 2D1 3D1
2A 1B2 2B2 3B2 1C2 2C2 3C2 1D2 2D2 3D2
3A 1B3 283 383 13 203 3C3 1D3 203 3D3
4A 1B4 2B4 3B4 1C4 2C4 3C4 1D4 2D4 3D4
6A 1B6 2B6 3B6 1C6 26 36 1D6 2D6 3D6
10A 1B10 2B10 3B10 1C10 2C10 3c10 1D10 2D10 3D10
13A 1B13 2B13 3B13 1C13 2C13 3C13 - - -
16A 1B16 2B16 3B16 1C16 2C16 3C16 1D16 2D16 3D16
20A 1B20 2820 3820 1620 2C20 3C20 1D20 2020 3D20
25A 1B25 2B25 3B25 1C25 2C25 3C25 1D25 2D25 3D25
32A 1B32 2B32 3B32 1C32 2C32 3C32 1D32 2D32 3D32
40A 1B40 2B40 3B40 1C40 2C40 3C40 1D40 2D40 3D40
50A 1B50 2B50 3B50 1C50 2C50 3C50 1D50 2D50 3D50
63A 1B63 2863 3863 1C63 263 3C63 1D63 2063 3063
80A 1B80 2B80 3880 1C80 280 3C80 1D80 2080 380
100A 1B100 2B100 38100 1100 2C100 3C100 1D100 2D100 3D100
Parametros del disparo Curva “B” Curva “C” Curva “D”

magnético:

1. Mantenido por un minimo de 100 ms
en sobretension 6 3 veces la corriente

nominal.

2. Disparo abajo de 100 ms a 5 veces la

corriente nominal.

corriente nominal.

la corriente nominal.

1. Mantenido por un minimo de 100 ms
en sobretension 6 5 veces la

2. Disparo abajo de 100 ms a 10 veces

en sobretension ¢
nominal.

2. Disparo abajo de 1
corriente nominal.

1. Mantenido por un minimo de 100 ms

10 veces la corriente

00 ms a 16 veces la

Clasificacion de voltaje 230V CA (50/60 Hz) 230/400V CA (50/60 Hz) 440V CA (50/60 Hz) 230/400V CA (50/60 Hz) 440V CA (50/60 Hz)
Capacidad interruptiva (IEC - Clasif.) 6.0 - 63A: 6 KA 6.0 - 63A: 6 KA 6.0 - 63A: 4.5 kA 6.0 - 63A: 6 KA 6.0 - 63A: 4.5 kA
Maximo fusible de respaldo 6.0 - 20A: 80A 6.0 - 20A: 80A 6.0 - 20A: 80A
de acuerdo a IEC60269 25 - 32A: 100A 25 - 32A: 100A 25- 32A: 100A
Durabilidad mecanica 100000 operaciones ON/OFF 100000 operaciones ON/OFF 100000 operaciones ON/OFF
Temperatura de calibracion 35°C (86 °F) 35°C (86 °F) 35 °C (86 °F)
Temperatura maxima de operacion 60 °C (140 °F) 60°C (140 °F) 60 °C (140 °F)
Tamafio de terminal aceptada 17-3 AWG; 1-27 mm? 17-3 AWG; 1-27 mm? 17-3 AWG; 1-27 mm?
. 1.5-2 Nm (1-63A) 1.5-2 Nm (1-63A) 1.5-2 Nm (1-63A)
Torque de terminal
2.3-3.5 Nm (80-100A) 2.3-3.5 Nm (80-100A) 2.3-3.5 Nm (80-100A)

Dimensiones (mm)

Contacto Auxiliar

60.5 (1-63A)
“"71(80-100A)
> Q

77.5 (1-63A)
80 (80-100A)

@ W
775 (1-63A)
80 (80-100A)
@ l

53 (80-1

8|e T
I.. 77.5 (1-63A)

80 (80-100A)

35 (1-63A)

00A)

]
®
®

I.... 77.5 (1-63A)

80 (80-100A)

52.5 (1-63A)

79.5 (80-100A)

AUX1CO
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Interruptores miniatura 1P+N

Alteck’

Caracteristicas:

+ Proteccion para circuitos de 1 fase con neutro conmutado.
+ Disefio compacto ideal para aplicaciones con espacio limitado.

|3 oy

3
N
\% MEXICO

+ Proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos. GTEC
+ Adecuado para sistemas de distribucion de la energia. .l]. o
i $oor
o . e
Caracteristicas )
Curva “C” N

Con un relativo disparo térmico largo y disparo magnético medio.
Ejemplos de aplicacion:

* lluminacion.

+ Proteccion de cableado.

+ Circuitos de control.

+ Equipos de oficina.

+ Electrodomésticos.

+ Motores de baja demanda.

—

1,13-145x1, [
. _‘gi | ™® 6 I
g M 23 16 *
B | ¢
2 oa *
g 10 118 |,
2 a0
gu:ﬂ’
L o4
1mufnp:::g:§;r§ga:ﬂon:gg| Diagrama de conexién interna
Parametros del disparo magnético:
Curva “C” NI 1!
1. Mantenido por un minimo de 100 ms en sobre tensién 6 5 veces la - -

corriente nominal.
2. Disparo abajo de 100ms a 10 veces la intensidad nominal.

N

N

230V CA
8C6 6A 2(14N)
8C10 10A 4.5kA
8C16 16A 50/60 Hz

17-3AWG; 1-27 mm?

1.2-2Nm

10000 operaciones ON/OFF

www.altechmexico.com
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Interruptores de caja moldeada

N
® MEXICO

Altech’

Interruptores de caja moldeada (MCCB) serie DS1 desde 40 hasta 1600A

DS1125-40 40 16 35 10 Ajustado 16
DS1125-50 50 16 35 10 Ajustado 16
DS1125-63 63 16 35 10 Ajustado 25
DS1125-80 80 16 35 10 Ajustado 25
DS1125-100 100 16 35 10 Ajustado 35
DS1125-125 125 16 35 10 Ajustado 50

DS1160-63 63 22 35 15 44-63A 25
DS1160-80 80 22 35 15 56-80 25
DS1160-100 100 22 35 15 70-100 50
DS1160-125 125 22 35 15 80-125 50
DS1160-160 160 22 35 15 112-160 70

DS1250-200

200

140-200

120

DS§1250-250

250

175-250

120

DS1400-315

315

Ajustado

240

DS1400-400

400

Ajustado

240

DS1630-500 500 65 75 25 Ajustado 185
DS1630-630 630 65 75 25 Ajustado 185
DS1800-800 800 75 85 30 Ajustado 240

DS11250-1000 1000 65 85 Ajustado 240
DS11250-1250 1250 65 85 Ajustado 240
DS11600-1600 1600 75 85 Ajustado 240

12
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Interruptores de caja moldeada (MCCB) serie DS1 desde 40 hasta 1600A

Dimensiones (mm)
Tipo A B c B1 C1
DS1125 762 120 70 - 90
DS1160 90 120 70 - 93
DS1250 105 170 104 238 1435
DS1400 140 257 104 316 144 -1- Ea .R;]. !f}!
DS1630 210 275 104 310 172 D D D
DS1800 210 275 104 347 172
DS11600 210 410 140 410 210
N
Caracteristicas: @ o o [® @
De acuerdo con el estandar: EN60947-1, EN60947-2
Tension nominal de funcionamiento: 415/690V D D D)
AN ZAE| [ |
Voltaje de aislamiento: 2000V -IT-- Eﬂ E;:] |-
Pico de tension:  =8000V C
Durabilidad mecanica: =20000 operaciones C1
Durabilidad eléctrica: 210000 operaciones A

Temperatura ambiente: -20 a 55 °C

Proteccion:  IP20

Accesorios para interruptores de caja moldeada (MCCB) serie DS1 desde 40 hasta 1600A

Contactos auxiliares 1 NA + 1 NC

Namero de parte Para usarse con MCCB Tipo de contactos
OF160 DS1125 6 DS1160 3A1230V CA
OF400 DS1250 6 DS1400 3A1230V CA
OF800 DS1630 6 DS1800 BA230V CA

OF1600 DS11250 6 DS11600 BA230V CA

Bobina de disparo

Numero de parte Para usarse con MCCB Voltaje de operacion
MX160-230 DS1125 6 DS1160 230V CA, 50/60 Hz —_
MX160-400 DS1125 6 DS1160 400V CA, 50/60 Hz Il
MX400-230 DS1250 6 DS1400 230V CA, 50/60 Hz v
MX400-400 DS1250 6 DS1400 400V CA, 50/60 Hz o
MX800-230 DS1630 6 DS1800 230V CA, 50/60 Hz
MX800-400 DS1630 6 DS1800 400V CA, 50160 Hz
MX1600-230 DS11250 6 DS11600 230V CA, 50/60 Hz -
MX1600-400 DS11250 6 DS11600 400V CA, 50/60 Hz

Maneta exterior con barreta de 15cm y soporte

Ndmero de parte Para usarse con MCCB
HDC-125 DS1125
HDC-160 DS1160
HDC-250 DS1250
HDC-400 DS1400
HDC-630 DS1630
HDC-800 DS1800

www.altechmexico.com 13
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Protector contra sobretension

Dispositivos protectores contra sobretension (SPD) para uso industrial

Caracteristicas/Beneficios Aplicaciones
+ De facil instalacion y/o adaptacion. + Distribucién CA/CD. c €
+ Montaje en riel DIN. + Fuentes de voltaje.
+ Disefio de autoproteccion y a prueba de fallas. + Automatizacién industrial.
+ Indicador remoto (opcional). + Telecomunicaciones.
+ Indicador visual. + Controles de motor y sistemas de arranque.
+ Grado de proteccion IP20. + Aplicaciones de controladores l6gicos

programables (PLC).
+ Equipos de transferencia de energia.
+ Aplicaciones HVAC.
+ Variadores de velocidad.
+ Sistemas UPS.
+ Sistemas de seguridad.
+ Centros de datos/TI
+ Equipo médico.

Estandares: IEC61643-11

c ) i Z;::zi - Corriente Corriente Corriente Nivell sie . : -
Namero de parte Polos IaEt(e:%Ir-la o re;:n descar?.a de de.scalrlga dt'; r:lesclarg'a protecltt:l?n de Tiempo (:: Fusmlede Dll:sefn% |
méximo pagos limp nominal In maxima | max voltaje respues respaldo = enchufable
MCOVIUc (10/350) (8/20) (8/20) @In/ VPR
B12.5V/175-S/2P 14N+PE | [+I/B+C 175V CA/225V CD 12.5kA 12.5kA 65 kA 0.7kV/0.6 kV <25ns 250AgL/gG NO
B12.5V/175-S/3P 3+N/PE [+I/B+C 175V CA/225V CD 12.5kA 12.5kA 65 kA 0.7 kV/0.6 kV <25ns 250AgL/gG NO
B12.5V/175-S/2PN50 | 2+N+PE |  I+lI/B+C 175V CA225V CD | 12.5 kA/50 KA(NPE) | 12.5 kA/50 KA(NPE) | 65 kA/150 kA(NPE) 0.7 kV/0.6 kV <25ns/100ns(NPE) | 250A gLigG NO
B12.5V/175-S/4P 3+N+PE | [+lB+C 175V CA/225V CD 12.5kA 12.5 kA 65 kA 0.7 kV/0.6 kV <25ns 250AgL/gG NO
B12.5V/175-SI3PN50 | 3+N+PE |  I+lI/B+C 175V CA/225V CD | 12.5 kA/50 KA(NPE) | 12.5 kA/50 KA(NPE) | 65 kA/150 kA(NPE) 0.7kV/0.6 kV <25ns/100ns(NPE) | 250A gLigG NO
B12.5V/385-S/3P 3+N/PE [+1I/B+C 385V CA/505V CD 12.5kA 12.5kA 80 kA 1.6 KV/1.4 KV <25ns 250AgL/gG NO
B12.5V/385-S/4P 3+N+PE | I+II/B+C 385V CA/505V CD 12.5kA 12.5kA 80 kA 1.6 KV/1.4 KV <25ns 250AgL/gG NO
B12.5V/385-S/3PN50 | 3+N+PE |  [+lI/B+C 385V CA/505V CD | 12.5 kA/50 KANNPE) | 12.5 kA/50 KANNPE) | 80 kA/150 kA(NPE) 1.6 kV/1.4 kV <25ns/100ns(NPE) | 250AgL/gG NO
DT120/550-3V-S 3+N/PE e 550V CA/745V CD 60 kA 120 kA 2.8KV/2.0kV <25ns 315AgL/gG NO
DS50/180-2V-S 1+N+PE Ilc 180V CA/240V CD 20 kA 50 KA 0/0.7 KV <25ns 125AgLigG sl
DT40/175-3V-S 3+N/PE I 175V CA/225V CD 20 kA 40 kA 0.8 kV/0.6 kV <25ns 125AgLigG sl
SP180/3SP-S 2+N+PE 1111 CA 180V CA 20 kA 50 kA 1.0 kV1.0kV <25ns/100ns(NPE) | 125AgLIgG Sl
DT40/175-4V-S 3+N+PE e 175V CA/225V CD 20 kA 40 kA 0.8kV/0.6 kV <25ns 125AgLigG Sl
DT40/175-(3V+T)-S | 3+N+PE Ilc 175V CA/225V CD 20 kA 40 kA 0.8kV/0.6 kV <25ns/100ns(NPE) | 125AgLigG sl
DT50/420-3V-S 3+N/PE 1111 CA 420V CA/560V CD 20 kA 50 kA 011.2kV <25ns 125AgLigG sl
DT40/385-4V-S 3+N+PE I 385V CA/505V CD 20 kA 40 kA 1.8 kV/1.3kV <25ns 125AgLigG Sl
DT50/420-(3V+T)-S 3+N+PE 111 CA 420V CA/560V CD 20 kA 50 kA 1.2kVI1.2kV <25 ns/100ns(NPE) 125A gLigG Sl
DT50/550-3V-S 3+N/PE 1111 CA 550V CA/710V CD 20 kA 50kA 0/1.5kV <25ns 125AgLigG sl
V10/175-S 14NIPE [T} 175V CA/225V CD 5KA 10 kA 0.8 kV/0.6 kV <25ns 32AgLIgG sl
DS25/175-(V+T)-S 14N+PE e 175V CA/225V CD 10 kA 25kA 0.8 kV/0.6 kV <25ns/100ns(NPE) | 100AgL/gG sl
DS25/175-2V-S 1+N+PE e 175V CA/225V CD 10 kA 25kA 0.8 kV/0.6 kV <25ns 100A gL/gG Sl
DT10/175-3V-S 3+N/PE e 175V CA/225V CD 5KkA 10 kA 0.8kV/0.6 kV <25ns 32AgLIgG Sl
DT10/175-(2V+T)-S | 2+N+PE e 175V CA/225V CD 5KA 10 kA 0.8 kV/0.6 kV <25ns/100ns(NPE) | 32AgLigG sl
DT10/175-4V-S 3+N+PE [} 175V CA/225V CD 5kA 10 kA 0.8 kV/0.6 kV <25ns 32AgL/gG Sl
DT25/175-(3V+T)-S 3+N+PE /D 175V CA/225V CD 5kA 25kA 0.8 kV/0.6 kV <25 ns/100ns(NPE) 32AgLlgG S|
V50/440-S 1+NIPE e 400V CA 20 kA 50 kA 0/2.0 KV <25ns 125AgLigG Sl
DS10/385-(V+T)-S 1+N+PE [T} 385V CA/505V CD 5KA 10 kA 1.8 KV/1.3 KV <25ns/100ns(NPE) |  32AgLigG sl
DS25/385-2V-S 1+N+PE ic 385V CA/505V CD 10kA 25kA 1.8 kVM1.3kV <25ns 100A gL/gG Sl
DT25/385-3V-S 3+N/PE I 385V CA/505V CD 10 kA 25 kA 1.8 kV/1.3kV <25ns 100A gL/gG Sl
DT25/385-4V-S 3+N+PE e 385V CA/505V CD 10 kA 25kA 1.8 KV/I1.3kV <25ns 100A gL/gG Sl
DT25/385-(3V+T)-S | 3+N+PE e 385V CA/505V CD 10 kA 25kA 1.8 KV/I1.3 KV <25ns/100ns(NPE) | 100A gLigG sl
DT50/550-3V-S 3+N/PE 11111 CA 550V CA/710V CD 20 kA 50 kA 01.5kV <25ns 125AgLigG Sl
V10/550-S 1+N/PE [T} 550V CA/745V CD 5kA 10 kA 2.8 KV/2.0 kV <25ns 32AgLIgG Sl

+ Temperatura de Operacion: -40°C a 80°C

Para las categorias I+Il / B+C, estan disponibles diferentes tecnologias incluyendo disparador de chispa de hueco cerrado e hibrido MOV+GDT si son requeridas.
Se encuentran disponibles diferentes ejemplos de sistemas de distribucion eléctrica. Para cualquier duda favor de contactar a Altech México.
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Dispositivos protectores contra sobretensién (SPD) para uso industrial

Sistema de 2 fases - 3 hilos (sistema de tierra TN-C)

La compafiia de luz brinda un cable para cada linea y un cable combinado
para neutro/tierra. El usuario debera colocar varillas de tierra fisica en sus
instalaciones para N+PE.

Fase 1

UQISue)a.qos eJjuod 10)jo8)0.d

g 120V 240V
Sistema de voltaje en CA/60Hz SPD 1 SPD 2 SPD 3 SPD 4 E J_ T Neutro + Tierra
L-L: 220240 ; L-N : 120-127 B12.5V/175-S/2P DS50/180-2V-8 V10/175-S DS25/175-2V-S = 120V
l Fase 2
Panel de Panel de Carga
distribucion control/maquina de 2 fases
r=—=——=-—-=-= hl
L1 } .
| |
L2 : ® T
N+PE - — ——[——l—o—!——— - -
X | >
I I |
| |
| | !
i | _‘
L e e e —m - _:
sPD 1 | SPD 4
SPD 3
Carga de
1 fase
Como seleccionar un SPD:
1. Identificar el tipo de sistema eléctrico empleado en el circuito.
2. Conocer cual o cuales son los dispositivos que se desean proteger.
3. Con el sistema eléctrico identificado y los dispositivos a proteger, se debe
seleccionar el SPD de acuerdo con la tabla correspondiente a cada sistema
mostrado en esta pagina.
Sistema de 2 fases - 3 hilos (sistema de tierra TT)
La compafiia de luz brinda un cable para cada linea y un cable para neutro.
El usuario es responsable de colocar un sistema de tierras apropiado en sus
instalaciones y por las cargas conectadas al sistema. Fase 1
120V 240V
Sistema de voltaje en CA/60Hz SPD 1 SPD 2 SPD 3 SPD 4 l«
L-L: 220240 ; L-N : 120-127 B12.5V/175-S/2PN50 SP180/3SP-S DS25/175-(V+T)-S DT10/175-(2V+T)-S T
120 V
Lo
Panel de Panel de
distribucion control/maquina Carga
de 2 fases

* SPD = Surge Protection Device (Dispositivo Protector de Sobretension)

SPD 3

Carga de
1 fase

www.altechmexico.com
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Protector contra sobretension

Dispositivos protectores contra sobretensién (SPD) para uso industrial

Sistema de 3 fases - 3 hilos (sistema de tierra IT)
La compafiia de luz brinda un cable por cada linea. El usuario es responsable de colocar

Fase 1
un sistema de tierras apropiado en sus instalaciones y por las cargas conectadas al
sistema. 480V 480V
Fase 2
Sistema de voltaje en CA/60Hz SPD 1 SPD 2 SPD 3 SPD 4
L-L : 480 DT120/550-3V-8 DT50/550-3V-S V10/550- DT50/550-3V-S 48j v
Fase 3
Panel de Panel de
PR L Carga
distribucion control/maquina
de 3 fases
___________ hl e |
h h
L1 i i —e ®
L2 T T T
L3 ! !
| | J(
| |
. . X
| |
I I 1
| |
| |
SPD 1 : SPD 2 : SPD 4
___________ 4 _———emem e —_— — e —_——_—ad
SPD 3
Como seleccionar un SPD: =
1. Identificar el tipo de sistema eléctrico empleado en el circuito. Carga de
2. Conocer cual o cuales son los dispositivos que se desean proteger. = 1 fase
3. Con el sistema eléctrico identificado y los dispositivos a proteger, se debe seleccionar el SPD adecuado
de acuerdo con la tabla correspondiente a cada sistema mostrado en esta pagina.
Sistema de 3 fases - 4 hilos (sistema de tierra TT)
La compafiia de luz brinda un cable para cada linea y un cable para neutro. Fase 1
El usuario es responsable de colocar un sistema de tierras apropiado en sus instalaciones T
y por las cargas conectadas al sistema. L-N L LL
T Fase 2
LN LL
Sistema de voltaje en CA/60Hz SPD 1 SPD 2 SPD 3 SPD 4 T Neutro
L-L : 220-240 ; L-N : 120-127 B12.5V/175-S/3PN50 DT40/175-(3V+T)-S DS25/175-(V+T)-S DT25/175-(3V+T)-S L-N
L-L:480; L-N 227 B12.5V/385-S/3PN50 DT50/420-(3V+T)-S DS10/385-(V+T)-S DT25/385-(3V+T)-S l
Fase 3
Panel de Panel de
e PN Carga
distribucion control/maquina
de 3 fases
L1
L2
L3 L 4
N— — — — —

I
|
?
I
I

SPD 4

*SPD = Surge Protection Device (Dispositivo Protector de Sobretension) SPD3 | Cirgf:sie h
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Dispositivos protectores contra sobretensién (SPD) para uso industrial

Sistema de 3 fases - 4 hilos (sistema de tierra TN-C)
La compafiia de luz brinda un cable para cada linea y un cable combinado para neutro/tierra.
El usuario debera colocar varillas de tierra fisica en sus instalaciones para N+PE.

Fase 1

L-N

L-L

Fase 2

L-N L-L
Sistema de voltaje en CA/60Hz SPD 1 SPD 2 SPD 3 SPD 4 l
A Neutro + Tierra
L-L 2 220-240 ; L-N : 120127 B12.5V/175-S/3P DT40/175-3V-8 V10175-S DT10/75-3V-8 J_ T
L-L:480;L-N 227 B12.5V/385-S/3P DT50/420-3V-S V50/440-S DT25/385-3V-S = L-N
l Fase 3
Panel de Panel de Carga
distribucion control/maquina de 3 fases
Pem— e — — - — — - — -
1 '
L1 - -
L2 .
|
L3 | |
N+PE-—I———J- - -4 - - -
L |
- |
|
|
|
I
L
Como seleccionar un SPD:
1. Identificar el tipo de sistema eléctrico empleado en el circuito. SPD 3
2. Conocer cual o cuales son los dispositivos que se desean proteger
3. Con el sistema eléctrico identificado y los dispositivos a proteger, se debe
. ) Carga de
seleccionar el SPD adecuado de acuerdo a la tabla correspondiente a 1 fase
cada sistema mostrado en esta pagina.
Sistema de 3 fases - 5 hilos (sistema de tierra TN-S) Fase 1
La compaiiia de luz brinda un cable para cada linea, un cable para neutro y otro por T T T
separado para tierra. LN L-L L-L
T Fase 2
L-N L-L
Sistema de voltaje en CA/60Hz SPD 1 SPD 2 SPD 3 SPD 4 l
Neutro
L-L 2 220-240 ; L-N : 120127 B12.5V/175-S/4P DT40/175-4V-S DS25/175-2V-S DT10/175-4V-8 T
L-L:480;L-N227 B12.5V/385-S/4P DT40/385-4V-S DS25/385-2V-S DT25/385-4V-S Li"‘
3 Fase 3
Tierra
Panel de Panel de =
R P Carga
distribucion control/maquina
de 3 fases
- — (RN — _I .T -
\
4 I |
_? |
|
e
I |
SPD 3

* SPD = Surge Protection Device (Dispositivo Protector de Sobretension)

Carga de
1 fase

www.altechmexico.com

17

UQISue)a.qos eJjuod 10)jo8)0.d



Relevadores de proteccion de voltaje

Relevadores digitales de proteccion de voltaje

Caracteristicas:
+ Pantalla LCD
+ Reinicio Automatico/Manual
+ Carcasa UL 94V0
+ Montaje en riel DIN de 35 mm

90 mm

ce

VPRD2M

_|< 35mm >|

233339

90 mm

43

280-600V CA (L-L) 85-500V CA (L-L)
Bajo voltaje 127-219V CA (L-N)
160-300V CA (1@: L1-N1/3@: L-N) 50-288V CA (L-N)
280-600V CA (L-L) 85-500V CA (L-L)
Alto voltaje 242-288V CA (L-N)
160-300V CA (1@: L1-N1/3@: L-N) 50-288V CA (L-N)
Baja frecuencia Si Si No Disponible
Monitoreo de
Alta frecuencia Si Si No Disponible
Fase asimétrica 5-99% 5-30% 5-30%
Falla de fase Si Si Si
Pérdida de neutro Si Si No Disponible
Secuencia de fase Si Si Si
Tipo Digital Digital Digital
Pantalla LCD sin luz de fondo LCD con luz de fondo LCD con luz de fondo
Voltaje de alimentacion Autoalimentado 85-270V CA/CD Autoalimentado
280-600V CA(L-L) 50-288V CA (L-N)
Rango de operacion 127-288V CA (L-N)
160-300V CA (L-N) 85-500V CA (L-L)
Frecuencia 45-65Hz 45-65Hz 48-63Hz
Consumo 50VA max. 4VA max. 5VA méx.
1.0-99.9V para voltaje 1-40V para voltaje 1.0-99.9V para voltaje
Histéresis 0.2-2 Hz para frecuencia 0.1-2 Hz para frecuencia
2-20% (solo para 3P4H) para asimetria
2-20% para asimetria 2-20% para asimetria
Tiempo de disparo 0-999's 0-300's 0-300's
Retardo al encendido 29995 0.5-300 s 0.5-300 s
Retardo tiempo de recuperacion 0-99.9s 0-300 s 0-300 s
Tiempo de respuesta <120 ms <120ms <150 ms
Precision de voltaje + 1% del valor ajustado +1% + 2 digitos +1% + 2 digitos
Contacto de salida 2x 1C/O (SPDT) 2x 1C/O (SPDT) 1x 2C/O (DPDT)
Memoria (latching) Si Si Si
Temperatura de operacion 0°a +55°C -25°a+55 °C -10°a+55°C
Grado de proteccion 1P20 1P20 P20

www.altechmexico.com




Relevadores analégicos de proteccion de voltaje

Caracteristicas:
+ Reinicio Automatico
+ Cubierta UL 94V0
+ Montaje en riel DIN de
35 mm

VPRA2M

90 mm

600VPR -170/290

>17.5mm=

90 mm

ce

600VPR-310/520

Bajo voltaje 55-95% de Un [127 - 219V CA (L-N)] 170-224V CA(L-L) 310-405V CA(L-L) 180-234V CA (L-N)
Alto voltaje 105-125% de Un [242-288V CA (L-N)] 236-290V CA (L-L) 425-520V CA (L-L) 246-300V CA (L-N)
Monitoreo de | Fase asimétrica >10% No Disponible No Disponible No Disponible
Falla de fase Si Si Si No Disponible
Secuencia de fase Si Si Si No Disponible
Tipo Analdgico Analégico Analégico Analégico

Voltaje de alimentacion

Autoalimentado

Autoalimentado

Autoalimentado

Autoalimentado

Rango de operacion 127-288V CA (L-N) 170-290V CA (L-L) 310-520V CA (L-L) 180-300V CA (L-N)
Voltaje nominal 230V CA (L-N) 230V CA(L-L) 415V CA (L-L) 240V CA (L-N)
Frecuencia 48-63Hz 45-65Hz 45-65Hz 45-65Hz
Consumo 5VA max. 20VA méx. 20VA max. 15VA méx.
Histéresis 7V + 2V de voltaje de disparo 2V 2V 2V
Tiempo de disparo 0-15s 0.2-10's 0.2-10s 0.2-10s
Retardo al encendido 1-15s (Para ajuste 0: <400 ms) 400 ms 400 ms 200 ms
feect:;:‘:;i?g'” de 55fjo £200ms 200 ms méx. 200 ms méx, 200 ms max.
Tiempo de respuesta >10% 200 ms 200 ms 200 ms
Precision de voltaje +5% de escala completa +0.5% de escala completa +0.5% de escala completa +0.5% de escala completa
Contacto de salida 1x 2C/O (DPDT) 1C/O (SPDT) 1C/O (SPDT) 1C/O (SPDT)
Temperatura de operacion -10°a+55°C 0°a+50°C 0°a+50 °C 0°a+50 °C
Dimensiones (LxAxA) 35x 60 x 90 mm 17.5x60 x 90 mm 17.5x 60 x 90 mm 17.5x 60 x 90 mm

www.altechmexico.com
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Relevadores de proteccion de corriente

Relevadores de proteccion de corriente

Caracteristicas:

+ Pantalla LCD
+ Reinicio Automatico/Manual
+ Montaje en riel DIN de 35 mm

900CPR-1-BL-U

90 mm

Proteccion para baja corriente y sobrecorriente en
sistemas de 10

900CPR-3-1-BL-230V

Proteccion para baja corriente y sobrecorriente en
sistemas de 10y 30

900CPR-3-1-110V

Proteccion para baja corriente y sobrecorriente en
sistemas de 10y 30

Medicion RMS -verdadero

Proteccion asimétrica de corriente
(solo para sistemas de 3@)

Proteccion asimétrica de corriente
(solo para sistemas de 3@)

Funcién Fuente ON, retardo de tiempo de disparo y Fuente ON, retardo de tiempo de disparo y Fuente ON, retardo de tiempo de disparo y
retardo del tiempo de recuperacion. retardo del tiempo de recuperacion. retardo del tiempo de recuperacion.
Histéresis de conmutacion ajustable Histéresis de conmutacion ajustable Histéresis de conmutacion ajustable

Dos relés de alarma con seleccion de operacion Un relé de alarma con seleccion de operacion Un relé de alarma con seleccion de operacion
NAoNC NAoNC NAoNC

Tipo Digital Digital Digital

Pantalla LCD con luz de fondo LCD de 3 digitos con luz de fondo LCD sin luz de fondo

Voltaje de alimentacion 85-270V CA/CD 230V CA; £15% 110V CA; £15%

Rango de medicién (Valor RMS) 0-1.19 kA 0-1.19 kA 0-1.19 KA

Frecuencia 4-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz

Consumo 4VA méx. 15VA méx. 15VA méx.

Histéresis 0.1-99.9A 0.1-99.9A 0.1-99.9A

Tiempo de disparo 0-99.9s 0-9.9s 0-999s

Retardo al encendido 0.5-99.9 s 0.5-99.9 s 0.5-999's

Retardo tiempo de recuperacion 0-999s 0-99s 0-99.9s

Tiempo de respuesta <200 ms <200 ms <200 ms

Precision de corriente

Corriente: + 1% del ajuste +2 digitos

Corriente: + 1% del ajuste +2 digitos

Corriente: + 1 % del ajuste + 2 digitos

Contacto de salida

2x1 CIO (SPDT)

1x1 C/O (SPDT)

1x1C/O (SPDT)

Reinicio Auto/Manual (seleccionable) Auto/Manual (seleccionable) Auto/Manual (seleccionable)
Seleccion de modo Operacion NAo NC Operacion NAo NC Operacién NA o NC
NA: 5A, 250V CA NA: 5A, 250V CA NA:5A,250V CA
Clasificacion de contactos
NC: 3A, 250V CA NC: 3A, 250V CA NC:3A,250V CA
Temperatura de operacion 0°Ca+50°C 0°Ca+50°C 0°Ca+50°C
Dimensiones (LxAxA) 3560 x 90 mm 3560 x 90 mm 3560 x 90 mm
T e, Transformadores de corriente (TC’s)* universales para medidores m?ﬁ
= . 5
= Especificaciones ~

SPCT
Pag. 29

Rango de entrada: 30 — 6000A
Salida: 5A

Carga: 1VA-15VA
Frecuencia nominal: 50/60Hz

Voltaje maximo: 720V

Clasificacion de aislamiento: B

Clasificacion de precision: 0.5 -3
Voltaje de aislamiento: 3 kV CA
Para montaje en panel o en riel DIN
Terminales méximas de 8 mm
Cubiertas para terminales
Estandar: IEC/EN 60044-1

*Para ordenar los transformadores favor de referirse a las paginas correspondientes.
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Relevadores de proteccion de fase

600PSR 640PSRV 640PSR 800PSR
N
i I
Caracteristicas: )
* ube s
+ Falla de fase.
* Inversion de fase. s P
+ Asimetria de fase. =
* Indicacién LED - relé encendido. i
+ Montaje en riel DIN de 35 mm. f
I8
Numero de parte 600PSR 640PSRV 640PSR 800PSR
Conexion eléctrica 3@-3 hilos 3@-3 hilos 3@-3 hilos 3@-3 hilos
Sequencia de fase - Si Si
Disparo de fallo de fase <154V CA (L-L) <154V CA (L-L) >100V (L-L) <154V CA (L-L)
Modos Asimetria de fase 30V fijo 65/40V configurable >40V 30V fijo
Bajo Voltaje - 310V CA - Si
Sobre Voltaje - 500V CA
Rangos de tiempo Retardo al encendido :- 200 ms Disparo: <250 ms Disparo: <250 ms Retardo al encendido :- 200 ms
Precision Precision de disparo : 10V
Contacto de salida 1C/O SPDT
NA:5A, 250V CA NA:30V CD NA: 30V CD NA:5A, 250V CA
Clasificacion de contactos
NC:3A, 250V CA NC: 5A@250 V CA NC: 5A@250V CA NC:3A, 250V CA
Reinicio Automatico
Voltaje de operacion 154-500V CA (L-L) | 154-520V CA | 154-520V CA 154-500V CA (L-L)
Disefio Compacto Robusto

Dimensiones (mm)
600PSR 640PSRV 640PSR 800PSR

= le—— 49— = le—— 49—
o) EE . =B . 25,0 1005
olo = [ = [ o[o — ]
T 2 f i olo
5,,) 0 @ ~ g w ° I w0
§ 5 % % 5 %% 8 ;
| i il m
o6 A A
e oJO
e e = lese = T
17.5 oy 1 o Yay m a f 105.5
17.5 65.75 17.5 [«———65.75———

Diagrama de conexién

600PSR 640PSRV 640PSR 800PSR
L1 —eo— —e——— L1
L2 111213 L1]L2[L3 L2
L3 " - L3
L1 L2 ] L2 L1
3| L2} 130 10 T2] L3
15 1
16 18 15 18
J 161518 161518 "
NC NA ._J .,_J com
com NCL/%:OM NA NC L/Jcom NA N
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Relevadores de proteccion de falla a tierra

Relevador de falla a tierra

Caracteristicas:

+Monitoreo de corriente de falla a tierra en sistemas de 19y 3@.
+Medicion real RMS (CA).

+ Relevadores de alarma con funcion de NC o NA seleccionable.
* Prueba y reinicio via posterior/parte frontal. 35

+ Montaje en riel DIN de 35 mm. S
+ Requiere EFCT

(BB
W)

90 0 45

Namero de parte 900EFR-BL-U Diagrama de conexién
Conexion eléctrica 19 - 2hilos, 3@ - 3hilos, 3@ - 4hilos
Pantalla LCD de 3 digitos con luz de fondo | | R | T | c |
Medicion Corriente de falla a tierra (EFCT via externa) e I_OJ-
Tamaio del marco
4
Primario del TC) 160A, 250A, 630A REINICIO
Ajuste de disparo 10% a 80% del tamario del marco del MCCB seleccionable RELE 1
Tiempo de respuesta: <100 ms ’ 18 | 15 | 16 | ‘
. Retardo al tiempo de disparo: 02 99,9 s NAT TCOM1 INC1
Rangos de tiempo Tiempo de recuperacion: 0a 99,9 s
Retardo al encendido: 0,52999s | L
Histéresis 1-10% de los ajustes de corriente de falla RELE 2
Precisi6 Corriente : 5% de lo ajustado +2 digitos | | 26 | 25 | 28 |
ECSIOD Tiempo : £5% de lo ajustado + 100ms NC2: i ."ENAZ
o 0.1A cuando la corriente de falla es menor o igual a
Resolucién 99.9A; 1A cuando la corriente de falla es mayor a 100A
Contacto de salida 2x1C/O (SPDT) | st | s2 | N | L |
ALIMENTACION
NC: 3A, 250V CA, Q:ﬂ C z
Clasificacion de contactos ¢ L1
A
NA: 5A, 250V CA 3:( 12
.
—
Consumo 4VAméaximo — =T
Voltaje de alimentacion 85-270V CA/ICD
EFCT transformador de corriente de falla a tierra
Descripcion EFCT para 900EFR-BL-U
selec— Relacion de corriente 160/1A, 250/1A, 630/1A
- Carga 1VA
-__-- e A=
Y selec —<—~
- . Abertura par: Relacion . .
Ny Numero de parte ertura para elacio e Dimensiones
p— selec cable corriente
EFCT 100/25 160/1A VA1 CL1 100/25 mm 16011A 100 x 156 mm
EFCT 140/35 160/1A VA1 CL1 140/35 mm 160/11A 114 x 201 mm
EFCT 140/35 250/1A VA1 CL1 140/35 mm 25011A 114 x 201 mm
EFCT 180/35 250/1A VA1 CL1 180/35 mm 25011A 109 x 236 mm
EFCT 180/35 630/1A VA1 CL1 180/35 mm 630/1A 109 x 236 mm
EFCT 220/50 630/1A VA1 CL1 220/50 mm 630/1A 128x 276 mm
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Relevador de falla a tierra . Alteck’
MEXICO

Caracteristicas:

+ Monitoreo de corriente de falla en sistemas de 1@ y 3@.

6 opciones de curvas IDMT. 99mm

+ Medicion real RMS (CA)

+ Valor de corriente de falla a tierra ajustable.

+Seleccion de retardo al encendido, retardo al tiempo de disparo y retardo al tiempo
de recuperacion.

+Funcién de prueba y reinicio via frontal/posterior.

+ Montaje en panel. 99mm @006

*+ Requiere EFCT

L

)

[
=
6

000 800 000
000 000 00
(O 000 000 000 ()

| |
=
0

Conexion eléctrica 1@-2hilos, 3@-3hilos, 3@-4hilos
Voltaje de alimentacion 85-270V CA/ICD r RELE1 - RELE2
Pantalla LED de 3 digitos III:I | | | | | | |
° ° ° ° ° °
Medicion Corriente de falla a tierra (a través de EFCT externo) T

-
=

Ajuste de disparo 30 mAa 30A |_®_|

Retardo al encendido: 0.5-99.9seg
Tiempo de disparo bajo: 0.5-999.9seg

Rangos de tiempo Tiempo de disparo alto: 0.5-2.5seg
Retardo del Tiempo de recuperacion: 0-99.9seg PRUEBA/REINICIO
Histéresis 5a40% 1 =
S1 S2 Y1 Y2
Corriente: + 5%de lo ajustado:
[efel | | | | | [efe]

Precision Retardo al encendido, Tiempo de disparo bajo/alto, Tiempo

de recuperacion: 5% de lo ajustado 100 ms
EFCT
i0 1mA, 0.01A, 1A

Resolucion m c L1
Contacto de salida 2 arelé tipo C/O (SPDT) é tg

—— . G N
Clasificacion de contactos NA/NC: 5A, 250V CA A——T
Frecuencia 50-60 Hz
Consumo 4VA

www.altechmexico.com 23
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Relevadores de proteccion de fuga a tierra

Relevador de fuga a tierra

e

Caracteristicas:

+ Monitoreo de corriente de fuga a tierra en sistemas de 10y 3@.

+ Mediciones real RMS (CA).

+ Dos relevadores de alarma con funcién de NC o NA seleccionable.
+ Prueba y reinicio via posterior/parte frontal.

+ Montaje en riel DIN de 35 mm.

+ Requiere CBCT

Numero de parte

900ELR-2-110V | 900ELR-2-230V

Conexion eléctrica

1@ - 2hilos, 3@ - 3hilos, 3@ - 4hilos

Voltaje de alimentacion

230V CA (+15%) | 110V CA (£15%)

Pantalla

LCD de 3 digitos con luz de fondo, 2 LED para indicacién de disparo

Medicion

Corriente de fuga a tierra (a través de CBCT externo)

Ajuste de disparo

30mAa30A

Rangos de tiempo

Retardo al encendido : 0.5-99.9's,
Retardo al tiempo de disparo : 0-99.9 s,
Retardo a la liberacién : 0-99.9 s

Histéresis 5a40%
Corriente : + 5% de lo ajustado,
Precision Tiempo de recuperacion, Retardo al disparo, Retardo al encendido: + 5% de
lo ajustado + 100 ms
Corriente 0.1mA, 1 mA, 0.01A, 0.1A

Contacto de salida

2x1CIO (SPDT)

Clasificacion de contactos

90 90

44

0000
67.50 4

u] 70.50

REINICIO 1
=" o0 o

RELE 1
[o[w]w] |
NA1: iCOM1 iNC1

NC: 3A, 250V CA

| NA: 5A, 250V CA

Frecuencia

45-65 Hz

Consumo

3VAméax.

CBCT transformador de corriente de fuga a tierra

. M=
. i
47
. o=
x ,('Tf H' s
4 ke
3 r =
i
1 T sile
- o
] o — |
selec
3 £ —
R
\ 8 4 |
» o > 4
. s B =

CE€ Descripcion CBCT para 900ELR-2
Relacion del tc 1000 : 1
Numero de parte Diametro interno
CBCT-35-1 35mm
CBCT-70-1 70mm
CBCT-120-1 120 mm
CBCT-210-1 210 mm
CBCT-310-1 310 mm
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Relevador de fuga a tierra

Caracteristicas:

+Monitoreo de corriente de fuga a tierra en sistemas de 19y 3@.

+ Estado de conexién del CBCT.

+Seleccion de retardo al encendido, retardo al tiempo de disparo y retardo al

tiempo de recuperacion.

+Funcién de prueba y reinicio via frontal/posterior.

+ Montaje en panel.

Numero de parte

ELR-341-1

Conexion eléctrica

1@-2hilos, 3@-3hilos, 3@-4hilos

Voltaje de alimentacion 90-270V CA/CD
Pantalla LED de 3 digitos
Medicion Corriente de fuga a tierra (a través de CBCT externo)
Ajuste de disparo 30 mAa 30A

Retardo al encendido: 1-999seg
Rangos de tiempo Retardo al iempo de disparo: 0-999seg

Tiempo de recuperacion: 1-99min
Histéresis 5a40%

Corriente: 5% de lo ajustado,
Precision Retardo al encendido, Retardo al disparo,
Tiempo de recuperacion: 5% de lo ajustado +100ms

Corriente 0.1mA, 1 mA, 0.01A, 0.1A

Contacto de salida

1 relé tipo C/O (SPDT)

Clasificacion de contactos

NA: 5A, 250V CA/28V CD

NC: 3A, 250V CA/28V CD

Frecuencia

50-60 Hz

Consumo

4VA

Diagrama de conexion

r AUX.—I

-
=

S8mm

L

)

[
=
6

000 800 000
000 000 00
(O 000 000 000 ()

| |
=
0

— RELE —/

‘Ell'l:lzl:ﬁa
) EXICO

NC iCOM

TST/RST

I L

S1 82 Y1 Y2

Le]e] | [ [« ]

CBCT

Cc L1
A 3
G N
A =T
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Relevador de proteccion por termistor

Relevador de proteccion por termistor

q3

Caracteristicas:

+ Para proteccién de devanados de motores

+ Seleccion de modo automatico / manual.

+ Seleccion de modo a prueba de fallas/modo no a prueba de fallas.
+ Modo de autoverificacion.

+ Control manual.

Numero de parte TPRA2M1-1-U
Verde Indicacion de encendido
Indicacion LED Rojo Estado del relevador
Amarillo Indicacion del sensor
Tipo de sensor PTC
Contacto de salida DPDT 8A, 250V CA
Aprueba de fallas
Modos de operacion
No a prueba de fallas
Voltaje de operacion 95-270V CA/CD
Dimensiones (mm) Diagrama de conexién
MOTOR
v o0 —
N N 0o =]
| APAGADD
? -
-~ ENCENDIDD
-]
8] oo ARRANCADOR DE MOTOR
& ]
Q |2s|25[2&[1e[15|13‘
e L{c_|com NA m\c_|com NA
\";.'I'_v.—".—'v—n;!'.—u."y:i b A S— |L|o[N[R1[s1|52]
-@:lsmmé C :

‘G_

Posterior

Modo manual

Presione la tecla cuando el LED R comienza a destellar lentamente, p/e. cuando la
condicion del sensor sea corte. Después de presionar la tecla, el relevador pasa al
estado de buena condicion.

Modo automatico

Después del corte, el relevador cambia su estado automaticamente al estado de
buena condicién.

LEDR L LEDR
Condicion del LEDR Condicion del LEDR
sensor A prueba de fallas poe 1!; :'I":sba & s sensor A prueba de fallas S f’; rlr:sba ok LEDS
Corto O . Corto O .

Buena condicion

@

Buena condicion

O @

)
®

® O

@

® 0 O

®
Disparo
Disparo O .
Abierto
Abierto O . Conexion (tecla no

presionada)
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Relevadores de proteccion de motores

MPCT
o —
. selec T 01 104 t
El Relevador MPR-3M se debe usar en conjunto
con el transformador de corriente MPCT con u -
el valor adecuado de consumo del motor en .
amperes. w——
e I E LI EIICIE
.-";_“;"u'.. YL ES L
) -
No. de parte  MPCT D15 10A | MPCT D15 40A | MPCT D15 80A
CELES 10A 40n 80A
entrada
Tipo de relevador Para proteccion de motores
Conexion eléctrica 3@ - 3hilos
Ntmero de parte MPR-3M-2-230V MPR-3M-2-415V MPR-341-2
Voltaje de alimentacion 230V CA +£15% 415V CA £15% 90-270V CA/ICD

Montaje en riel DIN.
Pérdida de fase, desbalance de fase, secuencia de fase.

Montaje en panel.

Entrada de 3@ - 3hilos.

Monitorea: Sobrecarga, sobrecorriente, baja corriente,
falla a tierra, blogqueo de corriente, asimetria de corriente,
secuencia de fase y falla de tierra.

Caracteristicas + Sobrecorriente, corriente de disparo de sobrecarga. : IFn dlcgdoresleED pira engepqldq y fd |spa||';) de re]e.
+ Funciones de prueba y reinicio via frontal/posterior. unciones de prueba y reinicio via frontallposterior.
' + Para medir corriente nominal de motor usar el MPCT
desde 10 hasta 80A.
+ Para medir la corriente de falla a tierra usar el EFC desde
1A hasta 160A.
Pantalla 3 indicadores LED 4 digitos LED, 7 segmentos
Frecuencia 45-65 Hz 50-60 Hz
Consumo 5VA méx. 4VA

Ajuste de disparo

Desbalance de fase: 50% de la corriente del motor (Ajustable).

Ajuste de T(seg): Seleccionar el tiempo de la curva de disparo 2, 4, 6, 8, 10 seg en la grafica de la curva
de disparo por sobrecarga.

Baja corriente: 50% de la corriente del motor.

x| méx: Seleccionar la corriente nominal del motor.

Sobrecarga: conforme a curva de disparo clasificacion
NEMA 5,10,15,20,30.

Sobrecorriente: 4 a 480A.

Baja corriente: 1.a 79A.

Falla a tierra: 1 a 160A.

Asimetria de corriente: 1 a (Ir-1)A.

Corriente de bloqueo/parada (Ir+1)A hasta 60/240/480A.

Tiempo de disparo

Disparo de una fase: 5 seg.

Desbalance de fase: 5 seg.

Secuencia de fase: 5 seg.

Disparo por sobrecarga: conforme a curva de sobrecarga térmica.
Disparo por baja corriente: 5 seg.

Sobrecorriente, baja corriente, asimetria de corriente,
bloqueo de corriente, falla a tierra: 0 a 999 seg.
Tiempo de reinicio: 0 a 999 seg.

Contacto de salida

2C/ODPDT

2C/ODPDT

Clasificacion de contactos

NA: 5A, 240V CA

NA: 5A, 250V CA/28V CD

NC: 5A, 240V CA

NC: 5A, 250V CA/28V CD

MPR-3M

HEE
=

i

52.5

Diagrama de conexion

unk L

[auro] [st]

VISTA FRONTAL

45
LI] ‘73
1
)

VISTA LATERAL

Dimensiones (mm)
MPR-341-2

©

SEPPPPR

VISTA POSTERIOR

Diagrama de conexion

MPR-3M-2-230V / 415V MPR-341-2
ALIMENTACION RELE 1 RELE 2
NC1 COM1 NA1 NA2 COM2 NC2 M A NA1 Cowr N1 NAz comz Nz
[8]7]w]s[u]n]2]n]w] [ T T T T T T 11
RELE1 RELE2 ' e
[ T [ [T [T [1

Lo lefafalsfe]r]o]s]

1 12 I3

Al A2

st s2 st s2
T T

El relevador y el transformador de corriente se venden por separado

S1  S2 PRUEBA RST S1 82

B Ts1/RsT EFR
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Relevador para monitoreo de nivel

Relevador para monitoreo de nivel

m

SRR E R

WLC SENSOR

ce

Tipo de relevador Relevador de nivel Relevador de nivel dual Relevador de nivel dual Electrodo
Numero de parte WLCA2M1 WLCA-2M-U LLCA-2M-1-U-CE WLC SENSOR
Voltaje de alimentacion 85-270V CA/CD 85-270V CA/ICD 85-270V CA/CD

Caracteristicas

« Montaje en riel DIN de 35 mm.

« Util para aplicaciones de vaciado y llenado
automatico.

* 3 electrodos de acero inoxidable (incluidos).

* Relevador de 10A SPDT (resistivo).

+ Max. profundidad de sensado 2000 m.

+ Montaje en riel DIN de 35 mm.

+ Proteccion de la bomba por funcionamiento
en seco y derrame.

+ 6 electrodos de acero inoxidable (no
incluidos).

+ Relevador de 5A SPST (resistivo).

+ Modo seleccionable de vaciado y llenado.

+ Monitoreo nivel de liquido de un tanque o dos

Proteccion de la bomba contra funcionamiento
en seco o derrame

Control de llenado o vaciado para un tanque
Entrada de 6 electrodos de acero inoxidable
(no incluidos)

+ Max. profundidad de sensado 2000 m.
+ Material: Acero inoxidable.
+ Complemento para WLCA-2M-U.

Monitoreo de nivel 1 tanque 10 2 tanques 102 tanques
Dimensiones 35x 90 x 60mm

Pantalla 2 indicadores LED 4 indicadores LED 4 indicadores LED
Frecuencia 50 - 60Hz

Consumo 3 VAmax 4 VA max 4VA méax

Ajuste de disparo

De acuerdo a los niveles del sensor colocado

De acuerdo a los sensores colocados en el

De acuerdo a los sensores colocados en el

en el tanque de agua. tanque. tanque.
Sensibilidad 1 Kohm - 200Kohms -
Tiempo de disparo 0.5 s (aprox) 2s Ajustable (0.5-10's)
Contacto de salida 1 C/O SPDT (resistivo) 2x 1 NA SPST (resistivo) 1C/O SPDT
Clasificacion de contactos 10A, 250V CA/28V CD 5A, 250V CA/28V CD 6A, 277V CA
Dimensiones (mm)
WLCA2M1/WLCA-2M-U/LLCA-2M-1-U-CE WLC SENSOR

0 a5
oo
» ]
8 5 2 4l
25 46
O 0
0
=
T e ————
[— 60
Diagrama de conexién
WLCA2M1 WLCA-2M-U LLCA-2M-1-U-CE
——— SENSORES ————— _ sensomEs —
L fre fro [rs [ os | ve] [ [Pz [ pe ] pa e | s |
'_RELE_l <+— UN TANQUE
5 —> ALARMA .
| | | |11 |12|14| S?D ) i X S 6D €— UNTANQUE
NA S <— DOS TANQUES — D ' S — DOS.TAN.QUES —» D .
com
[ [T+
[L] [ ~n]rei]r]rs] Lo N[ [ [os | 2s | [L]~N] [15]1]16]
COM1 NA1 COM2 NA2 @ COM NA NC
VOLTAJE SENSORES 85 - 270V I—DISPA\ROJ |— ALARMAJ 85 - 270V
CA/CD CA/CD
S - Vaciado D - Llenado S - Vaciado D - Llenado
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Transformadores de corriente de nucleo cerrado

SPCT
x g + Se puede usar con diferentes tamafios de barra colectora (Busbar)
2 L3 ) it Caracteristicas + Montaje en panel / riel DIN (Requiere accesorios opcionales)
= + Precision : Clase 0.5a 5
=
’ Clasificacion nominal del primario 30 a 4000A
4
i Carga nominal 1a15VA
; Precision 05a5
‘ Frecuencia de operacion 50/60 Hz
Tension del sistema 720V maximo
= L Estandar aplicable IEC 61869-2
Dimensiones (mm) "
. Relacion de = Cargaen | Clase de Abertura para
. . Numero de parte . .
Vista frontal Vista lateral corriente VA precision | cable (mm)
SPCT 50/30
SPCT 50/30 60/5A VA1 CL5 60/5 1 5 30x10
SPCT 50/30 75/5A VA1 CL1 7515 1 1 30x10
—— 10.70 — 43
il=
25.40 SPCT 50/30 80/5A VA1 CL1 80/5 1 1 30x10
] ?
Q Ei ) ﬂ D SPCT 50/30 100/5A VA1 CL1 100/5 1 1 30x10
75 SPCT 50/30 125/5A VA1.25 CL1 125/5 1.25 1 30x10
i
3 b P SPCT 50/30 160/5A VA1.5 CL1 160/5 15 1 30x10
SPCT 50/30 200/5A VA3 CL1 200/5 3 1 30x10
i v N S+
R L [ J SPCT 50/30 250/5A VA3 CL1 2505 3 1 30x10
——50 ‘J ' 62 d
SPCT 50/30 300/5A VA5 CL1 300/5 5 1 30x10
SPCT 50/30 400/5A VA5 CL1 400/5 5 1 30x10
4

@922 80.5 SPCT 62/22 30/5A VA1 CL5 30/5 1 5 DIA22
pkly:
=== e
62 [ 67 |
SPCT 62/30
— SPCT 62/30 50/5A VA1 CL3 50/5 1 3 30x10
j SPCT 62/30 50/5A VA1.5 CL3 50/5 15 3 30x10
SPCT 62/30 75/5A VA1 CL3 75/5 1 3 30x10
80.5
SPCT 62/30 75/5A VA3 CL3 75/5 3 3 30x10
pally: | SPCT 62/30 100/5A VA1 CL1 100/5 1 1 30x10
.

67 SPCT 62/30 100/5A VA3 CL1 100/5 3 1 30x10
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Transformadores de corriente

Transformadores de corriente de nucleo cerrado

Dimensiones (mm)

Nimero de parte Relac_ién de | Cargaen Clas.e .qe Abertura para
Vista frontal Vista lateral corriente VA precision | cable (mm)
SPCT 62/40 100/5A VA1 CL1 100/5 1 1 40x10
SPCT 62140 125/5A VA1 CL1 125/5 1 1 40x10
) SPCT 62140 150/5A VA1.5 CL1 150/5 15 1 40x10
. ‘
~ :6‘ N % SPCT 62140 150/5A VA3 CL1 150/5 3 1 40x10
S P P—reL ) i SPCT 62140 160/5A VA1.5 CL1 160/5 15 1 40x 10
swi]{i=i]]isa) SLEE SPCT 62/40 200/5AVA25 CLO5 | 2005 25 05 40x10
ﬂi 1 } t , [_50 NE SPCT 62140 200/5A VA3 CL1 200/5 3 1 40x10
T
64 SPCT 62140 250/5A VA2.5 CL0.5 250/5 25 05 40x10
‘ Pss% ‘ SPCT 62140 250/5A VA3 CL1 250/5 3 1 40x10
42
p&—‘j | K | SPCT 62/40 300/5A VA3 CL0.5 300/5 3 05 40x10
SPCT 6240 400/5A VA3.75CLO.5 | 400/5 3.75 05 40x10
SPCT 62140 400/5A VA5 CL1 400/5 5 1 40x10
SPCT 100/60
L s SPCT 100/60 500/5A VA5 CL1 500/5 5 1 60 x 12
e S = i ) SPCT 100/60 600/5A VA5 CLO.5 600/5 5 05 60 x 12
E-l m I B o
- S . - SPCT 100/60 600/5A VA7.5 CL1 600/5 75 1 60 x 12
! dl B
lu[r_ Cor SPCT 100/60 800/5A VA10 CL0.5 800/5 10 05 60 x 12
%ﬁﬁ 5 - SPCT 100/60 1000/5A VA15 CLO.5 | 1000/5 15 05 60 12
. SRS SPCT 100/60 1200/5A VA15CL0.5 | 1200/5 15 05 60 x 12
SPCT 140/100
SPCT 140/100 800/5A VA15 CL0.5 800/5 15 05 100 x 30
SPCT 1401100 1000/5A VA15 CLO.5 | 1000/5 15 05 100 x 30
= SPCT 1401100 1200/5A VA5 CLO.5 | 1200/5 15 05 100 x 30
Fl:_ﬁ SPCT 140100 1250/5A VA5 CLO.5 | 1250/5 15 05 100 x 30
SPCT 1401100 1500/5A VA15 CLO.5 | 1500/5 15 05 100 x 30
h SPCT 140/100 1600/5A VA15 CLO.5|  1600/5 15 05 100 x 30
SPCT 1401100 2000/5A VA5 CLO.5 | 2000/5 15 05 100 x 30
i = SPCT 1401100 2500/5A VA15 CLO.5 | 2500/5 15 05 100 x 30
- - SPCT 140/100 3000/5A VA15 CLO.5|  3000/5 15 05 100 x 30
SPCT 140/100 3500/5A VA15 CLO.5|  3500/5 15 05 100 x 30
SPCT 1401100 4000/5A VA15 CLO.5 | 4000/5 15 05 100 x 30
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Transformadores de corriente tipo dona

TWCT
. Salida tipo terminal

Caracteristicas Precision : Clase 0.5a 5
Clasificacion nominal del primario 30a 1600A
Carga nominal 15a10VA
Precision 05a5
Frecuencia de operacion 50/60 Hz
Tension del sistema 720V méaximo
Estandar aplicable IEC 61869-2

TWCT-T-D35
TWCT-T-D35 30/5A VA1.5 CL5 30/5 15 5 DIA35
TWCT-T-D35 50/5A VA5 CL5 50/5 5 5 DIA35
TWCT-T-D35 75/5A VA5 CL5 75/5 5 5 DIA35
TWCT-T-D35 100/5A VA5 CL1 100/5 5 1 DIA35
TWCT-T-D35 150/5A VA5 CL1 15015 5 1 DIA35
TWCT-T-D55
TWCT-T-D55 150/5A VA5 CL1 15015 5 1 DIA55
TWCT-T-D55 200/5A VA5 CL1 200/5 5 1 DIA55
TWCT-T-D55 250/5A VA5 CL1 250/5 5 1 DIAS5
TWCT-T-D55 300/5A VA5 CL1 300/5 5 1 DIA55
TWCT-T-D55 400/5A VA5 CL1 4005 5 1 DIA55
TWCT-T-D65
TWCT-T-D65 500/5A VA5 CL1 500/5 5 1 DIA65
TWCT-T-D65 600/5A VA5 CL1 600/5 5 1 DIA65
TWCT-T-D110
TWCT-T-D110 800/5A VA10 CLO.5 800/5 10 05 DIA110
TWCT-T-D110 1000/5A VA10 CL0.5 1000/5 10 05 DIA110
TWCT-T-D120
TWCT-T-D120 1000/5A VA10 CLO.5 1000/5 10 05 DIA120
TWCT-T-D120 1200/5A VA10 CLO.5 1200/5 10 05 DIA 120
TWCT-T-D120 1600/5A VA10 CLO.5 1600/5 10 05 DIA 120
Dimensiones (mm)
L N T S T R
TWCT-T-D35 35 70 45 80
TWCT-T-D55 55 90 35 100
B D
A TWCT-T-D55 55 90 25 100
TWCT-T-D65 65 9% 30 105
TWCT-T-D110 10 35 35 145
c TWCT-T-D120 120 155 % 165
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Transformadores de corriente

o

Transformadores de corriente de nucleo abierto

Cce

-'::3.4
2= 5y
1}
" y i
- L
" ad |
- & . -
L a
L - bt "l;.u
— L -~ 1
- e
Dimensiones (mm)
SCCT 30/20
= O &
o P o
22
91
SCCT 80/50
I
O
39 g
] Pl ]
52
123
SCCT 120/80
O B2
=
o (i
2 w888
o s
=
[e] P1 o
82
152
SCCT 160/80
O B
— =l
o =
o e [4¥ 3
o m
(o] ? ]
82
183

Caracteristicas

+ Carcasa resistente de policarbonato

+ No inflamable y auto extinguible

+ Con tapas selladas en las terminales para bloqueo y proteccion
de las conexiones

+ Montaje en base, en barra colectora o en pared

Clasificacion nominal del primario

100A hasta 6000A

Clasificacion de salida del secundario

5A

Carga nominal

1VA hasta 15VA

Precision 05,1,3
Frecuencia de operacion 50/60Hz
Voltaje nominal de empleo 720V CA maximo
Estandar aplicable IEC 61869-2
modpats UGS cogan e A
SCCT 30/20 100/5A VA1 CL1 100/5A 1 1 20 x 30
SCCT 30/20 100/5A VA1.5 CL3 100/5A 15 3 20 x 30
SCCT 30/20 150/5A VA1 CL0.5 150/5A 1 0.5 20x 30
SCCT 30/20 150/5A VA1.5 CL3 150/5A 15 3 20x 30
SCCT 30/20 200/5A VA1 CLO.5 200/5A 1 0.5 20x30
SCCT 30/20 200/5A VA1.5 CL1 200/5A 15 1 20 x 30
SCCT 30/20 250/5A VA1.5 CL0.5 250/5A 1.5 05 20 x 30
SCCT 30/20 300/5A VA2.5 CL0.5 300/5A 2.5 0.5 20x 30
SCCT 30/20 400/5A VA2.5 CL0.5 400/5A 25 0.5 20x 30
SCCT 80/50 300/5A VA1.5 CL0.5 300/5A 15 0.5 50 x 80
SCCT 80/50 300/5A VA1.5 CL1 300/5A 1.5 1 50 x 80
SCCT 80/50 400/5A VA1.5 CL0.5 400/5A 1.5 05 50 x 80
SCCT 80/50 500/5A VA2.5 CL0.5 500/5A 25 0.5 50 x 80
SCCT 80/50 600/5A VA2.5 CL0.5 600/5A 25 0.5 50 x 80
SCCT 80/50 750/5A VA2.5 CL0.5 750/5A 25 05 50 x 80
SCCT 80/50 800/5A VA2.5 CL0.5 800/5A 25 05 50 x 80
SCCT 80/50 1000/5A VA5 CL0.5 1000/5A 5 0.5 50 x 80
SCCT 120/80 500/5A VA2.5 CL0.5 500/5A 25 0.5 80 x 120
SCCT 120/80 600/5A VA2.5 CL0.5 600/5A 2.5 0.5 80x 120
SCCT 120/80 750/5A VA2.5 CL0.5 750/5A 25 0.5 80x 120
SCCT 120/80 800/5A VA2.5 CL0.5 800/5A 25 0.5 80x120
SCCT 120/80 1000/5A VA5 CL0.5 1000/5A 5 0.5 80x 120
SCCT 120/80 1200/5A VA7.5 CL0.5 1200/5A 75 0.5 80x 120
SCCT 120/80 1250/5A VA7.5 CL0.5 1250/5A 75 0.5 80x 120
SCCT 120/80 1500/5A VA7.5 CL0.5 1500/5A 75 0.5 80x 120
SCCT 120/80 1600/5A VA10 CL0.5 1600/5A 10 0.5 80x120
SCCT 160/80 2000/5A VA15 CL0.5 2000/5A 15 05 80 x 160
SCCT 160/80 2500/5A VA15 CL0.5 2500/5A 15 0.5 80 x 160
SCCT 160/80 3000/5A VA15 CL0.5 3000/5A 15 0.5 80 x 160
SCCT 160/80 4000/5A VA15 CL0.5 4000/5A 15 0.5 80 x 160
SCCT 160/80 5000/5A VA15 CL0.5 5000/5A 15 0.5 80 x 160
SCCT 160/80 6000/5A VA15 CL0.5 6000/5A 15 05 80 x 160
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Medidores multifuncion

Riel DIN

Namero de parte
Dimensiones
Funciones
Pantalla LCD con luz de fondo
Digitos 1 linea de 4 digitos, 2 lineas de 7 digitos | 3 lineas de 4 digitos, 8 digitos para desplegar energia. | 3 lineas de 4 digitos
Conexidn ola 10-2 hilos, 2@-3 hilos, 3@-3 hilos, 3@-4 hilos
Voltaje (L-L /L - N), Corriente: 0.5 de escala completa,
Sreadbaedl Factor de potencia: £0.01 de escala completa, Potencia: Clase 1
P (KW, KVA, kVAr): 1% de escala completa, Energia (activa,
reactiva, aparente): 1% de escala completa
Voltaje | de entrada 112300V CA(L-N), 19 a 519V CA (L-L)
Corriente | de entrada Nominal 5A CA(Min: 11 mA; Méx: 6A)
Para energia: 0.01k, 0.1k, 1k, 0.01M, 0.1M, 1M Para energia: 0.01k, 0.1k, 1k, 0.01M, 0.1M, 1M . . "
Az (Dependiendo de relacion TC x relacion TP) (Dependiendo de relacion TC x relacion TP) Para energia. 01k, 1k (Depe_n dnendo_de relaglon T_C X
Resolucion . N L o : ) N ) relacion TP), Para Potencia, Voltaje y Corriente:
Para Potencia,Voltaje y Corriente: Automatico, Para Potencia, Voltaje y Corriente: Automatico, Para factor o -
L . - Automatico, Para factor de potencia: 0.001
Para factor de potencia: 0.01, Frecuencia: 0.1 Hz de potencia: 0.001
TC Primario 1A/5A hasta 10 kA (Prog ble para cualquier valor)
TC Secundario 1A/5A (Programable)
TP Primario 100V a 500 kV (Programable para cualquier valor) | 100V a 10 kV (Programable para cualquier valor)
TP S dari 100 a 500V CA (L-L) (Programable para cualquier valor)
Comunicacion RS485 Protocolo MODBUS RTU (Version -C)
< L Voltaje (L- L/L- N) Corriente (Individual / Promedio), Frecuencia, Factor de potencia (Individual / Total), Potencia activa,
Parémetros de medicion ) S L. )
Reactiva y aparente (Individual / Total) , Energia activa, reactiva y aparente (Total)
Funciones adicionales Deteccion de secuencia de fase, Medicion de corriente en Neutro | -

Voltaje de alimentacion

85-270V CA

Nuimero de parte

Dimensiones

Funciones

Pantalla LED de 7 segmentos

Digitos 3 lineas de 4 digitos 3 lineas de 3 digitos

C ion eléctrica 10-2 hilos, 2@-3 hilos, 3@-3 hilos, 3@-4 hilos 30@-3 hilos, 3@-4 hilos

Clase de precision Clase 0.5/Clase 1 Clase 1

Voltaje | de entrada 112300V CA (L-N), 192519V CA (L - L)

Corrient | de entrada Nominal 5A CA (Min - 14mA. Max - 6A) (Aisl; ) de TC obligatorio) 5A CA Nominal (Min - 20 mA, Max 6A)

Para energia: 0.01k, 0.1k, 1k, 0.01M, 0.1M, 1M . . . -

Resolucion (Dependiendo de relacion TC x relacion TP) Para potendia, voltaje y oorne.ntle. Automética
Para potencia, voltaje y corriente: Automética, Para factor de potencia: 0.001 Para factor de potencia: 0.01

TC Primario 1A/5A hasta 10 kA (Programable para cualquier valor)

TC Secundario 1A/5A (Programable)

TP Primario 100V a 500 kV (Programable para cualquier valor)

TP S 100 a 500V CA (L-L) (Programable para cualquier valor)

Comunicacion

RS485 Protocolo MODBUS RTU

Parametros de medicion

Voltaje (L - L/ L - N) (Individual/Promedio), Corriente (Individual/Promedio),

Frecuencia, Factor de potencia (Individual/Total), Potencia Activa,Reactiva y Aparente

(Individual / Total), Energia Activa, Reactiva y Aparente (Total)

Voltaje (L-L/L-N) (Individual/Promedio), Corriente (Individual/Promedio), Frecuencia,
Factor de potencia (Individual/Promedio),
Potencia Activa, Reactiva y Aparente (Individual/Promedio)

Voltaje de alimentacion

85-270V CA/ 40 a 270V CD

85-270V CA
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Medidores multifuncion

Medidor Universal 19

Numero de parte

300

Dimensiones

Funciones

Pantalla Pantalla de LED brillante con parametros integrados en la pantalla
Digitos 4 digitos de 7 segmentos

Conexion eléctrica

1@-2 hilos

Voltaje nominal de entrada

20-300V CA (L-N), 34-519V CA (L-L)

Corriente nominal de entrada

Nominal 5A CA (Min-40 mA, Méax-6A)

Carga (max) 0.1VA@ 5A
Frecuencia 45065 Hz

Ay} RS485 Protocolo
Comunicacion MODBUS RTU
Resolucion Resolucion de Voltaje, Corriente y Potencia es ajustada automaticamente, Para factor de potencia: 0.001

Clase de Precision

Voltaje y Corriente: +0.5% de la Escala completa, Frecuencia: +1%, Potencia activa: +1%,
Potencia reactiva: 2%

TC Primario

5A-9999A (Programable para cualquier valor)

TC Secundario

5Afijo

TP Primario

100V a 500 kV CA (Programable para cualquier valor)

TP Secundario

100V a 500V CA (L-L) (Programable para cualquier valor)

Voltaje de alimentacion

85 - 300V CA/CD

Consumo

8VAmax.

Deslizamiento de pantalla

Automatico / Manual

En operacion: -10 a 55 °C

Temperatura En almacenamiento: -20 a 75 °C
Humedad (sin condensar) hasta 85% RH
Dimensiones (Frontal/Corte) 96 x 96 mm/92 x 92 mm

Transformadores de corriente (TC’s)* universales para medidores

L . Especificaciones

9 ' Rango de entrada: 30-6000A Clasificacion de precision: 0.5 - 3

: Salida: 5A Voltaje de aislamiento: 3 kV CA
Carga: 1VA-15VA Para montaje en panel o en riel DIN
Frecuencia nominal: 50/60Hz Terminales méaximas de 8 mm
Voltaje méximo: 720V Cubiertas para terminales

e T Clasificacién de aislamiento: B Estandar: IEC/EN 60044-1

SPCT . . . . SCCT
Pag. 29 Para ordenar los transformadores favor de referirse a las paginas correspondientes. Pég. 32
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Medidores de energia

Numero de parte

Dimensiones

Funciones

Pantalla

LED de 7 segmentos

‘.

=

951513'1'3

AR

=

=

LCD con luz de fondo

Digitos

1 linea de 6 digitos

1 linea de 8 digitos

Conexion eléctrica

1@-2 hilos, 2@-3 hilos,

3@-3 hilos, 3@-4 hilos

Rango de voltaje de entrada

112300V CA (L-N),

19.a 519V CA (L-L)

Corriente nominal de entrada

5A

CA

Resolucion

Para energia: 0.01k, 0.1k, 1k, 0.01M, 0.1M, 1M
Para potencia: Automatica
Para factor de potencia: 0.001

Para energia: 0.01k, 0.1k, 1k, 0.01M, 0.1M, 1M, 10M
(Dependiendo de relacion TC x relacion TP),
Para potencia: automética, Para factor de potencia: 0.01

Clase de precision

Potencia activa/aparente: 1%, Potencia
reactiva:2%, Energia activa:Clase 1,
Energia reactiva:Clase 2, f.p.:+0.01

Clase 1 para energia activa

Energia activa: Clase 1, Energia reactiva/aparente: +1%,
Potencia activa/reactiva: +1%, FP por fase y promedio: 1%

Consumo 8VAmax.

TC Primario 1A/5A hasta 10 kA (Programable para cualquier valor)
TC Secundario 1A/5A (Programable)

TP Primario 100V hasta 500 kV (Programable para cualquier valor)
TP Secundario 100V hasta 500V CA (L-L) (Programable para cualquier valor)

Comunicacion

- RS485 Protocolo MODBUS RTU

RS485 Protocolo MODBUS RTU

Potencia (Activa/Reactiva),

Potencia (Total Activa/Reactiva), Energia (Total Activa, Reactiva, Aparente)

Parametros de medicion Energia activa Energia (Activa/Reactiva), - J
Factor de Potencia (Por fase/Promedio) Factor de potencia (Por Fase/Promedio)
+ TCinvertido (EXP). « Integracion de energia (INT).
« TCinvertido (EXP). + Transferencia de datos (<->). + Resolucion (X10).
Indicadores LED o LCD « Kilo (K). « Kilo (K). + TC invertido (REV).
* Mega (M). + Mega (M). + Transferencia de datos (<->).

+ Generacion Distribuida (GD).

+ Salida de pulso (-_-_-).

Voltaje de alimentacion

852270V CA Red eléctrica: 85 a 270V CA

852270V CA

Sensado GD: 85 a 270V CA

Riel DIN

Namero de parte

Riel DIN

Funciones

Pantalla LCD con luz de fondo

Digitos 1 linea de 7 digitos 1 linea de 4 digitos; 2 lineas de 7 digitos
Conexion eléctrica 10-2 hilos 19-2 hilos, 2@-3 hilos, 3@-3 hilos, 3@-4 hilos
Rango de voltaje de entrada 88a 130V CA(L-N) 85 a 285V CA (L-N); 150- 494V CA (L-L)

Corriente nominal de entrada

1

0ACA

Resolucion

Para energia: 0.01k / Para potencia, voltaje, corriente: Automética/Para factor de potencia: 0.01

Clase de precision

Voltaje y corriente: £0.5%, f.p.:+0.01%, Frecuencia: +0.1%,
Potencia y Demanda de Potencia (KW, KVA, KVAr):1%,
Energia (KWh, KVAh, KVArh): Clase 1

Voltaje y corriente: +0.5%, f.p.:+0.01%, Frecuencia: +0.1%,
Potencia y Demanda de Potencia (KW, KVA, KVAr):1%,
Energia Activa: Clase B, Energia Reactiva: Clase 2, Energia Aparente: Clase1

Consumo

8VAmax

Comunicacion

RS485 Protor

colo MODBUS RTU

Parametros de medicion

Voltaje, Corriente, Frecuencia, Factor de Potencia,
Importar/Exportar, Demanda méxima de potencia

Voltaje, Corriente, Frecuencia, Factor de Potencia, Potencia, Energia, Energia
activa, Reactiva(Importar/Exportar), Demanda maxima de potencia

Indicadores LED o LCD

Transferencia de datos (<->)/Méax. demanda de Potencia (DM)/Importacion de

Transferencia de datos (<->)/Méax. demanda de Potencia (DM)/

energia (IP)/Exportacién de energia (EP)/Integracion de energia (INT)

Integracion de energia (INT)

Voltaje de alimentacion

Autoalimentado

www.altechmexico.com
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Medidores analégicos y digitales

‘Hltl!l:ho Medidores analdgicos para paneles eléctricos
MEXICO

Amperimetro Amperimetro directo Voltimetro

Caracteristicas:

* Indicador de aguja tipo
cuchilla.

+ Borde del puntero preciso.

+ Ventana de nylon
transparente/Cubierta de
policarbonato.

* Facil instalacion/

8in escala

desinstalacion.
No. de parte
Caracteristicas
Parametro medido Corriente de CA Corriente de CA (sin transformador de corriente) Voltaje de CA
Movimiento del puntero 0a90° 0a90° 0a90°
Dimensiones (LxAxA) 72x72x55.5mm / 96x96x55.5mm
Fye 0a 5A (TC Secundario),
Rango de medicion Escala suprimida: 0 a 5/30A (TC Secundario) 1021004 0a300Vy0a500v
Precision Clase 1.5
Frecuencia 45a65Hz 50 a 60 Hz 45a65Hz
AM-1-2-5A-6S- WD AM-1-D-2-X* AM-V-2-L
—|;> No incluye placa de escala » Escala: 10Aa 100A .
Escala 6 veces suprimida Dimensiones 2: 72x72mm, 3: 96x96mm x@%g\;ﬁ eL-egggSaeoov
Corriente del secundario Medicion directa sin TC . E '
Dimensiones 2: 72x72mm, 3: 96x96mm Amperimetro Dimensiones 2: 72x72mm, 3: 96x96mm
Amperimetro Medidor analdgico Voltimetro
Medidor analégico *Las escalas disponibles son: 20A, 30A, 50A, 60A, 80A, 100A Medidor analdgico

Factorimetro Frecuen (] Accesorios

Caracteristicas: Placa de escala para amperimetros

+ Borde del puntero preciso.

+ Ventana de nylon
transparente/Cubierta de
policarbonato.

+ Facil instalacion/ e (;;
desinstalacion. s e
No. de parte
Numero de parte:
Caracteristicas

Parametro medido Factor de potencia Frecuencia

Movimiento del puntero 45°-0°-45° 0a90°
Dimensiones (LxAxA) 72x72x55.5mm /96x96x55.5mm

A 0.5 a 1 cargas capacitivas .
Rango de medicion 1205 cargas inductivas 45a65Hz SCL-AM-1-2-X*/5A-6S

Precision Clase 1.5 Clase 1.0 L
Escala 6 veces suprimida
Frecuencia 50 a 60 Hz - Relacion de transformacion
Dimensiones 2: 72x72mm, 3: 96x96mm
AM - PF -2- X -5A AM - HZ - 2 - 45 - 65- X* Amperimetro

—I; Medidor analégico
Corriente de operacion Placa de escala
. i Voltaje de operacién " . . .
Voltaje de operacion: 440V N Las escalas disponibles son: 30, 50, 75, 100, 150, 200,
> Rango de frecuencia A: 45 - 65tz 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1250, 1500, 1600,
Dimensiones 2: 72x72mm, 3: D 2:72x72mm, 3: 2000, 2500, 3000, 4000 Amperes

Frecuencimetro
Medidor analogico
Medidor analégico *Los Voltajes disponibles son:110V, 220V, 440V

Factorimetro
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Medidores pantalla LED

MA12 / MA32

b

T

i ;-u e

CE®s

. ce®

. eE®

MF16 / MF316 MP14/ MP3

Transformador de corriente
MA12-110V (TC): 0-5A CA MV15-110V 0-516V CA MF16-110V MP14-110V
MA12-AC-20A-110V Directa: 0-20A CA MV15-240V 0-516V CA MF16-240V MP14-240V
Derivador de corriente
MA12-DC-50mV-110V (Shunt): 0-50 mV MV15-DC-20V-110V -19.9a19.9vV CD - -
Derivador de corriente
MA12-DC-100mV-110V (Shunt): 0-100 mV MV15-DC-200V-110V -199.9.a 199.9V CD - -
No. de parte MA12-240V Transformador de corriente . . . B
acelD (TC): 0-5A CA
MA12-AC-20A-240V Directa: 0-20A CA - - - -
Transformador de
MA32-1-G-40/300V Para 1@ | corriente (TC): Para 10 | MV35-1-G-40/300V 0-516V CA MF316-110V MP314-110V
50 mA-6.2A
Transformador de
MA32-3-G-40/300V Para 3@ | corriente (TC): Para 3@ | MV35-3-G-40/300V 0-516V CA MF316-240V MP314-240V
50 mA-6.2A
Descripcion Amperimetro Voltimetro Medidor de frecuencia Medidor de factor de potencia
Funciones
. . LED de 4 digitos, . .
Pantalla LED de 4 digitos, 7 segmentos LED de 3 digitos, 7 segmentos 7 segmentos LED de 4 digitos, 7 segmentos | LED de 4 digitos, 7 segmentos
y MA12: 0 a 4960A (escalado segtin TC) 0a 300V CA(L-N)
Rango de m VIAGZ 0-999 KA 0a516v 0516V CA(L-L) 45 a 65Hz -1.000a 1.000
112300V CA (L-N) o
Rango de entrada 50 mAa 5ACA 50 a 480V CA 19.2 516V CA(L-L) 452 65Hz Corriente: 0.25-6A
Az 0.001, 0.01,0.1,1 -
Resolucién (dependiendo de configuracion de TC) ! Automatica 001 0001
“Or” para entrada>516V
Indicacion de “Or" para entrada > 124% de ‘O para entrada>516V CA CA(L-L) “Ovir” (Sobre 65 Hz) “Curr” ( Para ausencia de
sobre/fuera de rango configuracion de TC P “Or” para entrada>300V “Ur’ (Bajo 45 Hz) corriente)
CA(LN)
Método RMS real RMS real -- --
Precision +0.5% de configuracion TC #0.5% de Escala completa, condiciones de funcionamienio +0.05Hz +0.5% + 1 digitos
excedidas
TGIEmate 5,10,20,30,40,50,60,75,80,100,150, 200,250,300,400,500,600, . R -
800,1000,1200,1500,1600,2000, 2500,3000,4000A
Conexion eléctrica 1@-2 hilos 1@-2h, 3@-3h, 33-4h 1@-2 hilos 3@-4h, 3@-3h, 10-2h 10-2 hilos
) )
Entrada nominal 5A 516V CA Max. 120 ﬁ:odr:ilnvjﬂaje - 1.5 x Voltaje de alimentacion
. 0/ 0/
NI MAT2: 240V CA£20% 10V CA+20% 240V CA £20% 408300V CA 240V CA £20% 240V CA £20%
J MA32: 40-300V CA/CD 110V CA,£20% 110V CA,£20% 110V CA,£20%
Consumo 5VA Max.
En operacion: -10 a 55°C
Temperatura En almacenamiento: -20 a 75°C
Hu_Jmedad » hasta 85% RH
(sin condensacion)
MF16:48 x 96/46 x 92 MP14 : 48 x 96/46 x 92

Dimensiones (mm)
(Frontal/Corte)

MA12: 48 x 96/46 x 92 MA32: 96 x 96/92 x 92

MV15: 48 x 96/46 x 92 MV35: 96 x 96/92 x 92

MF316: 96 x 96/92 x 92

MP314 : 96 x 96/92 x 92
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Medidores pantalla LCD

MA230

Medidores analdgicos y digitales

c E cus c E cus
MA501-110V MV507-110V
MA2301-110V MV2307-110V
MA501-240V MV507-240V
Namero de parte
MA201-110V MV207-110V
MA2301-240V MV2307-240V
MA201-240V MV207-240V
Descripcion Amperimetro de 10 Amperimetro de 3@ Voltimetro de 10 Voltimetro de 3@
Funciones ° WG EANETD PEEEED D SR : g(;g:&iﬂgepggéalﬁg:I(;th;st:?)ggOOA. + Para red eléctrica de 1 fase, 2 hilos. : fSrgLe;;Tibn B R ISR Gl i
frontal. :
Pantalla LCD de 4 digitos LCD de 4 digitos LCD de 3 digitos LCD de 3 digitos
Rango de indicacion 0-6200A 0-6200A 0-516V 0-516V
Grafico de barras Indicador de grafico de barras tipo analogo
Tipo de entrada CA
Rango de entrada 50 mA - 5A 50-480V
Tipo de medicion RMS real
Entrada nominal continua maxima 6.2A 516V
Indicacion de sobre rango “Or” para entrada > 124% de configuracion de TC primario “Or” para entrada > 516V
Carga/lmpedancia de entrada Carga de entrada:0.5A a 5A Impedancia de entrada:1M Q (£ 5%) Impedancia de entrada:1M Q (£ 5%)
Conexion eléctrica 19-2 hilos | 30-4 hilos 10-2 hilos 3@-4 hilos
Precision +0.5% de escala completa (configuracion de TC primario) +0.5% de escala completa
Resolucion 0.001, 0.01, 0.1, 1A (Dependiendo de configuracion en TC primario) i\
5,10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75,80 ,100 ,125 ,150 ,175 ,200 ,250 ,300 ,400 ,500 ,600,
TC Primario 630,750,800 ,1000,1200,1500 ,1600, 2000, 2250, 2500, 3000, 3200, 4000, 5000. --
(Configuracion estandar:5A)
TC Secundario 5A fijo -
Frecuencia de muestreo 3 muestras por segundo
Voltaje de alimentacion 240V CA (£20%) ; 110V CA (+20%)
Variacion de alimentacion 0.75a 1.25xVn
Consumo de energia (max.) 12VA 5VA
Temperatura En operacion: -10 a 55 °C, En almacenamiento: -20 a 75 °C En operacion:-10 a 55 °C, En almacenamiento: -20 a 75 °C
Humedad (sin condensar) Hasta 85% RH Hasta 95% RH
Dimensiones (Frontal/Corte) mgg} ;g i ‘;%gg i gsg MA2301: 72  72/67.5 X 67.5 mgg; ‘;g i ‘7‘3@3? i g?g MV2307: 72 x 72/67.5 x 67.5
No. de parte Posiciones Capacidad Funcién
PS0200K426 4 20A/480V Amp:0, L1, L2, L3
PS0200K421 4 20A/480V Volt:0, L1-N, L2-N, L3-N
PS0200K422 4 20A/480V Volt:0, L1-L2, L2-L3, L1-L3
PS0200K723 7 20A/480V Volt:0, L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L1-L3
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Conmutadores de levas

Caracteristicas:

Estos dispositivos son interruptores modulares, en los cuales los contactos son ensamblados en
camaras especiales que pueden alojar hasta 3 contactos cada una.

Contamos con los siguientes esquemas de conmutacion:
+ Seleccionadores de corte en carga de mdltiples polos.
+ Conmutadores de transferencia.
+ Selectores para voltimetros y amperimetros.
+ Inversor de giro y arranques estrella-delta.

Informacion Técnica:

n 22mm Voltaje nominal 690V CA 690V CA
o z Corriente nominal
/ | 1 Interrumpida le = Ith A 32A
1 - - )
I /
I

5.5 kW 7.5kW

Capacidad de corte y cierre,
\ categoria AC 3
- Capacidad de corte y cierre,

categoria AC 23 A 75K 1w

CORTE DEL PANEL

Conmutador de transferencia, 3 posiciones

Numero de parte, 2 polos Numero de parte, 3 polos
25A 32A 25A 32A
0535022211 0625020436 0545022212 0635020487

5
F

g
et

FILIEN LA ERLET]
L L EL

2 <] X
Conmutador de transferencia, 2 posiciones
Numero de parte, 2 polos Numero de parte, 3 polos
25A 32A 25A 32A
0535022213 0625020488 0545022214 0635020489
I I
T T
1\C(2 h h 12 = {1
VY WoO[[FYEEY
osifeesz T
2141618 1 < < X
! P 2 2 B < X
2 <

Numero de parte

25A
0547023506
LN SR T R
L L L
L2 —T—
L3
LaLt [2] [
[EE] [ ]
LLe 04 08 01002
LiK Ed
e EIES| 1()—‘ : —0s5
[ ]
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Conmutadores de levas

Conmutadores de levas

Conmutador de posicién, con cero

Numero de parte, 1 polo, 6 posiciones Numero de parte, 1 polo, 7 posiciones
25A 32A 25A 32A
0547023504 0637021390 0547023505 0637021391

1T3][sT7]s
[ELEN LI

112]13p4]5
41618110
[
1 <
2
3 X
4 <
5

Conmutador de corrie

Numero de parte

25A
0547023509
LN LA ELET
(LI XL I L K
L1
nlnla o P
L2 .
2901 L |I 1L K
4]y Bl10412 L3 -_
0 |
p XT Os5 lg ‘1 ¥
X)K)()i( T_4
2
XK qES
5 | 4 2
EAES ° @ 1

Conmutador inversor, 3 posiciones

Numero de parte, 3 polos

25A 32A
0542020446 0632020174
Li 12 L3
4 210
159
N \al

0
2 <X X
Conmutador estrella-delta, 3 posiciones
Numero de parte, 3 polos
25A 32A
0553020200 0643020337

113579 11[13]15
utl  Juzl fez| fwi]

e AR

Pl jd

L1gw2 vy V2lL3
2141618110112 114116

v < SIXXEX
~ I} IX] XX
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Conmutadores de levas

Conmutador de voltaje, 4 posiciones: 3 (L-N), apagado
Numero de parte
25A
0537023507

3] 5
|

1
1

Al o —y
£

L3

L1gL2|L3
21416
c 02 04 O6
LN <
L2N )
L3N e

utador de voltaje 4 posiciones: 3 (L-L), apagado
Numero de parte
25A
0537023508

113]s17
(KL L
L1—.—

L Tl o
&

K

L3 —

11 2]
214|618
0 01 03 05
L1L2 < >
L2L3 X ) G
LaL1 | X ( )
Interruptor principal encendido-apagado, 2 posiciones
Numero de parte, 2 polos, 2 posiciones Numero de parte, 3 polos,2 posiciones
25A 32A 25A 32A
0521022325 0611020893 0531022326 0621020894
113 11315
L1l2 LI ]
0 4 0 4
Ujv Ujpviw
214 21416
0 0
: XX 1 XXX
Conmutador de posicion
Numero de parte, 1 polo, 4 posiciones Numero de parte, 1 polo, 5 posiciones
25A 32A 25A 32A
0537023502 0627021388 0537023503 0627021389
iTa[s517
ELE
2
Ne | e
0 4
YWY
112134
2141618
0
o 1 ><
1 X 2 X<
2 X< 3 >
3 pad 4 pas
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Interruptores desconectadores sin fusible

Interruptores desconectadores sin fusible

St

Para mando directo 6 a distancia (para
toggle consulte a Altech)

@ C€ @-CE€

Niimero de parte KU36N |  KU325N KU340N KU363N VKA380N VKA3100N VKA3125N |  VKA3160N
Calibre del conductor 14-8AWG, 15-16 m? 12-4AWG, 8-1/0AWG, 8.3-53.5 mm?
2.5-35 mm?
| Ac21690vCA 25 40 63 80 100 125 160 200
Clasificacién de " 055 gagv cA 16 25 40 63 80 100 125 150
corriente (A)
AC23 690V CA 16 25 32 40 63 70 80 125
Dimensiones (mm) ‘ @4.5 mm
|
IS
e
o
|

LK11* LK10* KIK Barreta Regulable

e [

BUS

CUS

*IP66/Nema Tipo 4x
Manija a distancia Manija directa Para manijas LK10/11

Material Acero

Numero de parte LK11 YR U LK10 Y/R UL KIKU3P Y/R KIVKA3-4P Y/R ;
Largo Ndmero de parte

Color Amarillo/Rojo Amarillo/Rojo Amarillo/Rojo 100 mm L100 AD11-ST
200 mm L200 AD11-ST

Para uso con KUy VKA KUy VKA KU VKA 300 mm L300 AD11-ST

Kit para montaje en puerta Contactos auxiliares Portafusibles
Para modelos KU Para modelos VKA Modelos KU  Modelos VKA Para uso con KU340N

cus c@us cus

OUS

Numero de parte OKA/KU LK10 Y/R | OKANV LK11 YIR Nuimero de parte Nuimero de parte KV10x38 | KV10x38CC
Manija color Amarillo/Rojo 1 NA/INC KU1.V VKA1V g?:tigz:cion 30A/600V CA
Grado de proteccion IP66/Nema Tipo 4X 2NA/I2NC Ku2.v VKA2.V
Para uso con 10x38 10x 38
Uso. tl:on contactos Modelos KU | Modelos VKA fusible tipo Clase CC
auxiliares
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Interruptores desconectadores sin fusible

pacidad

de cortocircuito

',‘anija frontal Polos Clasificacion eléctrica, uso con fusibles NH Torque fnéXim° de las Ntmero de parte fusibles
Numero de parte (AC 22) (AC 23) terminales (Nm)
KVKE363 3 63A/690V CA 63A/690V CA 6 63NHO0GL
KVKE380 3 80A/690V CA 80A/690V CA 6 80NHOOGL
KVKE3100 3 100A/690V CA 100A/690V CA 6 100NHO0GL
KVKE3125 3 125A/690V CA 125A/690V CA 6 125NH00GL
KVKE3160 3 160A/690V CA 125A/690V CA 6 160NHOOGL
KVKE3200 3 200A/690V CA 200A/690V CA 30-44 200NH1GL
KVKE3250 3 250A/690V CA 250A/690V CA 30-44 250NH1GL
KVKE3315 3 315A/690V CA 315A/690V CA 30-44 315NH2GL
KVKE3400 3 400A/690V CA 400A/690V CA 30-44 400NH2GL
KVKE3630 3 630A/690V CA 500A/690V CA 50-75 630NH3GL

* Manija directa se muestra con cubierta de fusibles (Nimero de parte SS125DIN) y cubierta de terminales (Nimero de parte LS125).
Nota: Fusibles y cubiertas de terminales no incluidos.

Cubiertas de Terminales

Numero de parte Para
!
LS125 KVKE363 a KVKE3160
LS250 KVKE3200 a KVKE3250 i.
LS400 KVKE3315 a KVKE3400
LS630 KVKE3630

Interruptores desconectadores GTEC

Dimensiones (mm)

+ 82 mm

+A5Smm

[

b

79 | ] { @
mm 65
mm g9 :
Niimero de parte Polos e L
(=) (=] 2
1S02-100R 2 D —
1SO04-100R 4
Voltaje de operacion 240/415V CA
Clasificacion de corriente 100A
Calibre del conductor 17-3 AWG, 1-27 mm?
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Interruptores desconectadores en gabinete

Interruptores desconectadores en gabinete

IP66 / Nema tipo 4X

Ce®.

IP66 / Nema tipo 4X

CE®-

IP67 / Nema tipo 4X

CE®-

IP67 / Nema tipo 4X

CE®-

Nimero de parte KEM325UL Y/R | KEM340 Y/R U* | KEM340UL Y/R | KEM36OUL Y/R | KEM38OUL Y/R | KEM3100LY/R | KEM3125L YR KEM3150L Y/R
10-120VCA |10 1 2 2 3 3 3 5 75
110-120VCA | 3@ 2 3 3 5 75 75 10 10
220240VCA |10 3 5 5 5 75 10 15 15

" 220240VCA | 30 75 10 10 10 15 20 25 30
440480VCA | 10 75 10 10 15 20 20 30 30
440-480VCA | 30 15 20 20 2 30 40 50 60

AC21 690V 40 63 63 80 100 125 160 200

flt:':'n"t?('z;‘ de | aAc22 690V 2 40 40 63 80 100 125 150

AC23 690V 20 2 2 2 63 70 80 125
Caibre del conductor 14-8 AWG, 14-8 AWG, 14-8ANG, | 124AWG, | 8-1/0AWG, 8-1/0 AWG, 8-1/0 AWG, 8-1/0 AWG,
1.5-16 mm?, 1.5-16 mm? 1.5-16 mm? 2.5-35 mm? 8.3-53.5 mm? 8.3-53.5 mm? 8.3-53.5 mm? 8.3-53.5 mm?

*Gabinete IP66, no UL Nema Tipo 4X certificado.

u2
Knockouts (opcionales)
= @20/25
= 106 mm
g @)
=
8
MF10
- .
£
N
183 mm
188 mm
’ >
£ £
£ £ [0
& |
Q C

@20
Knockouts (opcionales)
225132
. 131 mm ,
96 mm |
£l g
E|E
SE
E _ l . D
£
Q| E
- o
>
i~
273 mm
278 mm
254 mm
7 S T
£l E £
:l| & |3 |
o <+
e &
o) r- 1

Para interruptores en gabinete de acero

inoxidable consulte a Altech.

De 16A hasta 80A.
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Arrancadores a tension plena

LT5D093 /LT5D123 / LT5D185

T
5,
LT5D093-110V LT5D123-110V LT5D185-110V LT5D255-110V LT5D325-110V
Numero de parte LT5D093-230V LT5D123-230V LT5D185-230V LT5D255-230V LT5D325-230V
LT5D093-400V LT5D123-400V LT5D185-400V LT5D255-400V LT5D325-400V
+ Rango de corriente de operacion:9 a 32A
+ Voltaje de operacion: 690V
. + Voltaje de aislamiento: 690V
Caracteristicas + Resistencia a sobre tensiones: 26000V
+ Grado de proteccion: IP44
+ Cubierta: plastico resistente a rayos UV y auto extinguible
+ Temperatura de operacion: -10°a 65 °C
Corriente nominal 9A 12A 18A 25A 32A
110V CA 110V CA 110V CA 110V CA 110V CA
Voltaje de bobina 230V CA 230V CA 230V CA 230V CA 230V CA
400V CA 400V CA 400V CA 400V CA 400V CA
220V
230V 22 3 4 55 75
Capacidad nominal
(kW) de motores :ggx 4 55 75 1 15
50/60Hz categoria AC-3
415V
440V 4 55 9 1 15
Rango de ajuste
de relevador 7-10A 9-13A 12-18A 17-25A 23-32A
de sobrecarga

NOTA: Bajo pedido se puede cambiar el relevador de sobrecarga para modificar el rango de ajuste.

2xPG135 \ / 2x D55 2x@5 5 /7PG13.5
[
_—] M L e : gI\ A

ﬁ
O
185

166
150
165

o]

P
o
| %E —— A gL
o
120 x 135
88
140 142
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Variadores de frecuencia

Variadores de frecuencia

Caracteristicas

Voltaje de entrada/Frecuencia

Una fase 110V CA, 50 Hz/60 Hz

VFD

eroteccis,

Una fase 230V CA, 50 Hz/60 Hz

eroteccis,

Una fase 230V CA, 50 Hz/60 Hz o Tres fases 415V CA,
50 Hz/60 Hz

Modo de control

Control V/F o Control vectorial de bucle cerrado

Control V/IF

Rango de control de frecuencia

Control V/F 0-600 Hz
Control vectorial 0-1200 Hz

0.1-400 Hz

Precision de la frecuencia

Configuracion digital 0.01%, instruccion analégica 0.1%
(frecuencia maxima)

Configuracion digital 0,01%, instruccio

n analdgica 0,1% (frecuencia maxima)

Resolucion de la frecuencia

Digital 0.1 Hz, analégica 0.1 Hz

Digital 0.1Hz, analégica 0.1 Hz

Tiempo de aceleracion/d acion | Aceleracion (0-999.9 s)/desaceleracion tiempo ajustable | Aceleracion (0-999.9 s)/desaceleracion tiempo ajustable | Aceleracion (0-3600 s)/desaceleracion tiempo ajustable
Modelo G: 150% de corriente nominal durante 60 s;
180% de corriente nominal durante 5 s. o ] o o
Sobrecarga Maquina alta frecuencia: 120% de corriente nominal 150% durante 1min, 180% durante 10 s, 200% durante 1's
durante 60 s; 150% de corriente nominal durante 5 s.
Modo VIF Tres tipos: lineal, multipunto, curva V/F cuadrada. 4 modos V/F preestablecidos y 1 programa V/F definido por el usuario

Funcionamiento automatico de ahorro
de energia

Cambia la curva V/F segun la carga

para reducir el consumo de energia

Regulacion de voltaje

Cuando el voltaje de la red cambia, puede mantener
automaticamente el voltaje de salida constante.

Regula el voltaje automéaticamente cada vez que hay una variacién de voltaje en la red.

Operacion

Tres canales: panel de operacion, terminal de control,
puerto de comunicacion serial. Conmutable de varias
maneras.

Teclado, terminales externos o comu

nicacion externa mediante MODBUS

Prétocolo de comunicacion

MODBUS RTU RS485

Ajuste de frecuencia

Teclas arriba/abajo del teclado, potenciémetro del teclado, potenciémetro externo,
entradas analdgicas (4-20 mA/0-10 V), comunicacion MODBUS

Sefal de entrada

4 entradas multifuncion seleccionables por el usuario
(PNP/NPN), 2 entradas analdgicas
(0-20 mA, POT/0-10 V)

4 entradas multifuncion seleccionables por el usuario
(PNP/NPN), 2 entradas analogicas
(0-20 mA, POT/0-10 V)

8 entradas multifuncion seleccionables por el usuario
(PNP/NPN), 2 entradas analdgicas (0-10 V/0-20 mA)

Sefal de salida

1 salida a relé multifuncion seleccionable por el usuario
(250 VIS A)

1 salida a relé multifuncion seleccionable por el usuario
(250 V/5 A)

2 salidas de relé multifuncion seleccionables por el
usuario (250 V/5 A), 2 salidas de colector abierto
multifuncion seleccionables por el usuario, 1 salida
analdgica (0-10 V/0-20 mA)

Funciones de proteccion

Sobrecorriente, baja corriente, sobrevoltaje, b

ajo voltaje, temperatura alta, error del sistema

Pantalla

HMI con 5 teclas, pantalla LED de 4 digitos 7 segmentos
y 4 LED's para indicacion de estado, estado de
funcionamiento y visualizacion de fallos.

HMI con 5 teclas, pantalla LED de 4 digitos 7 segmentos
y 4 LED's para indicacion de estado, estado de
funcionamiento y visualizacion de fallos.

HMI con 8 teclas, 1 codificador habilitado para interruptor,
Pantalla LED de 5 digitos 7 segmentos y
7 LED'’s para indicacion de estado.

Temperatura de operacion/
almacenamiento

-10° a +50°C/-20° a +60°C

-10° a +565°C/-20° a +60°C

Humedad <95% (no condensada) <90% (no condensada)
Adecuado para ventiladores, bombas, transportadores,
maquinaria de envasado de alimentos y bebidas, . - ) ’
Aplicaciones lavadoras industriales, aplicaciones de bobinado, Adecuado para ventiladores, bombas, transportadores, ng?:éir;?rgz ::v;es:::)a ldz tacllmentos y bebidas, lavadoras

polipastos, aplicaciones textiles y la mayoria de las
industrias en general.

industriales y la mayoria de |
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Variadores de frecuencia

FD600 i " D Numero de parte | H | w | D | E
AT —_— FD600
Be® ' FD600-4-005-110V 165 86 140
= FD600-4-010-110V 165 86 140
o VFD-L
= 2 % VFD-L-1-005-230V 150 89 123 B
L0 2 § 4 a VFD-L-1-010-230V 152 90 123 -
1 S— t VFD-S
VFD-L/ VFD-S VFD-S-1-005-230V 150 89 123 R
= I VFD-S-1-010-230V 150 89 123 .
0 VFD-S-1-020-230V 150 89 123 B
E| VFD-5-3-010-415V 150 89 123 B
VFD-5-3-020-415V 150 89 123 -
VFD-S-3-030-415V 150 89 123 B
— VFD-SN
VFD-SN-3-075-B-415V 17 160 173 395
VFD-SN-3-100-B-415V 2u7 160 173 395
VFD-SN/VFD-SH * w ! VFD-SN-3-200-B-415V 320 220 1965 395
® E VFD-SN-3-250-B-415V 320 220 196.5 395
;gél VFD-SH
b4 VFD-SH-3-050-B-415V 247 160 173 395
H % VFD-SH-3-075-B-415V 2u7 160 173 395
: : VFD-SH-3-100-B-415V 2u7 160 173 395
VFD-SH-3-150-B-415V 320 220 196.5 395
R i VFD-SH-3-200-B-415V 320 220 1965 395

Informacién para ordenar

Nuamero de parte Voltaje de entrada = Voltaje de salida Carga Corriente de salida Uso Entradas Salidas Comunicacion
FD600
FD600-4-005-110V 1@, 110V CA 30,0-230VCA | 0.5HPI04KW 25A Alta potencia 10xED 2xanalégica,3x digital, Modbus RS485
' ' = D : 3KEA 2x relé SPDT
g . 10x ED 2x analégica, 3x digital,
FD600-4-010-110V 1@, 110V CA 30,0230VCA | 1HPI0.75 kW 4A Alta potencia EA e SPDT Modbus RS485
VFD-L
VFD-L-1-005-230V 10, 230V CA 30,0230VCA | 0.5HPI04 KW 250 Compacto |+ ED programatles Ixrelé SPOT Modbus RS485
VFD-L-1-010-230V 1@, 230V CA 30, 0-230V CA 1 HP/O.75 kW 5A Compacto | #EP pzr)‘(’gEr:mab'es 1 relé SPDT Modbus RS485
VFD-S
VFD-S-1-005-230V 1@, 230V CA 30,0230V CA | 05HPI04KW 2.5A Estandar SxED F;’f%’:mab'es 1x analégica, 1x multifuncion | Modbus RS485
VFD-5-1-010-230V 10, 230V CA 30,0230V CA | 1HPI0.75 kW 5A Estandar | X EP ‘;r:%r;mab'es 1x analogica, 1x mulfifuncién | Modbus RS485
VFD-$-1-020-230V 1@, 230V CA 30, 0-230V CA 2 HPI1.5 kW 7A Estandar | XEP ﬂrf%r:mab'es 1x analgica, 1x multifuncion | Modbus RS485
VFD-S-3-010-415V 30, 415V CA 30, 0-415V CA 1 HP/0.75 KW 2.5A Estandar 5xED ”1’)‘(’%’2’““'65 1x analégica, 1x multifuncien | Modbus RS485
VFD-8-3-020-415V 3@, 415V CA 30,0415V CA | 2HPI5KW 37A Estindar | %0 PIOIAMADS | g naiigica, fx multiuncien | Modbus RS485
VFD-S-3-030-415V 30, 415V CA 30, 0-415V CA 3HP/2.2 kW 51A Estandar SxED ﬂ'}‘(’%’:’"ab'“ 1x analégica, 1x multifuncion | Modbus RS485
VFD-SH/SN
. 8x ED programables 1x analégica, 2x O/P,
VFD-SN-3-075-B-415V 30, 440V CA 30,0440VCA | 75HPI55KW 17A Trabajo normal ! Modbus RS485
2xEA 2xrelé SPDT
. 8x ED programables 1x analdgica, 2x O/P,
VFD-SN-3-100-B-415V 30, 440V CA 30,0440VCA | 10HPI7.5 kW 257 Trabajo normal ! Modbus RS485
2xEA 2xrelé SPDT
VFD-SN-3-200-B-415V | 3@, 440V CA 30,0440V CA | 20 HPS KW 37A Trabajo normal | * ED programables Ixanalégica, 2x O/P, Modbus RS485
2xEA 2x relé SPDT
VFD-SN-3-250-B-415V 30, 440V CA 30, 0-440V CA 25 HPH8 kW 45A Trabajo normal | * ED programables Ixanalégica, 2x OIP, Modbus RS485
2KEA 2x relé SPDT
VFD-SH-3-050-B-415V 30, 440V CA 30,0440V CA | 5HPBT5KW 9A Trabajo pesado | o ED programables Ixanalégica, 2x OIP, Modbus RS485
2KEA 2x relé SPDT
VFD-SH-3-075-B-415V 30, 440V CA 30,0440V CA | 75HPI55 KW 13A Trabajo pesado | O ED programables Ixanalégica, 2x O/F, Modbus RS485
2KEA 2x relé SPDT
VFD-SH-3-100-B-415V | 30, 40V CA 30,0440V CA | 10HPIZ5KW 17A Trabajo pesado | & ED programables Ixanalégica, 2x O/F, Modbus RS485
2xEA 2x relé SPDT
VFD-SH-3-150-B-415V | 3@, 440V CA 30,0440V CA | 15 HPATKW 250 Trabajo pesado | & ED programables Ixanalégica, 2x O/F, Modbus RS485
2x EA 2x relé SPDT
VFD-SH-3-200-B-415V 30, 440V CA 30, 0-440V CA 20 HPH5 kW 320 Trabajo pesado | O ED Programables Ixanalégica, 2x O/P, Modbus RS485
2xEA 2x relé SPDT
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Contactores

Contactores

ok ok e ~‘E—_ — -ﬁ_a_a
HEEEL EEEL EEEL - B TR )
6999 it 6999 800 939
e e [ B8 I (2 &3 (<1}
ELMARK ELMARK ELMARK ELMARK ELMARE
99909 [ 09099 [ 00090 | 93999 ee0!
= gy T BV o il =N pE o2 BW in A fnoAn e
24V CD LP1D0910-24V LP1D1210-24V LP1D1810-24V LP1D2510-24V LP1D3210-24V
110V CA LT1D0910-110V LT1D1210-110V LT1D1810-110V LT1D2510-110V LT1D3210-110V
220V CA LT1D0910-230V LT1D1210-230V LT1D1810-230V LT1D2510-230V LT1D3210-230V
440V CA LT1D0910-400V LT1D1210-400V LT1D1810-400V LT1D2510-400V LT1D3210-400V
Polos 3 3 3 3 3
Incluye auxiliar 1NA 1NA 1NA 1NA 1NA
Corriente y capacidad nominal en conformidad con IEC60947-4-1
AC3/220V 9A2.2 KW 12A13 KW 18A/4 KW 25A/5.5 kW 32A7.5 kW
AC3/440V A4 kW 12A/5.5 kW 18A19 kW 25A111 KW 32A115 kW
2NA LT01DN20 LT01DN20 LT01DN20 LT01DN20 LT01DN20
2NC LT01DN02 LT01DN02 LT01DN02 LT01DN02 LT01DNO02
INA+INC LTO1DN11 LTO1DN11 LTO1DN11 LTO1DN11 LTO1DN11
2NA+2NC LT01DN22 LTO1DN22 LT01DN22 LTO1DN22 LT01DN22
4ANA LT01DN40 LT01DN40 LT01DN40 LT01DN40 LT01DN40
4ANC LT01DN04 LT01DNO4 LT01DN04 LT01DN04 LT01DNO4
1NA+1INC (montaje lateral) LTO3DN11 LTO3DN11 LTO3DN11 LTO3DN11 LTO3DN11
0.1-0.16A LT2E1301 LT2E1301 LT2E1301 LT2E1301
0.16-0.25A LT2E1302 LT2E1302 LT2E1302 LT2E1302
0.25-0.40A LT2E1303 LT2E1303 LT2E1303 LT2E1303
0.40-0.63A LT2E1304 LT2E1304 LT2E1304 LT2E1304
0.63-1A LT2E1305 LT2E1305 LT2E1305 LT2E1305
1-1.6A LT2E1306 LT2E1306 LT2E1306 LT2E1306
1.6-2.5A LT2E1307 LT2E1307 LT2E1307 LT2E1307
2.5-4A LT2E1308 LT2E1308 LT2E1308 LT2E1308
4-6A LT2E1310 LT2E1310 LT2E1310 LT2E1310
5.5-8A LT2E1312 LT2E1312 LT2E1312 LT2E1312
7-10A LT2E1314 LT2E1314 LT2E1314 LT2E1314
9-13A LT2E1316 LT2E1316 LT2E1316 LT2E1316
12-18A LT2E1321 LT2E1321 LT2E1321 LT2E1321
17-25A LT2E1322 LT2E1322 LT2E1322 LT2E1322 -
23-32A LT2E1353 LT2E1353 LT2E1353 LT2E1353 LT2E2353
28-36A LT2E2355
30-40A
37-50A
48-65A
63-80A
80-93A
0.1-3 s; INA+INC LT02DTO LT02DTO LT02DTO LT02DTO LT02DTO
0.1-30 s; INA+INC LT02DT2 LT02DT2 LT02DT2 LT02DT2 LT02DT2
10-180 s; INA+INC LT02DT4 LT02DT4 LT02DT4 LT02DT4 LT02DT4
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Contactores

Capacidad

24V CD LP1D4011-24V LP1D5011-24V LP1D6511-24V - LP1D9511-24V

110V CA LT1D4011-110V LT1D5011-110V LT1D6511-110V LT1D8011-110V LT1D9511-110V

220V CA LT1D4011-230V LT1D5011-230V LT1D6511-230V LT1D8011-230V LT1D9511-230V

440V CA LT1D4011-400V LT1D5011-400V LT1D6511-400V LT1D8011-400V LT1D9511-400V

Polos 3 3 3 3 3

Incluye auxiliar 1NA+INC INA+INC INA+INC 1NA+INC 1NA+INC
Corriente y capacidad nominal en conformidad con IEC60947-4-1

AC3/220V 40A11 KW 50A/15 kW 65A/18.5 kW 80A/22 kW 95A/25 kW

AC3/440V 40A/22 kW 50A/25 kW 65A/37 kW 80A/45 kW 95A/45 KW

2NA LT01DN20 LT01DN20 LT01DN20 LT01DN20 LT01DN20

2NC LT01DN02 LT01DN02 LT01DNO2 LT01DN02 LT01DNO02

1NA+INC LTO1DN11 LTO1DN11 LTO1DN11 LTO1DN11 LTO1DN11

2NA+2NC LT01DN22 LT01DN22 LT01DN22 LT01DN22 LT01DN22

4NA LT01DN40 LT01DN40 LT01DN40 LT01DN40 LT01DN40

4NC LT01DNO04 LT01DNO4 LT01DN04 LT01DNO4 LT01DNO04

1NA+1NC (montaje lateral) LTO3DN11 LTO3DN11 LTO3DN11 LTO3DN11 LTO3DN11

0.1-0.16A - - - - -

0.16-0.25A

0.25-0.40A

0.40-0.63A

0.63-1A

1-1.6A

1.6-2.5A

2.5-4A

4-6A

5.5-8A

7-10A

9-13A

12-18A

17-25A

23-32A

28-36A - - - - -

30-40A LT2E3355 LT2E3355 LT2E3355 LT2E3355 LT2E3355

37-50A LT2E3357 LT2E3357 LT2E3357 LT2E3357 LT2E3357

48-65A LT2E3359 LT2E3359 LT2E3359 LT2E3359 LT2E3359

63-80A LT2E3363 LT2E3363 LT2E3363 LT2E3363 LT2E3363

80-93A LT2E3365 LT2E3365 LT2E3365 LT2E3365 LT2E3365

0.1-3s; INA+INC LT02DTO LT02DTO LT02DTO LT02DTO LT02DTO

0.1-30s; INA+INC LT02DT2 LT02DT2 LT02DT2 LT02DT2 LT02DT2

10-180s; 1NA+INC LT02DT4 LT02DT4 LT02DT4 LT02DT4 LT02DT4
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Contactores

Contactores

Capacidad

115A

150A

225A

265A

Voltaje de entrada Numero de parte Numero de parte Numero de parte Numero de parte
110V CA LT1F115A-110V LT1F150A-110V LT1F225A-110V LT1F265A-110V
220V CA LT1F115A-230V LT1F150A-230V LT1F225A-230V LT1F265A-230V
440V CA LT1F115A-400V LT1F150A-400V LT1F225A-400V LT1F265A-400V
Polos 3 3 3 3
Incluye auxiliar - - - -

Corriente y capacidad nominal en conformidad con IEC60947-4-1
AC3/220V 115A/30 kW 150A/40 kW 225A163 KW 265A175 KW
AC3/440V BA/59 KW 150A/80 kW 2251110 KW 265A/140 kW
Contactos auxiliares Numero de parte Numero de parte Numero de parte Numero de parte
2NA LT01DN20 LT01DN20 LT01DN20 LT01DN20
2NC LT01DN02 LT01DN02 LT01DN02 LT01DN02
1NA+INC LTO1DN11 LTO1DN11 LTO1DN11 LTO1DN11
2NA+2NC LT01DN22 LT01DN22 LT01DN22 LT01DN22
4NA LT01DN40 LT01DN40 LT01DN40 LT01DN40
4NC LT01DNO4 LT01DN04 LT01DN04 LT01DNO4
Mini contactores
Capacidad
Voltaje de entrada Numero de parte Numero de parte

110V CA LT1KH0610-110V LT1KH0910-110V

Polos 3 3

Incluye auxiliar 1NA 1NA

Corriente y capacidad nominal en conformidad con IEC60947-4-1
AC3/220V B6A/1.5 KW 9AI2.2 KW
AC3/440V 6A/2.2 KW 9A/3.T KW
Contactos auxiliares Ndmero de parte Numero de parte
1NA+INC LTO1KN11 LTO1KN11
2NA+2NC LTO1KN22 LTO1KN22

Accesorios

LT2E13...

LT2E33...

LT02DT...

LTO3DN...
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Contactores

Capacidad

630A

"

110V CA

220V CA LT1F400A-230V LT1F630A-230V LT1F800A-230V

440V CA LT1F400A-400V LT1F630A-400V LT1F800A-400V

Polos 3 3 3

Incluye auxiliar - - -
Corriente y capacidad nominal en conformidad con IEC60947-4-1

AC3/220V 400A/110 kW 630A/200 kW 800A/250 kKW

AC3/440V 400A/250 kW 630A/400 kW 800A/450 kW

LT01DN20 LT01DN20 LT01DN20
ZNC LT01DNO02 LT01DNO02 LT01DNO02
1NA+INC LTO1DN11 LTO1DN11 LTO1DN11
2NA+2NC LT01DN22 LT01DN22 LT01DN22
4ANA LT01DN40 LT01DN40 LT01DN40
4NC LT01DNO4 LT01DNO4 LT01DNO4

Contactores reversibles

Los contactores de la serie LT-4Dxxx son adecuados para invertir el sentido de giro de
motores de 3 fases de jaula de ardilla y de anillos deslizantes. Consiste en 2 contactores
magnéticos LT1D. Este incluye un interlock (mecanismo de seguridad). El equipo

es empleado para invertir el control de los motores de induccion con rotor en corto
circuito. Los contactores de esta serie se ofrecen para corrientes de hasta 95A.

LT4D1810-110V 110 18 4 75 75 75 10
LT4D1810-230V 230 18 4 75 75 75 10
LT4D1810-400V 400 18 4 75 75 75 10
LT4D2510-110V 110 25 55 1" 1 1 15
LT4D2510-230V 230 25 55 1 1 1 15
LT4D2510-400V 400 25 5.5 1" 1 1 15
LT4D3210-110V 110 32 75 15 15 15 185
LT4D3210-230V 230 32 75 15 15 15 18.5
LT4D3210-400V 400 32 75 15 15 15 18.5
LT4D4011-110V 110 40 1 18.5 18.5 18.5 30
LT4D4011-230V 230 40 1 18.5 18.5 18.5 30
LT4D4011-400V 400 40 1 18.5 18.5 18.5 30
LT4D6511-110V 110 65 18.5 30 30 30 37
LT4D6511-230V 230 65 18.5 30 30 30 37
LT4D6511-400V 400 65 18.5 30 30 30 37
LT4D9511-110V 110 95 25 45 45 45 45
LT4D9511-230V 230 95 25 45 45 45 45
LT4D9511-400V 400 95 25 45 45 45 45

Para dimensiones contacte a Altech

www.altechmexico.com

51

$810}0BJUOY



Relevadores

Relevadores

Altech’

N
N
MEXICO

Relevador tipo clema con LED serie RS

Disponible con
Salida
“Estado Solido”

Para mas opciones
consulte las paginas 116-117.

442

88.3

-

55.35
Y
@
=

52

- © oToTd][ ¥ sdoj0T0

35.8
|

Montaje en Riel DIN.

Nimero de parte Voltaje de bobina Corriente Tipo de contacto No. de parte para estado sélido
RSM-05CU 5V CAICD 6A Un polo, dos tiros RSM-05TO***
RSM-12CU 12V CAICD 6A Un polo, dos tiros RSM-12TO***
RSM-24CU 24V CAICD 6A Un polo, dos tiros RSM-24TO***
RSM-110U 110V CAICD 6A Un polo, dos tiros RSM-110TO**
RSM-220U 220V CA/CD 6A Un polo, dos tiros RSM-220TO***

** Estos se emplean para controlar un SSR externo, el relevador maneja como salida 48V CD y 100mA

Relevadores modulares para Riel DIN

-— Etiqueta _ Base Relé  Clip de fijacion 22 12 NC 22 12
t —/\
Médulo LED 40 coMm |[%& 4
] 24 14 24 14
[31_9 NA [3_9
75,3
815
a2 +a1 | BOBINA | a2 a4
Versién CD Version CA
Numero de parte Voltaje de bobina Clasificacion de contacto Tipo de contacto
RM-24 24V CD 8A,250V CA/24V CD Dos polos, dos tiros
RM-110 110V CD 8A,250V CA/24V CD Dos polos, dos tiros
RM-110-AC 110V CA 8A,250V CA/24V CD Dos polos, dos tiros
RM-230-AC 230V CA 8A,250V CA/24V CD Dos polos, dos tiros

NOTA: Las fotografias son de caracter ilustrativo, el producto podra variar en apariencia, mas no en funcionalidad.
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Relevadores

Relevadores encapsulados con LED serie RL

Serie RL

o T e
- I

s
3

Dimensiones (mm) Diagrama de conexion

35maéx. 6.4

28max.

0.5

e
1

—
8-025

1 4
5 8
- -

9

Numero de parte Voltaje de bobina Clasificacion de contacto Tipo de contacto
RL2L-D24 24V CD 10A, 220V CA Dos polos, dos tiros
RL2L-A120 110V CA 10A, 220V CA Dos polos, dos tiros
RL2L-A230 230V CA 10A, 220V CA Dos polos, dos tiros

RLS-2 - base de relevador para montaje de riel DIN/panel

Relevadores encapsulados con LED serie RG

- "_ai s

g3

PF113-A

Dimensiones (mm)

RG11

35max.

55max.

35max.

55max.

g
%

Diagrama de conexién

RG8 (con LED)
R

S

Numero de parte Voltaje de bobina Clasificacién de contacto Tipo de contacto
RG8L-D24 24V CD 10A, 220V CA Dos polos, dos tiros
RG8L-A110 110V CA 10A, 220V CA Dos polos, dos tiros
RG8L-A230 230V CA 10A, 220V CA Dos polos, dos tiros
PF083A-base de relevador para montaje en riel DIN/panel, 8 pines
RG11L-D12 12V CD 10A, 220VCA Tres polos, dos tiros
RG11L-D24 24V CD 10A, 220V CA Tres polos, dos tiros
RG11L-A110 110V CA 10A, 220V CA Tres polos, dos tiros
RG11L-A230 230V CA 10A, 220V CA Tres polos, dos tiros

PF113A-base de relevador para montaje en riel DIN/panel, 11 pines

NOTA: Las fotografias son de caracter ilustrativo, el producto podra variar en apariencia, mas no en funcionalidad.
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Relevadores de estado solido (SSR)

Relevadores de estado sélido (SSR)

020

-
» e
-

Caracteristicas: + Conexion paso por cero, baja EMI/RFI + Sin rebote de contactos. + Larga vida (Confiabilidad) > 10°
(Encendido aleatorio, control proporcional o+ Conmutacién sin arco. operaciones.
conforme a requerimiento). + Sin ruido acustico. + Compatible con microprocesador.
+ De respuesta rapida. + Contactos tipo SPST-NA/ DPDT-2NA. * Incluye cubiertas protectoras.
+ Sin partes moviles. + Resistente a golpes y vibraciones.

001 /020

) ) Dimensiones (mm)
Salida tnica

‘*—25‘40——‘

- 001 ‘%‘ —T@ e = 020 I !
5 i J 7| i
E 36 \ Jﬂ’;‘m
# i' =] T § g.g
|| : B S
- Salida dual Tatn erer— —eso0—] J
45205 -—34.00 MAX
=—28.00—
Numero de parte Voltaje de entrada Voltaje de salida Amperes de salida Fases Dlslpado_r e Temperatlllra 5o
(opcional) operacion
Disco de hockey salida tnica
001 JDA 331000 332V CD 24-330V CA 10A 1 ERIH574311 -30280 °C
001 JDA 331600 332V CD 24-330V CA 16A 1 ERIH604870 -30280 °C
001 JDA 332500 332V CD 24-330V CA 25 1 ERIH604870 -30280 °C
001 JDA 334000 332V CD 24-330V CA 40A 1 ERIH104870 30280 °C
020 D 125000 432V CD 48-660V CA 50A 1 ERIH101375 30280 °C
020 D 127500 432V CD 48-660V CA 75A 1 ERIH151375 -30a80 °C
020 D 129000 432V CD 48-660V CA 90A 1 ERIH151375 30280 °C
001 JAA 331028 90-280V CA 24-330V CA 10A 1 ERIH574311 -30280 °C
001 JAA 331628 90-280V CA 24-330V CA 16A 1 ERIH604870 30280 °C
001 JAA 332528 90-280V CA 24-330V CA 25A 1 ERIHB04870 -30a80°C
001 JAA 334028 90-280V CA 24-330V CA 40A 1 ERIH104870 30280 °C
020 A 125028 90-280V CA 48-660V CA 50A 1 ERIH101375 25280 °C
020 A 127528 90-280V CA 48-660V CA 75A 1 ERIH151375 25280 °C
020 A 129028 90-280V CA 48-660V CA 90A 1 ERIH151375 25280 °C
Disco de hockey salida dual
001 SJDA 2410-00 DPDT/2NO 332V CD 24-280V CA 10A 1 ERIH574311 30280 °C
001 SJDA 2416-00 DPDT/2NO 3-32V CD 24-280V CA 16A 1 ERIH604870 -30a80°C
001 SJDA 2425-00 DPDT/2NO 3-32V CD 24-280V CA 25 1 ERIH604870 -30a80°C
001 SJDA 2440-15 DPDT/2NO 415V CD 24-280V CA 40A 1 ERIH104870 -30a80°C
001 SJDA 4810-00 DPDT/2NO 332V CD 48-660V CA 10A 1 ERIH574311 -30a80°C
001 SJDA 4816-00 DPDT/2NO 332V CD 48-660V CA 16A 1 ERIH604870 -30280 °C
001 SJDA 4825-00 DPDT/2NO 3-32VCD 48-660V CA 25 1 ERIH604870 -30280 °C
001 SJDA 4840-15 DPDT/2NO 415V CD 48-660V CA 40A 1 ERIH104870 30280 °C
001 SJDA 6050-00 DPDT/2NO 332V CD 48-660V CA 50A 1 ERIH101375 -30a80°C
001 SJAA 2410-24 DPDT/2NO 18-24V CA 24-240V CA 10A 1 ERIH574311 -30a80°C
001 SJAA 2416-24 DPDT/2NO 18-24V CA 24-240V CA 16A 1 ERIH604870 30280 °C
001 SJAA 2425-24 DPDT/2NO 18-24V CA 24-240V CA 25 1 ERIH604870 -30280 °C
001 SJAA 2440-24 DPDT/2NO 18-24V CA 24-240V CA 40A 1 ERIH104870 -30a80°C
001 SJAA 4810-24 DPDT/2NO 18-24V CA 48-660V CA 10A 1 ERIH574311 30280 °C
001 SJAA 4816-24 DPDT/2NO 18-24V CA 48-660V CA 16A 1 ERIH574311 -30a80°C
001 SJAA 4825-24 DPDT/2NO 18-24V CA 48-660V CA 25 1 ERIH604870 -30a80°C
001 SJAA 4840-24 DPDT/2NO 18-24V CA 48-660V CA 40A 1 ERIH104870 -30280 °C

54 www.altechmexico.com



Relevadores de estado sélido (SSR)

Entrada CD - Salida CA
= J
ol

Numero de parte

Dimensiones AxBxC (mm)

Caracteristicas

Voltaje de entrada 4-32V CD

Voltaje de salida 24-330V CA 48-480V CA

Amperes de salida 25A 40A 25A 40A

Tipo de carga Resistivas y algunas inductivas. Resistivas e inductivas.
Contacto 1NA

Aislamiento TRIAC

Entrada CD - Salida CA

e~e |

Numero de parte
Dimensiones AxBxC (mm)
Caracteristicas
Voltaje de entrada 4-32VCD 90-280V CA
Voltaje de salida 48-480V CA 24-330V CA 48-480V CA
Amperes de salida 90A 125A 25A 40A 25A 40A
Tipo de carga Resistivas e inductivas. Resistivas y algunas inductiva.
Contacto 1NA
Aislamiento SCR's | TRIAC
TRIAC CD-CA
LIMITADOR DE CORRIENTE
-CD @y D CA
4.5 ENTRADA %’, %}K saLIDA
Iﬂu“@%* u@u “@‘}B‘lﬂ +CD —— ‘. CA
[DI SCRCD-CA
LIMITADOR DE CORRIENTE
-CD @7 CA
A
ENTRADA % 4 SALIDA
@) 05
[Dl +D(3)— CA
é ; § é ; 9 TRIAC CA-CA
27

c cA(@—] c (Mea
: [
ca/cD > -, A
ENTRADA 7 | SALIDA
cA(®— o—(2)CA
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Relevadores de estado solido (SSR)

Relevadores de estado sélido (SSR)

Dimensiones (mm)

24.00 28.00
§i Je
I
O

N

S g 8 5

3 < ¢ <

S Ss |38 3

2
| . \ .
| -
Numero de parte Voltaje de entrada = Voltaje de salida | Amperes de salida Fases Dlsl?gg:irt’::lt):alor Temperatura de operacion
Mini disco de hockey salida unica
018 JDA 2410-00 332V CD 24-280V CA 10A 1 ERIH574311 -30a80°C
018 JDA 2416-00 332V CD 24-280V CA 16A 1 ERIH604870 -30a80°C
018 JDA 2425-00 332V CD 24-280V CA 25A 1 ERIH604870 -30a80°C
018 JDA 2440-00 332V CD 24-280V CA 40A 1 ERIH104870 -30a80°C
018 JAA 2410-24 18-24V CA 24-280V CA 10A 1 ERIH574311 -30a80°C
018 JAA 2416-24 18-24V CA 24-280V CA 16A 1 ERIH604870 -30a80°C
018 JAA 2425-24 18-24V CA 24-280V CA 25 1 ERIH604870 -30a80°C
018 JAA 2440-24 18-24V CA 24-280V CA 40A 1 ERIH104870 -30a80°C
DIN30

Dimensiones (mm)

‘A—THSO

seupSTATERELAYS

00

(@ ® @0

i<

[
I

|

0018

—
118.00(mdx |
Numero de parte Voltaje de entrada = Voltaje de salida = Amperes de salida Fases Dlsu()oazzirot:;:):alor Temperatura de operacion
Salida tnica
DIN30 D241000 332V CD 24-240V CA 10A 1 incluido -30a80°C
DIN30 D241600 332V CD 24-240V CA 16A 1 incluido -30a80°C
DIN30 D242500 3-32v.CD 24-240V CA 257 1 incluido -30a80°C
DIN30 D244000 332 CD 24-240V CA 40A 1 incluido -30a80°C
DIN30 A241028 90-280V CA 24-240V CA 10A 1 incluido -30a80°C
DIN30 A241628 90-280V CA 24-240V CA 16A 1 incluido -30a80°C
DIN30 A242528 90-280V CA 24-240V CA 25A 1 incluido -30a80°C
DIN30 A244028 90-280V CA 24-240V CA 40A 1 incluido -30280°C
Salida dual
DIN30 D481024 SPDT 18-24V CD 48-480V CA 10A 1 incluido -30a80°C
DIN30 D481624 SPDT 18-24V CD 48-480V CA 16A 1 incluido -30a80°C
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Relevadores de estado sélido (SSR)

Dimensiones (mm)

65.00CMAX)

@@= ]
T

- -
T g I 50 ‘ 34.50MA%)
|] iu_:?:‘[ Fs(w&x)
e

D[P

L i molERs

@ I g % =3
¢ Lol }Ul SEE

— f § k SIS
I < @

|

= n EZ3]

iy
1600, 6.00

S[E 7
sERIT TR
Numero de parte Voltaje de entrada Voltaje de salida | Amperes de salida Fases Dlsu()zszi:)::lc):alor Temperatura de operacion
Salida unica
061 SJDA661000 332V CD 48-600V CA 10A 1 ninguno -30a80°C
061 SJAA661028 90-280V CA 48-600V CA 10A 1 ninguno -30a80°C

012

TR E

L T &

H =3|@ 4

25 |ls :

Pls F e 7

o | &

ol | [l |

2l :
] | &
1 |
|—47.60288—
Numero de parte Voltaje de entrada = Voltaje de salida | Amperes de salida Fases Dlsl?:::iroﬂ:lc):alor Temperatura de operacion
3 Fases

012 JDA 481000 332V CD 50-480V CA 10A 3 ERIH108644 30280 °C
012 JDA 481600 3-32v.CD 50-480V CA 16A 3 ERIH108644 30280 °C
012 JDA 482500 3-32v.CD 50-480V CA 25A 3 ERIH152042 30280 °C
012 JDA 484000 332V CD 50-480V CA 40A 3 ERIH152042 30280 °C
012 SJDA 485000 4-32V CD 50-480V CA 50A 3 ERIH151375 -30280 °C
012 SJDA 487500 4-32V CD 50-480V CA 75A 3 ERIH401775 30280 °C
012 SJDA 489000 4-32V CD 50-480V CA 90A 3 ERIH401775 30280 °C
012 SJDA 4812500 4-32V CD 50-480V CA 125A 3 ERIH401775 30280 °C
012 JAA 481028 90-280V CA 50-480V CA 10A 3 ERIH108644 30280 °C
012 JAA 481628 90-280V CA 50-480V CA 16A 3 ERIH108644 -30a80 °C
012 JAA 482528 90-280V CA 50-480V CA 25A 3 ERIH152042 -30280 °C
012 JAA 484028 90-280V CA 50-480V CA 40A 3 ERIH152042 -30280 °C
012 SJAA 485028 90-280V CA 50-480V CA 50A 3 ERIH151375 30280 °C
012 SJAA 487528 90-280V CA 50-480V CA 75A 3 ERIH401775 30280 °C
012 SJAA 489028 90-280V CA 50-480V CA 90A 3 ERIH401775 30280 °C
012 SJAA 4812528 90-280V CA 50-480V CA 125A 3 ERIH401775 -30280 °C

www.altechmexico.com
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Relevadores de estado solido (SSR)

Relevadores de estado sélido (SSR)

Relevador de estado sélido (SSR) super compacto para Riel DIN

Caracteristicas:

+ Disparo de paso por cero / Conmutacion aleatoria.

+ Proteccion contra sobretensiones transitorias.

+ LED indicador del estado del Relé en ENCENDIDO (ON).
+  Opto-aislamiento 4000V CA.

+ Proteccion IP20.

Numero de parte DIN17D600500 Caracteristica de salida Valor
Caracteristica de entrada Valor Voltaje de control principal (VRMS) 48-600V CA

Rango de voltaje 4-32V CD Configuracion de conmutacion SPDT-NA
Voltaje maximo de conexion 4.0V CD Sobrecorriente no repetitiva (1 ciclo) 350A
Voltaje minimo de desconexion 1.0V CD Corriente de fusion 630 A%s
Rango de corriente de control 320 mA Temperatura de operacion -30°a 80 °C
Rango tipico de corriente de entrada Rango de frecuencia 4763 Hz
@24V CD 160 mA

Voltaje de arranque de estado repetitivo (VDRM) 800V CA

Rigidez dieléctrica 4000V CA

2.80 2156
+4 - —O1
P
o p 4.93
o
<
‘ £5.20 ‘
Circuito de cruce con cero
3 & 4 ENTRADA == ==
1 & 2 SALIDA
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Fusibles

5x20 mm

6.3x32 mm (21/4x1 in.)

- )

10x38 mm

0.10 0.1M5X20T 0.1M5X20M 0.1M6.3X32T 0.1M6.3X32F .
0.16 0.16M5X20T 0.16M5X20M 0.16M6.3X32T 0.16M6.3X32F -
0.50 0.5M5X20T 0.5M5X20M 0.5M6.3X32T 0.5M6.3X32F 0.5C10X38GI
0.70 0.7M5X20T 0.7M5X20M - - -
0.80 - - - 0.8M6.3X32F -
1 1.0M5X20T 1.0M5X20M 1.0M6.3X32T 1.0M6.3X32F 1C10X38GI
1.25 1.25M5X20T 1.25M5X20M 1.25M6.3X32T 1.25M6.3X32F -
1.40 1.4M5X20T 1.4M5X20M - - -
1.60 1.6M5X20T 1.6M5X20M 1.6M6.3X32T 1.6M6.3X32F -
2 2.0M5X20T 2.0M5X20M 2.0M6.3X32T 2.0M6.3X32F 2C10X38GlI
2.50 2.5M5X20T 2.5M5X20M 2.5M6.3X32T 2.5M6.3X32F -
3.15 3.15M5X20T 3.15M5X20M 3.15M6.3X32T 3.15M6.3X32F -
4 4.0M5X20T 4.0M5X20M 4.0M6.3X32T 4.0M6.3X32F 4C10X38GlI
5 5.0M5X20T 5.0M5X20M 5.0M6.3X32T 5.0M6.3X32F -
6 6.3M5X20T 6.3M5X20M 6.3M6.3X32T 6.3M6.3X32F 6C10X38GlI
8 8.0M5X20T 8.0M5X20M 8.0M6.3X32T 8.0M6.3X32F 8C10X38GlI
10 10.0M5X20T 10.0M5X20M 10.0M6.3X32T 10.0M6.3X32F 10C10X38GlI
12 12.5M5X20T 12.5M5X20M 12.5M6.3X32T 12.5M6.3X32F 12C10X38GlI
16 16.0M5X20T 16.0M5X20M 16.0M6.3X32T 16.0M6.3X32F 16C10X38GlI
20 20.0M5X20T 20.0M5X20M 20.0M6.3X32T 20.0M6.3X32F 20C10X38GI (400V CA)
25 - - - - 25C10X38GI (400V CA)
32 - - . B 32C10X38GI (400V CA)
Tipo: NHCO00/NH00 NHO NH1 NH2 NH3
- ."._:t

63 63NHOOGL 63NHOGL - - -
80 80NHO0GL 80NHOGL - - -
100 100NHOOGL 100NHOGL - - -
125 125NH00GL 125NHOGL - - -
160 160NHO0GL 160NHOGL - - -
200 - - 200NH1GL - -
250 - - 250NH1GL 250NH2GL -
315 - - - 315NH2GL 315NH3GL
400 - - 400NH2GL -
500 - - - - 500NH3GL
630 - - - - 630NH3GL

www.altechmexico.com
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Relevadores de seguridad

Tabla de seleccion de relevadores de seguridad CM

FABRICADO EN
ALEMANIA POR

MANUFACTORY GMBH
AUTOMATIZACION Y
SEGURIDAD

Para reemplazos de médulos de seguridad de otras marcas,
comuniquese con nosotros, CM, el fabricante aleman, podréa
brindar un reemplazo y dar alguna recomendacion.

@@ @
LISTED
Relés paro de emergencia/monitoreo de compuerta de seguridad

Numero de parte Tipo Salidas Voltaje de operacion Ancho Caracteristicas de las salidas
46353 Safe 4 Relé: 3NA+1NC AUX 24V CDICA 225 mm 5A@ 240V CA, 24V CDICA
46355 Safe 4 Relé: 3NA+1NC AUX 110V CA 225mm 5A@ 240V CA, 24V CDICA
46354 Safe 4.1 Relé: 3NA+1NC AUX 24V CDICA 225mm 5A@ 240V CA, 24V CDICA
46356 Safe 4.1 Relé: 3NA+1NC AUX 110V CA 225mm 5A@ 240V CA, 24V CDICA
45317 Safe 4.2 eco Relé: 3NA+1NC AUX 24V CDICA 225mm 5A@ 240V CA, 24V CDICA
45318 Safe 4.2 eco Relé: 3 NA+1NC AUX 110V CA 225mm 5A@ 240V CA, 24V CDICA
45320 Safe 4.3 eco Relé: 3 NA+ 1 NC AUX 24V CDICA 22.5mm 5A @ 240V CA, 24V CDICA
45321 Safe 4.3 eco Relé: 3 NA+ 1 NC AUX 110V CA 22.5mm 5A @ 240V CA, 24V CDICA
45228 Safe 5 Relé: 2 NA 24V CDICA 22.5mm 6A @ 240V CA, 24V CD
45232 Safe 5.1 Relé: 2 NA 24V CDICA 22.5mm 6A @ 240V CA, 24V CD
45332 Safe Flex Relé: 2 NA+ 1 PNP AUX 24V CD 225mm 6A @ 250V CA, 24V CD
45337 Safe G1 0SSD: 3NA+1NC 24V CD 18 mm 4x400 mA @ 24V CD
45338 Safe G2 0SSD: 4 NA 24V CD 18 mm 4x400 mA @ 24V CD
45336 Safe GT 0SSD: 4 (seleccionable) 24V CD 18 mm 4x 400 mA @ 24V CD
45335 Safe GL 0SSD: 3NA+1NC 24V CD 18 mm 4x400 mA @ 24V CD

Para otras variantes, asi como voltaje y mas detalles técnicos, solicite el catalogo completo de los médulos de seguridad CM

Relés paro de emergencia/monitoreo de compuerta de seguridad con retardo a la desconexion

Numero de parte Tipo Salidas Voltaje de operacion Ancho Caracteristicas de las salidas
45024 Safe TN Relé: 2+2 NA + 1 NC AUX 24V CDICA 35 mm 6A@ 250V CA, 24V CD
45336 Safe GT 0SSD: 4 (seleccionable) 24V CD 18 mm 4x 400mA @ 24V CD

Para otras variantes, asi como voltaje y mas detalles técnicos, solicite el catalogo completo del médulo de seguridad CM

Relés para colchonetas y bordes de seguridad

Numero de parte Tipo Salidas Voltaje de operacion Ancho Caracteristicas de las salidas
45071 Safe CM OSDD: 4 NA 24V CD 22.5mm Corriente hasta 1.8A (individual o en total)
46365 Safe M Relé: 3NA+ 1 NCAUX 24V CDICA 22.5mm 5A@ 240V CA, 24V CD
46366 Safe M Relé: 3NA+ 1 NC AUX 110V CA 225mm 5A@ 240V CA, 24V CD
46387 Safe 2.2 Relé: 2 NA 24V CDICA 225mm 6A @ 250V CA, 24V CD
45337 Safe G1 0SSD: 3NA+1NC 24V CD 18 mm 4x400 mA @ 24V CD
45338 Safe G2 0SSD: 4 NA 24V CD 18 mm 4x400 A @ 24V CD
45336 Safe GT 0SSD: 4 (seleccionable) 24V CD 18 mm 4x 400 mA @ 24V CD
45335 Safe GL 0SSD: 3NC+ 1 NA 24V CD 18 mm 4x400 A @ 24V CD

Para otras variantes, asi como voltaje y mas detalles técnicos, solicite el catalogo completo del médulo de seguridad CM
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Tabla de seleccion de relevadores de sequridad CM ‘Elltm:l\ma

Relés de seguridad para barreras fotoeléctricas y ESPE’s (Equipo de proteccién electro sensible)

Numero de parte Tipo Salidas Voltaje de operacion Ancho Caracteristicas de las salidas
45058 Safe .2 Relé: 3NA 24V CD 225mm 6A @ 240V CA, 24V CD
45332 Safe Flex Relé: 2 NA+1PNP AUX 24V CD 225mm 6A @ 240V CA, 24V CD
45337 Safe G1 0SSD: 3NA+1NC 24V CD 18 mm 400 MA@ 24V CD
45338 Safe G2 0SSD: 4 NA 24V CD 18 mm 400 mA @ 24V CD
45336 Safe GT 0SSD: 4 (seleccionable) 24V CD 18 mm 400 mA @ 24V CD
45335 Safe GL 0SSD: 3NA+1NC 24V CD 18 mm 400 MA@ 24V CD

Para otras variantes, asi como voltaje y mas detalles técnicos, solicite el catalogo completo del médulo de seguridad CM

Relés de control a dos manos

pepLnBas ap saiopeAs|ay

Ndmero de parte Tipo Salidas Voltaje de operacion Ancho Caracteristicas de las salidas
45062 Safe 2.2 Relé: 2NA+1NC + 1 AUX 24V CDICA 22.5mm 6A@ 240V CA, 24V CD
45307 Safe 2.2 Relé: 2NA+1NC + 1 AUX 110V CA 22.5mm 6A@ 240V CA, 24V CD
45072 Safe CZ 0SSD: 4 NA 24V CD 22.5mm Corriente total hasta 1.8A (individual o en total)
45332 Safe Flex Relé: 2 NA+ 1 PNP AUX 24V CD 22.5mm 6A@ 240V CA, 24V CD

Para otras variantes, asi como voltaje y mas detalles técnicos, solicite el catalogo completo del médulo de seguridad CM

Médulos de expansion

Ndmero de parte Tipo Salidas Voltaje de operacion Ancho Caracteristicas de las salidas
45019 Safe X4 Relé: 4 NA+ 1 NC AUX 24V CDICA 22.5mm 6A@ 240V CA, 24V CD
45197 Safe X4 Relé: 4 NA+ 1 NC AUX 110V CA 22.5mm 6A@ 240V CA, 24V CD
45021 Safe X4.1 Relé: 4 NA+ 1 NC AUX 24V CDICA 22.5mm 6A@ 240V CA, 24V CD
45200 Safe X4.1 Relé: 4 NA+ 1 NC AUX 110V CA 22.5mm 6A@ 240V CA, 24V CD

Para otras variantes, asi como voltaje y mas detalles técnicos, solicite el catalogo completo del médulo de seguridad CM
Relés multifuncién para aplicaciones de paro de emergencia,

compuerta de seguridad, cortina de luz y dos manos

Numero de parte Tipo Salidas Voltaje de operacion Ancho Caracteristicas de las salidas

45332 Safe Flex Relé: 2 NA+ 1 PNP AUX 24V CD 22.5mm

6A@ 240V CA, 24V CD

Para otras variantes, asi como voltaje y mas detalles técnicos, solicite el catalogo completo del médulo de seguridad CM

Relé multifuncional con propiedades opcionales para aplicaciones de elevacion, certificado para EN81

Numero de parte Tipo Salidas Voltaje de operacion Ancho Caracteristicas de las salidas

45335 Safe GL 0SSD: 3NA+1NC 24V CD 18 mm 4x 400 mA @ 24V CD

Para otras variantes, asi como voltaje y mas detalles técnicos, solicite el catalogo completo del médulo de seguridad CM

Advertencia:
Los productos de seguridad de maquinaria vendidos por Altech México solo son componentes de seguridad. EI comprador/instalador es el Unico responsable por la aplicacion
de estos componentes y se asegura que se han llevado a cabo los pasos necesarios para aplicacion y uso, cumpliendo con todos los requisitos de seguridad aplicables ya
sea locales, nacionales o internacionales requeridos. Altech México no puede certificar que nuestros productos ya sea de manera individual o en conjunto con otros productos
de Altech México o de otros fabricantes garanticen la seguridad para cualquier aplicacién. Cualquier persona que use o aplique los productos vendidos por Altech México
es responsable del conocimiento y la aplicacion de las medidas de seguridad que su aplicacion requiera y por lo tanto asume todos los riesgos y acepta la responsabilidad
por completo por la seleccion y conveniencia del producto adquirido. Altech México no proporciona servicios de consultoria o disefio y no puede aconsejar si una solicitud
especifica 0 el uso de nuestros productos aseguren el cumplimiento de los requerimientos de seguridad de cualquier aplicacion.
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Relevadores de seguridad

Relevadores de sequridad CM

\ Alteck’
A EXICO
Detalles y diagramas

SAFE 4y SAFE 4.1
SAFE 4 es un relé de paro de emergencia y compuerta de seguridad para A A2
aplicaciones de 10 2 canales hasta Cat. 4/(PLe). il B b 1 B g

SAFE 4: con monitoreo de botén de inicio. i
SAFE 4.1: sin monitoreo de botén de inicio. !
Esto habilita el inicio automético (Atencion: no para paro de emergencia). !
EN ISO 13849-1: PLe, Cat. 4 | MTTFD: 154 afios / alto | CD: 99% / alto | |
CCF: alcanzado. |
|
I
|

Légica de monitoreo |

®)e|

24V CD/CA 46353 463% | T - - - - - - —-—-—- TH& ZaTas T4z
110V CA 46355 46356
SAFE 4.2 eco

Opcion de monitorear 0 no monitorear el inicio (manual/automatico).

) 532 534 51 8§12 521 s 13023 33 41

ENISO 13849-1: PLe, Cat. 4 | MTTF : 910 afios/alto / DC = 99% / alto | CCF:
alcanzado.

K1 t

Informacion complementaria segin
EN 61508: SIL3 | PFH: 2.32x10° 1/h | PFH,: 7.35x10° 1/h | SFF>99% | HFT=1

Ligica de marnitarsa |

2t

-------------------- R
24V CDICA 45317
110V CA 45318
SAFE 4.3 eco
Especialmente disefiados para aplicaciones de compuerta de seguridad que
emplean salidas de lamina antivalente (corriente de sensor < 10mA), consiste en W s s o s s s 5o o 4

un contacto NAy otro NC, asi como de control de inicio seleccionable (manual/
automatico).

K1

fusinle

ENISO 13849-1: PLe, Cat. 4 | MTTF : 910 afios/alto, DC=99%/alto | CCF: alcanza- / w r
do. Légica de mantarea |
Informacion complementaria segun w2
EN 61508: SIL3 | PFH: 2.32x10° 1/h | PFH,: 7.35x10° 1/h | SFF>99% | HFT=1 AIIL %

_ ____________________ ! ‘_ _" _3>_ _‘?

24V CDICA 45320
110V CA 45321
SAFE 5y SAFE 5.1

Relé de paro de emergencia y monitoreo de compuerta de seguridad hasta cat. 3/
Ple para aplicaciones de 1y 2 canales.

SAFE 5: Con monitoreo de botén de inicio (inicio manual).

SAFE 5.1: Sin monitoreo de botén de inicio (inicio automatico).

EN ISO 13849-1: PLe, Cat. 3

MTTF: 71 afios/alto CD: 90%/medio | CCF: alcanzado.

fusible
eléctrico

- - I
4
A— !

.
14 24

24V CDICA | 45228 45232

Dimensiones en la pagina 63
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Relevadores de sequridad

CM

Detalles y diagramas

$33 S3 S12 S22 S32 s34

CIRCUITO DE ENTRADA

‘TTTT

S35 s s21 S31 3 3 SAFE FLEX
T T Mediante cableado se puede elegir una de las siguientes funciones:
| [ | Paro de emergencia Cat. 4.

Control a dos manos tipo llic Cat. 4.

|Alimentacion|

Microcontrolador2] Ko |------------------ |

pueden provocar fallas.

EN 1SO 13849-1:

Monitoreo de compuerta de seguridad Cat. 4.

Seguridad ESPE (cortinas y barreras de luz) tipo 4 y tipo 2.
Dispositivos de seguridad de 1 canal con prueba ciclica Cat. 4.
Cambios de cableado no estan permitidos durante la operacion, estos

bR v PLe, Cat. 4 | MTTF>100 afiosfalto | DC: 99%/alto
o 5 Nimero de parte Informacién complementaria segin
chmhoelbeptes oo SAFE FLEX EN o200t  1/h | SSF: 94.65%
S 45332 IL3 | PFH,: 2.15x10° 1/h | SSF: 94.65%
SAFE 2.2

Al A s s su s®

Las colchonetas de cortocircuito son compatibles con el principio de 4 hilos.

EN ISO 13849-1: PLe, Cat. 4 | MTTF : 69 afios/alto | DC: 99%/alto | CCF:
alcanzado.

. > Numero de parte
Voltaje de operacion SAFE 2.2
24V CDICA 46387
w me wow SAFE CM

Circuitos de salida de seguridad

automatico.

Voltaje de operacion Namero de parte
SAFE CM PFD: 2.01 x 10 1/h | SFF: 95.73%
24V CD 45071
SAFE M

Ademas del suministro de CD, el relé de seguridad para una tecnologia de 4
cables con proteccion contra ruptura de cables para colchonetas en cortocircuito

se encuentra disponible para alimentaciéon CA o CD.

EN ISO 13849-1: PLe, Cat. 3 | MTTF : 100 afios/alto | DC: 90%/medio | CCF:

alcanzado.
Informacion complementaria segun EN 61508: PFH: 5.81x10° 1/h | SSF: 99%
Numero de parte
Voltaje de operacion
Pebaed SAFEM
24V CDICA 46365
110V CA 46366
A1 835 S10 St S12 13 23 31 47 57 SAFE TN
Q Relé de monitoreo de compuerta de seguridad y paro de emergencia con funcion de
retardo, que se puede configurar dentro de un amplio rango. El tiempo de
tegica  |K1 recuperacion después del retardo es <0.95 seg.
:Z%Alimentaciény )\ = .
- NI EN ISO 13849-1: PLe, Cat. 4 | MTTF : 100 afios/DC: 99%
(=00ss.600s | V) Informacién complementaria segiin EN 62061: PFH: 3.4x10° 1/h |
K -‘1 ‘1 SSF:94 % | PFD : 9.32x10° 1/h
— Numero de parte
Voltaje de operacion
R S S & L% % % ! 5 SAFE TN
24V CDICA 45024

Dimensiones en la pagina 63

El SAFE CM para colchonetas y bordes de seguridad o similar cuenta con 4
salidas de semiconductor (OSSD) sin desgaste. Como resultado el dispositivo es
adecuado para aplicaciones con acciones de alta frecuencia. Las colchonetas de
corto circuito con resistencia de terminacion de 8.2Kohms (tecnologia de 2 cables)
y tecnologia de 4 cables son permitidas. Las funciones de relé de control pueden
efectuarse con un enlace adicional AND; se puede elegir entre inicio manual o

ENISO 13849-1: PLe, Cat. 4 | MTTF : 163 afios/alto | DC: 99%
Informacién complementaria segin EN 61508: SIL3 | PFH: 2.87 x 10° 1/h |

2 822 813 534

13

Ligica de monianes

www.altechmexico.com

63

pepLnBas ap saiopeAs|ay



Relevadores de seguridad

Relevadores de seguridad CM

e

Detalles y diagramas

SAFE L.2

W8 snemem s2vi sy | nmw Relé de seguridad para cortinas de luz, barreras de luz con o sin monitoreo de inicio
1 (opcion de inicio automatico o manual).
\
« ‘ EN ISO 13849-1: PLe, Cat. 4 | MTTF : 36 afios/alto | DC: 99%/alto | CCF: alcanzado.
Légica de monitoreo ‘ ‘
Eﬂ 0 \ Niimero de parte
‘ Voltaje de operacion
,,,,,,,,,,,,, Ll . SAFE L.2
24V CDICA 45058
SAFE Z.2

Al A2 s22812 811 821 1

F — L
|
'

El relé de seguridad para circuitos de dos manos desde tipo | hasta tipo Illc esta
disponible en diferentes opciones de voltaje.

1 fusitta

|
I
|
Logica de manilorea I
|
I
|

EN SO 13849-1: PLe, Cat. 4 | MTTF;: 36.45 afiosfalto, DC: 9% / alto| (5o
CCF: alcanzado. ! \l \l 7!
I VA . \
Voltaje de operacion Nimero de parte ! - L |
st SAFEZ2 i |
24V CDICA 45062 il e Tt Sl %

110V CA 45307
SAFE CZ

Relé de seguridad para aplicaciones de dos manos para tipo Il o tipo lllc con salidas
de seguridad a semiconductor (OSSD). Como resultado, el dispositivo es adecuado
para aplicaciones de conmutacion de alta frecuencia. Las funciones de relé pueden

asumirse con un enlace AND adicional; inicio elegible manual o automatico.

ENISO 13849-1: PLe, Cat. 4 | MTTF : 163 afios/alto | DC: 99%

Informacion complementaria segun
EN 61508: SIL3 | PFH: 2.8 x10° 1/h | PFD: 2.01x10° 1/h | SFF: 95.73%

. .. Namero de parte
Voltaje de operacion SAFE CZ
24V CD 45072

SAFE X4 y X4.1
Con (SAFE X4) y sin (SAFE X4.1) proteccion de cruce de circuito con (SAFE X4) y sin
(SAFE X4.1) proteccion de circuito cruzado. Forma sencilla de incrementar el nimero
de salidas disponibles.
Madulo de expansion para todos los relés de seguridad (incluyendo los tipos SAFE
Cy SAFE G) para una expansion de contacto segura se necesitan 2 salidas. Debe
hacerse notar que esto incrementa el tiempo de reserva.

21 13 23 33 43 Y1

de monitoreo

ENISO 13849-1: PLe, Cat. 4 | MTTF : 185 afios/alto | DC: 99%/alto | CCF: alcanzado.

‘1
i=l

Dimensiones en la pagina 63

Voltaie d L Numero de parte Sa e
onaje de operacion SAFE X4 SAFE X4.1
24V CD/CA 45019 45021
110V CA 45197 45200

64
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Relevadores de sequridad CM

Dimensiones SAFE 2,4, 5,Cx, M, L, Z, TN, FLEX

SAFE 2.2 25
/l/ \I\ JHHE SAFE 4/4.1 225

SAFE 4.2 eco / 4.3 eco 225

[51z) SAFE5/5.1 25

SAFE C1/CL/CM/CZ 25

E SAFE M 25
" SAFEL.2 25
SAFE X4/4.1 25

SAFE Z.2 25

SAFE FLEX 25

1 SAFE TN 35

24V CD

45337

45338

45336

45335

m oo

o

Eabean s Bauracion

SAFE G1

SAFE GL

SAFE G2 SAFE GT
Relé de seguridad multifuncional | Relé de seguridad multifuncional
s Relé de seguridad multifuncional | Relé de seguridad multifuncional | con propiedades elegibles para | con propiedades elegibles para
Aplicacion . . . ; o B - »
con propiedades elegibles. con propiedades elegibles. aplicaciones de elevacion de aplicaciones de elevacion de
acuerdo con EN81. acuerdo con EN81.
4 OSSD (salidas de seguridad | 4 OSSD (salidas de seguridad | 4 OSSD (salidas de seguridad | 4 OSSD (salidas de seguridad
Salidas a semiconductor) prueba de a semiconductor) prueba de a semiconductor) prueba de a semiconductor) prueba de
cortocircuito cortocircuito. cortocircuito. cortocircuito
+ 3NA, 1NC (todas sin retardo). | * 4NA (sin retardo) + 3NA, 1NC (todas sin retardo) | ¢ 3NA, 1NC (todas sin retardo)
SAFE GT es una variante
SAFE G1 es una variante . econdmica, con funcion SAFE GL es una variante
. - SAFE G2 es una variante ) ) . -
econdmica, con funcion de . - de seguridad configurable, econdmica, con funcion de
s ) ) econdmica, con funcion de s . .
Descripcion seguridad configurable y ; configuracién de salida seguridad configurable y
o ) " seguridad configurable y : ! M T
configuracién de salidas fijas configuracion de salida fija (4NA) seleccionable y retardo de configuracion de salida fija (3NA,
(3NA,1NC) 9 I tiempo ajustable entre 0,1 sy 1NC)
30s.

58,18

44,00

(e [

Aprobacion

SIL3, SIL, 3, PLe, Cat. 4, EN81-20, EN81-50,EN ISO 13849, EN 61508, EN
62061, MTTFd = 1268 afios; PFH = 3.58x10° E-09 1/h;

»

+ Relé de monitoreo de compuerta de seguridad y paro de emergencia
2 canales, 4-cables | 2 canales, 3-cables | 1 canales, 2-cables

Funci . + Relé de seguridad para ESPE
S unciones, opcional )
o®e » Tipo4
oo » Tipo 2
) + Relé de seguridad para colchonetas y bordes de seguridad
288 Comportamiento de inicio Opcional con inicio automatico o manual (monitoreado)
cg M LED Indicacion de estado visual con LED, indicacion de falla con LED parpadeante
;, Caracteristicas especiales Monitoreo de contactores externos
oo Temperatura ambiente 0°a+65°C
Capacidad de conmutacion 4x 400 mA, 24V CD
Voltajes de operacion 24V CD +20 %
Consumo de potencia Aprox. 3 W (sin operar)
Tiempo de reserva 20 ms
(contacto directo) 250 ms - solo ESPE tipo 2

www.altechmexico.com
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Interruptores de seguridad

S

las temperaturas extremas.

woteccio',, \am!et'.'<:r'<5,7

@ D

Interruptores de seguridad

Interruptores de enclavamiento de seguridad - Activacion magnética

®= CE

Los interruptores de enclavamiento de seguridad magnéticos de IDEM estan disefiados para cumplir
con la norma IEC 60947-5-3 y se utilizan segun las indicaciones de las normas 1IS012100, ISO14121 e
1SO14119. Cuentan con tecnologia de iman, lo que proporciona una alta tolerancia a la desalineacion y

Caracteristicas:

+ Adecuado para aplicaciones de control o potencia.
+ Capacidad de conmutacién de alta corriente de 10 0,5A..

+ Distancia de conmutacion 10 0 12 mm .
+ |deal para aplicaciones en conjunto con relevadores de

seguridad CM.
+ Cuerpo de poliéster.

+ Temperatura de funcionamiento -25° a +80°C.

LPR

Numero de parte Serie Contactos Entrada Disposicion de la entrada
114005 MPR 1NA+2NC Cable 2m Derecha
114013 MPR 1NA+2NC Cable2m lzquierda
114020 MPR 2NC Conector M8, 4 polos Derecha
114021 MPR 2NC Conector M8 , 4 polos lzquierda
114022 MPR 1INA+INC Conector M8, 4 polos Derecha
114023 MPR 1NA+INC Conector M8 , 4 polos lzquierda
111013 SPR 1NA+2NC Cable2m Centro
110013 LPR INA+2NC Cable 2m Derecha
110101 LPR+LED 2NC Cable 2m Derecha
116013 RPR 1NA+2NC Cable 2m Centro

Dimensiones (mm)
MPR 5 36 £

SPR —’“1

M30 X 1.5

Funcionamiento:
El funcionamiento del interruptor se logra mediante una

%GUSC €

actuacion deslizante del objeto en movimiento o la banda 3 —

transportadora para provocar la desviacion del brazo del
interruptor. Es importante que el objeto en movimiento no
pase completamente sobre los actuadores del interruptor para
evitar causar dafios al actuador o permitir que regrese a su
posicion original.

Caracteristicas:

+ Vida mecanica hasta 500,000 operaciones.
+ Cuerpo metalico, rodillo de plastico.
+ Temperatura de funcionamiento -25° a +80°C.

21750

Tamaiio de entrada
M20

Contactos
2NC+2NA

Serie
HLM-CBA

No. de parte
174401
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Interruptores de seguridad

\ Alteck’
) EXICO
Interruptores de limite de seguridad

Los interruptores de final de carrera de seguridad de IDEM se han disefiado para la deteccion de Caracteristicas: @ cus c E
posicion en aplicaciones con movimiento como puertas de proteccion, transportadores y elevadores.
Estan disponibles con émbolos lineales, palancas giratorias, émbolos de rodillo o palancas de resorte y
estan disponibles con contactos de accion rapida o de ruptura lenta.

+ Vida mecanica mas de 2,500,000 operaciones.
+ Ajuste de la posicion del cabezal en cualquiera de las 4
posiciones.

LSPS LSPM

171001 171010 171019 171028 171037 171046 171055 170017470018 1TO00SMTO0I0renis 10014 170001170003 1700211170022

170005, 170007 170025,170026
Numero de parte Serie Contactos Entrada Disposicion de la entrada o ns_ LSPS

171001 LSPS 1NA+2NC M20 Posterior i

171010 LSPS 1NA+2NC M20 Posterior \

171019 LSPS 1NA+2NC M20 Posterior

171028 LSPS 1NA+2NC M20 Posterior -

171037 LSPS 1NA+2NC M20 Posterior |

171046 LSPS 1NA+2NC M20 Posterior |

171055 LSPS 1NA+2NC M20 Posterior

Plasticos compactos
Nimero de parte Serie Contactos = Entrada  Disposicién de la entrada

170001 LSPM 1NA+2NC Cable2m Lateral LSPM
170003 LSPM 1NA+2NC Cable 2m Posterior

170005 LSPM 1NA+2NC Cable2m Lateral 2

170007 LSPM 1NA+2NC Cable2m Posterior

170009 LSPM 1NA+2NC Cable 2m Lateral !—;
170010 LSPM 1NA+2NC Cable 2m Posterior — ‘
170013 LSPM 1NA#2NC Cable 2m Lateral tomillas B4 55
170014 LSPM 1NA+2NC Cable2m Posterior

170017 LSPM 1NA+2NC Cable2m Lateral

170018 LSPM 1NA+2NC Cable 2m Posterior

170021 LSPM 1NA+2NC Cable2m Lateral

170022 LSPM 1NA+2NC Cable2m Posterior

170025 LSPM 1NA+2NC Cable 2m Lateral

170026 LSPM 1NA+2NC Cable 2m Posterior

Interruptores de seguridad con llave e interlock

Los interruptores estan disefiados para proveer deteccion de posicion mediante Caracteristicas:

interlock (mecanismo de seguridad) para partes moviles. .
+ Tamafio compacto.

Caracteristicas: @ c,,s c € + Perfil de 22mm ideal para espacios reducidos.

+ Rotacion del actuador en 4 posiciones diferentes.
+ Vida mecanica 2,500,000 operaciones.
+ 500V CA/2500V CA, 10A.

Contactos
reemilazables

K-15 IDIS-1 a IDIS-2*

4, ™) Se puede girar en 4 ..1 -I—-!- l E _L 1 *Actuador con angulo de
ﬂ posiciones diferentes. F 5 PR F h P

A 180° para puertas.
Numero Serie  Contactos Tamaio Tipo de llave Dimensiones Ndmero Serie  Contactos Tamaio Tipo de llave Dimensiones
de parte de entrada (mm) de parte de entrada (mm)
207001-A K-15 INA+2NC M20 Estandar (A) 190050-F | i1 [ 1NA+2NC M20 Plana (F)
207001-F K-15 INA+2NC M20 Plana (F) 54x33.5x86 190050-A | IDIS-1 | 1NA+2NC M20 Angular 90°(A) 315x31.1x97
207001-PF | K-15 NA+2NC M20 Plastico flexible (PF) 190050-PF | IDIS-1 |  1NA+2NC M20 Plastico flexible (PF)
192001 IDIS-2 | 1NA+2NC M20 - 315x31.1x 102

Para mas informacion contacte a Altech o visite la pagina web.
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Cortinas fotoeléctricas de seguridad

\ lH tgodf Cortinas Fotoeléctricas de Seguridad

Los sensores de luz de cortinas de seguridad estan disefiados con LED IR de haz Caracteristicas:
paralelo. La cortina de seguridad protege al operador de alguna lesion que pueda + Cuerpo de aluminio robusto y confiable. + Funcion de borrado.
sufrir creando una malla invisible que protege el punto de acceso y la periferia de la + Proteccion contra cortocircuitos a la + Trabaja con PLC o controlador.
maquina. Las salidas estan provistas de indicadores LED para mejor operacion y su salida. + Sincronizacion éptica.
disefio permite una instalacion sencilla. + Proteccion contra polaridad inversa. + De conformidad con IEC 61496-1.
+ Indicacion LED para cada haz. + Incluye conectores con cable de 1 my
+ Funcién de enclavamiento. soportes de montaje.
proteccic,
Distancia de deteccion 5m
Voltaje de operacion 9-30V CD
h, RoHS Corriente de salida 300 mA
w4y compliant Tiempo de respuesta ON-OFF 10-20 ms.
Tiempo de respuesta OFF-ON 50-100 ms.
c € Tipo de salida Dual PNP-NC y NPN-NA (0SSD)
" " Frecuencia de 10 a 50 Hz en cada direccion X, Y, Z
Vibracion
durante 1 hora
20 m/s? (= 2 G) en cada direccion X, Y, Z durante 10min/
Choque .
1 ciclo
Para proteccion de dedos y manos Para proteccién de cuerpo y objetos

Aplicaciones: L .
p Aplicaciones:

+ Prensas de forja.

+ Prensas de soldadura.

* Moldeadora.

+ Robots de automatizacion.
+ Maquinas de proceso.

+ Lineas de produccion.

+ Paletizadores.

+ Manejo y almacenamiento de materiales.
+  Proteccion periférica.

08 AIC42 014 20 D1 140 168 08 AIC42 028 40 D1 280 308
16 AIC42 030 20 D1 300 328 16 AIC42 060 40 D1 600 628
2 AIC42 046 20 D1 460 488 24 AIC42 092 40 D1 920 948
32 AIC42 062 20 D1 620 648 32 AIC42 124 40 D1 1240 1268
40 AIC42 078 20 D1 780 808 40 AIC42 156 40 D1 1560 1588
48 AIC42 094 20 D1 940 968

08 AIC42 021 30 D1 210 238 16 AIC42 075 50 D1 750 778
16 AIC42 045 30 D1 450 478 24 AIC42 115 50 D1 1150 178
24 AIC42 069 30 D1 690 718 32 AIC42 155 50 D1 1550 1578
32 AIC42 093 30 D1 930 958 40 AIC42 195 50 D1 1950 1978
40 AIC42 117 30 D1 170 1198

48 AIC42 141 30 D1 1410 1438

Caracteristicas:

+ Montaje en panel.

+ Opcién de derivacion.

+ Suministro incorporado para cortinas de luz.
+ Indicacion LED para cada salida.

+ De conformidad con IEC 61496-1.

+ Con opcién de bypass.

Numero de canales 2
Para Controladores de seguridad avanzados ver Voltaje de entrada 110V CA
Relevadores de Seguridad CM pag. 61 a 63 Tipo de salida 2x Relé BLCC-P-110
No. de parte: 45338, 45058, 45332. Contactos de salida SPSTNG

Capacidad del contacto 5A1230V CA
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Botones pulsadores metalicos iluminados de 22 mm

Dimensiones (mm)

37
61

Rasante momentaneo

Saliente

omentaneo

Blanco 400V CA/CD Max. 2ALF1LB-400 MCB91xx 2ALP1LB-400 MCB91xx
Verde 400V CA/CD Max. 2ALF3LB-400 MCB93xx 2ALP3LB-400 MCB93xx
Rojo 400V CA/CD Méx. 2ALF4LB-400 MCB94xx 2ALP4LB-400 MCB94xx
Ambar 400V CA/CD Max. 2ALF5LB-400 MCB95xx 2ALP5LB-400 MCB95xx
Azul 400V CA/CD Max. 2ALF6LB-400 MCB96xx 2ALP6LB-400 MCB96xx

Nota: XX significa valor de voltaje del LED, el LED se vende por separado.

Selector de 2 posiciones Selector de 3 posiciones Selector de 3 posiciones

mantenido

2 ce

mantenido

oJr

C

con retorno al centro

€ P ce

Blanco 400V CA/CD Max. 2ASL1LB-1-400 MCB91xx 2ASL1LB-3-400 MCB91xx 2ASL1LB-4-400 MCB91xx
Verde 400V CAICD Méx. 2ASL3LB-1-400 MCB93xx 2ASL3LB-3-400 MCB93xx 2ASL3LB-4-400 MCB93xx
Rojo 400V CAICD Méx. 2ASLALB-1-400 MCB94xx 2ASLALB-3-400 MCB94xx 2ASLALB-4-400 MCB94xx
Ambar 400V CA/CD Méx. 2ASL5LB-1-400 MCB95xx 2ASL5LB-3-400 MCB95xx 2ASL5LB-4-400 MCB95xx
Azul 400V CA/CD Max. 2ASL6LB-1-400 MCB96xx 2ASL6LB-3-400 MCB96xx 2ASL6LB-4-400 MCB96xx
Nota: XX significa valor de voltaje del LED, el LED se vende por separado.
Doble tecla iluminado LED y Foco
Color Verde / Rojo
Voltaje 400V CAICD Max. 6V CAICD MCB9106 MCB9306 MCB9406 MCB9506 MCB9606 -
12V CAICD MCB9112 MCB9312 MCB9412 | MCB9512 MCB9612 -
Funcién Momentaneo
24V CAICD MCB9124 | MCB9324 | MCB9424 | MCB9524 | MCB9624 BA9S24
Botén 2ATL5LBF3F4-400 48V CAICD MCB9148 MCB9348 MCB9448 MCB9548 MCB9648 —
Numero de
e 110V CAICD MCB91110 | MCB93110 | MCB94110 | MCB95110 | MCB96110 | BA9SH0
LED MCBISxx 230V CA/CD MCB91230 | MCB93230 | MCB94230 | MCBO5230 | MCB96230 | BA9S230

www.altechmexico.com

69

wwzg ap sel0}0aes A saiopes|nd sauojog



Botones pulsadores y selectores de 22mm

Akteck’ Botones pulsadores metalicos no iluminados de 22 mm

Ad

MEXICO

{

Caracteristicas eléctricas:

+ AC15: 4A/415V CA
+ DC13:0.5A/110V CD

@ C@US A us C E

.

67
91

Nota:
Hasta 6 contactos se pueden instalar en
cualquier operador no iluminado.

Funcién Color Numero de parte Funcion Momentaneo
Momenténeo Negro 2AM2 Color Ndmero de parte Numero de parte Numero de parte | Numero de parte
Rojo 2AM4 Negro 2AF2 2AB2 2AP2
Pulsar/ tirar Negro 2AMPP2 Verde 2AF3 2AB3 2AP3
e 2P Roj 2AF4 2AB4 2AP4 2ATF3-F4-10
Girar para Negro 2AML2 10 -F4-
desenclavar Rojo 2AML4 Azul 2AF6 2AB6 2AP6
Negro 2AMLKB2 Amarillo 2AF8 2AB8 2AP8
Hongo con llave -
Rojo 2AMLKB4

Selector de Selector de Selector con Manipuladores

maneta corta maneta larga llave

i

7 = = - Funcion Contactos Ndmero de parte
Funcién Namero de parte Numero de parte Numero de parte 2 posiciones
2 posici i desiavand 2xNA 2PSJSXYO-2PSR
mggtselzliz:es 2AS2-1 2AS2E 2AKZ-01 4 posiciones
R 4xNA 2PSJSXYO-4PSR *
momentaneo
3 posiciones g . g 2 posiciones
mantenido 2A82-3 2AS2E-3 2AK2-06 P o 2% NA 2PSJSXYO-2P
. 4 posiciones N
3 posiciones con 24824 208264 2AK2-08 mantenido XA 2PSISKY0-4P
retorno al centro

* Esta combinacion se obtiene conectando 2NA + 2NC, sin
embargo la funcion es 4xNA.

Contactos
Tipo de contacto Montaje Color Numero de parte
NA Montaje en soporte de boton Verde S1
NA Montaje en soporte de boton Rojo S2
NA Montaje en base de boton Gris/Verde S5*
NA Montaje en base de boton Gris/Rojo S6*

* Para uso con botoneras termoplasticas
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Botones pulsadores metalicos iluminados de 22 mm

Lamparas piloto
Dimensiones (mm)

Hongo con LED

Dimensiones (mm)

JETIE- [ﬂ@
37| 20
. . Numero de parte . . Numero de parte
Color Voltaje Funcién Color Voltaje Funcién
Boton LED Boton LED
Blanco 400V CA/CD Max. Indicacion 2PLB1LB-400 MCB91xx
VarE 400V CA/CD Max. Indicacién 2PLB3LB-400 MCB93xx Rojo 400V CA/CD Max. Momentaneo 2ALM4LB-400 MCB94xx
Rojo 400V CA/CD Max. Indicacion 2PLB4LB-400 MCB94xx
Ambar A0V CAICD Max. | Indicacidn ZPLBSLB-400 |  MCBISKx Rojo A00VCACOMax. | Pusarfiar | 2ALMPPALB-400 | MCB4xx
Azul 400V CA/CD Max. Indicacion 2PLB6LB-400 MCB96xx

Nota: XX significa valor de voltaje del LED, el LED se vende por separado.
Placas con leyenda

_RRO D,
Placas de 30 x 40mm (1.2 x 1.6”) negras con letras
blancas, la placa de paro de emergencia es con
diametro de 60mm en color amarillo y letras negras. X
%eﬁ*"
Leyenda Nimero de parte Leyenda Ndmero de parte Leyenda Ndmero de parte
Arranque 2LP01SP Rearme 2LP13SP Adelante/Atras 2LP31SP
Paro 2LP02SP Lento 2LP14SP Auto/Man 2LP32SP
Adelante 2LP03SP Dentro 2LP15SP Local/Remoto 2LP33SP
Atras 2LP04SP Fuera 2LP16SP n 2LP34
Arriba 2LP05SP Derecho 2LP17SP on 2LP35
Abajo 2LP06SP lzquierda 2LP18SP Man/0/Auto 2LP36SP
Abrir 2LPO7SP Falla 2LP19SP Lento/Fuera/Rapido 2LP37SP
Cerrar 2LP08SP Encendido 2LP20SP ArribalFuera/Abajo 2LP38SP
Auto 2LP09SP Arranque/Paro 2LP28SP lon 2LP39
Manual 2LP10SP Arriba/Abajo 2LP29SP Sin texto 2LP40
Rapido 2LP12SP Encendido/Apagado 2LP30SP Paro de Emergencia 2LP41SP
Accesorios y repuestos
Mecanismo para convertir . . .
P N Placa adaptadora de 22.5 a R ek Tapon .obturador para Capuchon de goma para Capuchon de goma para
. 30.5mm perforaciones de 22.5mm 2AF.. doble tecla
momentaneo a mantenido
Par;:1 src]g:)ador 2PAM No iluminado 2ATBT7
2PPM 2ADP Negro 2BP2 2BT7
Para actuador 2PAP luminado 2ATLBT7
saliente
Accesorios y repuestos Accesorios para montaje de botones pulsadores metalicos en botoneras plasticas
i~
01 O K "
Placa lluminada 22mm Protector plastico Soporte de montaje delgado Arandela
ELFW110A-SP | 110V CA
2ESS1 2BRKT ADW
ELFW024D-SP 24V CD
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Botones pulsadores y selectores de 22mm

‘ llll_tm;h“a Lamparas y botones de 22 mm, protegidos contra polvo y agua

Botones pulsadores protegidos contra polvo y agua

. - . teccig,

Caracteristicas técnicas PP

+ Resistente al polvo y a chorros de agua de baja presion.

+ 22 mm de diametro.

+ Méaximo voltaje de operacion: 415V CA/110V CD.

+ Tiempo de vida hasta 100,000 horas.

+ 6 colores disponibles.

+ Rasantes.

Color Numero de parte Color Numero de parte
Blanco 2AFB1ST-55 Rojo 2AFB4ST-32
Negro 2AFB2ST-18 Azul 2AFB6ST-28
Verde 2AFB3ST-20 Amarillo 2AFB8ST-27

Caracteristicas

Operadores hongo protegidos contra polvo y agua

técnicas

+ Resistente al polvo y a chorros de agua bajo presion.
+ 22 mm de didametro.

+ Maximo voltaje de

operacion: 415V CA/110V CD.

+ Tiempo de vida hasta 100,000 horas.

proteccic,,

Numero de parte

Tamano del operador

2AMJPP4B4 60 mm
2AMPP4B4 40 mm
Bloque de contacto para botén de 22 mm
Caracteristicas eroteccis,,

+ Raépida instalacion.
+ Operacion segura.
+ Disefio robusto.

+ Limpieza a alta presion (protegido contra agua frontal y posterior).
+ Resistente a los golpes.
+ Resistente a sales, hidrocarburos y agentes de limpieza.

+ Bloque de contacto

y cable encapsulados.

+ Suministrado con un cable de cuatro hilos de 0.5 mm? con una longitud de 2m.

+ Clasificacion de corriente/voltaje AC15: 4A/24V, 3A/120V, 2A/230V y DC13: 0.5A/24V, 0.2A/110V.

Numero de parte Descripcion
2BRK10SS-EN-A-020 Contacto 1 NA, color negro, IP68, 2m cable
2BRK11SS-EN-A-020 Contactos 1 NA + 1 NC, color negro, IP68, 2m cable
2BRK20SS-EN-A-020 Contactos 2 NA, color negro, IP68, 2m cable

Lamparas piloto protegidas contra polvo y agua

Caracteristicas técnicas

+ 22 mm de didmetro.

+ 110V CA o 24V CAICD.
+ Resistente a sales, hidrocarburos y productos de limpieza.
+ Tiempo de vida hasta 100,000 horas.
+ 5 colores disponibles.

+ 2 metros de cable.

proteccic,,

Color Numero de parte 110V CA | Nimero de parte 24V CA/CD
Blanco 3PLBREN1L-110 3PLBREN1L-024
Verde 3PLBRENS3L-110 3PLBREN3L-024
Rojo 3PLBREN4L-110 3PLBREN4L-024
Ambar 3PLBRENS5L-110 3PLBRENS5L-024
Azul 3PLBREN6L-110 3PLBREN6L-024

i 58.0
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Botones pulsadores y lamparas piloto de plastico de 16 mm y 22 mm ‘l Alteck’

Q@

Botones pulsadores momentaneo y mantenido

@ @ O

Caracteristicas eléctricas:

woleccm
. GN us + AC15/C300: 240V, 7.5A al cierre 0.75A al corte
E225660 + DC15/R300: 250V, 0.11A al cierre y apertura
Color Blanco Verde Rojo Azul Amarillo
Funcion Momentaneo Mantenido Momentaneo Mantenido Momentaneo Mantenido Momentaneo Mantenido Momentaneo Mantenido
Numero de parte
1NA 3PSF110 3PSFPP110 3PSF310 3PSFPP310 3PSF410 3PSFPP410 3PSF610 3PSFPP610 3PSF810 3PSFPP810
Tipo de
contacto
INC 3PSF101 3PSFPP101 3PSF301 3PSFPP301 3PSF401 3PSFPP401 3PSF601 3PSFPP601 3PSF801 3PSFPP801

49.0

Lamparas piloto de 22mm con LED

et
] |
= ¢ s
Color (LED incluido) Blanco | Verde | Rojo Ambar Azl
Numero de parte

24V CA/CD 3PLBR1L-024 3PLBR3L-024 3PLBR4L-024 3PLBR5L-024 3PLBR6L-024
Voltaje 110V CA* 3PLBR1L-110 3PLBR3L-110 3PLBR4L-110 3PLBR5L-110 3PLBR6L-110
230V CA* 3PLBR1L-230 3PLBR3L-230 3PLBR4L-230 3PLBR5L-230 3PLBR6L-230

Lamparas piloto de 16mm con LED

*para CD constiltenos.

© proteccig,,
Color (LED incluido) Blanco Verde Rojo Ambar Azul
Numero de parte
24V CAICD SILW024C SILG024C SILR024C SILA024C SILB024C
Voltaje | 110V CA/CD SILW110C SILG110C SILR110C SILA110C SILB110C
240V CA SILW240A SILG240A SILR240A SILA240A SILB240A

Nota: Todas las dimensiones se muestran en milimetros, para convertir a pulgadas, dividir entre 25.4

www.altechmexico.com
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Botoneras de 22mm

N Hltzd1° Botoneras para botones de 22 mm

Todas las botoneras
tienen clasificacion

eroteccis,,

NEMA 4X,12 segtin UL50
Para colocar botones
pulsadores metalicos
con S5y S6
eroteccic,, recomendamos el uso
@ de los codigos: 2BRKT
y ADW
roteccig, ©
@ o us
Para uso con Para uso con
contactos tipo contactos tipo
S1yS2 Consulte Altech para méas opciones. S5y S6
40260005 1 Gris Aluminio 80 x 80 x 73 mm 1xPG13.5/M20 -
40261005 2 Gris Aluminio 80 x 130 x 73 mm 1xPG13.5/M20 -
40262005 3 Gris Aluminio 80x 170 x 73 mm 1 x PG13.5M20 -
40262105 4 Gris Aluminio 80x 170 x 73 mm 1 x PG13.5M20 -
852509001016 * 4 Gris Aluminio 80 x 230 x 73 mm 1 x PG13.5M20 -
40263005 5 Gris Aluminio 80 x 230 x 73 mm 1 x PG13.5M20 -
40263105 6 Gris Aluminio 80 x230x 73 mm 1 x PG13.5/M20 -
4003A11 1 Blanco / Negro Termoplastico 73x 73 x50 mm 2 xPG13.5/M20 2
4004A10 1 Amarillo / Negro Termoplastico 73 %73 x50 mm 2 x PG13.5/M20 2
4003C11 2 Blanco / Negro Termoplastico 104 x 68 x 51 mm 2 xPG13.5/M20 2
4006C10 2 Amarillo / Negro Termoplastico 104 x 68 x 51 mm 2 x PG13.5/M20 2
4003E11 3 Blanco / Negro Termoplastico 153 x 68 x 51 mm 2 x PG13.5/M20 2
4003G11 4 Blanco / Negro Termoplastico 193 x 68 x 51 mm 2 x PG13.5/M20 2
4003811 5 Blanco / Negro Termoplastico 233 x 68 x 51 mm 2 x PG13.5/M20 2

*Mas espacio entre botones para las placas leyenda y pulsadores hongo

Botoneras 22mm con guarda para uso con paro de emergencia

° (o\eccic‘.ﬁ

402605016 80x80x 73 mm 1 1x PG13.5/M20 Aluminio
402615016 80x 130 x 73 mm 2 1x PG13.5/M20 Aluminio
402625016 80x 170 x 73 mm 3 1x PG13.5/M20 Aluminio
402626016 80x 170 x 73 mm 4 1x PG13.5/M20 Aluminio
402635016 80x 230 x 73 mm 5 1x PG13.5/M20 Aluminio
402636016 80x230x 73 mm 6 1x PG13.5/M20 Aluminio
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Botoneras colgantes y botones tactiles capacitivos 22 mm

\?(o\eccio‘n

]

Botoneras colgantes de doble aislamiento para gruas

——®

0,
o

Gabinetes Numero de parte = Descripcion (Para el tipo de gabinete 2PVxx)
Nimero de Orificios para Dimensiones* P2AF1WA90 Operador blanco con flecha negra que indica izquierda y derecha
i botones (LxAxA) mm P2AF1WA0 Operador blanco con flecha negra que indica subir y bajar
2PV2X 2 188 x 75 x 67 P2AF2WA90 Operador negro con flecha blanca que indica izquierda y derecha
2PV3X 3 188 x 75 x 67 P2AF2WA0 Operador negro con flecha blanca que indica subir y bajar
2PV4X 4 221x75x 67 2BT7 Capuchon transparente de goma
2PV5X 5 254 x 75 x 67
2PV6X 6 287 x 75 x 67
2PV7X 7 320x 75 x 67
2PV8X 8 353x 75x 67
2PVIX 9 386 x 75 x 67
* Sin goma protectora de cable (96.3 mm)
Tl el Nimero de parte Descripcion
Ndmero de parte Descripcion
S1 Contacto normalmente abierto P2AMLS4 Operador hongo rojo pequefio
S2 Contacto normalmente cerrado
103 BR * Sello™ P2AMPP4 Operador hongo rojo estandar

wiwizz ap selsuojog

**Se recomienda su uso en todos los operadores para estaciones
de control.

Botones tactiles capacitivos de 22 mm

proteccic,,

Caracteristicas técnicas

+ Boton capacitivo sensible al tacto para huecos de 22 mm.
+ Material de la cubierta: plastico.
+ Funciones: momentaneo o mantenido.
+ Voltaje de operacion: 10-30V CD.
+ Opciones de salida:
NPN-NA o NPN-NC
PNP-NA o PNP-NC
+ Carga maxima de corriente: 200 mA.

Cce

+ Consumo de corriente en espera <15 mA. No activado Activado
+ Proteccién de polaridad.
+ Proteccién contra cortocircuito. Numero de parte Funcién Salida Tipo de conexion
+ Tipos de conexion: cable de 1 m o conector M12 de 4 Pines. SCB22MPINCA Momentaneo NPN-NA 1 m Cable
Diaarama de cone lén SCB22MP1NSX Momentaneo NPN-NA Conector M12-4 pines
g ol SCB22MP10C1 Momentaneo NPN-NC 1m Cable
1 | café ! 1| cafe SCB22MP10SX Momentaneo NPN-NC Conector M12-4 pines
negro + negro + 5
i 1030V CD 9 4 i 1030vCD SCB22MP1PC1 Momentaneo PNP-NA 1m Cable
E 3] - , I - SCB22MP1PSX Momentaneo PNP-NA Conector M12-4 pines
am 3 = SCB22MP1RC1 Momentaneo PNPNC I m Cable
PNP NPN SCB22MP1RSX Momentaneo PNP-NC Conector M12-4 pines
. . SCB22MP5NC1 Mantenido NPN-NA 1m Cable
Dimensiones (mm)
SCB22MP5NSX Mantenido NPN-NA Conector M12-4 pines
Conexion por cable Conector M12-4 Pines SCB22MP50C1 Mantenido NPN-NC 1 m Cable
- - [ - SCB22MP50SX Mantenido NPN-NC Conector M12-4 pines
! ; SCB22MP5PC1 Mantenido PNP-NA 1m Cable
| 1 A SCB22MP5PSX Mantenido PNP-NA Conector M12 - 4 pines
' ] ' SCB22MP5RC1 Mantenido PNP-NC 1m Cable
SCB22MP5RSX Mantenido PNP-NC Conector M12-4 pines
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Alarmas

Alarmas y potenciometros

S

Alarma de 22 mm

Lampara

oto (LED) con alarma 90dB

588 37 16
‘ 16 |

= | = S \

o |9 [_'l‘ o ©

| = [ }

No. de parte Voltaje de alimentacion No. de parte Voltaje de alimentacion
EG15R00C024C 24V CAICD MBZS024S 24V CA/CD
EG15R00C110A 110V CA MBZS110S 110V CA
EG15R00C240A 240V CA MBZS220S 220V CA

Caracteristicas

Proteccion de terminales P20

Puede implementarse en huecos de 30mm con el accesorio adicional: 2ADP

Limite de voltaje de operacion

-20% a +10% del voltaje nominal

Color de alarma Negro Rojo
Nivel de sonido de alarma 80 dB 90 dB
Temperatura de operacion -25°a65°C -15°a70°C
Temperatura de almacenamiento -30°a70°C -25°a85°C
Prueba de sobretension 2kV 2.5kV
Grado de proteccion IP55 IP50
Material de los contactos Laton estafiado

Consumo de potencia <0.6W <0.6W
Diametro de cable permitido 0.5a2.5mm? 1.5a2.5mm?
Torque de terminales 0.8 Nm

Modo Continuo | Parpadeante

Potenciometro de 22mm

Numero de parte BPROTK BPRO5K BPR10K
Impedancia 1kQ 5kQ 10 kQ
Potencia nominal Lineal 1.5W (70°C)
Grado de proteccion P65
Resistencia de aislamiento Min. 10MQ (500 V CD)
Temperatura de operacion -5°C/+40°C
Elemento resistivo Cermet
Rango de giro 270°+ 15°
28 Tolerancia +10%
Coeficiente térmico % 100 ppm/°C
) Resistencia dieléctrico +1750 Vrms
1 E Categoria climatica 55/125/56
(=]
| | Voltaje méximo de operacion 38.70V 86.60V 122.50V
/ Corriente maxima 38.70 mA 17.30 mA 12.20 mA

76
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Botones pulsadores iluminados y lamparas piloto de 30 mm

Con guarda iluminado

Color Voltaje Funcién

Con LED Con Foco

@35 24V CAICD ALF3LB-024 ALF3-024

228 Verde 110V CA/ICD Momentaneo ALF3LB-110 ALF3-110

230V CAICD ALF3LB-230 ALF3-230

24V CAICD ALF4LB-024 ALF4-024

Rojo 110V CAICD Momenténeo ALFALB-110 ALF4-110

34

230V CA/ICD ALF4LB-230 ALF4-230

24V CAICD ALF5LB-024 ALF5-024

Ambar 110V CA/ICD Momentaneo ALF5LB-110 ALF5-110

— 230V CA/ICD ALF5LB-230 ALF5-230
24V CAICD ALF6LB-024 ALF6-024

‘ H H Azul 110V CA/ICD Momentaneo ALF6LB-110 ALF6-110
230V CAICD ALF6LB-230 ALF6-230

Lamparas piloto

. Numero de parte
Color Voltaje Funcién
Con LED Con Foco
735 24V CAICD PLB3LB-024 PLB3-024
Verde 110V CA/ICD Indicacion PLB3LB-110 PLB3-110
230V CAICD PLB3LB-230 PLB3-230
é 9 24V CAICD PLBALB-024 PLB4-024
Rojo 110V CA/ICD Indicacion PLB4LB-110 PLB4-110
230V CAICD PLBALB-230 PLB4-230
H 5 24V CAICD PLB5LB-024 PLB5-024
[ | = | Ambar 110V CAICD Indicacin PLB5LB-110 PLB5-110
‘ Ii = 230V CA/CD PLB5LB-230 PLB5-230
24V CAICD PLB6LB-024 PLB6-024
5.3 Azl 110V CA/CD Indicacién PLB6LB-110 PLB6-110
230V CAICD PLB6LB-230 PLB6-230
Accesorios
Placas con leyenda Portacandado

pRO D,

g Placas de 30 x 40mm (1.2 x 1.6”) negras con letras
%bﬁﬁﬁ“o blancas, la placa de paro de emergencia es con diametro
: : de 60mm en color amarillo y letras negras

Leyenda Nimero de parte Leyenda Nimero de parte Leyenda Nimero de parte

Arranque LP01SP Cerrar LP08SP Dentro LP15SP Ndmero de parte Para actuador
Paro LP02SP Auto LP09SP Derecho LP17SP

Adelante LPO3SP Manual LP10SP lzquierda LP18SP PAM Hongo
Atras LP04SP Lento LP11SP Falla LP19SP
Arriba LP05SP Rapido LP12SP Encendido LP20SP PAP Saliente
Abajo LP06SP Rearme LP13SP Sin texto LP40
Abrir LPO7SP Fuera LP14SP Paro de emergencia LP41SP
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Botones pulsadores y selectores de 30mm

Botones pulsadores metalicos no iluminados de 30 mm

Pulsadores 30 mm Rasante Con capuchén de Saliente Hongo Hongo con llave
momentaneo goma momentaneo momentaneo

_c‘\

I:“ us

Color Numero de parte Numero de parte Numero de parte Numero de parte Numero de parte
Negro AF2 AB2 AP2 Momentaneo AM2
Verde AF3 AB3 AP3 Momentaneo AM3
. Pulsar para cerrar,
. Momentaneo AM4 desendlavar con llave AMLKB4
g AF4 AB4 AP4 Pulsar para cerrar, Llave para cerrar,
ul , \ ,
girar para desenclavar AML4 llave para desenclavar AMKB4
Azul AF6 .- AP6
Amarillo AF8 AB8 AP8

Selector 30 mm Selector de maneta Selector con llave

Color Funcion Numero de parte Posicion retiro llave Numero de parte
2 posiciones mantenido O\/j AS2-2P Ambas posiciones AK2-2PB
lzquierda y derecha AK2-3PB
Negro 3 posiciones mantenido O\T/j AS2-3P
Al centro AK2-3PC
2 posiciones con retorno Q%O AS2-2PSR lzquierda AK2-2POSR
Contactos
Caracteristicas Eléctricas:
AC11: 10A/415V CA DC11: 2A/220V CD m
Tipo de contacto Numero de parte g L g
1XNA+1XNC s ‘
]
1xNA+1xNC $12 e g Q
S12 solo se utiliza en combinacion con S11 Q b Q

I

Tornillos para instalacion de contactos

Para uso con No. de parte Dimensiones Nota INA+INC INA +2NC 3NA + 3NC ANA+ANC
S11 SC25 M4 x 25 mm Incluido con S11 St S11+812 211+ 812 2811+ 2812
contacto contacto contacto contacto
S11+812 SC45 M4 x 45 mm Incluido con $12
2xS11+812 SC65 M4 x 65 mm Comprar por separado
2xS11+2x812 SC90 M4 x 90 mm Comprar por separado

LED’S de repuesto

LED Color
. . . Foco
Voltaje Verde Rojo Azul Blanco Ambar
24V CAICD MCB15324 MCB15424 MCB15624 MCB15124 MCB15524 Descontinuado
' 110V CA* MCB153110 MCB154110 MCB156110 MCB151110 MCB155110 Descontinuado
\ 230V CA* MCB153230 MCB154230 MCB156230 - MCB155230 BA15D230

*Para CD constltenos
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Botoneras para 30 mm

Botoneras para 30 mm

Caracteristicas

+  Serie aluminio fundido
+ Para uso con contactos S11y S12

?‘oieCCio'n
Numero de parte Orificios para botones Color Material BIDED D faanogel
(LxAxA) mm entrada de cable
PBBOX301 1 Gris Aluminio 80x80x73 1x PG13.5/M20
PBBOX302 2 Gris Aluminio 80x130x 73 1xPG13.5/M20
PBBOX303 3 Gris Aluminio 80x170x 73 1x PG13.5/M20
PBBOX304 4 Gris Aluminio 80x230x 73 1x PG13.5/M20

Interruptor de pedal

C€ @

51.001B 51.0500R

Temperatura de operacion: -20°C a 80°C

Numero de parte Funcion Clasificacion corriente Descripcion
51.001B SPDT-SB 10A(1/2HP)/125V CA 1 Interruptor de pedal, sin guarda
51.0500R Guarda -- Guarda para Interruptor de pedal
Interruptor Guarda |
f
00w Y T ETETTTET *
400 146 ]

antideslizante

150.0

x9. P
165
100 / 20 7
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Botones pulsadores y selectores de 16mm

‘Elltm:ﬁa Botones pulsadores de 16mm

Rasante momentaneo, no iluminados

Color Numero de parte rectangular ~ Nimero de parte cuadrado =~ Nimero de parte redondo Caracteristicas
Blanco D100DDB D100KDB D100YDB Incluye 1 contacto NA maximo 2 contactos
Negro D100DDH D100KDH D100YDH Incluye 1 contacto NA méximo 2 contactos
Verde D100DDY D100KDY D100YDY Incluye 1 contacto NA méaximo 2 contactos
Rojo D100DDK D100KDK D100YDK Incluye 1 contacto NA méximo 2 contactos
Azul D100DDM D100KDM D100YDM Incluye 1 contacto NA méximo 2 contactos
Amarillo D100DDS D100KDS D100YDS Incluye 1 contacto NA maximo 2 contactos

Rasante momentaneo, iluminados con LED para 24V CA/CD

Incluye LED
Color No. de parte rectangular = No. de parte cuadrado No. de parte redondo Caracteristicas
Blanco D050DDB D050KDB D050YDB maximo 2 contactos
Verde D090DDY D090KDY D090YDY maximo 2 contactos
Rojo D060DDK D060KDK D060YDK méximo 2 contactos
Azul D070DDM D070KDM D070YDM maximo 2 contactos
Amarillo D080DDS D08OKDS D080YDS maximo 2 contactos
223l Funfmn Lol No. de parte Funcion Caracteristicas
D100YS20 2 pos:ques Incluye 1 contacto NA maximo 3 contactos
mantenido D100YE30K Girar p/desenclavar Incluye 1 contacto NA maximo 3 contactos
D101YS30 iﬁg::zﬁzzs Incluye 2 contactos NA maximo 2 contactos
D100YM30K Momentaneo Incluye 1 contacto NA maximo 3 contactos
3 posiciones
D101YS32 momentaneo Incluye 2 contactos NA maximo 2 contactos
c/retorno al centro
Contactos
Numero de parte Tipo de contacto Color Montaje Clasificacion electrica
‘ D1 1xNA Verde Montaje en soporte 1.5A/240V CA ‘J
D2 1xNC Rojo Montaje en soporte 1.5A/240V CA
Lamparas piloto con LED, 24V CA/CD LED’s de repuesto
=9
<
Incluye LED
Color Rectangular Cuadrado Redondo 24V CAICD
Blanco D050DXB D050KXB D050YXB D524
Verde D090DXY DO090KXY D090YXY D924
Rojo D060DXK D060KXK D060YXK D624
Azul D070DXM DO70KXM D070YXM D724
Amarillo D080DXS DO080KXS D080YXS D824
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Sonda de nivel con cable

Caracteristicas:

+ De uso y ensamble sencillo.

+ Funcion para ajustar el intervalo de operacion solicitado.

+ Disefio especial totalmente resistente al agua.

+ Contacto de micro interruptor.

+ Es posible adquirir este control de nivel con diferentes
longitudes de cable.

SKF1A

ce
Sonda de nivel

con doble aislamiento

Producto que no es afectado por ondas gracias al mecanismo interno patentado por EMAS, no habré ' e SR P
sucesos indeseados de Encendido-Apagado por efectos de ondas, siempre que el desplazamiento Informacion Técnica:

angular no exceda los 22° +4° hacia arriba 0 30° +5° hacia abajo, tal como se muestra en la Durabilidad mecanica: 30,000 operaciones min.
ilustracion. Por consiguiente se previenen las interrupciones no deseadas.

Durabilidad eléctrica: 10,000 operaciones min.
Temperatura de operacion: -15°/+85°C
Grado de proteccién: IP68
Apagado - Encendido Voltaje de operacion Us: 250V CA
Corriente de operacion le: 6A
Presion de operacion: Max. 3 Bar
Voltaje de aislamiento: 2750V CA
Resistencia de aislamiento: 10MQ min.
Encendido - Apagado Estandar TS EN 60730-2-15
Numero de parte Longitud cable
SKF1A-5 5m
SKF1A-10 10m
SKF1A-15 15m
Dimensiones (mm)
130.5
] Y
- g
] g
SKF1A
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Interruptores de limite

Interruptores de limite

Caracteristicas:
Durabilidad mecanica:
Durabilidad eléctrica:
Temperatura de operacion:
Frecuencia de operacion:
Voltaje de operacion Ue:
Corriente de operacion le:
Grado de contaminacion:
Voltaje de aislamiento:
Dimensiones del cable:
Estandar:
Contactos:

10,000,000 operaciones minimo.
1,000,000 operaciones minimo.

-25°a 80°C

1800 a 3000 operaciones/hora

240V CA

3A

3

300V

2 m; 5x0.75 mm?

IEC 947/TS EN 60947-5-1
1NA+1INC

Compactos

Dimensiones (mm)

20

©

o

42

30

L61

? yoteccig n

Metalico

Metalico

Metalico

Metalico

L61K13MUM331

L61K13PUM211

L61K13MEP121

L61K13MEM121

Roldana metalica con accion lineal

Buzo metalico con accion lineal

Roldana plastica @18 mm palanca movimiento angular

Roldana metalica @18 mm
palanca movimiento angular

Metalicos de uso rudo

Caracteristicas:

Funcién:

Aislamiento:

Durabilidad mecanica:
Durabilidad eléctrica:
Temperatura de operacion:
Caracteristicas eléctricas:
Entrada de cable:

1NA+ INC
Doble

10,000,000 operaciones minimo.
1,000,000 operaciones minimo.

proteccis,

-25 hasta 80°C
240V CA, 3A
3x PG13.5

47
41
3 M4
gl [[®
® @
67.7
=
60
L53

i

Metalico

Metalico

Metalico

Metalico

Metalico

Metalico

L53K13MIM311

L53K13MEM121

L53K13MEM122

L53K13MEM123

L53K13MEM124

L53K13MEM125

Roldana metélica giratoria de
@14 mm, movimiento lineal

Roldana metalica giratoria de
@18 mm, movimiento angular

Roldana metélica giratoria de
@18 mm, palanca corta ajustable,
movimiento angular

Roldana metélica giratoria de
@18 mm, palanca larga ajustable,
movimiento angular

Roldana metélica giratoria de

@18 mm, palanca angular ajustable,

movimiento angular

Roldana metélica giratoria de
@18 mm, palanca angular,
movimiento angular

b

E |,

Metalico Metalico Metalico Metalico Metalico Metalico
L53K13MEL123 L53K13SOM102 L53K13SOP102 L53K13REM121 L53K13MEP121 L53K13MEP123

Roldana pléstica giratoria de @50 mm,
palanca larga ajustable, movimiento
angular

Palanca espiral con punta metélica,
accion rapida, movimiento angular
(multidireccional)

Palanca espiral con punta plastica,
accion rapida, movimiento angular
(multidireccional)

Varilla ajustable de fibra de vidrio
130 mm, movimiento angular

Roldana plastica giratoria de @18 mm,

movimiento angular

Roldana plastica giratoria de @18 mm,
palanca larga ajustable, movimiento
angular

82
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Interruptores de limite

Caracteristicas:

Funcién:

Durabilidad mecanica:
Durabilidad eléctrica:

Rango de temperatura:
Caracteristicas eléctricas:
Tamafio de la entrada de cable:

INA+1NC

-25° hasta 80 °C
240V CA, 3A
PG13.5 0 M20x1.5

10,000,000 operaciones minimo
1,000,000 operaciones minimo

‘ Alteck’
~ MEXICO
Plasticos y Metalicos

PG13.5/ M20x1.5

3

L5/L51

- o

wo\eccid n

LSK13MIP311 | L51K13MIM311

L5K13MIP411 | L51K13MIM411

L5K13MEP121 | L51K13MEM121

L5K13MEP122 | L51K13MEM122

L5K13MEP123 | L51K13MEM123

L5K13MEL123 | L51K13MEL123

Roldana de @14 mm, palanca
movimiento angular

Roldana giratoria de @14 mm,
palanca movimiento angular opuesto

Roldana giratoria de @18 mm,
palanca movimiento angular

Roldana giratoria de @18 mm,
palanca corta ajustable movimiento
angular

Roldana giratoria de @18 mm,
palanca larga ajustable movimiento
angular

Roldana pléastica giratoria de
@50 mm, palanca larga ajustable
movimiento angular

L5K13MUP331 | L51K13MUM331

L5K13SOM101 | L51K13SOM101

L5K13SOP101 | L51K13SOP101

L5K13S0OP102 | L51K13SOP102

L5K23REF121 | L51K23REF121

L5K23LEM622 -

Roldana de @11 mm,
movimiento lineal

Palanca espiral, movimiento angular
(multidireccional)

Palanca espiral y plastica accion
rapida, movimiento angular
(multidireccional)

Palanca espiral con punta plastica
accion rapida movimiento angular
(multidireccional)

Varilla ajustable de fibra de vidrio
130 mm, movimiento angular

Interruptor de seguridad con
palanca metalica, movimiento de
bisagra doble accion

L5K23BEM621 - L5K23LUM321 | L51K23LUM321 | L5K23LUM322 | L51K23LUM322 - L51K23HUM111 - L51K23HUM112 | L5K13PUP211 | L5K13PUM211
. . . Interruptor para | Interruptor para
Interruptor’dle segurl_da‘d con Interruptor de seguridad con llave Interruptor de seguridad con llave Interruptor de seguridad con arillo Interru_ptor de s’egurldaq con arilo puerta con puerta con
palanca metalica movimiento de o oo L metalico y boton de reinicio para
. metélica curva metalica metélico para uso con cables actuador actuador
bisagra uso con cables - o
pléstico metalico

Nota: Todas las dimensiones se muestran en milimetros, para convertir a pulgadas, dividir entre 25.4

www.altechmexico.com
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Sensores inductivos y accesorios

MEXICO

Hltﬂ:h" Sensores cilindricos, deteccion de proximidad inductiva

ewoecdis,  Caracteristicas:

+ Cuerpo metalico de niquel-plateado (M12-M30) y acero inoxidable (M8).
+ Proteccion contra cortocircuito y sobrecargas.

+ Proteccion contra interferencia.

+ Corriente de salida: 200-250 mA.

Tipos:

+ 2 hilos modelos de CAy CD.

+ 3 hilos modelos de CD.

+ “Cuerpo corto” 3 hilos modelos de CD.

+ Diametros disponibles: 8, 12, 18, 30 mm.

Cuerpo Estandar, 3 hilos, modelos CD, con 2m de cable

AIS08F1.5AP024-2M M8 RASANTE PNP-NA 15 10-30V CD 2000 50
AIS08F1.5AN024-2M M8 RASANTE NPN-NA 15 10-30V CD 2000 50
AIS12F02AP024-2M M12 RASANTE PNP-NA 2 10-30V CD 1000 80
AIS12F02AN024-2M M12 RASANTE NPN-NA 2 10-30V CD 1000 80
AIS12N04AP024-2M M12 NO RASANTE PNP-NA 4 10-30V CD 1000 80
AIS12N04AN024-2M M12 NO RASANTE NPN-NA 4 10-30V CD 1000 80
AIS12F04AP024-2M M12 RASANTE PNP-NA 4 10-30V CD 1000 80
AIS12F04AN024-2M M12 RASANTE NPN-NA 4 10-30V CD 1000 80
AIS18F05AP024-2M M18 RASANTE PNP-NA 5 10-30V CD 500 100
AIS18F05AN024-2M M18 RASANTE NPN-NA 5 10-30V CD 500 100
AIS18N08AP024-2M M18 NO RASANTE PNP-NA 8 10-30V CD 500 100
AIS18N08AN024-2M M18 NO RASANTE NPN-NA 8 10-30V CD 500 100
AIS18F08AP024-2M M18 RASANTE PNP-NA 8 10-30V CD 500 100
AIS18F08AN024-2M M18 RASANTE NPN-NA 8 10-30V CD 500 100
AIS30F10AP024-2M M30 RASANTE PNP-NA 10 10-30V CD 300 100
AIS30F10AN024-2M M30 RASANTE NPN-NA 10 10-30V CD 300 100
AIS30N15AP024-2M M30 NO RASANTE PNP-NA 15 10-30V CD 300 100
AIS30N15AN024-2M M30 NO RASANTE NPN-NA 15 10-30V CD 300 100
Cuerpo Estandar, 3 pines, modelos CD, Conector M12
AIS08F1.5AP024-Q65 M8 RASANTE PNP-NA 15 10-30V CD 2000 72
AIS08F1.5AN024-Q65 M8 RASANTE NPN-NA 15 10-30V CD 2000 72
AIS12F02AP024-Q65 M12 RASANTE PNP-NA 2 10-30V CD 1000 70
AIS12F02AN024-Q65 M12 RASANTE NPN-NA 2 10-30V CD 1000 70
AIS12N04AP024-Q65 M12 NO RASANTE PNP-NA 4 10-30V CD 1000 70
AIS12N04AN024-Q65 M12 NO RASANTE NPN-NA 4 10-30V CD 1000 70
AIS12F04AP024-Q65 M12 RASANTE PNP-NA 4 10-30V CD 1000 70
AIS12F04AN024-Q65 M12 RASANTE NPN-NA 4 10-30V CD 1000 70
AIS18F05AP024-Q65 M18 RASANTE PNP-NA 5 10-30V CD 500 80
AIS18F05AN024-Q65 M18 RASANTE NPN-NA 5 10-30V CD 500 80
AIS18N08AP024-Q65 M18 NO RASANTE PNP-NA 8 10-30V CD 500 80
AIS18N08AN024-Q65 M18 NO RASANTE NPN-NA 8 10-30V CD 500 80
AIS18F08AP024-Q65 M18 RASANTE PNP-NA 8 10-30V CD 500 80
AIS18F08AN024-Q65 M18 RASANTE NPN-NA 8 10-30V CD 500 80
AIS30F10AP024-Q65 M30 RASANTE PNP-NA 10 10-30V CD 300 80
AIS30F10AN024-Q65 M30 RASANTE NPN-NA 10 10-30V CD 300 80
AIS30N15AP024-Q65 M30 NO RASANTE PNP-NA 15 10-30V CD 300 80
AIS30N15AN024-Q65 M30 NO RASANTE NPN-NA 15 10-30V CD 300 80
Cuerpo Estandar, 2 hilos, modelos CD, con 2m de cable
AIS12F02AD024-2M M12 RASANTE BIPOLAR-NA 2 10-30V CD 400 80
AIS12F02RD024-2M M12 RASANTE BIPOLAR-NC 2 10-30V CD 400 80
AIS12N04AD024-2M M12 NO RASANTE BIPOLAR-NA 4 10-30V CD 400 80
AIS12N04RD024-2M M12 NO RASANTE BIPOLAR-NC 4 10-30V CD 400 80
AIS18F05AD024-2M M18 RASANTE BIPOLAR-NA 5 10-30V CD 200 100
AIS18F05RD024-2M M18 RASANTE BIPOLAR-NC 5 10-30V CD 200 100
AIS18N08AD024-2M M18 NO RASANTE BIPOLAR-NA 8 10-30V CD 200 100
AIS18N08RD024-2M M18 NO RASANTE BIPOLAR-NC 8 10-30V CD 200 100
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Sensores cilindricos, deteccion de proximidad inductiva

Cuerpo Estandar, 2 hilos, modelos CA, con 2m de cables
AIS12F02AW220-2M M12 RASANTE BIPOLAR-NA 2 90-250V CA 10 80
AIS12N04AW220-2M M12 NO RASANTE BIPOLAR-NA 4 90-250V CA 10 80
AIS18F05AW220-2M M18 RASANTE BIPOLAR-NA 5 90-250V CA 10 100
AIS18F05RW220-2M M18 RASANTE BIPOLAR-NC 5 90-250V CA 10 100
AIS18N08AW220-2M M18 NO RASANTE BIPOLAR-NA 8 90-250V CA 10 100
AIS18N08RW220-2M M18 NO RASANTE BIPOLAR-NC 8 90-250V CA 10 100
AIS30F10AW220-2M M30 RASANTE BIPOLAR-NA 10 90-250V CA 10 100
AIS30F10RW220-2M M30 RASANTE BIPOLAR-NC 10 90-250V CA 10 100
AIS30N15AW220-2M M30 NO RASANTE BIPOLAR-NA 15 90-250V CA 10 100
AIS30N15RW220-2M M30 NO RASANTE BIPOLAR-NC 15 90-250V CA 10 100
Cuerpo Corto, 3 hilos, modelos CD, con 2m de cable
AIK12F02AP024-2M M12 RASANTE PNP-NA 2 10-30vV CD 1000 43
AIK12F02AN024-2M M12 RASANTE NPN-NA 2 10-30V CD 1000 43
AIK12N04AP024-2M M12 NO RASANTE PNP-NA 4 10-30V CD 1000 43
AIK12N04AN024-2M M12 NO RASANTE NPN-NA 4 10-30V CD 1000 43
AIK18F05AP024-2M M18 RASANTE PNP-NA 5 10-30vV CD 500 43
AIK18F05AN024-2M M18 RASANTE NPN-NA 5 10-30vV CD 500 43
AIK18N08AP024-2M M18 NO RASANTE PNP-NA 8 10-30V CD 500 43
AIK18N08AN024-2M M18 NO RASANTE NPN-NA 8 10-30V CD 500 43
AIK30F10AP024-2M M30 RASANTE PNP-NA 10 10-30V CD 300 43
AIK30F10AN024-2M M30 RASANTE NPN-NA 10 10-30V CD 300 43
AIK30N15AP024-2M M30 NO RASANTE PNP-NA 15 10-30V CD 300 43
AIK30N15AN024-2M M30 NO RASANTE NPN-NA 15 10-30v CD 300 43
Cuerpo Corto, 3 pines, modelos CD, Conector M12
AIK12F02AP024-Q65 M12 RASANTE PNP-NA 2 10-30V CD 1000 52
AIK12F02AN024-Q65 M12 RASANTE NPN-NA 2 10-30V CD 1000 52
AIK12N04AP024-Q65 M12 NO RASANTE PNP-NA 4 10-30V CD 1000 52
AIK12N04AN024-Q65 M12 NO RASANTE NPN-NA 4 10-30V CD 1000 52
AIK18F05AP024-Q65 M18 RASANTE PNP-NA 5 10-30v CD 500 50
AIK18F05AN024-Q65 M18 RASANTE NPN-NA 5 10-30v CD 500 50
AIK18N08AP024-Q65 M18 NO RASANTE PNP-NA 8 10-30V CD 500 50
AIK18N08AN024-Q65 M18 NO RASANTE NPN-NA 8 10-30V CD 500 50
AIK30F10AP024-Q65 M30 RASANTE PNP-NA 10 10-30V CD 300 50
AIK30F10AN024-Q65 M30 RASANTE NPN-NA 10 10-30V CD 300 50
AIK30N15AP024-Q65 M30 NO RASANTE PNP-NA 15 10-30v CD 300 50
AIK30N15AN024-Q65 M30 NO RASANTE NPN-NA 15 10-30vV CD 300 50

Cajas de distribucion, inalambrica y con terminales

Conectores con division tipo T o tipo Y

DBM12-44-T Caja de distribucion, 4x M12, 4p, terminales CYM4-2F12S4N0 Divisor Y, 1 macho y 2 hembras M12, 4p
DBM12-64-T Caja de distribucion, 6x M12, 4p, terminales CTM5-2F12S52N0 Divisor T, 1 macho y 2 hembras M12, 5p
DBM12-84-T Caja de distribucion, 8x M12, 4p, terminales

Puerto de expansion USB y RJ45 para montaje en panel

“e

BUSB Puerto tipo USB serie A, forma circular para ser colocado en huecos de 22 mm, capucha plastica protectora, 1m de cable, conector hembra en un extremo, macho en el otro.
BUSB30 Puerto tipo USB serie A version 3.0, para huecos de 22 mm, capucha pléstica protectora, sin cable, conector hembra - hembra
BRJ45 Puerto tipo RJ45, para huecos de 22 mm, capucha plastica protectora, sin cable, conector hembra-hembra (CAT 5)
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Conectores y cajas de distribucion

Conectores y cajas de distribucion

. St

Conectores con cable para sensores

Numero de parte con cable PVC Descripcion Numero de parte con cable PUR Muesca
Cable con conector M12
KFDC25-14-L Conector recto M12 con 2 m de cable, 14 AWG, 5 polos, hembra, tipo L - ~
KFDC25-16-L Conector recto M12 con 2 m de cable, 16 AWG, 5 polos, hembra, tipo L - %
KMDC25-14-L Conector recto M12 con 2 m de cable, 14 AWG, 5 polos, macho, tipo L - ‘
KMDC25-16-L Conector recto M12 con 2 m de cable, 16 AWG, 5 polos, macho, tipo L - ﬁTF
KF90C54 Conector codo M12 con cable de 5 m, 4 polos, hembra, tipo A KF90C54-PUR
KFDC54 Conector recto M12 con cable de 5 m, 4 polos, hembra, tipo A KFDC54-PUR
KF90C55 Conector codo M12 con cable de 5 m, 5 polos, hembra, tipo A KF90C55-PUR
KFDC55 Conector recto M12 con cable de 5 m, 5 polos, hembra, tipo A KFDC55-PUR
KFDC58 Conector recto M12 con cable de 5 m, 8 polos, hembra, tipo A KFDC58-PUR O
KFDC212 Conector recto M12 con cable de 2 m, 12 polos, hembra, tipo A -
KFDC512 Conector recto M12 con cable de 5 m, 12 polos, hembra, tipo A KFDC512-PUR
KFDC517 Conector recto M12 con cable de 5 m, 17 polos, hembra, tipo A =
KMDC517 Conector recto M12 con cable de 5 m, 17 polos, macho, tipo A - Q
Cable con conector M8
KF90M83 Conector codo M8 con cable de 5 m, 3 polos, hembra KF90M83-PUR
KFDM83 Conector recto M8 con cable de 5 m, 3 polos, hembra KFDM83-PUR
KF90M84 Conector codo M8 con cable de 5 m, 4 polos, hembra KF90M84-PUR
KFDM84 Conector recto M8 con cable de 5 m, 4 polos, hembra KFDM84-PUR
KFDM86-2M Conector recto M8 con cable de 2 m, 6 polos, hembra - D
KFDM86-5M Conector recto M8 con cable de 5 m, 6 polos, hembra -
KFDM88-2M Conector recto M8 con cable de 2 m, 8 polos, hembra
KFDM88-5M Conector recto M8 con cable de 5 m, 8 polos, hembra
KFDM85-5M-B Conector recto M8 con cable de 5 m, 5 polos, hembra, codigo B =
KMDM85-2M-B Conector recto M8 con cable de 2 m, 5 polos, macho, codigo B -
KMDM85-5M-B Conector recto M8 con cable de 5 m, 5 polos, macho, codigo B -
KMDM86-2M Conector recto M8 con cable de 2 m, 6 polos, macho -
KMDM86-5M Conector recto M8 con cable de 5 m, 6 polos, macho -
KMDM88-2M Conector recto M8 con cable de 2 m, 8 polos, macho O
KMDM88-5M Conector recto M8 con cable de 5 m, 8 polos, macho
Cable con conector 7/8”
KFDC7853 Conector recto 7/8" con cable 5 m, 3 polos, hembra -
KFDC7854 Conector recto 7/8" con cable 5 m, 4 polos, hembra - Q
KFDC7855 Conector recto 7/8" con cable 5 m, 5 polos, hembra -
KMDC7853 Conector recto7/8" con cable 5 m, 3 polos, macho o
KMDC7854 Conector recto 7/8" con cable 5 m, 4 polos, macho o Q
KMDC7855 Conector recto 7/8" con cable 5 m, 5 polos, macho o

Nota: Para longitudes de 5y 10m contacte a Altech México.
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Conectores y cajas de distribucion

Conectores con cable para sensores, con LED

®

X2
Nimero de parte con cable PVC Descripcion Nimero de parte con cable PUR Muesca
Cable con conector M12
KF90C53P Conector codo M12 con 5 m de cable y LED PNP, 4 polos, hembra, tipo A KF90C53P-PUR
KFDC53P Conector recto M12 con 5 m de cable y LED PNP, 4 polos, hembra, tipo A KFDC53P-PUR
KF90C53N Conector codo M12 con 5 m de cable y LED NPN, 4 polos, hembra, tipo A KF90C53N-PUR @
KFDC53N Conector recto M12 con 5 m de cable y LED NPN, 4 polos, hembra, tipo A KFDC53N-PUR
Cable con conector M8
Numero de parte con cable PVC Descripcion
KF90C23P-M8 Conector codo M8 con 2 m de cable de PVC y LED PNP, 3 polos, hembra, tipo A
KFDC23P-M8 Conector recto M8 con 2 m de cable de PVC y LED PNP, 3 polos, hembra, tipo A
KF90C53P-M8 Conector codo M8 con 5 m de cable de PVC y LED PNP, 3 polos, hembra, tipo A
KFDC53P-M8 Conector recto M8 con 5 m de cable de PVC y LED PNP, 3 polos, hembra, tipo A
KF90C24P-M8 Conector codo M8 con 2 m de cable de PVC y LED PNP, 4 polos, hembra, tipo A O
KFDC24P-M8 Conector recto M8 con 2 m de cable de PVC y LED PNP, 4 polos, hembra, tipo A
KF90C54P-M8 Conector codo M8 con 5 m de cable de PVC y LED PNP, 4 polos, hembra, tipo A
KFDC54P-M8 Conector recto M8 con 5 m de cable de PVC y LED PNP, 4 polos, hembra, tipo A

Nota: Para longitudes de 5y 10m contacte a Altech México.

Cables con conector y RJ45

= 4 =
Nimero de parte con cable PVC Descripcion Numero de parte con cable PUR Muesca
CDMRJ4524-D Cable de 2 m, profinet Cat5e, 2 conectores, 1 RJ45 y 1 macho, M12 4 polos , tipo D CDMRJ4524-D-PUR O
CDMRJ4528 Cable de 2 m, Cat6a, con 2 conectores, 1 RJ45 y 1 macho , M12 8 polos, tipo X CDMRJ4528-PUR %%

Cables con conector montaje en panel y RJ45

Numero de parte con cable PVC Descripcion Numero de parte con cable PUR Muesca

CDFRJ45R0.58 Cable de 0.5m, Catfa, 2 conectores, 1 RJ45y 1 hembra, M16 8 pines, montaje en panel, CDFRJ45R0.58-PUR @

posterior, tipo X
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Conectores y cajas de distribucion

Conectores y cajas de distribucion

S

Cables con dos conectores M12

&

Numero de parte con cable PVC

Descripcion

Numero de parte con cable PUR

Muesca

Cable de 2 m, PVC gris, 5x14AWG, con 2 conectores M12, 1 hembra(4 polos+FE) y 1 macho(4

FE FE
CDFM12254-L polos+FE), tipo L : ‘@‘
Cable de 2 m, PVC negro, 5x16AWG, con 2 conectores M12, 1 hembra(4 polos+FE) y 1 /T\
CDFM1225-L macho(4 polos+FE), tipo L : ‘ '
CDFM24-D Cable de 2 m, profinet Catbe, 2 conectores M12, 1 hembra y 1 macho,4 polos, tipo D CDFM24-D-PUR @ O
CDFM1255 Cable de 5 m, con 2 conectores M12, 1 macho y 1 hembra, 5 polos, tipo A -
CDFM1258 Cable de 5 m, con 2 conectores M12, 1 macho y 1 hembra, 8 polos, tipo A - D O
CDFM12512 Cable de 5 m, con 2 conectores M12, 1 macho y 1 hembra, 12 polos, tipo A -

Cables con dos conectores 7/8”

7477

Numero de parte con cable PVC

Descripcion

Muesca

CDFM7853 Cable de 5 m, con 2 conectores 7/8" de 3 polos, 1 hembra y 1 macho, PVC
CDFM7854 Cable de 5 m, con 2 conectores 7/8" de 4 polos, 1 hembra y 1 macho, PVC Q Q
CDFM7855 Cable de 5 m, con 2 conectores 7/8" de 5 polos, 1 hembra y 1 macho, PVC
Conectores para montaje en panel
Numero de parte Descripcion Para hueco Muesca
CPM78-FPBR3-P5 Conector 7/8", 3p, macho, montaje frontal, 500 mm de cable PG13.5
CPM78-FPBR4-P5 Conector 7/8", 4p, macho, montaje frontal, 500 mm de cable PG13.5 Q
CPM78-FPBR5-P5 Conector 7/8", 5p, macho, montaje frontal, 500 mm de cable PG13.5
FE
CPM12-FMBR5-P5-L Conector M12, 5p, macho, montaje frontal, 500 mm de cable, tipo L M16 %
CPM12-FPBR4-P2 Conector M12, 4p, macho, montaje frontal, 200 mm de cable PGY
CPM12-FPBR5-P2 Conector M12, 5p, macho, montaje frontal, 200 mm de cable PGY
CPM12-FPBR8-P5 Conector M12, 8p, macho, montaje frontal, 500 mm de cable PG9
CPM12-FPBR12-P5 Conector M12, 12p, macho, montaje frontal, 500 mm de cable PG9
CPM12-RMBR4-P2 Conector M12, 4p, macho,montaje posterior, 200 mm de cable M16 Q
CPM12-RMBR5-P2 Conector M12, 5p, macho,montaje posterior, 200 mm de cable M16
CPM12-RMBR8-P5 Conector M12, 8p, macho, montaje posterior, 500 mm de cable M16
CPM12-RMBR12-P5 Conector M12, 12p, macho, montaje posterior, 500 mm de cable M16
CPF78-FPBR3-P5 Conector 7/8", 3p, hembra, montaje frontal, 500 mm de cable PG13.5
CPF78-FPBR4-P5 Conector 7/8", 4p, hembra, montaje frontal, 500 mm de cable PG13.5 Q
CPF78-FPBR5-P5 Conector 7/8", 5p, hembra, montaje frontal, 500 mm de cable PG13.5
FE
CPF12-FMBR5-P5-L Conector M12, 5p, hembra, montaje frontal, 500 mm de cable, tipo L M16 %
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Conectores para montaje en panel

CPF12-FPBR4-P2 Conector M12, 4p, hembra, montaje frontal, 200 mm de cable PGY
CPF12-FPBR5-P2 Conector M12, 5p, hembra, montaje frontal, 200 mm de cable PGY
CPF12-FPBR8-P5 Conector M12, 8p, hembra, montaje frontal, 500 mm de cable PGY
CPF12-FPBR12-P5 Conector M12, 12p, hembra, montaje frontal, 500 mm de cable PG9
CPF12-RMBR4-P2 Conector M12, 4p, hembra,montaje posterior, 200 mm de cable M16
CPF12-RMBR5-P2 Conector M12, 5p, hembra,montaje posterior, 200 mm de cable M16
CPF12-RMBR8-P5 Conector M12, 8p, hembra, montaje posterior, 500 mm de cable M16
CPF12-RMBR12-P5 Conector M12, 12p, hembra, montaje posterior, 500 mm de cable M16

Conectores rectos de PVC para ser cableados

CSM12-4-M-T-D Conector M12, 4p, macho, terminales, tipo D PG7
CSM12-4-M-PG9-T-D Conector M12, 4p, macho, terminales, tipo D PGY O
P
CSM12-4-M-PG11-T-S Conector M12, 4p, macho, terminales, tipo S PG11 ®
CSM12-4-F-T-D Conector M12, 4p, hembra, terminales, tipo D PG7
CSM12-4-F-PG9-T-D Conector M12, 4p, hembra, terminales, tipo D PG9 @
PE
CSM12-4-F-PG11-T-S Conector M12, 4p, hembra, terminales, tipo S PG11 @
CSM12-4-M Conector M12, 4p, macho, terminales, tipo A PG7
CSM12-4-M-PGO-T Conector M12, 4p, macho, terminales, tipo A PG9
CSM12-5-M Conector M12, 5p, macho, terminales, tipo A PG7
CSM12-5-M-PG9-T Conector M12, 5p, macho, terminales, tipo A PG9
CSM12-8-M-PG9-T Conector M12, 8p, macho, terminales, tipo A PGY Q
CSM8-3-M Conector M8, 3p, macho, pines para soldar, tipo A PG7
CSM8-3-M-T Conector M8, 3p, macho, terminales, tipo A PG7
CSM8-4-M Conector M8, 4p, macho, pines para soldar, tipo A PG7
CSM8-4-M-T Conector M8, 4p, macho, terminales, tipo A PG7
CSM12-4-F Conector M12, 4p, hembra, terminales, tipo A PG7
CSM12-4-F-PG9-T Conector M12, 4p, hembra, terminales, tipo A PGY
CSM12-5-F Conector M12, 5p, hembra, terminales, tipo A PG7
CSM12-5-F-PG9-T Conector M12, 5p, hembra, terminales, tipo A PG9
CSM12-8-F-PG9-T Conector M12, 8p, hembra, terminales, tipo A PGY
CSM8-3-F Conector M8, 3p, hembra, pines para soldar, tipo A PG7
CSM8-3-F-T Conector M8, 3p, hembra, terminales, tipo A PG7
CSM8-4-F Conector M8, 4p, hembra, pines para soldar, tipo A PG7
CSM8-4-F-T Conector M8, 4p, hembra, terminales, tipo A PG7
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Conectores y cajas de distribucion

S

Conectores rectos metalicos para ser cableados

Nimero de parte Descripcion Entrada de cable Muesca
CSM12M-4-F-PG9-T Conector M12, 4p, hembra, terminales, tipo A PG9
CSM12M-5-F-PG9-T Conector M12, 5p, hembra, terminales, tipo A PG9 O
CSM12M-8-F-PG9-T Conector M12, 8p, hembra, terminales, tipo A PGY
CSM12M-4-M-PG9-T Conector M12, 4p, macho, terminales, tipo A PGY
CSM12M-5-M-PG9-T Conector M12, 5p, macho, terminales, tipo A PGY Q
CSM12M-8-M-PG9-T Conector M12, 8p, macho, terminales, tipo A PGY

Conectores codo para ser cableados

Nimero de parte Descripcion Muesca
CAM12-4-F Conector M12, 4p, hembra, terminales
CAM12-5-F Conector M12, 5p, hembra, terminales
CAM8-4-F Conector M8, 4p, hembra, pines para soldar
CAM8-4-F-T Conector M8, 4p, hembra, terminales
CAMS-3-F-T Conector M8, 3p, hembra, terminales
CAM12-4-M Conector M12, 4p, macho, terminales
CAM12-5-M Conector M12, 5p, macho, terminales
CAM8-4-M Conector M8, 4p, macho, pines para soldar O
CAM8-4-M-T Conector M8, 4p, macho, terminales
CAM8-3-M-T Conector M8, 3p, macho, terminales
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Transformador monofasico de control

H4 (8) X4 (4)

: (
Caracteristicas: H2 () g X2 (3
+ Bornes de conexion de alto voltaje, bornes de conexion de voltaje :
secundario para evitar choques eléctricos accidentales. H3 (6) 5 X3(2)
+ Conexion a tierra por tornillo. 5
+ Operacién como transformador elevador, reductor o de aislamiento. :
+ Capacidad de sobrecarga segtn ANSI. :
H1(5) f X1(1)
£
VRT0050 50 85 95 110 15 89.1
VRT0075 75 85 95 115 1.75 88.8
VRT0100 100 95 115 115 22 88.3
VRT0150 150 9 115 130 3 905
VRT0200 200 115 120 130 33 9.7
VRT0250 250 115 120 137 375 905
VRT0300 300 115 120 145 42 914
VRT0500 500 134 147 155 65 92.1
VRT0750 750 134 147 175 93 25
VRT01000 1000 180 190 125 15 933
VRT01500 1500 180 190 145 135 938
VRT02000 2000 180 190 158 178 94.1
VRT03000 3000 180 190 185 23 95.1
VRT05000 5000 229 253 170 355 9.3
VRT07500 7500 229 253 200 49 95.7
Alimentacion 440V CA, puente 6-7, alimenta 5y 8
L2 L2 s2
8
7
440V CA 440V CA 220V CA
Puente 6
67
L —»2 5 L1 —»Z 5 s1

220V CA
Puente
56

Suministra 110V CA puentes en 3-4 y 1-2

s2 L2

110V CA L

Puente

Puente
1-2 =

» S1

Suministra 220 VCA puentes en 2-3, alimenta 1y 4

s2

nga'ﬂe 220V CA

1

Suministra 110V CA puentes en 3-4 y 1-2

Suministra 220V CA puentes en 2-3, alimenta 1y 4
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Fuentes de poder

N Hltzd1° Fuentes de poder de 1 fase

Caracteristicas generales:

+ Salida: 5, 12, 15, 24, 48V CD.

+ Montaje en riel DIN.

+ Refrigeracién por conveccion de aire libre.

+ Eficiencia hasta el 93%.

+Admite una amplia gama de voltaje de suministro CA/CD.

+ Temperatura de funcionamiento a plena carga -25° a 50°C.

+Proteccion contra: cortocircuito, sobrecarga, sobretension y sobretemperatura.
+ SegUn la norma I[EC61000.

+ Cubierta plasticas.

RPS15-05 100 a 240 12 5(4.9a5.40) 24 78 17.5x 90 x 65
RPS15-12 100 a 240 15 12(12a 14) 1.25 81 17.5x 90 x 65
RPS15-24 100 a 240 15 24(24 2 28) 0.625 82 17.5x 90 x 65

RPS40-12 90 a 264 30 12(11.88 2 12.12) 25 >83 35x90 x 60
RPS40-15 90 a 264 40 15 (14.85a 15.15) 267 >83 35x90 x 60
RPS40-24 90 a 264 40 24(23.76 a 24.24) 1.67 >85 35x 90 x 60
RPS40-48 90 a 264 40 48(47.52 a 48.48) 0.83 >85 35x90 x 60

RPS60-05 90 a 264 50 5(5a6) 10 >85 43x109.8 x 102.7
RPS60-12 90 a 264 60 12(12 2 14) 5 >86 43x109.8 x 102.7
RPS60-15 90 a 264 60 15(15a 17.5) 4 >86 43x109.8 x 102.7
RPS60-24 90 a 264 60 24(24 a 28) 25 >87 43x109.8 x 102.7
RPS60-48 90 a 264 60 48(48 a 56) 1.25 >87 43x109.8 x 102.7

RPS120-12 90 a 264 120 12(12 2 14) 10 >86 43x109.8 x 102.7
RPS120-15 90 a 264 120 15(15a 17.5) 8 >86 43x109.8 x 102.7
RPS120-24 90 a 264 120 24(24 a 28) 5 >89 43x109.8 x 102.7
RPS120-48 90 a 264 120 48(48 a 56) 25 >89 43x109.8 x 102.7

RPS240-12 90 a 264 180 12(12 2 14) 15 >90 50 x 136 x 135
RPS240-24 90 a 264 240 24(24 2 28) 10 >93 50 x 136 x 135
RPS240-48 90 a 264 240 48(48 a 56) 5 >93 50 x 136 x 135

RPS480-24 90 a 264 480 24242 28) 20 >935 60 x 154 x 158.55

RPS480-48 90 a 264 480 48(48 a 56) 10 >94 60 x 154 x 158.55
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Fuentes de poder de 2 y 3 fases \ Hltﬂ:h"

Caracteristicas generales: Caracteristicas de salida:
+ De muy alta eficiencia. * Alta precision en la regulacion de carga.

+ Posibilidad de conectar las fuentes en paralelo. * E"Otecci‘?” de ioﬂo&ircuiﬁ) ala slalidai'd
« Circuito de correccion de factor de potencia integrado. * Froteccion contra afto voltaje en la salida. o oteceis,
P 9 oM us <@ CE £

« Conveccién: Sin ventiladores, Io cual reduce la posibilidad de falla, ~ * Corte de voltaje de salida.
+ Sefial de salida lista. UL 60950-1

+ Sefial de CD encendido.
L. + Sefial de CD bajo.
Caracteristicas de entrada:

+ Alta precisién en la regulacion de linea.

+Se puede seleccionar la entrada en el rango de 340 a 575V CA.
+ Fusible de proteccion de entrada.

+ Proteccion de sobrevoltaje de entrada.

+ Filtro de entrada interno que rechaza armonicos e interferencias.

100 Watts (para 2 Fases)

PSD100/24/4.2 | 340a575 | 100 | 24 (22.5-28.5) | 42 | 85 | 87 | 114 x 54 x 90 | Plastico | 500
120 Watts

PST120/24/5 | 340a575 | 120 | 24 (22.5-28.5) | 5 | 87 | 89 | 19x 74 x 124 | Metalica | 800
240 Watts

PST240/24/10 | 3402575 | 240 | 24 (22.5-28.5) | 10 | 88 | 90 | 119x 89 x 124 | Metalica | 1100
480 Watts

PST480/24/20 | 3402575 | 480 | 24 (22.5-28.5) | 20 | 88 | 90 | 119x 150 x 124 | Metalica | 1720
960 Watt

PST960/24/40 | 3402575 | 960 | 24 (22.5-28.5) | 40 | 90 | 92 | 119x 276 x 126 | Metalica | 3400

* Otros voltajes de salidas disponibles

Cubierta metalica Cubierta plastica

g

% Vout ADJ.

o
a
-
o
-
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Fuentes de poder

e

Fuentes de poder compactas de una fase

El alcance de estas fuentes es en aplicaciones donde el espacio
disponible para su montaje es reducido. Estas fuentes estan
disponibles en un disefio modular con un tamafio similar a un
interruptor miniatura, lo que las hace adecuadas para montaje en
tableros de control, los cuales son muy comunes en aplicaciones
de automatizacion.

Fuentes de poder compactas de 1 fase

Dimensiones

A
(ele)
Docon
— 0
©
— - [Te)
51 o 7
= 91

1 Médulo

PSB1/10/24/0.42 90 a 264 10 | 24 042 78 | 80 | 57 x18 x 91 | Plastico 65
2 Médulos

PSB2/24/24/1 90 a 264 24 | 24(24-28) 1 83 | 85 | 57x35x91 | Plastico 130
3 Médulos

PSB3/36/24/1.5 90 a 264 36 | 24(24-28) 15 81 | 84 | 57x53x91 | Pléstico 190
4 Médulos

PSB4/60/24/2.5 90 a 264 60 | 24(24-28) 25 84 | 86 | 57x71x91 | Pléstico 250
5 Médulos

PSB5/100/24/4.2 90 a 264 100 | 24(24-28) 4.2 86 | 89 | 57x 90 x 91 | Pléstico 380

Médulo de redundancia para fuentes de poder

Médulo de redundancia para fuentes de poder

Estos Modulos de redundancia son necesarios al conectar dos 0 mas
fuentes hacia la carga en cuestién para mantenerla en funcionamiento
cuando alguna de las fuentes falla. En un momento dado solo una de
estas fuentes sera conectada a través de este médulo hacia la carga.
Solo cuando una de ellas deja de funcionar se activara la otra. Entre
sus caracteristicas cuenta con cubierta IP20 y rangos de corriente de

hasta 20A.

c E proteccis,

Di ma de conexiones

24V 404
PsU1

40A LOAD
TERMINAL

- +]

GHD  + + RDYZ

GND + + gDyl
Redundancy Ok )
iz O

e ©

ConmneEchuuel
CDRAD

24V 40A
PsUZ

Input D 12.24V 2ud04
SMD_INZ+ e

CDR10 12V CD/24V CD 1224V CD 10A 128 x40 x 114 240W
CDR20 12V CD/24V CD 12-24V CD 20A 128 x40 x 114 480W
CDR40 12V CD/24V CD 12-24V CD 40A 1255 x40 x 114 960W

94
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Torreta modular

Informacién técnica

Diametro externo:

Grado de proteccion:

Tipo de LED:

Color de modulo:

Modo de iluminacién:
Color de alarma:

Nivel de sonido de alarma:
Modo de sonido:

Rango de voltaje:

Limite de voltaje de operacién:

Temperatura de operacion:
Prueba de sobretension:

Prueba de alta tension por 60seg.:

Rango de corriente:

NUmero de mddulos:

50 mm

IP65 y UL (1]2]3|3R}414X|12]13)

SMD

Rojo/ Verde/ Ambar/ Azul/ Blanco
Continuo, parpadeante, giratorio

Negro
80dB +5dB
Continuo e intermitente

24V CDICA, 110V CA, 240V CA

+10% de la tension nominal
-25° a65°C

2kV

1.5kV

40-60 mA para 24V CD/CA

10-20 mA para 110V CAy 240V CA
Maximo 4 (incluyendo la alarma)

GIIS

Tapa superior

LED Continuo 24V CD/CA ES50LR1U ES50LG1U ES50LA1U ES50LB1U ES50LW1U
LED Parpadeante 24V CD/CA ES50LR2U ES50LG2U ES50LA2U ES50LB2U ES50LW2U
LED Giratorio 24V CD/ICA ES50LR3U ES50LG3U ES50LA3U ES50LB3U ES50LW3U
Alarma continua 24V CD/CA ES50Z1U*
Alarma intermitente 24V CD/CA ES50Z2U*
LED Continuo 110V CA ES50LR1W ES50LG1W ES50LA1W ES50LB1W ES50LW1W
LED Parpadeante 110V CA ES50LR2W ES50LG2W ES50LA2W ES50LB2W ES50LW2W
LED Giratorio 110V CA ES50LR3W ES50LG3W ES50LA3W ES50LB3W ES50LW3W
Alarma continua 110V CA ES50Z1W*
Alarma intermitente 110V CA ES50Z2W*
LED Continuo 240V CA ES50LR1X ES50LG1X ES50LA1X ES50LB1X ES50LW1X
LED Parpadeante 240V CA ES50LR2X ES50LG2X ES50LA2X ES50LB2X ES50LW2X
LED Giratorio 240V CA ES50LR3X ES50LG3X ES50LA3X ES50LB3X ES50LW3X
Alarma continua 240V CA ES50Z1X*
Alarma intermitente 240V CA ES50Z2X*
Base corta 60 mm ES5001
Base larga 110 mm ES5002

ES12009

Dimensiones (mm)

*Tapa superior incluida

| Tapa superior

3
257
02

147

'
- ——— Alarma o mddulo 4
I
© —— Moduo3
—— Médulo 2
- — Modulo1
E d
£ —— Conexion
Base corta
e — -__!
68.90

—— Alarma o mddulo 4

a0

307

L

252

187

— —

—— Tapa superior

Médulo 1

—— Conexion

—— Base larga

| I il

53

Médulo para
torre de luz

Orificios @11.0/ @5.2
(Tornillo M5)
\

www.altechmexico.com

95

sejolo]



Torretas

- Alteck’ Accesorios para torreta modular

Base de angulo ajustable con

Soporte para montaje en pared p . . Base con mastil de aluminio*
mastil de aluminio

-— .

3 Ny 5 Longitud del 5 Longitud del
Numero de parte Descripcion Numero de parte méstil (A)mm Numero de parte méstil (A)mm

ES122012A Soporte pléstico para montaje ES60003 60 ES70006 200

en pared

ES60004 100 ES70010 400

ES60006 200 ES70014 600

ES60010 400 ES70018 800

ES70022 1000

*Incluye soporte para montaje, arandela y tuerca

Dimensiones (mm)

ES122012A ES600XX ES700XX

70 l l ‘ I

87,2

@5,5

60

65
87,2
130

60
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Torreta de luz con 8 diferentes modos de operacion N Hltm:h"

Cce

protecci,

Especificaciones generales
Resistente al fuego.
Policarbonato.

Montaje en base o en pared.

Larga durabilidad.
Ocho modos de operacion.

Especificaciones técnicas

MEXICO

Resistente al agua, polvo, calor y rayos UV.
Sin componentes mecanicos moviles.

+ Voltajes de operacion: 12-24V CD/CA, 110V CA, 220V CA.
+ Consumo: 3.4W (a 24V CD en modo giratorio)

+ Temperatura de operacion: -25° a 55°C

+ Temperatura de almacenamiento: -20° a 70°C

IT120R024 LED () 12.24V CAICD
IT120Y024 LED () 12:24V CAICD
IT120R220 LED . 1101220V CA
IT120Y220 LED () 110/220V CA

a Giratorio a 100 RPM A A A .

a Un solo destello A A v "

a Tres destellos A v A .

a Seis destellos A v v .

a Parpadeo v A A .

w Destello continuo * v A v N

@ | caviersscerscha v v s " Modo de operacion

m Giratorio a 160 RPM v v v . configurable mediante

* Este modo de operacion no esta disponible en modelos 110/220V CA.

A = Arriba

¥V = Abajo

m =NA

13

mini interruptor
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Torretas

Sirena de emergencia con luz intermitente

Sirena con moédulo de luz LED y médulo de alarma

pxoleccid,, =
CE®- @D 7
Numero de parte Color de luz Cubierta Voltaje
IAM12M34R240A [ ) o 240 CA
IA12M34R110A o o 110V CA
IAM12M34R024D () o 24/CD

Especificaciones técnicas

Voltaje de alimentacion:
Tolerancia del voltaje de operacion:
Tipo de sonido:

LED intermitente:

Intensidad de la luz:

Nivel de sonido:

Prueba de sobretension:
Compatibilidad electromagnética:
Temperatura de operacion:
Temperatura de almacenamiento:
Grado de proteccion:

Consumo de energia:

Proteccién de polaridad:
Resistencia al aislamiento:
Conexion:

135.2

24V CD, 110V CA, 240V CA

-15% a +10% del voltaje de operacion
Un solo tono, con 150-250 repeticiones por minuto
Color rojo

100 LUX

100 dB

2kv

2kv

-25° a +65°C

-30°a +70°C

IP 65

<5W

Incluida

MQ

Cable Rojo y Negro con longitud=50mm

y iRy

L —
/-/
V
\]
N
M~

W\

)

70.3

98
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Torreta multicolor/multifuncion

wo\eccia,,

Caracteristicas
+ Tipo de iluminacion LED.
+ Material Policarbonato resistente al calor.
+ 5 opciones de color disponibles: blanco, rojo, azul, amarillo y verde.
+ Modo continuo o parpadeante.
+ Alarma integrada.
+ Con cable de 1 m.
+ Vida eléctrica 10,000 horas.
+ Temperatura de operacion: -25° a 70°C.

i\

Numero de parte lluminacion Caracteristicas Voltaje nominal
IF5M024ZM05 LED Multicolor Con alarma 24V CAICD
IF5M110ZM05 LED Multicolor Con alarma 110V CA
IF5M220ZM05 LED Multicolor Con alarma 230V CA
IF5P024ZM05-2 LED Multicolor Con alarma para aplicaciones con PLC 24V CD

Diagrama de conexiones

Dimensiones torreta (mm)
IF5M024ZM05, IF5M110ZMO05, IF5M220ZM05 Para aplicaciones con PLC IF5P024ZM05-2

Continuo Morado - Alarma

Ommm +24V CD
O— +24V CD
Ommm +24V CD

Morado
Morado

o\ Alarma

RBIénco o~ 6—— Blanco O== +24V CD
9o o o= Rojo 0= +24V CD
o o= Azl o o= +24V CD
o o—— Amarillo Negro -24V CD
N L e 0] Verde
- 11 Informacién eléctrica
Parpadeante Voltaje de operacion (version PLC): 24V CD + 20%
S ;o/o: Blanco Voltaje de aislamiento: 300V
1 M4 s Rojo Nivel de sonido: 80-90 dB
- Consumo de energia (Rojo): 408 mwW
Alimentacién ali Az . Consumo de energia (Amarillo): 552 mW
S0 o= Amarillo Consumo de energia (Azul): 360 mW
s o= Verde Consumo de energia (Verde): 360 mW
Consumo de energia (Blanco): 960 mW
Consumo de energia (Alarma): 480 mW:

Accesorios para torretas
Base para torretas Dimensiones (mm) | Adaptador Dimensiones (mm)

>
56
9)

1

- i | o

@18

6656

¥
@ : v

Nimero de parte Longitud (A) Numero de parte Longitud
IKAMO6 20 mm aluminio (uso con IFABO1) IFABO1 50 mm
IKAMO04 500 mm aluminio (uso con IFABO1)

IKAM02 180 mm aluminio (uso con IFABO1)

www.altechmexico.com 99

SeJallo|



Sistemas de marcado

Impresora de transferencia térmica

Caracteristicas

+ Impresora compacta, rapida y portatil para cubrir la mayoria de sus necesidades de marcaje.

+ Facil de operar con el menu preinstalado de Partex.

+Alimenta, imprime y corta materiales tubulares y etiquetas autoadhesivas.

+ Sistema de etiquetado efectivo empleado en armado de paneles e instalaciones eléctricas.

+ Almacena e importa archivos de marcaje mediante conexién Bluetooth o USB-PC.

+Alimentacion por medio de conexion eléctrica o baterias.

+ Impresion en uno o mas dispositivos simultaneamente.

+ Amplia variedad de fuentes y simbolos.

+Almacenamiento interno de 60000 caracteres.

+ Incluye software de programacion Promark Creator y acceso a la aplicacion mévil Promark Creator
GO

Ejemplos de aplicacion

’W/“G“ﬁmﬁ ‘
2 ¥

N~

-
—

Informacion general

La PROMARK T-2000 es la Gltima impresora PROMARK, es una
actualizacion de la PROMARK T-1000. A‘ AN

Es la solucion perfecta para instaladores e integradores de gabinetes (’?\ :
de control y paneles que necesitan una maquina de marcado
confiable. La impresora es muy resistente y facil de usar.

[ 4
N
P oAy
/\»—’{1“\1:\ . 1'\“\5’ . ’
‘@1 \~\"\, <
Usando el software Promark Creator tendra el control de la

= R
) TSR :
'V B2
] T
produccién de su marcaje, ya sea si se esta utilizando directamente

la impresora o est4 conectada a una computadora PC. q . Lir j .
— 3 i

"

~ it ~
Especificaciones 3 = o LA @‘
¥ ¢ v ¢
Impresion de transferencia térmica T;::tlggggrd:uﬁgga%i‘;l ‘3 ‘3
40.0 mm/s en modo de alta velocidad
i i i6 25.0 mms, 18.5 mm: do de baj
Velocidad de impresién gy o e ba 7-2000 PROMARK T2000-RB-BLACK-BX T2000-RB-WHITE-BX
Altura de texto 1.3,2,2.6,3,406 mm Impresora Listén negro, 150 m Listén blanco, 85 m

Numero de lineas que pueden ser De 123 lineas

impresas en el material
Conexion PC Puerto USB Accesorios para impresora

Energia

Adaptador 100-240V CA (50-60 Hz) o

Adaptador CA 6 Pilas recargables AAA de 1900 mAh
cada una
- L___. »
Consumo de potencia 25W
Certificado CE
T2000-TA-CLEAN T2000-PA-CLEAN T2000-CU
Dimensiones (LxAxA) 272 x 318 x 97 mm Elemento guia de limpieza para Elemento guia de limpieza para .
material PO material PP, PPA, PHZ el e
Peso 2.7kg
Temperatura de operacion +15°a +32.5°C
Temperatura de operacion con o
+5°C

precalentador
Temperatura de almacenamiento +5°a+35°C

Para obtener el mejor resultado de impresion la temperatura del

material no debe ser menor a +20°C 2000TA 12000:FA MK+RS3
Accesorio para imprimir en material | Accesorio para imprimir en material S EREEEEED
PO PP, PPA, PHZ porte p

100 www.altechmexico.com



Sistema de trazado/grabado

La unidad VE 600 es un grabador (engraver)

que funciona con precision y rapidez en varios
materiales, como aluminio, latén, acero inoxidable y
plastico. Esta unidad es controlada a través de una
computadora con la ayuda del programa VarioSign.
Se debe utilizar una aspiradora, la cual se adquiere
por separado, para mantener la superficie libre de
polvo y virutas de grabado.

Numero de parte 34000071
Y VE 600, engraver tamafio A4 (incluye cable USB, adaptador de corriente y
Descripcién programa VarioSign)
Tamaio Ad (470 x 480 x 155 mm)

La unidad VP600 es un trazador (plotter) con
conexion a computadora via USB. Es un dispositivo
trazador de alta velocidad que permite el marcado
de diferentes etiquetas en una sola configuracion. El
soporte para etiquetas y la pluma con tinta se deben
colocar antes de comenzar la operacion. Esta
unidad es controlada a través de una computadora
con la ayuda del programa VarioSign.

Placas

rae

(‘E:O(%_—“(o

A~ v,

Leyenda

po

Numero de parte 34000082 34000080
Descripcion V/P600 BASIC, plotter tamafio A4 (incluye cable USB, adaptador de corriente VP600, plotter tamario A3 (incluye cable USB, adaptador de corriente y
P y Programa VarioSign) Programa VarioSign)
Tamafio A4 (470 x 480 x 155 mm) A3 (690 x 480 x 155 mm)

Marcar etiquetas para cable/manguera

La unidad de grabado fue disefiada
especificamente para ser empleada con los
sistemas de trazado VP600 BASIC y VP00 y

asi, convertir un plotter en un sistema plotter -
engraver. El cambio entre el trazador y el grabador
y viceversa es simple. Este equipo esta disefiado
para grabar simbolos sobre plastico, aluminio y
algunos otros metales suaves. Con el sistema de
grabado VE600 se pueden producir facilmente
placas leyenda, inscripciones para botones y otros
tipos de sefializacion.

El grabador también utiliza el programa VarioSign.

Sistema de marcaje VP600

Sistema de grabado VE600

Descripcion

Marcar clemas/componentes

Sistema de grabado VE600

~ Seiiales
~
=
Leyenda
2 Placas con
Numero de parte logotipo

VEG600 Grabador (se requiere plotter VP600 basic o VP600)

34000083
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Altech’

Accesorios para el trazador y grabador

Plumas desechables

Sistemas de marcado

Estas plumas desechables se utilizan con los trazadores VP800 BASIC y VP600. Estas plumas contienen una
tinta especial la cual ofrece durabilidad y calidad excepcionales en la impresion, con la comodidad de un sistema
desechable. Esto elimina la necesidad de llevar a cabo operaciones como relleno de tinta o limpieza de plumas.
La tinta es de secado répido, a prueba de manchas, resistente a la decoloracion. Estan disponibles en 4 diferentes

tamarios definidos por el color de su cuerpo. é"‘
- Ndmero de parte Namero de parte ‘
Tamafio de la punta . g
para etiquetas de clemas para material de Partex

0.18 mm 35003118 -

0.25 mm - 35003025

0.35 mm 35003135 35003035

0.50 mm 35003150 35003050

Platos para soporte de materiales

Estos platos son necesarios para colocar los diferentes marcadores en la posicién adecuada con
respecto a la pluma del trazador. Se pueden colocar diferentes platos al mismo tiempo sobre la

base de los equipos para reducir el tiempo de configuracion.

La base del VP800 BASIC puede aceptar 2 platos normales o 1 doble.

La base del VP600 puede aceptar 4 platos normales o 2 dobles.

Contamos con platos para las siguientes marcas*:

ABBJ/Entrelec Klemsan Schneider
Allen Bradley Legrand Siemens
Altech Moeller Wago
C3controls Murrplastik Weidmuller
Connectwell Partex Wieland
ContaClip Phoenix Contact Zoloda

*Para platos de otras marcas favor de contactar a Altech.

Agujas para grabar

Las agujas de grabado se seleccionan dependiendo del material sobre el que se quiere grabar.

Para aluminio y otros metales suaves, se puede seleccionar el cortador de doble diente en varios tamafios de punta.
Para materiales plasticos, se requiere utilizar agujas de grabado con un éangulo de 15°. Otras opciones de agujas de
grabado estan disponibles sobre pedido.

"
l

P
0 = } I ’

N
Descripcion Tamaio de la punta Numero de parte

Cortador de doble diente para plastico y aluminio 0.50 mm 35010030
Cortador de doble diente para plastico y aluminio 0.60 mm 35010031
Cortador de doble diente para plastico y aluminio 0.80 mm 35010032
Cortador de doble diente para plastico y aluminio 1.00 mm 35010033
Cortador de doble diente para plastico y aluminio 1.20 mm 35010034
Cortador de doble diente para plastico y aluminio 1.40 mm 35010035
Cortador de doble diente para plastico y aluminio 1.60 mm 35010036
Cortador de doble diente para plastico y aluminio 2.00 mm 35010037
Cortador de doble diente para plastico y aluminio 2.40 mm 35010038
Cortador de doble diente para plastico y aluminio 3.00 mm 35010039
Aguja de grabado 15° para plastico 0.20 mm 35010003

Aguja de grabado 15° para plastico 0.30 mm 35010002

Aguja de grabado 15° para plastico 0.40 mm 35010001

Aguja de grabado 15° para plastico 0.50 mm 35010000

Aguja de grabado 15° para plastico 0.70 mm 35010004

Aguja de grabado 15° para plastico 1.00 mm 35010005

Juego de agujas de grabado 15° para plastico 0.2,0.3,04,05,0.7,1.0 mm 35010006
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Marcadores para cable

Marcadores cerrados PA un solo caracter

+ Sujecion adaptable al cable gracias a la forma geométrica inferior.

' + Corte en pico (chevron) para evitar giros. =tk Ancho
5 B, A + Para conductores de diametro entre 22- 2/0 AWG. N p—
v’ " + Caracteres disponibles: A-Z, 0-9 y simbolos eléctricos color estandar en amarillo Alto
y blanco con texto en negro. Otros colores bajo pedido.
. @ ‘ a + Disponible codigo internacional de colores del 0 al 9, solo en bolsa.

* 1 caracter por marcador.

) Diametro = Seccion  Longitud Altura Ancho Altura
Tipo AWG 7
mm mm marcador = marcador =~ marcador texto
PA-02 ~22-16 1.3-3.0 ~0.215 3mm 3.6mm 3.5mm 2.6 mm
PA-1 ~16-11 25-5.0 ~1.5-4.0 3mm 5.5mm 4.2 mm 2.6mm
PA-2 ~13-5 4.0-10.0 ~25-16.0 4mm 9.5mm 6.6 mm 4mm
PA-3 5210 8.0-16.0 ~16.0-70.0 6 mm 16.5mm 11 mm 4mm
Tamario en mm y AWG orientativos.
Numero de parte Tamaio Empaque Numero de parte Caracter
Caracter 200 piezas 100 piezas 20 piezas Bolsa 200 piezas PA-02003AV40.* 0al9 | AaZ | -|+].|:|/|GRD
22-16 AWG 16-11 AWG 13-5 AWG 5.2/0 AWG 22-16 AWG 1 pieza PA-02003SV40. 0al9 [ Aaz | -[+].|:|/|GRD
0 PA-02003AV09.0 | PA-10003AV09.0 | PA-20004AV09.0 | PA-30006AV09.0 Bolsa 200 piezas PA-02003AV90.* 0al9
1 PA-02003AV19.1 | PA-10003AV19.1 | PA-20004AV19.1 | PA-30006AV19.1 Rollo 1000 piezas PA-10003BV40.*
2 PA-02003AV29.2 | PA-10003AV29.2 | PA-20004AV29.2 | PA-30006AV29.2 o1 ANG Bolsa 200 piezas PA-10003AV40.* 04l
3 PA-02003AV30.3  PA-10003AV30.3 = PA-20004AV30.3  PA-30006AV30.3 1 pieza PA-10003SV40.*
4 PA-02003AV40.4 | PA-10003AV40.4 | PA-20004AV40.4 | PA-30006AV40.4 Bolsa 200 piezas PA-10003AV90.*
5 PA-02003AV59.5 | PA-10003AV59.5 | PA-20004AV59.5 | PA-30006AV59.5 Bolsa 100 piezas PA-20004AV40.*
I PA-02003AV69.6 | PA-10003AV69.6 | PA-20004AV69.6 | PA-30006AV69.6 [NIGAUE 1 pieza PA-200045V40." 0al9 | Aaz I
7 PA-02003AV79.7 =~ PA-10003AV79.7  PA-20004AV79.7 = PA-30006AV79.7 5200ANG | Bolsa 20 piezas PA-30006AV40.* 049 | Aaz P
8
9 PA-02003AV90.9 | PA-10003AV90.9 | PA-20004AV90.9 | PA-30006AV90.9 *Sustitui por el cardcter deseado.

Accesorios para instaladores: Marcadores PA

Numero de parte

Caracter
22-16 AWG 16-11 AWG
O MD-02003-09.0 | MD-10003--09.0
Tefion I VD-02003-19.1 | MD-10003-19.1
PR VD-02003-292 | MD-10003-29.2
Nimero de parte ~ MDH2010- CAS-600P* CAS-500EP* | PAD-3T  PAD4T L V1D-02003-30.3  _MD-10003--30.3

3

u - * . - *
Incluye 20 aplicadores Aplicador para marcadores | - velle MD:02003=40- MD-10003--40.

Descripcion con 25 marcadores | CAa para marcadores | - Caja para marcadores MD-02003--59.5 | MD-10003--59.5

5
22-16AWG (PA-02) 16-11AWG (PA-1) . _
cada uno 22-16AWG | 16-11AWG
| 25 marcadores por 6 MD-02003--69.6 | MD-10003--69.6
*Los marcadores se venden por separado aplicador 7 MD-02003--79.7 = MD-10003--79.7
8
O I — 029 | MD-02003-90* | MD-10003-90.*

*Sustituir por el caracter deseado

Marcadores abiertos PC un solo caracter “CLIP-ON”

+ Para marcar después de cablear o facilitar

modificaciones.
, + Caracteres disponibles: A-Z, 0-9 y simbolos eléctricos
\ \A ’ﬁ Numero de parte

color estandar en amarillo y blanco con texto en negro.

’& Otros colores bajo pedido. Caracter 200 piezas
+ Disponible codigo internacional de colores del 0-9. 2216 AWG | 16-12AWG = 12-11 AWG 11-10 AWG
’ e o o + 1 caracter por marcador. Ancho 0 PC-10003AV09.0 | PC-20003AV09.0
 p— 1 PC-10003AV19.1 | PC-20003AV19.1
== Alto ‘ , 2 PC-10003AV29.2 | PC-20003AV29.2
L3 3 PC-10003AV30.3 = PC-20003AV30.3
. . 0al9 PC-30003AV40.# | PC-40004AV40.#
Tipo c:wée Diédmetro Seccion ;2?3:(;'; m::::ua?or mla\?:::or {I\'::tr: 5 PC-10003AV59.5 | PC-20003AV59.5
PC-10 ~22-16 24-30mm | ~0.4-1.5 mm? 3mm 36mm 3.7mm 2.6mm 6 PCALQUSAVES 6 | PC-20003AVES.5
PC-20 ~16-12 3.0-4.0mm | ~1.5-3.0 mm? 3mm 4.2mm 4.5mm 2.6mm ! PCACOUSAVIS.T | PC-20083AVIS7
PC-30 ~12-11 4.050mm | ~3.0-4.0 mm? 3 mm 9.5 mm 5.7 mm 2.6mm s
PC-40 ~11-10 5062mm | ~4050mm? | 4mm 16.5 mm 6.9mm 4.0mm & PA-10003AVS0.9 | PC-20003AV0.
AaZz | PC-10003AV40.* | PC-20003AV40.* | PC-30003AVAQ.* | PC-40004AV40.*

Tamatio en mm y AWG orientativos. # Sustituir por el nimero deseado. *Sustituir por el caracter deseado
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Marcadores para

cable/manguera

+ Para montar en soportes PKH/POH y
marcar cualquier cable 0 manguera.

+ Caracteres disponibles: A-Z, 0-9 y
simbolos eléctricos color estandar en

Combinacién de marcadores, PK

+ Soportes en PVC rigido libre de

cadmio y silicona, para PK y POK.

PKH disponible también en Poliamida
6.6 (PA6.6): libre de haldgenos.

Marcadores para cable/manguera y componentes

amarillo y blanco con texto en negro. PKH
Otros colores bajo pedido.
8Bl - s csaigonemaconal e =
colores del 0-9. - POH
’ ’ ' ’ + Bolsa con 100 piezas. = A
el
Tipo Longitud ':::::{:r:: M?r‘:::or Altura Texto Nimero de parte ﬁ;’:::::,:: Ancho Largo T;z::q',’,:'
PK-2 4rm p 13 mm Arm PKH070 10 (PK+2.... 0 PK2...) 9mm 70 mm 100
PKHO070POL 10 (PK+2) 9.8 mm 70 mm 100
Nuamero de parte Caracter POH07060AA0 7 (PK+2) 9.5 mm 60 mm 100
con 100 piezas 7 (PK+2) 9.5mm 60 mm 100
PK-20004AV09.0 0 POH12082AA0 12 (PK+2) 9.5 mm 82 mm 100
PK-20004AV19.1 1 | POH12082AA4 | 12 (PK+2) 9.5 mm 82mm 100
PK-20004AV29.2 2 18 (PK+2) 95mm 110 mm 100
PK-20004AV30.3 3 POH18110AA4 18 (PK+2) 9.5 mm 110 mm 100
PK-20004AV40.* 0al9 AaZ -|+|.]/|GRD
PK-20004AV59.5 5 l _ = [1[1 ]
PK-20004AV69.6 6 || i .
PK-20004AV79.7 7 W I
8 h l J -
PK-20004AV90.* 0al9 | AazZ [ Al

* sustituir por el caracter deseado.

Marcadores de acero inoxidable PKS

+ Marcadores y bridas en acero inoxidable AISI 316 para ambientes agresivos.

+ Caracteres disponibles en relieve individuales o personalizados por proyecto.

+ Diferentes longitudes de soportes: hasta 20 marcadores individuales o hasta 86 caracteres personalizados
estampados en el mismo soporte.

+ Soportes suministrables con orificios 0 muescas para pasar los cinchos.

+ Bridas de alta calidad de longitudes 150 mm, 200 mm o 360 mm.

Marcadores individuales estampados

y 4 L e
Nimero de parte Caracter E;lra:l;e uﬁ = =
olsa ==
PKS10006PP.* 0al9 | AaZz | -|VACIO piezas e g ]

*Sustituir por el caracter deseado.

Soporte para marcadores Cinchos para soporte Herramienta de fijacion

Con abetura Con orificios /\:;J >
para cinchos para tornillos
Nimersdepare Longitud Numero de Nimero de parte Numero de parte Longitud Numero de parte Descripcion
marcadores PKS46150AN16 150 mm PKS10MT Herramienta de fijacion manual

PKS10040FQS 47 mm 6 PKS10040FQH PKS46200AN16 200 mm PKS10GSAMT Herramienta de filacion
PKS10060FQS 65 mm 9 PKS10060FQH PKS46360AN16 360 mm automatica
PKS10080FQS 87 mm 13 PKS10080FQH
PKS10100FQS 109 mm 17 PKS10100FQH
PKS10120FQS 128 mm 20 PKS10120FQH

104 www.altechmexico.com



Tarjetas/Etiquetas y soportes para cable/manguera

‘Elltm:h“a
EXICO
Tarjetas/Etiquetas pa ontaje en soportes

Tarjetas tipo PFC Etiquetas tipo PF

+ Etiqueta PF de poliéster semirigido,
libre de halégenos. Presentado en hoja
A4 blanca y amarilla.

+ Para utilizar con soporte transparente

+ Tarjetas PFC de etiquetas rigida, libre de

halégenos en amarillo o blanco.

PT, PT+, PTC, PMy PS.

+ Para soportes transparentes PT, PT+, o ':I;. o
PTC, PTM, PMy PS. :: - .:%‘ @— + Impresion con plotter VPG00.
+ Impresion con plotter VPG0O. Ry f @ o aor b o
o . R::* el e, Pl
07 1y ndn, = f" Ry, o e s—— A if’ *E
PP, e, S —— &=
A == @
&0 T - N
S > & ©
\__ & Numero de parte Tamafio Etiquetas por hoja Color
PF-10015KT49 15x 4.6 mm 792 Amarillo/Blanco
PF-10021KT49 21x4.6 mm 594 Amarillo/Blanco
Numero de parte Color Tamaiio Etiquetas por tarjeta PF-20018KT49 17.5x9.5mm 352 Amarillo/Blanco
PFC04215KA4 Amarillo
15x4.2 mm
PFC04215KA9 Blanco MC tarjetas
PFC04218KA4 Amarillo a2 )
PFC04218KA9 Blanco xaemm 21 piezas « MC tarjeta de Poliamida 6.6 libre de
PFC04221KA4 Amarilo halégenos.
21x4.2mm + Para utilizar con soporte transparente
PFC04221KA9 Blanco PT+, PTC,PTM.
PFC04230KA4 Amarill . i
marillo 30%42mm 14 piezas Impresion con plotter VP600.
PFC04230KA9 Blanco 4
4nd0f Vg, avodory '
PFC09518KA4 Amarillo pr 05 P T 4
18x95 20 pi ; y
PFC09518KA9 Blanco xHemm plezas AN /7
PFC09540KA4 Amarillo AW
40x95 8 pi
PFC09540KA9 Blanco xeemm piezes -
Numero de parte Color Tamaiio Etiquetas por tarjeta
MC-ESS15/80WH 15 x4 mm 80 piezas
MC-ESS18/64WH Blanco 18 x4 mm 64 piezas
MC-ESS20/80WH 20 x 4 mm 80 piezas
Soporte Transparente para Cable/Manguera PM
« Material PVC. ¢
+ Dos orificios. (\“.,L**
+ Montaje de cinchos PKB. w1
+ Para etiquetas PFC y PP.
PM
Numero de parte Tamaiio Orificios Tipo de etiqueta Empaque
PM-10033AN 33x6mm 3mm PF-10021, PFC04221, PP+046 Bolsa 100 piezas
PM-20033AN 33x11.3mm 3mm PF-20018, PFC09518, PP+090, MK9-PL090 Bolsa 100 piezas
PM-24066AN 66 x 13.9 mm 39mm PF-20018, PFC09518, PP+090, MK9-PL090 Bolsa 100 piezas

Soporte Transparente para Cable/Manguera PTM

+ Material PVC.
+Un orificio.

+ Montaje con cinchos PKB.
+ Para etiquetas PFC y PP.

Numero de parte Tamaio Tipo de etiqueta Empaque
PTM10023K 23 x4.6 mm PP+046 Bolsa 500 piezas
PTM10030K 30x4.6 mm PP+046, PFC04230 Bolsa 500 piezas
PTM20020K 20x 9.5 mm PP+090 Bolsa 500 piezas

www.altechmexico.com
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Marcadores para cable/manguera y componentes

Marcadores y soportes para cable

‘llltm:ﬁa
EXICO
Soporte cerrado PT+

+ Soporte transparente con funda para insertar etiquetas PF,PFC.
+ Debe ser insertado antes de cablear.

200 piezas 200 piezas 100 piezas 50 piezas 50 piezas
~22-16 AWG ~16-11 AWG ~13-4 AWG ~5-3/0 AWG ~0 AWG
Longitud Numero de parte
12 mm PT+02012A PT+10012A PT+20012A PT+30012A
15 mm PT+02015A PT+10015A PT+20015A PT+30015A PT+40015A
18 mm PT+02018A PT+10018A PT+20018A PT+30018A
21 mm PT+02021A PT+10021A PT+20021A PT+30021A PT+40021A
30 mm PT+02030A PT+10030A PT+20030A PT+30030A PT+40030A

Soporte abierto “CLIP-ON” PTC

+ Soporte amarillo con funda transparente para insertar etiquetas PF, PFC o tira tipo PP.
+ Para colocar después de cablear o facilitar modificaciones: clip on.

200 piezas 200 piezas 200 piezas 100 piezas 100 piezas
~22-16 AWG ~16-12 AWG ~12-11 AWG ~11-10 AWG ~10-7 AWG
Longitud Numero de parte
15 mm PTC10015A4 PTC20015A4 PTC30015A4 PTC40015A4 PTC50015A4
21 mm PTC10021A4 PTC20021A4 PTC30021A4 PTC40021A4 PTC50021A4
30 mm PTC10030A4 PTC20030A4 PTC30030A4 PTC40030A4 PTC50030A4

Marcadores abiertos multicaracter PC-

+ Impresion con plotter VP600 y marcador
« Perfil abierto personalizable PVC. e, e,
+ Se coloca después de cablear. P ﬁ & %

&Y
« Empaque de 100 piezas. = \

o «
~22-16 AWG ~16-12 AWG ~12-11 AWG ~11-10 AWG |
Longitud Numero de parte
15 mm PC-10015AN4 PC-20015AN4 - PC-40015AN4
18 mm PC-10018AN4 PC-20018AN4 - PC-40018AN4
21 mm PC-10021AN4 PC-20021AN4 PC-30021AN4 PC-40021AN4
27 mm - - - PC-40027AN4
36 mm PC-10036AN4 PC-20030AN4 PC-30036AN4 PC-40036AN4

Marcadores cerrados multicaracter PA+

* Impresion con plotter VPG00 y marcador
«d.anr \-'p@%

+ Perfil cerrado personalizable de PVC.

+ Debe ser insertado antes de cablear. o™y \
& ©

diny
Lt —...:.

Longitud
Calibre Color 15 mm 21 mm 36 mm Empaque
Numero de parte
Blanco PA+02015PN9 PA+02021PN9 - o,
~22-16 AWG Bolsa 1008 piezas \
Amarillo PA+02015PN4 PA+02021PN4 - :
Blanco - PA+05021PN9 - . %
~18-14 AWG Bolsa 1008 piezas - B
Amarilo - PA+05021PN4 - % N
Blanco - PA+10021AN9 - ,
Bolsa 200 piezas ] ]
Amarillo - PA+10021AN4 -
~16-11 AWG
Blanco - PA+10021PN9 -
Bolsa 1008 piezas
Amarillo - PA+10021PN4 PA+10036PN4
~13-5 AWG Amarillo - PA+20021AN4 PA+20036AN4 Bolsa 100 piezas
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Etiquetas y marcadores para Plotter VP600

Etiquetas modulares PS

+ Sistema de marcaje universal PS. ey, eI
+ Material PVC rigido libre de silicon y cadmio. A & %
+ Permite personalizar textos en las etiquetas. \? \
+ Impresion con plotter VP600. Nt \\-
Numero de parte PS-20000KN9 PS-20BPV
Descripcion Cubierta continua Base con adhesivo
Color Blanco Blanco
Cantidad 1 pieza 1 pieza
Tamaio 1mx12.9mm 1mx11.6 mm

Etiquetas con adhesivo

+ Material poliéster libre de halégenos.

+ Impresion resistente a condic
+ Impresion con plotter VP600.
+ Posibilidad de impresion con

iones ambientales.

impresora convencional.

-

| PFAZ0018KTO

Numero de parte PN-10018PN9 PFA20018KT4
Descripcion Etiqueta plana autoadhesiva
Color Blanco Amarillo Blanco
Cantidad 100 piezas 352 por hoja 352 por hoja
Tamaio 177x7.5mm 17.5x9.5mm 17.5x9.5mm

Marcador con perforaciones PK -
&

+Uso con soporte POH y PKH o cinchos PKB.

+ Impresion con plotter VP600.

PN

"T212/H{HH
e

i e

25as
2.
* oy g

Lx2iaal-hxiSnnd-AxlSnnd

e 10 Y
SxZineg 428y,

PFA
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Numero de parte PK-20Q40AN4 PK-20Q25AN4
Tamaio 4 x40 mm 4x25mm
Caracteres 21 méximo 10 méximo
Perforaciones Doble Simple
Marcador para impresion directa PK -
I, g,
+ Uso con soporte POH y PKH. . ﬂ 48
+ Impresion con plotter VP600. = \
Namero de parte PK-20036PN4 PK-20021PN4
Tamaio 4 %36 mm 4x21mm
Tira 5 piezas 9 piezas
Color Amarillo Amarillo
Cinchos y bases de nylon PKB
Cinchos
Numero de parte Color | Longitud  Ancho Color Numero de parte Empaque
- 80 mm 2.4 mm PKB24080A0 Bolsa 100 piezas
PKB25100A9 100 mm 2.5mm PKB25100A0 Bolsa 100 piezas
PKB48120A9 120 mm 4.8 mm PKB43120A0 Bolsa 100 piezas
PKB36140A9 140 mm 3.6 mm PKB36140A0 Bolsa 100 piezas
PKB48160A9 160 mm 4.8 mm PKB48160A0 Bolsa 100 piezas
PKB2520009 | " [ 200mm | 2s0m | ° PKB25200A0 | Bolsa 100 piezas
PKB48200A9 200 mm 4.8 mm PKB48200A0 Bolsa 100 piezas [T
PKB36300A9 300 mm 3.6 mm PKB36300A0 Bolsa 100 piezas
- 300 mm 4.8 mm PKB48300A0 Bolsa 100 piezas
PKB48365A9 370 mm 4.8 mm - Bolsa 100 piezas
Bases
Numero de parte Color Empaque
PKB-1/4N Natural Bolsa 100 piezas
PKB-1/4SV Negro Bolsa 100 piezas
PKB-2/4N Natural Bolsa 100 piezas
PKB-2/4SV Negro Bolsa 100 piezas pre-ue e
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Marcadores para cable/manguera y componentes

Marcadores compatibles con impresoras de termotransferencia

MK9/10 y T800/T1000
LS

PP PPA

+ Etiqueta rigida plana para soportes transparentes PT+, + Etiqueta plana autoadhesiva tipo PP para marcar
PTC, PTM, PM, etc. componentes en cuadros

+ Formato CD para taller o campo con impresoras MK9/
MK10/T800 o T1000

Rollo PP 4.6/6.3/9.0/10.2/11.0 12115/18

Rollo PPA 9.0 10

Perfil PO para impresora MK9* / MK10 / T800*# / T1000*#/T2000*#

Caracteristicas
, 5102.3“6 + PO perfil (tubo o marcador) oval para cables 0 manguera con didmetro desde
a 1,3 a28,0 mm (23-7/0 AWG).
s + Répida insercion en el cable o manguera. Autoajuste antideslizamiento.
"»e._:"‘“'«:’t“':‘% 3 + Color estandar en amarillo y blanco. Mas colores bajo consulta.
&g
58 7
PO-01# 1.31.8 ~0.25 ~23-20 - 250 m - | 250m PO-10 6.5/8.0 ~16.0 ~5-3 - 50m - 50m
PO-02 17122 ~05 ~20-18 50m 250 m - | 250m PO-11 7.09.5 ~178.0 ~4-3 - - 5x10m|5x10m
PO-03* 20025 ~0.75 ~18-17 40m 250 m - | 250m PO-12 7.510.0 ~20.0 ~4-2 - - 5x10m|5x10m
PO-04* 22028 ~1.0 ~17-15 40m 200m - | 200m PO-14 9.5/12.0 ~25.0 ~1/0 - - 5x10m|[5x10m
PO-05* 27135 ~15 ~15-13 40m 200m - | 200m PO-16 11.5/14.0 ~35.0 ~1/0-2/0 - - 2x5m | 2x5m
PO-06* 3.2/4.0 ~25 ~13-11 35m 200m - | 200m PO-18 13.5/16.0 ~50.0 ~2/0-3/0 - - 2x5m | 2x5m
P0-06Q10* - - - 35m - 100m | - PO-20 15.5/18.0 ~70.0 ~3/0-410 - - 2x5m | 2x5m
PO-068TW* 6.8/7.0 - - 45m 50m - - PO-22 17.5/20.0 ~95.0 ~4/0 - - 25m | 2x5m
PO-07* 3.8/4.7 ~40 ~11-9 35m 100 m - | 100m PO-24 19.5/22.0 ~1200 | ~4/0-5/0 - - 2x5m | 2x5m
PO-08# 46/55 ~6.0 ~9-7 - 100 m - | 100m PO-26 21524.0 ~1500 | ~5/0-6/0 - - 2x5m | 2x5m
PO-09 56/7.0 ~10.0 ~7-5 - 50m - 50m PO-28 24.0128.0 ~1850 | ~6/0-7/0 - - 2x5m | 2x5m

Tubo termoretractil PHZ para impresora MK9* /| MK10 / T800*# / T1000*#/T2000*#

Caracteristicas

+ Tubo termoretractil flexible libre de halégenos.

+ Excelente comportamiento ante fuego y llama.

+ Retractil con proporcion 2:1

+ Temperatura de retraccion > 90°C.

+ Temperatura de operacion -30°C a +105°C.

+ Color estandar amarillo o blanco.

+ Mas colores bajo consulta.

+ Marcaje rapido con maquinas MK9/ MK10 en taller y campo.
+ Suministro de marcadores personalizados bajo pedido.

PHZ20016 16 0.8 116 1132 0.43 - 100 m
PHZ20024*# 24 12 3/32 3/64 0.51 - 100 m
PHZ20032* 32 16 118 116 0.51 15m 100 m
PHZ20048* 48 24 3/16 3/32 0.51 12m 100 m
PHZ20064* 6.4 32 1/4 18 0.65 12m 75m
PHZ20095 9.5 47 3/8 3/16 0.65 - 75m
PHZ20127 12.7 6.4 112 1/4 0.65 - 50 m
PHZ20254 254 12.7 1 12 0.89 - 25m
PHZ20510 50.8 254 2 1 1.10 - 25m
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Opciones de marcaje y grabado

El sistema “MC” para marcaje de tarjetas es compatible con plotter VP600

+ Fabricantes de clemas: Weidmiiller*, Phoenix Contact*, Wago*, Entrelec, Siemens*.

+ Fabricantes de contactores, relevadores, interruptores, desconectadores: Telemecanique®, ABB*, Moeller*, GE*, AEG*, ifm-electronic* / Finder* y Siemens®.
+ También se cuenta con marcadores para alambre, cable/manguera, marcadores para botones y marcadores con adhesivo para uso general.

+ Favor de contactar a Altech para cualquier requerimiento de etiquetado.

N"’jﬁm,- : Nimero de parte _,-;: ] |
S

B-ROZET08 | B-ROZET18

*Estos son marcas registradas de cada sociedad particular.

Servicio de grabado

Ponemos a sus ordenes este servicio que se adapta a sus necesidades/ requerimientos para sus placas.
jContactenos!

Personalizado de:

+ Tamafio.
+ Estilo de letra.

" Simoels TABLERO START
DE
CONTROL

Q:O(%___d’o

QT D, POWER
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Clemas

Clemas de conexion tipo resorte

\ Alteck’
~% MEXICO

Numero de parte

Certificaciones
Calibre del conductor
Clasificacion de voltaje
Clasificacion de corriente
Dimensiones (AxBxC)
Placa final
Etiqueta
Puente de 10 polos
Tipo de conexion

Numero de parte

Certificaciones
Calibre del conductor
Clasificacion de voltaje
Clasificacion de corriente
Dimensiones (AxBxC)
Placa final
Etiqueta
Puente de 10 polos
Tipo de conexion

Numero de parte

Certificaciones
Calibre del conductor
Clasificacion de voltaje
Clasificacion de corriente
Dimensiones (AxBxC)
Placa final
Etiqueta
Puente de 10 polos
Tipo de conexion

Numero de parte

Certificaciones
Calibre del conductor (entrada)
Calibre del conductor (salida)
Clasificacion de voltaje
Clasificacion de corriente
Dimensiones (AxBxC)
Placa final
Etiqueta
Puente de 10 polos
Tipo de conexion

Tipo de fusible

Doble nivel Para tierra, doble nivel
CXDL2.5 CXDL2.5(1.S. CXDLG2.5 CXDLG2.5(1.S.

® AExell EExell AEx ell EExell __ AExell EExell _— AEx ell EExell
(] : ;i iy X
®
R ‘ E@é (}O':l..\ e ?&( U:._jt Ec_\z e E€\>€€
8. )\ PR Q. N @ 3\ W
24-12AWG 0.2-2.5mm? 24-12AWG  24-12AWG 0.2-2.5mm? 24-12AWG  24-12AWG 0.2-2.5mm? 24-12AWG ~ 24-12AWG 0.2-2.5mm? 24-12AWG
600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 600V - 600V
20A 24A 20A 20A 24A 20A 20A 24A 20A - - -
5x49.5x72.7 mm 5x49.5x72.7mm 5x49.5x72.7 mm 5x49.5x72.7 mm
EPCXDL2.5 EPCXDL2.5 EPCXDL2.5 EPCXDL2.5
MT5 MT5 MTS MTS
JX2.5/10 JX2.5110 JX2.5/10 JX2.5/10
2x(181) 282 (181) + (1T &1T) 2T&2T
. Miniclemas

[ CXM25 | CMS2.5

AEx ell EExell AEx ell EEx ell

=

& =

) . 'y ce oeerT W d. 4 — | .
@. N @, JNs @, N &, s

24-12AWG 0.2-2.5mm? 24-12AWG  24-12AWG 0.2-2.5mm? 24-12AWG ~ 24-12AWG 0.2-2.5mm? 24-12AWG  24-12AWG 0.2-2.5mm? 24-12AWG

600V 1000V 600V - - - 300V 800V 300V 600V - 600V
20A 24A 20A - - - 20A 24A 20A - - -
5x35x 37 mm 5x35x 37 mm 5x30.15x 31 mm 5x50x 38 mm
EPCXM2.5 EPCXM2.5 EPCMS2.5 EPCX2.5
MS5 MS5 MT5 MT5
- - - JX2.5/10
1&1 1&1 1&1 1&1

AEx ell EEx ell “AEX ell EExell

AEx ell EEx ell AEx ell EEx ell

b}

oee . g Cee O - C : ¢ o C.
@, )\ YA s @, )\ YRR B\

24-10AWG  0.2-4mm? 24-10AWG ~ 24-8AWG  0.2-6mm? 24-8AWG  24-6AWG 0.2-10mm? 24-6AWG  24-12AWG 0.2-2.5mm? 24-12AWG

600V - 600V 600V - 600V 600V - 600V 600V - 600V
6x37.6 x54.8 mm 8x42.4x62.1 mm 10 x48.7 x 71.7 mm 5x37.6 x62.2mm
EPCX4 EPCX6 EPCX10 EPCX2.5/3
MT6 MT8 MT10 MTS
JX4/10 JX6/10 JX10/2 JX2.5110
181 181 181 182

Portafusibles, un nivel
CXVFA CXVFC CXVFAL24V CXVFCL24V CXVF2.5A CXVF2.5C CXAF4/3

Con LED

Cee [: ce o Y CGQ'°

IEC

24-8AWG  0.2-10mm?  24-8AWG

IEC
24-8AWG  0.2-6mm?  24-BAWG

1EC 1EC|

24-8AWG  026mm?  24-8AWG  24-T0AWG 0.2-4mm?  24-10AWG

600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V
12 x43 x 75 mm 12x43 x 75 mm 12 x43 x 75 mm 6x43.2x86.2mm
MT12 MT12 MT12 MT6

181 181 182 281
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Clemas de conexion tipo resorte ‘Hltm:h

De paso

oo T o0& T o6 T oxio CX2.573
) i xellEExell @ — x ell EEx e _. AexellEExe i xell EEx e AExell EExell
° s ° P L _ -

O — A d fana C€ o :
Q. )\ YR 3\ TR M @ N @, cAus

24-12AWG 0.2-2.5mm? 24-12AWG ~ 24-10AWG  0.2-4mm? 24-10AWG ~ 24-8AWG  0.2-6mm? 24-8AWG ~ 24-6AWG 0.2-10mm? 24-6AWG ~ 24-12AWG 0.2-2.5mm? 24-12AWG

O8O

600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V
20A 24A 20A 30A 32A 30A 50A 41A 50A 65A 57A 65A 20A 24A 20A
5x 38 x50 mm 6x 38 x 54.8 mm 8x43x62.1 mm 10x49.5x71.7 mm 5x 38 x62.5mm
EPCX2.5 EPCX4 EPCX6 EPCX10 EPCX2.5/3
MT5 MT6 MT8 MT10 MT5
JX2.5/10 JX4/10 JX6/10 X102 JX2.5/10
1&1 181 181 1&1 182
AEx ell EExell AEx ell EExell

AEx ell EEx ell AEx ell EEx ell

AEx ell EEx ell

COee0 C€ome OO CEoOee O CEoee OO CEowe o0 CE

Q. B\ PO N @ )\ YR M @ cAus

24-12AWG  0.2-2.5mm? 24-12AWG ~ 24-10AWG  0.2-4mm? 24-10AWG  24-10AWG 0.2-4mm? 24-10AWG ~ 24-8AWG  0.2-6mm? 24-8AWG  24-6AWG 0.2-10mm? 24-6AWG

600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V
20A 24A 20A 30A 32A 30A 30A 32A 30A 50A 41A 50A 65A 57A 65A
5x38x74.7mm 6x38x70.5mm 6x 38 x 86.2 mm 8x43x822mm 10 x49.3 x 97.6 mm
EPCX2.5/4 EPCX4/3 EPCX4/4 EPCX6/3 EPCX10/3
MT5 MT6 MT6 MT8 MT10
JX2.5/10 JX4/10 JX4/10 JX6/10 JX10/10
282 182 282 18&2 182

AEx ell EEx ell AExell EExell AEx ell EExell AEx ell EExell AExell EExell

D i @\; N = { @; 5 @; - =
2 T c( Oew c( (‘L’“IOJ_JC) c( C-..; c(l’,‘,-..
@, )\ PO B R B, IR B\ YA )\

24-12AWG  0.2-2.5mm? 24-12AWG ~ 24-10AWG  0.2-4mm? 24-10AWG ~ 24-10AWG 0.2-4mm? 24-10AWG ~ 24-8AWG  0.2-6mm? 24-8AWG ~ 24-6AWG 0.2-10mm? 24-6AWG

5x 38 x74.7 mm 6 x 38 x 70.5 mm 6 x 38 x 86.2 mm 8x43x82.2mm 10 x 49.3 x 97 mm
EPCX2.5/4 EPCX4/3 EPCX4/4 EPCX6/3 EPCX10/3
MT5 MT6 MT6 MT8 MT10
JX2.5/10 JX4/10 JX4/10 JX6/10 JX10/10
282 182 282 182 282

Portafusibles, un nivel

CXAF4/3L24V LED 6-60V AEx ell EEx ell  LED 110-240V AEx ell EEx ell CXF4/3L110-240V CAICD

ConLED LED 6-60V

LED 110-240v

(Poo-‘ (Poo- ‘ O—”}—O&—:ﬁ‘j

g.

CE O Dse =0
1EC

24-10AWG ~ 24-10AWG  0.2-4mm?  24-10AWG

e Ce

IEC

24-10AWG _0.2-4mm? 24-10AWG  24-10AWG 0.2-4mm? _24-10AWG 2410AWG 024mmt 24-10AWG  26-10AWG 0.2-4mm
|

600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V
6 x43.2 x 86.2 mm 6 x 69.1 x 65.4 mm 6 x 69.1x 65.4 mm 6x69.1x86.2mm 6x69.1x86.2mm
MT6 MT6 MT6 MT6 MT6
S Mo gm0 Pt par0 gm0
281 1&1 1&1 281 281
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Clemas

\ Alteck’
~§ MEXICO

Clemas de conexion tipo resorte

Numero de parte

Certificaciones
Calibre del conductor
Clasificacion de voltaje
Clasificacion de corriente
Dimensiones (AxBxC)
Placa final
Etiqueta
Puente de 10 polos
Tipo de conexion

Numero de parte

Certificaciones
Calibre del conductor
Clasificacion de voltaje
Clasificacion de corriente
Dimensiones (AxBxC)
Placa final
Etiqueta Puente
Entrada de cable
Tipo de conexion

Numero de parte

Certificaciones
Calibre del conductor
Clasificacion de voltaje
Clasificacion de corriente
Dimensiones (AxBxC)
Placa final
Etiqueta Puente
Entrada de cable
Tipo de conexion

Numero de parte

Certificaciones
Calibre del conductor
Clasificacion de voltaje
Clasificacion de corriente
Dimensiones (AxBxC)
Placa final
Etiqueta Puente
Entrada de cable
Tipo de conexion

Desconectadoras y de prueba, un nivel

CXK2.5/4 CXK4 CXK4/3

XK2.5
AE ell EExell

AEx ell EEx ell

o R —e Ce - - (€3
@. ” @. 2 s s
24-12AWG  0.2-2.5mm? 24-12AWG  24-12AWG  0.2-2.5mm? 24-12AWG ~ 24-10AWG  0.2-4mm? 24-10AWG  24-10AWG  0.2-4mm? 24-10AWG
600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V
16A 20A 16A 16A 20A 16A 22A 22A 22A 20A 22A 20A
5x42.3x62.2mm 5x38x74.7mm 6x42.6 x65.7 mm 6x42.6 x 86.2 mm
EPCX2.5/3 EPCX2.5/4 - EPCX4/4
MT5 MT5 MT6 MT6
JX2.5/10 JX2.5/10 JX4/10 JX4/110
1&1 282 1&1 281
Para montaje en panel
CM2.58 CM2.552
___ AExellEExell AEx ell EEx ell

AEx ell EEx ell

AEx ell EExell
A -

Para montaje en panel

CM4S CM4S2 CSCP2.5T CSCP2.5T2

AEx ell EEx ell AEx ell EEx ell

24-10AWG  0.2-4mm?  24-10AWG  24-10AWG  0.2-4mm? 24-10AWG  22-14AWG 0.2-2.5mm? 22-14AWG  22-14AWG 0.2-2.5mm? 22-14AWG

26A 32A 26A 26A 32A 26A 20A 24A 20A 20A 24A 20A

EPCSCP2.5T EPCSCP2.5T

Superior

Superior

Para riel DIN
CXCP2.5/4

Ce

EPCXCP2.5/4

Superior

12
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Clemas con insercion de cable a presion

CP1.5 CP2.5 CP4 CP6/10

v e X l CEcoe S . BT TR W e
@. N @ N @ N @ cMus

24-14AWG 0.2-1.5mm? 24-14AWG  24-12AWG 0.2-2.5mm? 24-12AWG  24-10AWG  0.2-4mm? 24-10AWG ~ 20-8AWG  0.5-10mm? 20-8AWG

600V 800V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V
15A 15A 15A 20A 24A 20A 30A 32A 30A 44A 57A 44A
3.5x32.8x45.3 mm 5x38.25 x49.7 mm 6 x 38.25 x 54.8mm 8x43 x62.75 mm
EPCP1.5 EPCX2.5 EPCX4 EPCX6
MT3.5 MT5 MT6 MT8
JX1.5/10 JX2.5/10 JX4/10 JX6/10
1&1 1&1 1&1 1&1

CeeoO i CEcee :;: i CEcee .:.»-, A C€Eceeco A C€ T )
@, B\ P 5\ VNG R 5\ R B\ Y oA us

24-14AWG 0.2-1.5mm? 24-14AWG  24-12AWG 0.2-2.5mm? 24-12AWG  24-10AWG  0.2-4mm? 24-10AWG  20-8AWG  0.5-10mm? 20-8AWG  24-14AWG 0.2-1.5mm? 24-14AWG

600V 800V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 300V 320V 300V
15A 15A 15A 20A 24A 20A 30A 32A 30A 44A 57A 44A 10A 8A 10A
3.5x32.8x54.5mm 5x38.25 x 62.5 mm 6x38.25x70.5 mm 8x43x82.85 mm 9 x84 x120 mm
EPCP1.5/3 EPCX2.5/3 EPCX4/3 EPCX6/3 Placa Separadora SPCP8L32
MT3.5 JX1.5/10 MT5 JX2.5/10 MT6 JX4/10 MT8 JX6/10 MT9 --
Superior Superior Superior Superior Lateral
1&2 182 182 1&2 8x(1&1)

- - = ~ . T i - - e r e
g c( ¢ COf ( 1R c€ I L c . I «
8. )\ PR )\ YA )\ PR M @ Al
26-14AWG 0.2-1.5mm? 26-14AWG  24-12AWG 0.2-2.5mm? 24-12AWG ~ 24-10AWG  0.2-4mm? 24-10AWG ~ 20-8AWG 0.5-10mm? 20-8AWG  24-14AWG 0.2-1.5mm? 24-14AWG
- - - - - - 5 5 5 - - - 300V 320V 300V

- - - - - - - - - - - - 10A 8A 10A
3.5x32.8x45.3mm 5x38.25x49.7 mm 6 x 38.25 x 54.8 mm 8x43 x62.75 mm 9 x84 x120 mm
EPCP1.5 EPCX2.5 EPCX4 EPCX6 Placa Separadora SPCP8L32
MT3.5 JX1.5/10 MT5 JX2.5/10 MT6 JX4/10 MT8 JX6/10 MT9 --
Superior Superior Superior Superior Lateral
181 181 181 1&1 888

CPG1.5/3 CPG2.5/3 CPG4/3 CPG6/10/3 CP8L32(I.S)H

Oee OO0

+e700 el ce : ce
Q. )\ YR )\ YR )\ PR M @, 3\ 8

26-14AWG 0.2-1.5mm? 24-14AWG  24-12AWG 0.2-2.5mm? 24-12AWG  24-10AWG  0.2-4mm? 24-10AWG ~ 20-8AWG 0.5-10mm? 20-8AWG  24-14AWG 0.2-1.5mm? 24-14AWG
- - - - - - - - - - - - 300V 320V 300V

- - - - - - - - - - - 10A 8A 10A
3.5x32.8 x54.5mm 5x38.25 x 62.5 mm 6x38.25x 70.5 mm 8 x 43 x 82.85 mm 9 x 84 x 120 mm
EPCP1.5/3 EPCX2.5/3 EPCX4/3 EPCX6/3 Placa Separadora SPCP8L32
MT3.5 JX1.5/10 MT5 JX2.5/10 MT6 JX4/10 MT8 JX6/10 MT9 --
Superior Superior Superior Superior Lateral
182 182 182 182 2x (484)

www.altechmexico.com 113

sews|)



Clemas

3!‘ll|'h211f
\Q MEXICO

Clemas de conexion con tornillos

Numero de parte

Certificaciones
Calibre del conductor
Clasificacion de voltaje
Clasificacion de corriente
Dimensiones (AxBxC)
Placa final
Etiqueta
Puente de 10 polos
Tipo de conexion

Numero de parte

Certificaciones
Calibre del conductor
Clasificacion de voltaje
Clasificacion de corriente
Dimensiones (AxBxC)
Placa final
Etiqueta
Puente de 10 polos
Tipo de conexion

Namero de parte

Certificaciones
Calibre del conductor
Clasificacion de voltaje
Clasificacion de corriente
Dimensiones (AxBxC)
Placa final
Etiqueta
Puente de 10 polos
Tipo de conexion

Numero de parte

Certificaciones
Calibre del conductor
Clasificacion de voltaje
Clasificacion de corriente
Dimensiones (AxBxC)
Placa final
Etiqueta
Puente de 10 polos
Tipo de conexion

CTS2.5U-N CTS4U-N CTS6U CTS10U

AExell EExell @ AExellEExell @ AEx ell EExell AExell EExell
T o Al el :

[ @)

e - CE oo ' CE oo CE
Q. M @ '\ P P\ YRR cAus

22-12AWG  0.2-2.5mm? 22-12AWG ~ 22-10AWG  0.2-4mm*  22-10AWG ~ 22-8AWG  0.5-6mm? 22-8AWG  16-6AWG 0.5-10mm? 16-6AWG

600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V
25A 24A 25A 35A 32A 35A 50A 41A 50A 65A 57A 65A
5x46.2 x 43 mm 6x46.2 x 43 mm 8x47.8x43 mm 10 x 47.8 x 43 mm
EP2.5/4UN EP2.5/4UN EP6/10U EP6/10U
MT5 MT6 MT8 MT10
CA721/10 CAT722/10 CAT723/10 CAT724/10
1&1 1&1 1&1 1&1
Conexion multiple, un nivel
CMC1-2 [ CMCG4 |

- - 'c [ . R 4 .,c € S
c@ us B“ us c@ us B“ us c@ us l:“ us c(s—\B us

22-10AWG  0.2-4mm?  22-10AWG  22-10AWG  0.2-4mm? 22-10AWG  24-10AWG  0.2-4mm?* 24-10AWG  22-10AWG  0.2-4mm?  22-10AWG

600V 630V 600V 600V 630V 600V - - - 1000V 1000V 1000V
35A 32A 35A 35A 32A 35A - - - 35A 32A 35A
6 x49.5 x46.5 mm 6 x53.4 x 65 mm 6 x53.7 x 65 mm 6x63.4 x 52 mm
EPCMC1-2 EPCMC2-2 EPCKT4U/4 EPUSC
MT6 MT6 MT6 MT6
CAT722/10 CAT722/10 - CA623/10
182 282 282 1&1
Doble nivel Doble nivel con tierra
CDL4UN CDL4UN(L.S CDLG2.5 ODLG2.5A
o _ AExell EExell R
) '_--_ Tous A0 . e
® ;
® i
. Tar - Ex : - 5 ceec 4 P08
. = Yoce e WIEE (e s doce oo Ce
@, s @, — A\ @, s @, s

22-10AWG  0.2-4mm?  22-10AWG  22-10AWG  0.2-4mm? 22-10AWG  24-12AWG 0.2-2.5mm? 24-12AWG  24-12AWG 0.2-2.5mm? 24-12AWG

600V 800V 600V 600V 800V 600V 300V 500V 300V 300V 800V 300V
35A 32A 35A 35A 32A 35A 24A 24A 24A 25A 24A 25A
6x59.5x 57 mm 6 x59.5x 57 mm 6x52.5x71.7mm 5x61x62mm
EPCDL4UN EPCDL4UN EPCDLG2.5 EPODL2.5 0 EP10DL2.5
MT6 MT6 MT2G MT5
CA722/10 CA722/10 CAB27/10 JX2.5/10
2x(1&1) 282 2x (1&1) +1T (1&1) + (1T &1T)
AE‘x ell EEx ell

AEx ell EExell

SN e i Ce ' W e <
@, N us @, A\ T @, A\ T @. N\ us

22-12AWG 0.2-2.5mm? 22-12AWG ~ 22-12AWG 0.2-2.5mm? 22-12AWG ~ 22-12AWG 0.2-2.5mm? 22-12AWG  24-12AWG 0.2-2.5mm? 24-12AWG

300V 500V 300V 300V 500V 300V 150V 500V 150V - 440V 300V
25A 24A 25A 25A 24A 25A 25A 24A 25A - 24A 24A
6x 68 x 84 mm 6x68x61mm 6 x 68 x 84 mm 6x 66 x 87.5 mm
EPCTL2.5U EPCTL2.5UH EPCTL2.5U EPCTLG2.5
MT2 MT2 MT2 MT2G
CAT722/10 CAT722/10 CAT722/10 CAB27/10
3x(1&1) 1x(1&1) &1 &1 383 3x(1&1) & 1&1T
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Clemas de conexién con tornillos \ Hltzcl1°
) MEXICO

De paso
CTS16U CTS25UN CTS35UN CTS50/70N CTS95/120N
_ AExell EExell AExellEExell @ AEx ell EExell
- = - . — et

O ;
e

o) 0 @) e} O @> O 0 @> o) 0 e} 0

e e o°° e e e o°- e o €

@, M @, Ay 6, A @ A @ s

22-4AWG  0.2-16mm? 20-4AWG  14-2AWG  4.0-25mm?  14-2AWG  12-1/0AWG 4.0-35mm? 12-1/0AWG ~ 8-2/0AWG  10-70mm? 8-2/0AWG  2-250kcmil 25-120mm? 2-250kcmil

600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V
70A 76A 85A 85A 101A 105A 130A 125A 150A 175A 192A 175A 240A 269A 240A
12 x47.8 x 43 mm 12 x57.2 x 48 mm 16 x 59.2 x 50.5 mm 20.5x71.1 x 77 mm 27 x 83 x 85 mm
MT12 MT12 MT16 MT16 MT16
CA751/10 CA725/10 CA771/10 CA628/2 0 CA628/3 CA629/2 0 CA629/3
1&1 1&1 1&1 1&1 1&1
Alto voltaje, un nivel Alto voltaje con muelle, un nivel

CHV6U CHV10U CTS4USC CTS6USC CTS10USC

¥ / CE “*° 4 y Ce i CE ©°°C CE ©*°C CE€
22-8AWG  0.2-6mm? 22-8AWG  20-6AWG 0.2-10mm? 20-6AWG  22-10AWG 0.2-4mm? 22-10AWG ~ 22-8AWG  0.2-6mm? 22-8AWG  20-6AWG 0.2-10mm? 20-6AWG
1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V

o-e0 !

35A 32A 35A 50A 41A 50A 65A 57A 65A

50A 4A 50A 65A 57A 65A
8x63.4 x52 mm 10 x 63.4 x 52 mm
EPUSC EPUSC
MT8 MT10
CA624/10 CA625/10 CA623/10 CA624/10 CA625/10
[ Miniclemas |

ODL2.5A(l.S. ODL2.5A ODLG2.5A(I.S. CMT4 CGMT4

[ CGMT4 |
AEx ell EEx ell AEx ell EEx ell

c@ us G“ us c@ us G“ us c@ us I:“ us

24-12AWG  0.2-2.5mm? 24-12AWG  24-12AWG 0.2-2.5mm? 24-12AWG ~ 24-12AWG 0.2-2.5mm? 24-12AWG  22-10AWG 0.2-4.0mm? 22-10AWG  22-10AWG 0.2-4.0mm? 22-10AWG

WO WV W0 BV v - - a0V | [
25A 24A 25A 25A 24A 25A - - - 35A 32A 35A - - -
5x61x62mm 5x61x62mm 5x61x62mm _—
EPODL2.5 0 EP10DL2.5 EPODL2.5 0 EP10DL2.5 EPODL2.5 0 EP10DL2.5 EPCMT4 -
e s w3 e
JX2.5/10 JX2.5/10 JX2.5/10.5 CAT727/10 -

22 2x a1 e e

CGT4N CGT6N CGT10N CGT16N CGT35U
AEx ell EEx ell AEx ell EEx ell AEx ell EEx ell AEx ell EEx ell AEx ell EEx ell
SR,
5 Ij Ex Ex Ex Ex
Oo—T©° c ( Oo—T<C c € Oo—T©° c € Oo—T<C c €
IEC IEC IlC. IEC IEC

22-10AWG 0.2-4.0mm? 22-10AWG ~ 22-8AWG 0.2-6.0mm? 22-8AWG  16-6AWG 0.2-10mm? 16-6AWG  20-4AWG 0.2-16mm? 20-4AWG  8-2AWG  2.5-35mm?  8-2AWG
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Clemas

N
N
\@ MEXICO

Altech’

Clemas de conexion con tornillos

Numero de parte

Certificaciones
Calibre del conductor
Clasificacion de voltaje
Clasificacion de corriente
Dimensiones (AXBXC)
Placa final
Etiqueta
Puente de 10 polos
Tipo de fusible / conexion

Numero de parte

Certificaciones
Calibre del conductor
Clasificacion de voltaje
Clasificacion de corriente
Dimensiones (AxBxC)
Placa final
Etiqueta
Puente de 10 polos
Tipo de fusible / conexion

Numero de parte

Certificaciones
Calibre del conductor
Clasificacion de voltaje
Clasificacion de corriente
Dimensiones (AxBxC)
Placa final
Etiqueta
Puente de 10 polos
Tipo de fusible / conexion

Nimero de parte

Certificaciones
Calibre del conductor
Clasificacion de voltaje
Clasificacion de corriente
Dimensiones (AxBxC)
Placa final
Etiqueta
Puente de 10 polos
Tipo de fusible / conexién

Portafusible con LED, un nivel Portafusible, doble nivel
CAFLAU(L)* DDFL4U DDFL4UE*

~ Abxell EExell AEx ell EEx ell ConLED AEx ell EEx ell
T A [ ]

Oieet—C

x -~
c( OO

e .
@, M & . -
22-10AWG  0.2-4mm?  22-10AWG  22-10AWG  0.2-4mm? 22-10AWG ~ 22-10AWG  0.2-4mm? 22-10AWG  22-10AWG 0.2-4mm?  22-10AWG

600V 800V 600V 600V 1000V 600V
10A 6.3A 10A 16A 6.3A 16A 6.3A/35A 6.3A/32A 6.3A/35A 6.3A/35A 6.3A/32A 6.3A/35A
8x50.3 x 57 mm 9x55.3x76 mm
- EPCAFL4U EPDDFL4U EPDDFL4U
T 01Te MT9 0 MTSF C o wmown wRown
CA711110 CAT716/10 CAT729/10 CAT729/10
@5 x 20 mm, @5 x 25 mm / 181 @104 x 1 in, @114 x 1 1/4in /181  @5x20mm, @5x25mm/ 181
*Favor de adicionar el voltaje requerido con sufijos como el ejemplo CAFL4U(L)/24 para 24V CA/CD.
Portafusibles, un nivel
[ CFau ] CAFL4U CSFL6UR CMB4
AEx ell EEx ell o AEx ell EExell
[ . =
[ ]
L L &
O = c € Crma—( OO c (

22-10AWG 0.2-4mmz 22-10AWG  22-10AWG  0.2-4mm? 22-10AWG ~ 22-8AWG  1.5-6mm? 22-8AWG  22-10AWG  0.2-4mm? 22-10AWG

600V 80OV 600V 600V 1000V 600V 300v 500V 300v | 300V s0OV 300V |
10A 63A 10A 16A 6.3A 16A 10A 6.3A 10A 35A 327 30A
8x50.3x 57 mm 9x55.3x 76 mm 8x60x43mm © 6x285x27mm
- EPCAFL4U EPCSFL6U EPCMB4
MT6 0 MT8 MT9 0 MT9F MT8 L i
CATH1/10 CAT16/10 CAT10110 CAT27H0
@5 x 20mm, @5 x 25mm / 181 @114 x in, @1/4 x 1 1/4in/1&1 @5x20mm, @5x25mmAsl 4l
Portafusibles, multinivel

IEC IEC
24-10AWG  0.2-4mm? 24-10AWG  24-10AWG 0.2-4mm? 24-10AWG  24-10AWG 0.2-4mm? 24-10AWG ~ 24-10AWG  0.2-4mm?  24-10AWG

10A 10A/30A  10A/32A  10A/30A 10A/30A  10A/32A  10A/30A 10A 10A

JX4/10 JX4/10 JX4/10 JX4/10

Clemas serie CY, multinivel Doble nivel con tierra
CYDL2.5 CYDL2.5(l.S CYDLG2.5 CYDLG2.5(1.S

24-12AWG  0.2-2.5mm? 24-12AWG ~ 24-12AWG 0.2-2.5mm? 24-12AWG ~ 24-12AWG 0.2-2.5mm? 24-12AWG  24-12AWG 0.2-2.5mm? 24-12AWG
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Clemas de conexion con tornillos

Desconectadores y de prueba
CKT4U CKT4U/4 CDTTU CDTTUSH

AEx ell EEx ell AEx ell EEx ell
e ——

sews|)

ST TS T T T
T
ce Ce " e (< 81799 "ﬂ
@B, c“us G, c“us @, c“us @, c“us pid 21 'I'
22-10AWG  0.2-4mm  22-10AWG  22-10AWG 0.2-4mm? 22-10AWG  16-8AWG 1.5-10mm? 16-8AWG  16-8AWG  1.5-6mm?  16-8AWG
600V 800V 600V 600V 800V 600V 600V 800V 600V 300V 160V 300V L&' | f E‘i
16A 28A 35A 20A 17.5A 20A 41A 57A 41A 25A 10A 25A u l_ J
6 x48.3 x46.3 mm 6 x 54.3 x 65 mm 8x58.7 x63 mm 16 x 58.7 x 63 mm -T— —?— T
EPCKT4U EPCKT4U/4 EPCDTTU EPCDTTU
MT6 MT6 MT8 MT8
CAT14/10 CAT14/10 CAT710/10 CA710110 {? é é
181 282 181 282 [
Desconectadores y de prueba
- _ TH N
‘_Ehﬂ'a’ﬁ_ﬁi' =‘;;:%i~- L
Ay .Qlil Al "
4 - eyl e b
A andd ce L SRR . - b b
@, P\ VARG B\ YRR B\ YRR s hrraiiraiirl
22-8AWG  0.2-6mm?  22-8AWG  22-8AWG  0.2-6mm? 22-8AWG  22-8AWG  0.2-6mm? 22-8AWG  22-BAWG  0.2-6mm?  22-8AWG
600V 800V 600V 600V 630V 600V 600V 1000V 600V 600V 800V 600V
45A 41A 45A 457 41A 45A 45A 41A 45A 45A 41A 45A * ; ;
8x51x82mm 8x51x82mm 8x51x82mm 8x51x82mm %ﬂ IIRIIETE
EPCDS6U EPCDS6U EPCDS6U EPCDS6U 1L L
MT8 MT8 MT8 MT8 T o }“ %
CA723110 CAT2310 CAT2310 CAT23110 [ }
181 Con terminales de prueba 181 Muelle de seguridad 5 *+
S0 LR
[ CYDLGFALR |
CYDLGF4LR CYDF4FT CYDLGF4FT o T ot e, o [y
o=t 3 1 CDSBU 6 =l = =l
= 2 SLS2 3
¢ 3 | Lccps 3
o, S ; . , 4 CA723/5 1
L : . ce O * afe _ Ce Ce 5 | EPCDSBU 1 T T
@. A 6. Ay @ Alus
24-10AWG  0.2-4mm? 24-10AWG  24-10AWG 0.2-4mm? 24-10AWG  24-10AWG  0.2-4mm® 24-10AWG } }‘ % i
300V 500 300V 300V 500V 300V 300V 500V 300V Al T &T &
10A 10A 10A 30A 32A 30A 30A 32A 30A il "lL’ i
6x90.9 x 94.5 mm 6 x 66.8 x 94.5 mm 6x90.9x 94.5 mm 'I'; ;
MT6 MT6 MT6 o B i e
JX4110 JX4110 JX4110 u U u
- - ..
@5 x 20mm/282+1T 2(1&1) 2(1&1)+1T L1 Lz L3
*Estas clemas son de paso.
CYDL4
. a D re, O mauee
1] A
S ce Sre i o ce e ce OO - ) rOOO-ee
o o o IEC IEC
@, s @, 3\ 8 8. s 1:-@2\;0 1x1.5.0mm2 cmlgs 1:-@;%;(; 1x1.50mm2 14-2AWG
24-10AWG  0.2-4mm? 24-10AWG  24-10AWG  0.2-4mm?  24-10AWG  24-10AWG  0.2-4mm? 24-10AWG | 24BAWG  4x02-100mm®  248AWG 248AWG  4X02-100mm?  24-8AWG
300V 800V 300V 300V 800V 300V 300V 800V 300V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V
A 2A 30A A 324 30A A 32A 30A T 1Y S 0 o 1Y YT 7y
6x65.9 x 70.5 mm 6 x65.9 x 70.5 mm 6 x65.9x70.5 mm 16 x 46.8 x 81.6 mm 16 x 46.8 x 81.6 mm
EPCYDL2.5/4 EPCYDL2.5/4 EPCYDL25/4 - -
MT6 MT6 MT6 MT16 MT16
JX4110 JX4110 JX4/10 JX6/10 JX6/10
2x (181) 282 (1&1)+ (1T &1T) 184 184
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Clemas

G

Clemas tipo ojillo/anillo

Numero de parte

Certificaciones
Calibre del conductor
Clasificacion de voltaje
Clasificacion de corriente
Dimensiones (AxBxC)
Placa final
Etiqueta
Puente
Tipo de conexion

Numero de parte

Certificaciones
Calibre del conductor
Clasificacion de voltaje
Clasificacion de corriente
Dimensiones (AxBxC)
Placa final
Etiqueta
Puente
Tipo de conexion

Numero de parte

Certificaciones
Calibre del conductor
Clasificacion de voltaje
Clasificacion de corriente
Dimensiones (AxBxC)
Placa final
Etiqueta
Puente

Tipo de conexion

Puentes

De paso
" " P 3.8 CBS3U, CBS4U y CBS5U:

son clemas para una conexion
rapida con puntas terminales

,‘% ce tipo anillo y tenedor.

‘ﬁ% ce 7°

@, M us @. s @, s CSB3/N3U, CSB4/IN4U'y
22-8AWG  1.5-6mm? 22-8AWG  22-8AWG  1.5-6mm? 22-8AWG ~ 22-2AWG  1.5-35mm? 22-2AWG CSB5/N5U:
600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V son clemas con un tamario de
50A 41A 50A 50A 41A 50A 115A 125A 115A rosca estandar.
9x47.25 x 47 mm 11x52.2 x 46 mm 18 x63.1 x 63.5 mm CSB3/N3UL:
EPSTH3 EPSTHA EPSTH6 es una clema con una tuerca
MT8 MT10 MT16 cilindrica mas larga para un
CA512/15-2 CA512/13-2 CAT774/2 mejor acceso.
2 tornillos para anillo M3 2 tornillos para anillo M4 2 tornillos para anillo M6
*Tornillos normales / **Tornillos con cabeza
De potencia

ce - ce - ce -
@. )\ N s &, JNs & B\

10-1/0AWG  6-50mm?  10-1/0AWG  8-2/0AWG  6-70mm?  8-2/0AWG  8-4/0AWG  16-95mm? 8-4/0AWG  8-250kcmil 16-120mm?  8-250kemil
600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V
150A 150A 150A 175A 192A 175A 230A 230A 230A 255A 269A 255A
32x47.5x75mm 38 x 47.3 x 92 mm 38 x47.3 x92 mm 48 x47.3 x 100 mm
MT10 MT16 MT16 MT16
CAT790/2 CA79112 CA791/2 CAT793/2

2 tornillos para anillo M6 2 tornillos para anillo M8 2 tornillos para anillo M10 2 tornillos para anillo M10

CBB150 CBB185 PTB35/50SH PTB70/955H

AEx ell EEx ell

P

Cce - ce - ce -

(N c“ us @, — c“us @, c“us @, c“ us
8-300KCMIL 16-150mm? 8-300KCMIL 8-350KCMIL 16-185mm? 8-350KCMIL ~ 8-2AWG ~ 1.5-50mm?  8-2AWG  8-4/0AWG  1.5-95mm? 8-4/0AWG

600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V 600V 1000V 600V

285A 309A 285A 310A 353A 310A 115A 150A 115A 230A 232A 230A

48 x47.3 x 110 mm 48 x 47.3 x 110 mm 25 x 66.5 x 169 mm 32x78x192mm
MT16 MT16 MT9 MT9
CA794/2 CA794/2 CA703/9 CAT703/11

2 tornillos para anillo M12 2 tornillos para anillo M12 2 tornillos para anillo M6 2 tornillos para anillo M8

Accesorios para clemas

Placas finales Topes Etiquetas Riel DIN Puentes

e T2 1N
s 7 T

18
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Clemas tipo ojillo/anillo ‘Hltgoch

De paso
CBS3U CBS4U CSB3/N3U CSB3/N3UL CSB4/N4U

22-8AWG  0.5-6mm? 22-8AWG  16-6AWG 1.5-10mm? 16-6AWG ~ 22-8AWG  0.5-6mm? 22-8AWG ~ 22-8AWG  0.5-6mm? 22-8AWG  16-6AWG 1.5-10mm? 16-6AWG

EPCBS3U

EPCBS3U

CA728/10 CA722/10 CAT728/10 CA728/10 CAT772/10

De paso

CSTSB4U CSTSB5U CSTSN4U CSTSNSU CSTSN6U

22-6AWG  1.5-10mm? 22-6AWG ~ 22-4AWG  1.5-16mm? 22-4AWG ~ 22-6AWG 1.5-10mm? 22-6AWG  22-4AWG  1.5-16mm? 22-4AWG  22-2AWG  1.5-35mm?*  22-2AWG

80A 125A 125A 125A

EPCSTSU EPCSTSU EPCSTSU EPCSTSU EPCSTSU

CA512/1-2 CA512/1-2 CA512/1-2 CA512/1-2 CA512/7-2

Bloques de ceramica

+ Rango de temperatura: -40° a 650°C. + Compactos, ahorran espacio.
+ Montaje en panel opcional. + Color estandar: Blanco.

1000V, 32A 600V, 30A 12x25x 19 22-10 AWG

=N CB6/ 1
® CB6/2H 2 1000V, 32A 600V, 30A 26x25x 19 2210 AWG
CB6/3H 3 1000V, 32A 600V, 30A 41x25x19 22-10 AWG
CB4/2H 2 800V, 24A 300V, 20A 24x23x18 24-12 ANG
CB16/2H 2 800V, 57A 300V, 65A 31x28%23 18-6 AWG
CB16/3H 3 800V, 57A 300V, 65A 48x28x23 18-6 AWG
Portafusibles
’ " ®
Caractt’.:rlstlt.:as . Certificaciones C@ b |LC. (:“ Us
: %0";8161‘;"5“8' DIN. | Calibre del conductor -4 ANG 1525 mm? 24 ANG
+ Ancho: 17.5mm para un polo. T -
+ Altura y longitud: 77 x 63.5mm. Clas!ﬁcac!(’)n de volte.a]e CA/CD | 600V 400V 600V
+ Eusibles: 10 x 38mm. Clasificacion de corriente 30A 32A 30A
Torque 31lb-in 2-2.5Nm 31lb-in
CB1038-1 1 _
CB1038-2 2 -
o CB1038-3 3 -
B1038-1/1 1 sl
s CE€ catus-
CB1038-2/1 2 sl
CB1038-3/1 3 sl
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Blogues de distribucion

Bloques de distribucion

Caracteristicas:
+ Compacto, ahorra espacio
* Montaje en panel o riel DIN

DB16 |  UVB100-PE /UVB100/ UVB100-N |

DB35

Certificaciones

Clasificacion de Corriente

Entradas 3x 8-4 AWG 3x 6-16 mm? 2x 2.5-25 mm? 2x 8-2 AWG 2x 6-35 mm?
Dimensiones (AxAxP) 27 x 66 x 50.8 mm 30.2 x 49 x 55.4 mm 27 x 744 x 50.8 mm
Etiquetas | MT2 . MT2
| PDB160 | PDB210 | PDB220
Certificaciones IEC 1IEC 1EC
Clasificacion de corriente | 85A 164A 115A 214A 160A 215A
Clasificacion de voltaje CD | - 1000V CD - 1000V CD - 1000V CD
Entrada (plana) | - - 1x15.5-3.2 mm 1% 15.5:5 mm
Puente de 2 polos | 082001-2-4 082002-2-4 Constltenos
salidas 2x 16-6 AWG 2x 1.5-16 mm? 2x 14-4 AWG 2x 2.5-25 mm? 2x 14-4 AWG 2x 2.5-25 mm?
3x 16-8 AWG 3x 1.5-10 mm? 3x 16-6 AWG 3x 1.5-16 mm? 3x 16-6 AWG 3x 1.5-16 mm?
Dimensiones (o) s aasdsm
Conexion de bloques 1-5 en serie
| PDB270 PDB400 PDB490
Certificaciones IEC IEC IEC
Clasificacion de corriente | 200A 270A 250A 400A 310A 490A
Clasificacion de voltaje CD 1000V CD 1500V CD 1500V CD
Entrada (plana) 1x 24-10 mm
Diametro de cable para puente _
Puente de 2 polos | - 082004-2-4

Salidas

Dimensiones (AxAxP)

52.5x54.5x 73 mm 51.1x72.5x 95 mm 51.1x72.5x 95 mm

Conexion de bloques

[ Puentes ________| Blogues en serie

Ny p
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Accesorios para clemas

EUROSTRIPS®
HE4WPR/12 HE6WPR/12 HE10WPR/12 HE16WPR/12

Caracteristicas:
+ Abrazadera de tornillo tubular.
Montaje en panel (opcional).

c
'y LE ‘
Material: Poliamida 66/6 st L g
Color: blanco mate. A\ n/B
g3

L L L
g\lil"" g !\'&l"u ’ g\l"l"" .

43 ce g3

Certificaciones )
Calibre del conductor 24-10 AWG 20-10 AWG 6-10mm? 18-8 AWG 10-16mm? 18-6 AWG
Clasificacion de voltaje

Clasificacion de corriente

Dimensiones (AxBxC)
Etiquetas BS1016E BS1016E
Puentes de 12 polos
Rango de temperatura -30°a125°C -30°a 125°C -30°a 125°C -30°a125°C

Soportes para riel DIN

Riel DIN perforado
DIN35 DIN32 & DIN15

Numero de parte Altura Numero de parte Altura

| CAS03 | 508mm2) |

Tamaio Compatible con Tamaiio Compatible con Tamaio Compatible con Tamaio Compatible con Tamaio Compatible con
(LxAxA, mm) Riel DIN (LxAxA, mm) Riel DIN (LxAxA, mm) Riel DIN (LxAxA, mm) Riel DIN (LxAxA, mm) Riel DIN

Tope para mini bloque

Tamaiio Tamaio Compatible con

Tamaiio Compatible con Tamaio Compatible con
(AxLxA, mm) | UsarconTope (LxAXA, mm) Riel DIN

(AxLxA, mm) Riel DIN (AXLxA, mm) Riel DIN
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Blogues de distribucion

Relevadores tipo clema con LED indicador

Los mddulos de relevador serie CSR ofrecen una
solucién compacta para interconectar relevadores. Con
sus 6mm de espesor es el sistema de relevador modular
mas versatil.

El sistema esta comprendido por una base de relevador
delgada y un relevador electromecanico tipo SPDT. Los
puentes estandar serie JX se emplean para conexiones
entre modulos ya sea en la entrada o salida de ellos.

Un LED verde indica el accionamiento de la bobina del relé.
Estos médulos pueden ser identificados mediante el uso de
etiquetas serie MT.

Dimensiones (AxLxA)

CSR1S

6x94.5x 96 mm

Material aislante/ indice comparativo

PAG,6/1

Posibilidad de montaje

Riel DIN 35-15 o Riel DIN 35-7.5

Indicacion de voltaje aplicado

LED verde de 3 mm

Rango de voltaje de operacion

5V CD, 24V CD, 12V CA/CD y 24V CA/ICD

48-60V CA/CD, 120V CA/CD, 230V CA/CD, 230V CA

Tipo de conexion Por tornillo Por resorte
Posible conexién de acuerdo a IEC UL-CSA IEC UL-CSA
Trenzadol/ Flexible 0.2-2.5 mm? 2212 AWG 0.2-2.5 mm? 24-12 AWG
e lHCE L Sélido 0.2-4.0 mm2 22-10 AWG 0.2-4.0 mm? 24-10 AWG
mordaza
Con terminal 0.2-2.5 mm? 2212 AWG 0.2-2.5 mm? 24-12 AWG
C?n = con_d IEBEGCE Con terminal doble 0.2-1.5 mm? 22-16 AWG 0.2-1.0 mm? 24-18 AWG
mismo tamaiio por mordaza
Torque 0.5Nm 7 lb-in
Longitud de alambre sin forro 10 mm

Tipo de relevador

Electromecanico

Voltaje de prueba de aislamiento

4KV CA (50Hz, 1 min)

Resistencia de aislamiento

1000MQ a 500V CD

Material de contacto

AgNi

Caracteristicas de contacto

6A, 250V CA/30V CD

Tipo de contacto

SPDT (1 C/O)

Voltajes de entrada Conexion por tornillo Conexion por resorte
5vCD CSR1S-5DYA 10 CSR1S-5DXA 10
24VCD CSR1S-24DYA 10 CSR1S-24DXA 10
12V CA/ICD CSR1S-12UYA 10 CSR1S-12UXA 10
24V CAICD CSR1S-24UYA 10 CSR1S-24UXA 10
48 - 60V CA/CD CSR1S-48-60UYA 10 CSR1S-48-60UXA 10
120V CA/CD CSR1S-120UYA 10 CSR1S-120UXA 10
230V CA/CD CSR1S-230UYA 10 CSR1S-230UXA 10
230V CA CSR1S-230AYA 10 CSR1S-230AXA 10
L Aeesseros | Nmewdepae  Emne

2 polos JX4/2 100

3 polos JX4/3 50

4 polos JX4/4 50
Puentes

8 polos JX4/8 50

10 polos JX4/10 10

16 polos JX4/16 10
Etiqueta MT6 MT6
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Relevadores tipo clema con LED indicador

CSER1
Dimensiones (AxLxA) 6x 94.5x 96 mm
Material aislante/ indice comparativo PA6,6 /1

Posibilidad de montaje

Riel DIN 35-15 o Riel DIN 35-7.5

Indicacion de voltaje aplicado

LED verde de 3 mm

quisip ep sanbojg

uomN

Rango de voltaje de operacion 24V CD, 24V CA, 48-60V CD, 120V CA, 230V CA

A
Tipo de conexion Por tornillo Por resorte
Posible conexion de acuerdo a IEC UL-CSA IEC UL-CSA
Trenzadol/ Flexible 0.2-2.5 mm? 22-12 AWG 0.2-2.5 mm? 24-12 AWG T
SR S Sélido 0.2-4.0 mm2 2210 AWG 0.2-4.0 mm2 2410 AWG
mordaza
Con terminal 0.2-2.5 mm? 2-12 AWG 0.2-2.5 mm? 24-12 AWG , )

Los modulos de relevador serie CSER ofrecen una
elar “°:a°°“.““°‘°’°s ":' Con terminal doble 0215mm | 216AWG | o2tomm | 24-18aws | solucion compacta para interconectar relevadores con
mismojfamarnojporjmofdaza tecnologia de estado sélido. Con sus 6mm de espesor
Torque 0.5Nm 71b-in es el sistema de relevador modular mas versatil.
Longitud de alambre sin forro 10 mm . , )

e El sistema esta comprendido por una base de relevador

delgada y un relevador de estado sélido.

Los puentes estandar serie JX se emplean para
conexiones entre mddulos ya sea en la entrada o salida

Tipo de relevador Estado solido de ellos. Un LED verde claro indica el accionamiento
de la entrada. Estos modulos pueden ser identificados
Voltaje de ruptura (entrada a salida) 2.5kV CA (50 Hz, 1 min) mediante el uso de etiquetas serie MT.
Resistencia de aislamiento 1000MQ a 500V CD
Caracteristicas de contacto 48V CD/4A, 48V CD/100 mA La sgrie CSEB cuepta con encendido de Cru(.:e por cero
' ' y salida transistor bipolar/ MOSFET. Esta serie es
Tipo de contacto 380V CA/2A SPST (1NA) compatible con salidas TTL o CMOS.
Voltajes de entrada | Voltaje de salida | Corriente de salida Conexion por tornillo Conexion por resorte
48V CD 4A CSER1-24D48D4YC 10 CSER1-24D48D4XC 10
24V CD 48V CD 100 mA CSER1-24D48D100YC 10 CSER1-24D48D100XC 10
380V CA 2A CSER1-24D380A2YC 10 CSER1-24D380A2XC 10
48V CD 4A CSER1-24U48D4YC 10 CSER1-24U48D4XC 10
24V CAICD 48V CD 100 mA CSER1-24U48D100YC 10 CSER1-24U48D100XC 10
380V CA 2A CSER1-24U380A2YC 10 CSER1-24U380A2XC 10
48V CD 4A CSER1-4360U48D4YC 10 CSER1-4860U48D4XC 10
48 - 60V CA/CD 48V CD 100 mA CSER14860U48D100YC 10 CSER14860U48D100XC 10
380V CA 2A CSER1-4860U380A2YC 10 CSER1-4860U380A2X 10
48V CD 4A CSER1-120U48D4YC 10 CSER1-120U48D4XC 10
120V CA/ICD 48V CD 100 mA CSER1-120U48D100YC 10 CSER1-120U48D100XC 10
380V CA 2A CSER1-120U380A2YC 10 CSER1-120U380A2XC 10
48V CD 4A CSER1-230A48D4YC 10 CSER1-230A48D4XC 10
230V CA 48V CD 100 mA CSER1-230A48D100YC 10 CSER1-230A48D100XC 10
380V CA 2A CSER1-230A380A2YC 10 CSER1-230A380A2XC 10
Puentes 2 polos JX4/2 100
3 polos JX4/3 50
4 polos JX4/4 50
8 polos JX4/8 50
10 polos JX4/10 10
16 polos JX4/16 10
Etiqueta MT6
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Puntas terminales

Puntas terminales

Terminales aisladas tipo ojillo/anillo

T, Numero de parte AWG Interior @ Exterior @ Color Empaque
. i ‘. V70RK004005 20-18 0.21in(5.3 mm) 0.31(8 mm) rojo 100
[ h i a4 V70RK004008 20-18 041in(10.5 mm) 0.55(14 mm) rojo 100
s P V70RK004012 16-14 0.21n(5.3 mm) 0.33(8.5 mm) azul 100
| V70RK004015 16-14 0.41in(10.5 mm) 0.55(14 mm) azul 100
1 V70RK004018 12-10 0.21in(5.3 mm) 0.37(9.5 mm) amarillo 100
V70RK004021 12-10 0.41in(10.5 mm) 0.59(15 mm) amarillo 100

Terminales aisladas tipo espada/tenedor

Numero de parte AWG Interior @ Exterior @ Color Empaque
] fit | V70GK004003 20-18 0.17 in(4.3 mm) 0.28(7.2 mm) rojo 100
i : V70GK004005 20-18 0.25in(6.4 mm) 0.43(11 mm) rojo 100
ot P4 V70GK004007 16-14 0.15in(3.7 mm) 0.25(6.4 mm) azul 100
V70GK004010 16-14 0.25in(6.4 mm) 0.43(11 mm) azul 100
V70GK004011 12-10 0.17 in(4.3 mm) 0.35(9 mm) amarillo 100
V70GK004013 12-10 0.25 in(6.4 mm) 0.47(12 mm) amarillo 100

Terminales aisladas tipo fast-on hembra

Numero de parte AWG (in) (mm) Color Empaque
V70FH004002 20-18 0.11x0.03 28x08 rojo 100
| V70FH004003 20-18 0.19x0.03 48x08 rojo 100
-4 V70FH004005 20-16 0.25x0.03 6.3%0.8 rojo 100
V70FH004009 16-14 0.19x0.03 48x08 azul 100
V70FH004010 16-14 0.25%0.03 6.3x08 azul 100
V70FH004011 1210 0.19x0.03 48x08 amarillo 100

Terminales completamente aisladas tipo fast-on hembra

Numero de parte AWG (in) (mm) Color Empaque
= V70FV004004 20-18 0.11x0.03 28x08 rojo 100
V70FV004006 20-18 0.19%0.03 48%08 rojo 100
V70FV004001 20-18 0.25x0.03 6.3x0.8 rojo 100
V70FV004008 16-14 0.19x0.03 48x08 azul 100
! V70FV004002 16-14 0.25x0.03 6.3x0.8 azul 100
V70FV004009 12-10 0.25x0.03 6.3x0.8 amarillo 100
Terminales aisladas tipo fast-on macho
Numero de parte AWG (in) (mm) Color Empaque
V70FS004004 2018 0.19x0.03 48x08 rojo 100
18 V70FS004005 2018 0.25x0.03 6.3x0.8 rojo 100
V70FS004009 16-14 0.19%0.03 48x08 azul 100
V70FS004010 16-14 0.25x0.03 6.3x038 azul 100
V70FS004011 1210 0.25x0.03 6.3x0.8 amarillo 100
o
, No. de parte
Numero de parte | AWG @ (in) @ (mm) Color | Empaque E100.008

V7055004001 20-18 0.16 4 rojo 100

|
4 ' A V7055004002 16-14 018 45 azul 100
I V705S004003 12-10 0.25 6.4 amarillo 100
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Puntas terminales

Puntas tubulares

LSS

W C€

Norma Americana c@us
V30AE000072 24AWG, 0.25 mm? Azul 100
V30AE000618 22AWG, 0.34 mm? Turquesa 100
V30AE000074 20AWG, 0.5 mm? Naranja 100
V30AE000075 18AWG, 0.75 mm? Blanco 100
V30AE000076 17AWG, 1.0 mm? Amarillo 100
V30AE000077 16AWG, 1.5 mm? Rojo 100
V30AE000083 14AWG, 2.5 mm? Azul 100
V30AE000589 12AWG, 4.0 mm? Gris 50
V30AE006239 10AWG, 6.0 mm? Negro 20
V30AE006242 8AWG, 10.0 mm? Marfil 20
V30AE000029 6AWG, 16.0 mm? Verde 100
Norma Europea (DIN)
V30AE000079 20AWG, 0.5 mm? Blanco 100
V30AE000080 18AWG, 0.75 mm? Gris 100
V30AE000081 17AWG, 1.0 mm? Rojo 100
V30AE000082 16AWG, 1.5 mm? Negro 100
V30AE000083 14AWG, 2.5 mm? Azul 100
V30AE000589 12AWG, 4.0 mm? Gris 100
V30AE006240 10AWG, 6.0 mm? Amarillo 100
V30AE006243 8AWG, 10.0 mm? Rojo 20
V30AE000062 6AWG, 16.0 mm? Azul 100

Puntas dobles (Norma europea DIN)

AL, S

AS,PAPL

V30AE000992 2x 20AWG, 0.5 mm? Blanco 100
V30AE000560 2x 18AWG, 0.75 mm? Gris 100
V30AE000561 2x 18AWG, 1.0 mm? Rojo 100
V30AE000624 2x 16AWG, 1.5 mm? Negro 100
V30AE000605 2 14AWG, 2.5 mm? Azul 50
V30AE006252 2X 12AWG, 4.0 mm? Gris 20
V30AE006255 2x 10AWG, 6.0 mm? Amarillo 20
V30AE006258 2x 8AWG, 10.0 mm? Rojo 20
V30AE001154 2x 6AWG, 2x 16.0 mm? Azul 50

Forma de ponchado

Pinzas para terminales

E110.000 26-10AWG; 0.25-6 mm?
E110.005 20-8AWG; 0.5-10 mm?
E110.010 8-6AWG; 10-16 mm?*
E110.020 1AWG, 50 mm?

Pinzas, pelacables
y mas en nuestra
seccion de

herramientas pag. 188

www.altechmexico.com
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Tomacorrientes

Tomacorrientes

e

wo\eccio',l X
+ Montaje en pared o riel DIN. eroteccis, + Toma de 2 Polos + tierra. Abierto
+ Entradas para cable superior e inferior. + Con orificios para ser montada en gabinete o panel. roteccis,
+ Material termoplastico tipo TPE. + 250V CA, 16A. Cerrado
*
~
" AN ™—
S
- M‘
._ -
Gabinete Toma tipo Americano Toma tipo Europeo
Color Numero de parte Color Namero de parte Namero de parte
Azul 40403806 Azul AL12505 AE12505
Gris 40403805 Gris AL12506* AE12506
Negro 40403804 Negro AL12500* -
Amarillo - Amarillo AL12501* -
*Incluye sello
Dimensiones (mm) Dimensiones (mm)
| 29
3 50.5 < 5 \
' p— 045 <. 285 2 |13
| S| e
297 i 5 o
® ® < .
ol o8 O o 5 38.5 61.5 50038 )
38 % 21 45
57| I I ©
26.8 285
S : : S 38 38
S
315 50
Tomacorrientes tipo europeo uso residencial
&
+ 2 polos + tierra. 2 -.‘. “‘. -
+ 16A. N = - .o
« 240V CA. - ) A -~
« Termoplastico. = . - -
+ Montaje en pared. ; B
Nimero de parte ET2PMEP ET3PMEP ET4PMEP
Nimero de tomas 2 3 4
Clavija y Tomacorrientes tipo europeo
+ 2 polos + tierra.
« 16A.
« 240V CA.
« PVC.
Numero de parte 1418060 1679060 404001-06 404010-06
Color Gris Gris Azul Azul
Uso Residencial Industrial

126

www.altechmexico.com




Tomas y clavijas CEE \ Hltm:h"

N MEXICO
Caracteristicas: Aplicaciones:
+ Poliamida 6. + Generadores.
+ Rango de temperatura -25° a 80° C. + Soldadoras.
+ Resistente a los impactos y corrosion. + Compresoras.
+ Resistente a petroleo, aceite y a la mayoria + Equipo de calefaccion y enfriamiento.
de los &cidos y alcalinos. + Maquinas de oficina.
+ En conformidad con IEC 60309-2. + Salas de convenciones.

+ Instalaciones comerciales.
+ Instalaciones institucionales.

@ C€

Clavija Receptaculos Toma
@roteccic,, proteccis, Aérea Empotrar Sobreponer Aérea
c ¥ o
fo0130veA |, IPas 31510 F315120 D31510 K31510
50-60Hz Paa 532510 F325120 D32510 K32510
2T $31520 F315220 D31522 K31520
3T $41520 F415220 D41522 K41520
3TN $51520 F515220 D51522 K51520
T $32520 F325220 D32522 K32520
gﬁ%gf_&" CA 3P+ $42520 F425220 D42522 K42520
3TN $52520 F525220 D52522 K52520
3pT $43520 F435220 D43526 K43520
3T $43525 F435284 D43526 K43525
3T $44S25 F445288 D44s27 K44525
3T S41S30 F415320 D41S30 K41530
3PaNeT $51S30 F515320 D51S30 K51S30
g:°63|1_|5z" e 3P+ 42530 F425320 D42530 K42530
3PaNeT $52530 F525320 D52530 K52530
3PANeT $53530 F535385 D53536 K53530
3paT $41840 F415420 D41540 K41540
3paT $41845 F41S470 D41545 K41545
PHNT 51540 F515400 D51540 K51540
3T $42540 F425420 D42540 K42540
g:a-:sov CA 3p+T 42545 F425470 D42545 K42545
PN $52540 F525400 D52540 K52540
3T $43540 F435484 D43546 K43540
3paT $43845 F435484 D43546 K43545
3paT 44845 F445488 D44s47 K44545
3T $42850 F425520 D42550 K42550
ggoeg&gv oA 3PANHT $52550 F525250 D52850 K52550
3PaNeT $53550 F535585 D53856 K53S50

Si usted esta buscando tomas, clavijas, receptaculos para conectores para un rango de 220 a 250V, 50 a 60 Hz, 16 Ay 3 polos mas Tierra (T), usted debe ordenar los niimeros
de parte de la segunda linea de la seccién correspondiente al color azul y de esta forma obtendra los productos que hacen juego, no mezcle materiales de diferentes lineas ya
que estos no son compatibles.

220-250V CA 50-60Hz

@ ‘ 16 3P+T $41820 F41820 D41822 K41820

*Con aprobacién UL, constltenos. **Para proteccion IP67 consultenos.
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Arrancador inteligente de motor

Ventajas

+ Hasta 6 funciones en un dispositivo.

+Arranque y paro suave/Proteccion de motor.

+ Inversion en sentido horario/Inversion en sentido antihorario.

+ Separacién galvanica del motor a través de un relé de aislamiento.

+  Proteccion contra bloqueo de motor.

+ Monitoreo de temperatura de semiconductores.

+ Alta resistencia al voltaje hasta 1500V.

+ La sobrecorriente es detectada después de 2 s cuando se sobrepasa la corriente fijada.

Arrancador inteligente de motor

Caracteristicas

+ Arrancador inteligente para arranque suave, inversion y protecciéon de motores
asincronos trifasicos.

+ Para invertir motores de 3 fases de 90 a 750W asi como 550 a 4 kW a 400V CA.

+ Ultra delgado 22.5 mm lo cual ahorra espacio.

+ Botdn de reinicio en la parte frontal.

+ Separacion galvanica entre el circuito de control y circuito de potencia.

+ Entradas de 24V separadas galvanicamente para sentido horario y antihorario.

+ 4 LEDs para indicaciones de estado.

+ Dimensiones: 22.5 x 105 x 120.3 mm.

+ Montaje en riel DIN.

Numero de parte
UG9256

Aplicaciones

1 Solucién econémica para:
L2 + Bombas. I I
II:I3 + Ventiladores. ‘ G\D
—

+ Bandas Transportadoras.

+
24V CD + Rastreadores Fotovoltaicos.
AN
s IS o _
i el M g Prevenir el pico de corriente de entrada
Al
0 o b Ln_ 5 1
E i © Arranque directo
i | £ s Arranque estrella delta
L OO — e OO === O - i 3 Arranque suave
T1T2(T3 RES MAN | L [R NE 12 |14 g
ulviw 2 g
o
t/ ot out OV N ~
PLC Mn -

Ejemplo: UG9256 controlado por PLC \ -
Nota: El arrancador puede ser controlado a través de PLC o

manualmente mediante pulsadores. Tiempo de inicio
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Conectores industriales

Caracteristicas de cubiertas:

+ Material aluminio.
+ Color gris.

+ Rango de temperatura -40° a 125°C.

Caracteristicas de insertos:

+ Terminales con tornillos

+ (Calibre del conductor 18-14AWG/1-2.5 mm?Z

+ Clasificacion eléctrica:

+ 3y4polos+T-400V, 10A.
+ 6a48 polos+T-380-450V, 16A
+ 6y 12 polos+T-400-690V, 35A
4 polos+T-400-690V, 80A

@ M C€

1 Gancho

2 Ganchos

3 Polos + T -10A

M20 UJ M20 | f@u

.
$-

/ B,

q ! "#_;‘ x‘
Inserto macho Inserto hembra SLEERAATIEH e e_ntrada Base lateral Base superior

lateral superior
29009 29008 29019-2205 29017-2205 290148 290138
4 Polos + T -10A
W X
“ W

M20 wa M20 | f@u

Cubierta entrada Cubierta entrada .
Inserto macho Inserto hembra e superior Base lateral Base superior
29011 29010 29019-2205 29017-2205 290148 290138

Accesorios para3y 4 polos + T

Lk

M20
. . Tapa para cubierta
Tapa para cubierta Base aérea con seguro y sello
29640 29015-2205S 29642

Para conectores industriales con diferente no. de contactos y partes
de repuesto contacte a Altech.
Para conectores glandula consulta la seccién de conectores

www.altechmexico.com
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Conectores industriales

Conectores industriales

6 Polos + T -16A

M‘:%..i
v M20
M20 M25
Cubierta entrada Cubierta entrada
Inserto macho Inserto hembra superior ol Base larga
M20: 29131-2205 1 entrada: 29133-2205S
29121 29120 29135-2205
M25: 29131-2305 2 entradas: 29134-2205S8
%3

Base larga Tapa para cubierta | Tapa para cubierta con
Base corta Base corta con tapa 2 entradas con tapa simple seguro y sello
291308 294008 29402-2205S 29644 29646S
10 Polos + T -16A
2 Ganchos
< Wi, < -y . 4 SR D
t"g‘-:. L3 E- ) _.E;.: 4 4 * "\__. __-‘ o9
RN Vg, TP O e 44 e
Ll iqf . ? . ! 4 :
M25 M25
Inserto macho Inserto hembra Cub:::)a;igtrrada Cublﬁ;tt:;;r;trada Base corta Base larga
M20: 29041-2205 1 entrada: 29054-2305S
29021 29020 29145-2305 290408
M25: 29041-2305 2 entradas: | 29055-2305S
1 Gancho
= Q‘::‘\ _
O A
_ - . 40 2
\r 7 M20 L !’ B
M25 M25 M25 e M25
Cubierta entrada Cubierta entrada Base larga Base larga
superior lateral SRR G SRR G 2 2 entradas 2 entradas con tapa
M20: 29353-2205
29354-2305 293508 294058 29352-2305S 29407-2305S
M25: 29353-2305
2 Ganchos

>

[
Tapa para cubierta Tapa para cubierta
simple con seguro y sello
29650 296538
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Conectores industriales

16 Polos + T -16A

2 Ganchos

29023

29022

29043-2305

29155-2305

290428

M25

1 entrada: 29056-2305S

2 entradas: | 29057-2305S

1 Gancho

29363-2305

29364-2305

293608

29362-2305S

294108

M25

29412-2305S

24 Polos + T -16A

2 Ganchos

4‘@"
ig;u
g N i "
u..:t;‘* ““lb . .‘“‘i 4 .
‘\“ Fay ‘?‘
) *ﬂ ¥
M25 M25
Cubierta entrada Cubierta entrada
Inserto macho Inserto hembra | superior Base corta Base larga
1 entrada: 29058-2305S
29025 29024 29045-2305 29165-2305 290448 > entrad 29055-23058
entradaas: o
1 Gancho

M25 T Mzs
Cubierta entrada Cubierta entrada Base larga Base larga
lateral superior Base corta 2 entradas Base corta con tapa 2 entradas con tapa
29373-2305 29374-2305 293708 29372-2305S 294158 29417-2305S

Para informacion sobre tapas de cubiertas contacte a Altech.

www.altechmexico.com
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Conectores industriales

Conectores industriales

Inserto macho*

29023

29027

-9' E FRT

LT ¥
R

5

R By
.

5

Base larga

1 entrada: 29081-2505S

had M40
o Cubierta entrada Cubierta entrada
Inserto hembra B superior Base corta
29022 29026 29061-2505 29060-2505 29046S

2 entradas: 29082-2505S

*Se deben ordenar los dos niimeros de parte, ya que son complementarios. Uno tiene los pines 1 al 16 y el otro 17 al 32

29025 29029

29024 29028

48 Polos + T -16A

29066-2505 29065-2505

1 entrada:

29083-2505S

290488

2 entradas:

29084-2505S

*Se deben ordenar los dos nimeros de parte, ya que son complementarios. Uno tiene los pines 1 al 24 y el otro 25 al 48

29125

29124

6 Polos + T -35A

2 Ganchos

M25

29043-2305 29155-2305 290428

M25

1entrada: | 29056-2305S

2 entradas: | 29057-2305S

1 Gancho

29363-2305

29364-2305

29360S 29362-2305S 294108

29412-2305S

Para informacion sobre tapas de cubiertas contacte a Altech.
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Conectores industriales

29125 29129

29124

29128 29061-2505

29060-2505

290465

29082-2505S

*Se deben ordenar los dos nimeros de parte, ya que son complementarios. Uno tiene los pines 1 al 6 y el otro 7 al 12

4 Polos + T -80A

2 Ganchos

b o 1;‘,: =
Et i b,
. :'_?c ’ < :‘ \" Ay !
Cubierta entrada Cubierta entrada
Inserto macho Inserto hembra bl superior Base corta Base larga
1 entrada: 29056-2305S
29115 29114 29043-2305 29155-2305 29042S
2 entradas: | 29057-2305S
1 Gancho

M25 " M25
Cubierta entrada Cubierta entrada Base corta Base larga Base corta con Base larga
lateral superior 2 entradas tapa 2 entradas con tapa
29363-2305 29364-2305 293608 29362-2305S 294108 29412-2305S
2 Ganchos
- =
N AT 3
ey LRSS
i? N | v ‘ ~ :
1?‘*-‘ - Ay gy > T
M25 M25
Cubierta entrada Cubierta entrada
Inserto macho Inserto hembra Fteral superior Base corta Base larga
1 entrada: 29056-2305S
29117 29116 29043-2305 29155-2305 290428
2 entradas: | 29057-2305S
1 Gancho

M25

Cubierta entrada
lateral

29363-2305

7 M25

Cubierta entrada
superior

29364-2305

Base corta

29360S |

Base larga
2 entradas

29362-2305S

Base corta con

tapa
294108

Base larga
2 entradas con tapa

29412-2305S

Para informacion sobre tapas de cubiertas contacte a Altech.

www.altechmexico.com
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Conectores industriales

Conectores industriales

)
N\
\ MEXICO

4 Polos + T -80A y 8 Polos -16A

2 Ganchos

Cubierta entrada Cubierta entrada
Inserto macho Inserto hembra |ateral superior Base corta Base larga
1 entrada: 29058-2305S
29113 29112 29045-2305 29165-2305 290448
2 entradas: 29059-2305S
1 Gancho

=
=

=
—— '
=

*

M25 - M25
Cubierta entrada Cubierta entrada Base larga Base larga
lateral superior Base corta 2 entradas Base corta con tapa 2 entradas con tapa
29373-2305 29374-2305 293708 29372-2305S 294158 29417-2305S
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Conectores industriales compactos

Caracteristicas:

+ Aluminio.
+ Color gris.

+ Rango de temperatura -40° a 125°C.
+ Terminales con tornillos 18-14AWG, 1-2.5 mm?.
+ 10 a 32 polos + tierra 16A/250V 50/60 Hz.

proteccis,

Ce

29421

Comparacion de dimensiones (mm)

Linea compacta

17.5

Todos los conectores de la linea compacta

tienen un ancho de 23 mm

29420

293532-2305

Linea estandar

17.3

I

I

1.2

32.5

Los conectores de la linea estandar de 10, 16 y 24
polos tienen un ancho de 34 mm

293542-2305

293502

293522-2305

16 Polos + T -16 A/Compacto

M25 ‘ M25 i

M25
Cubierta entrada Cubierta entrada
Inserto macho Inserto hembra Feral superior Base corta Base larga 2 entradas
29423 29422 293632-2305 293642-2305 293602 293622-2305

29423

29427

29422 29426

290612-2505

290602-2505

290462

290822-2505

*Se deben ordenar los dos nimeros de parte, ya que son complementarios. Uno tiene los pines 1 al 16 y el otro 17 al 32

www.altechmexico.com
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Modulos de interface

Modulos de interface

St

Conector macho sub-D

Conector hembra sub-D

Numero de parte Polos Dimensiones (AxBxC) Numero de parte Polos Dimensiones (AxBxC)
IMDSUBM/9/S 9 43 x 88 x 65 mm IMDSUBF/9/S 9 43 x 88 x 65 mm
IMDSUBM/15/S 15 55 x 88 x 65 mm IMDSUBF/15/S 15 55x 88 x 65 mm
IMDSUBM/25/S 25 81x87 x65mm IMDSUBF/25/S 25 81x87 x65mm
IMDSUBM/37/S 37 114 x 87 x 65 mm IMDSUBF/37/S 37 114 x 87 x 65 mm

Conector IDC

Componente de transporte

Numero de parte Polos Dimensiones (AxBxC) Numero de parte Polos Dimensiones (AxBxC)
IMIDC/20/S/L 20 62 x 87 x 65 mm IMCC/4 4 32x 87 x51 mm
IMIDC/26/S/L 26 77 x 87 x 65 mm IMCC/8 8 53 x 87 x 51 mm
IMIDC/34/S/L 34 97 x 87 x 65 mm IMCC/12 12 73x 87 x 51 mm
IMIDC/40/S/L 40 114 x 87 x 65 mm IMCC/16 16 93 x 87 x 51 mm
IMIDC/50/S/L 50 137 x 87 x 65 mm IMCC/20 20 113x 87 x 51 mm

Relé, 24V CD, DPDT Conector RJ-45

7462

135

Numero de parte Relevadores Dimensiones (AxBxC) Numero de parte Dimensiones (AxBxC)
IMRE2SS1/24/0M 1 21x87x74mm IMRJ45/8/H 36 x 87 x 65 mm
IMRE2SS2/24/0M 2 40 x 87 x 74 mm IMRJ45/8/HS 36 x 87 x 65 mm
IMRE2SS4/24/0M 4 79 x 87 x 74 mm
IMRE2SS8/24/0M 8 157 x 87 x 74 mm

IMRE2SS16/24/0M 16 311 x87 x 74 mm
Ancho (A) x Profundidad (B) x Altura (C) HS=Conector Blindado

136
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Conectores glandula

Propiedades técnicas
+ Maximo alivio de tensién mecanica a través del

sello abrazadera.

+ La cuerda trapezoidal con fuerte torque garantiza
el apriete y la fijacién permanente del Domo.

+ Hermético a gases y liquidos.

Aplicaciones:
+ Maquinas y tableros eléctricos.

Contratuerca

Material:

+ Cuerpo: Poliamida
+ Color: Gris / Negro

Cuerda Cuerda
externa, para el domo

Cuerda PG

Trinquete
de presion

Domo

Glandulas y contratuerca PG y M:
-20° a 100°C

eroteccis, c €

ORL-01
PG-9 48 ORL-02 0SL-02 ORB-02 08B-02
PG-11 510 ORL-03 0SL-03 ORB-03 0SB-03
PG-13.5 612 ORL-04 0SL-04 ORB-04 0SB-04
PG-16 1014 ORL-05 0SL-05 ORB-05 0SB-05
PG-21 1318 ORL-06 0SL-06 ORB-06 0SB-06
PG-29 1825 ORL-07 0SL-07 ORB-07 0SB-07
PG-36 2% ORL-08 0SL-08 ORB-08 0SB-08
PG-42 3038 ORL-09 0SL-09 ORB-09 0SB-09
PG-48 3444 ORL-10 oSL-10 ORB-10 0SB-10
Cuerda milimétrica
M12x1.5 365 OMRL-01 MSL-01 OMRB-01 MSB-01 ]
M16x1.5 48 OMRL-02 MSL-02 OMRB-02 MSB-02
M16x1.5 510 OMRL-03 MSL-02 OMRB-03 MSB-02
M20x1.5 612 OMRL-04 MSL-03 OMRB-04 MSB-03 ‘Domo PA_|INBE % T 0
Cuerpo
M20x1.5 10-14 OMRL-05 MSL-03 OMRB-05 MSB-03 pAW% M32 2 | 10 | s
M25x1.5 1318 OMRL-06 MSL-04 OMRB-06 MSB-04 "‘ | mgg ZZ 12 31
M32x1.5 1825 OMRL-07 MSL-05 OMRB-07 MSB-05 T e T %5 T 7
M40x1.5 23 OMRL-08 MSL-06 OMRB-08 MSB-06 ALY NPT3E” | 19 | 11 | 3
M50x1.5 3038 OMRL09 MSL-07 OMRB-09 MSB-07 B ::I ;;2 e
M63x1.5 3444 OMRL-10 MSL-08 OMRB-10 MSB-08 . EREEED
Cuerda NPT
c@ us "@“s Glandulas y contratuerca NPT:
-40° 2100°C
NPT 3/8” 156 5308904 7211485 5308924 7211495
NPT 3/8” 258 5308900 7211485 5308920 7211495
NPT 1127 39 5308905 7211486 5308925 7211496 PG7MI2 |5 |19 |PG36 |8 |60
PG 916 PG 42
NPT 1/2” 512 5308901 7211486 5308921 7211496 S |22 8§ 165
PG1IM20 |5 |24 | PG48 |8 |70
NPT 3147 7-16 5308906 7211487 5308926 7211497 P35 |6 |27 \w2z |7 |41
NPT 3147 018 5308902 7211487 5308922 721497 PG16M25 |6 |30 |M40 |7 |50
NPT 17 1121 5308907 7211488 5308927 7211498 PG21 |7 |36 [M0 |8 |60
PG29 |7 |46 |me3 |8 |75
NPT 17 1425 5308903 7211488 5308923 7211498 e (5 2 [nerae s T35
%SW%EL‘ NPT12” |6 |27 |NPT1” |7 |41

www.altechmexico.com
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Conectores glandula

Conectores glandula - Acero inoxidable

. toteccig,
Material: IP68 ce Propledades técnicas:
+ Tapdn roscado: Latén niquelado. Resistente a alta corrosion.
+ Sello de ajuste interior : poliamida PA6 V2. + Superficie Lisa.

+ Anillo de sello: TPV.
+ Cuerpo: Laton niquelado.
+ Sello plano: NBR.

+ Libre de Halégeno.
+ Resistente al impacto y alta temperatura.
+ Grado del material: para uso industrial general 1.4305
. . / AISI303 (para grado 1.4404 / AISI316L consultenos).
Aplicaciones:
+ Apropiado para industria de alimentos y farmacéutico.
+ Aplicaciones terrestres y marinas.

Rango de temperatura

Para PG y M: -20° a 100°C

Cuerda PG
Cuerda exterior | Capacidad de ajuste de la abrazadera (mm) Numero de parte conectores glandula Numero de parte contratuerca
PG7 365 OPSGO1 OPSL01
PG9 4-8 OPSG02 OPSL02
PG11 5-10 OPSG03 OPSL03
PG13.5 6-12 OPSG04 OPSL04
PG16 10-14 OPSG05 OPSL05
PG21 13-18 OPSG06 OPSL06
PG29 18-25 OPSG07 OPSL07
PG36 2232 OPSG08 OPSL08
PG42 30-38 OPSG09 OPSL09
PG48 34-44 OPSG10 OPSL10
Dimensiones conector glandula (mm) Dimensiones contratuerca (mm)
Cuerda H GL SW-B SW-C Cuerda E SW
. " PG7 2 6 14 14 — PG7 28 15
PGY 23 6 17 17 T PGY 28 18
oS PG11 %5 6 2 2 PGt 8 2
- PG13.5 265 65 2 2 PGI35 s Ea
L PG16 3 27
' ||| I || || PG16 28 65 2% 2 — oot v 2
‘ | h | PG21 315 7 30 30 L e 1 "
l l | l PG29 38 8 41 41 PG36 5 50
—SW E—+—
s PG36 43 10 50 50 PG42 5 60
PG42 47 12 60 60 PG48 55 65
PG48 48 14 65 65
Cuerda milimétrica
Cuerda exterior | Capacidad de ajuste de la abrazadera (mm) Numero de parte conectores glandula Numero de parte contratuerca
M12x1.5 3-6.5 OMSG01 OMSL01
M16x1.5 48 O0MSG02 OMSL02
M20x1.5 6-12 OMSG03 OMSL03
M25x1.5 10-14 OMSG04 OMSL04
M32x1.5 1318 OMSG05 OMSL05
M40x1.5 18-25 OMSG06 OMSL06
M50x1.5 22-32 OMSGO07 OMSL07
M63x1.5 34-44 OMSG08 OMSL08
Dimensiones conector glandula (mm) Dimensiones contratuerca (mm)
Cuerda H GL SW-B SW-C Cuerda E SW
M12x1.5 2 6 14 14 M12¢1 5 28 15
M16x1.5 23 7 18 17 M16x15 3 19
M20x1.5 265 8 2 22 M20x1 5 35 o
M25x1.5 2 8 27 2% M25x15 35 20
M32x1.5 315 9 36 30 M321.5 4 %
M40x1.5 38 9 46 41 MA0X1 5 4 %
M50x1.5 43 9 55 50 M50x15 5 55
MB3x1.5 48 14 65 65 —SW E M63x15 5 70
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Conectores glandula EMC w- Alteck’

N
S MEXICO

proteccic,

Waterial: IP68
+ Tapén roscado: Laton niquelado.
+ Sello de ajuste interior: poliamida PA6 V2.
+ Anillo de sello: TPV.
+ Cuerpo: Laton niquelado.
+ Sello plano: NBR.

Para PGy M: -20° a 100°C

ejnpue|b $2.10109U0)

PG7 3-6.5 OPBT-01 OPBLT-01
PG9 4-8 OPBT-02 OPBLT-02
PG11 5-10 OPBT-03 OPBLT-03
PG13.5 6-12 OPBT-04 OPBLT-04
PG16 10-14 OPBT-05 OPBLT-05
PG21 13-18 OPBT-06 OPBLT-06
PG29 18-25 OPBT-07 OPBLT-07
PG36 22-32 OPBT-08 OPBLT-08
PG42 30-38 OPBT-09 OPBLT-09
PG48 33-34 OPBT-10 OPBLT-10

Cuerda milimétrica

M12x 1.5 3-6.5 OMBT-01 OMBLT-01
M16 x 1.5 4-8 OMBT-02 OMBLT-02
M20 x 1.5 6-12 OMBT-03 OMBLT-03
M25x 1.5 10-14 OMBT-04 OMBLT-04
M32x 1.5 13-18 OMBT-05 OMBLT-05
M40 x 1.5 18-25 OMBT-06 OMBLT-06
M50 x 1.5 22-32 OMBT-07 OMBLT-07
M63 x 1.5 33-44 OMBT-08 OMBLT-08

Dimensiones cuerda (mm)

PG7

Dimensiones contratuerca (mm)

—S8W— E

7 PG7 33 15
PG9 23 6 17 17 PGY 33 18
PG11 25 6 20 20 PG11 35 2
PG13.5 26.5 6.5 22 22 PG13.5 35 23
PG16 28 6.5 24 24 PG16 35 26
PG21 315 7 30 30 PG21 40 32
PG29 38 8 40 40 PG29 46 40
PG36 43 10 50 50 PG36 56 50
PG42 47 12 57 57 PG42 56 60
PG48 48 14 64 64 PG48 6.1 65
M12x1.5 26 6 17 17 M12x 1.5 3 15
M16x1.5 23 7 18 17 Mo x15 s m
M20x1.5 2.5 8 2 2 N2 x 15 s 7
M25x1.5 2 8 27 Cal M25x 1.5 35 30
M32x1.5 315 9 %4 30 M32x1.5 4 %6
M40x1.5 38 9 43 40 M40 x 1.5 46 45
M50x1.5 43 9 55 50 M50 x 1.5 56 55
M63x1.5 48 14 68 64 M63 x 1.5 67 70
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Conectores glandula

Reductores/Extensiones

e

+ Poliamida.
+ Fibra de vidrio reforzada.

Material:

Caracteristicas:

+ Cuerda PG.
+ Cuerda milimétrica.

Reductores PG y milimétrico

PG13.5 PG9 24 mm 9mm 7005305 .
PG16 ) 27mm 10mm 700307 -30a100°C
PG16 PG11 27 mm 10 mm 7005308
PG21 PG11 32mm 11 mm 7005310
PG21 PG13.5 32mm 11 mm 7005311
PG21 PG16 32mm 11 mm 7005312 -
PG29 PG135 0mm 1 mm 7005313 [ ./)J,
PG29 PG16 40 mm 11 mm 7005314 —
PG29 PG21 40 mm 11 mm 7005315
PG36 PG16 50 mm 13 mm 7005105
PG36 PG21 50 mm 13 mm 7005317
PG36 PG29 50 mm 18 mm 7005318
M16x1.5 M12x 1.5 20 mm 8mm 7008516
M20x1.5 M12x 1.5 24 mm 8mm 7008519
M20x1.5 M16x 1.5 24 mm 9mm 7008520
M25x1.5 M12x 1.5 29 mm 8 mm 7008523
M25x1.5 M16x 1.5 29 mm 8mm 7008524
M25x1.5 M20 x 1.5 30 mm 10 mm 7008525
M32x1.5 M16x 1.5 36 mm 10 mm 7008530 SW
M32x1.5 M20 x 1.5 36 mm 10 mm 7008531
M32x1.5 M25x 1.5 36 mm 11 mm 7008532
Extensiones PG
-30a120°C
PG9 PG11 22 8 23 7004201
PG11 PG135 24 8 23 7004202
PG13.5 PG16 27 9 26 7004203
PG16 PG21 32 9 29 7004204
PG21 PG29 42 10 32 7004205
PG29 PG36 53 1 355 7004206
PG36 PG42 60 13 40.5 7004207
Tapones obturadores PG / Milimétrico
+ Poliamida.
o P54,

+ Resistencia a calor, Impacto y rayos UV.

-20 2 100°C
(por corto tiempo +150°C)

PG7 OLKo01 OBK01 M12x1.5 MOLKO01 MOBKO01
PG9 OLKo02 O0BK02 M16x1.5 MOLKO02 MOBK02
PG11 OLKo03 OBK03 M20x1.5 MOLKO03 MOBK03
PG13.5 OLKo04 OBK04 M25x1.5 MOLKO04 MOBK04
PG16 OLKO05 OBKO05 M32x1.5 MOLKO05 MOBKO05
PG21 OLK06 OBKO06 M40x1.5 MOLK06 MOBK06
PG29 OLKO07 OBK07

PG36 OLKo08 OBK08
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Conectores glandula \ | Alteck’

proteccic,

Material: Rango de temperatura

Glandulas PG y M: -20° a 100°C

+ Cuerpo: Laton Niquelado.

+ Anillo de sello para cuerda externa: Nitrilo.
Propiedades técnicas:

+ Méximo alivio de tension mecanica a través del sello
abrazadera.

+ Hermético a gases y liquidos.
Nota:

+ Anillo de sello incluido para tamafios PG y métrico.

Cuerda PG
. Capacidad de ajuste de = Numero de parte Numero de parte Dimensiones PG (mm)
Cuerda exterior A =

la abrazadera (mm)  conectores glandula contratuerca Tamano Cuerda H E L
PG7 3-6.5 OPBG-01 OPBL-01 PG7 14 6 25
PG9 48 OPBG-02 OPBL-02 PG9 17 6 27
PG11 510 OPBG-03 OPBL-03 PG11 20 6 28
PG13.5 6-12 OPBG-04 OPBL-04 PG13 2 6.5 30
PG16 1014 OPBG-05 OPBL-05 Hil % 65 Ell
PG21 13-18 OPBG-06 OPBL-06 PG21 30 7 32
PG29 1825 OPBG-07 OPBL-07 PG29 40 8 %
PG36 2% OPBG-08 OPBL-08 PG36 % 10 4
PG42 58 12 49
PG42 30-38 OPBG-09 OPBL-09 PG48 P m ©

PG48 34-44 OPBG-10 OPBL-10

Cuerda milimétrica

c . Capacidad de ajuste de = Numero de parte Nuimero de parte Dimensiones milimétrica (mm)
uerda exterior A

la abrazadera (mm) | conectores glandula contratuerca Tamaio Cuerda H E L
M12X1.5 365 OMBG-01 OMBL-01 M12 14 6 2%
M16X1.5 48 OMBG-02 OMBL-02 M16 17 7 28
M20X1.5 6-12 OMBG-03 OMBL-03 M20 2 8 31
M25X1.5 10-14 OMBG-04 OMBL-04 M25 27 8 32
M32X1.5 13-18 OMBG-05 OMBL-05 mM32 34 9 34
M40X1.5 1825 OMBG-06 OMBL-06 M40 42 9 40
M50X1.5 232 OMBG-07 OMBL-07 M50 5 9 46
M63X1.5 3444 OMBG-08 OMBL-08 63 6 L 52

Cuerda NPT
Cuerda exterior Capacidad de ajuste de la Nimero de parte conectores glandula Rargcideitempe i
abrazadera (mm) Glandulas NPT: -40° a 100°C

NPT 3/8” 495 4220800
NPT 3/8” 257 4220810 Dimensiones milimétrica / NPT (mm)
NPT 1/2” 713 4220801 Tamaiio Cuerda H E L
NPT 1/2” 410 4220811 NPT 3/8 18 15 38
NPT 3/4” 8-16 4220802 NPT 1/2 23 20 46
NPT 3/4” 513 4220812 S 2 Gl 8
NPT 17 1121 4220803 i % % %
NPT 1” 717 4220813

Dimensiones de contratuerca, PG y Milimétrica (mm)

Dimensiones contratuerca MM Dimensiones contratuerca PG (mm)

Tamario Cuerda E SW Tamario Cuerda E SW
M12 28 15 PG7 28 15
M16 3 19 PG9 2.8 18
M20 35 24 PG11 3 21
M25 35 30 PG13.5 3 23
M32 4 36 PG16 3 26
M40 4 45 PG21 35 32
M50 5 55 PG29 4 40
u M63 5 68 PG36 5 50
l——8W E PG42 5 60
PG48 55 64
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Conectores glandula

\% teck’ Conectores glandula
A MEXICO

Material: Contratuerca Cuerda

+ Cuerpo: Poliamida 6.
+ Sello: Neopreno.
+ Color: Azul.

Trinquete de presién

externa

Cuerda para
el domo

Aplicaciones:

+ Para uso en éreas peligrosas potencialmente
explosivas.

+ Magquinas y tableros eléctricos.

+ Ingenieria para el control y medicion.

+ Instalacion de plantas.

Nota: S
Los conectores glandula deben ser montados con IP68
sello plano y contratuerca. C€ L.C.L.E. ATEX

Cuerda milimétrica

*M12:-20° a 80°C
M16 a M63: -25° a 120°C

M12 x 1.5* 2565 5507560 6004121 8113490 50

M16 x 1.5 258 5507561 6004164 8113302 50

M16 x 1.5 3.5-10 5507562 6004164 8113302 50

M20 x 1.5 5-12 5507563 6004202 8113492 50 W12 15 s 2 o7 o8 120
M20 x 1.5 7-14 5507564 6004202 8113492 50 W16 » 0 ” 105 105 60
M25x 1.5 7-14 5507565 6004253 8113493 50 M20 27 10 3 145 145 200
M25x 1.5 9-18 5507566 6004253 8113493 20 M25 33 10 49 185 185 25,0
M32x1.5 14-25 5507567 6004326 8113494 20 M32 4 10 52 255 255 320
M40 x 1.5 18-32 5507568 6004407 8113495 10 M40 53 10 62 325 325 40.0
M50 x 1.5 24-38.5 5507569 6004504 8113496 10 M50 60 12 67 39.0 39.0 50.0
M63 x 1.5 35-48 5507570 6004636 8113497 5 M63 70 12 68 485 485 63.0

Cuerpo

s

+ Poliamida.
+ P68, 5 bar.
+ Resistencia al calor, impacto y rayos UV.

-20° a 100°C

(por corto tiempo +150°C)

M12x 1.5 OMRL17 OMRB17 PG7 ORL19 ORB19 57 36.5
M16 x 1.5 OMRL18 OMRB18 PG9 ORL20 ORB20 70 48

M16 x 1.5 OMRL19 OMRB19 PG11 ORL21 ORB21 81 5-10
M20 x 1.5 OMRL20 OMRB20 PG13.5 ORL22 ORB22 89 6-12
M20 x 1.5 OMRL21 OMRB21 PG16 ORL23 ORB23 107 10-14
M25 x 1.5 OMRL22 OMRB22 PG21 ORL24 ORB24 124 13-18

Para Cuerda NPT, constiltenos.
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Tapones de ventilacién . Hltech°

Aplicaciones:

+ Permite el paso de aire para ventilacidn y para disipar el calor, evita la entrada de humedad.
+ El sello de compensacion de presion previene el incremento de presion dentro de los gabinetes electronicos debido al ciclo de temperatura

ambiental. © oo
+ La membrana de filtro previene la humedad y la contaminacion por particulas en gabinetes electrénicos. IP68
+ El sello integral asegura un sellado superior cada vez que es instalado o colocado en su perforacion.

Caracteristicas ‘
Poliamida 6-V2-UL94.

Material de cubierta : -
) vy

Material de membrana: co — polimero de acrilico sobre soporte de nylon.
Caracteristica de membrana: Hidrofébico-Oleofébico.
Sello: NBR (caucho-nitrilo).
Temperatura de operacién: -20° a 100°C.

Permeabilidad de aire promedio: S (estandar): 16L/Hr
H (alta): 120L/Hr.

OMVPGO01SL M12x 1.5 0.5-1 12-12.2 5 Plastico gris exterior
OMVPB01SL M12x 1.5 0.5-1 12-12.2 5 Plastico negro exterior
OMVPGOTHL M12x 1.5 0.5-1 12-12.2 5 Plastico gris interior
OMVPBO1HL M12x 1.5 0.5-1 12-12.2 5 Plastico negro interior

Nota: Las contratuercas se venden por separado. Para ordenar ver pagina 131y 132.

Caracteristicas

Material de cubierta: Acero inoxidable o latén niquelado.
Material de membrana: co-polimero de acrilico sobre soporte de nylon.
Caracteristica de membrana: Hidrofébico — Oleofdbico.
Sello:  NBR (caucho - nitrilo).
Grado de proteccion: IP68.
Temperatura de operacion: -20°a 100°C.

S (estandar): 16L/Hr .

Permeabilidad de aire promedio: H (alta): 120UHr.

OMBVPO1SL M12x 1.5 0.5-1 12-12.2 5 Latén niquelado exterior
OMBVPO1HL M12x 1.5 0.5-1 12-12.2 5 Latén niquelado interior
OMSVP01SL M12x 1.5 0.5-1 12-12.2 5 Acero inoxidable exterior
OMSVPOTHL M12x 1.5 0.5-1 12-12.2 5 Acero inoxidable interior
Nota: Las contratuercas se venden por separado. Para ordenar ver pagina 131y 132.
Dimensiones (mm)
E L

TL: 10

L: 18

SW: 17

LY M: M12x 1.5
N\ E: |18.80
’.../
\ ?l‘/ -
.
o
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Alteck’ Tubo corrugado y conectores

S POLYFLEX®

% Material: 7 IITZZD) 773
: - ) Y
5 + Poliamida 6. g // % /;

g + Retardante a la flama de acuerdo con la norma V-DIN 75 200. zz27 zzZ?

= +Sin halégenos.

— + Durable.

©_Resiterte 10s ayos V. ittt ||| (i El_
Aplicaciones: IRy |II||I S

+ Compartimiento del motor, interior y carroceria. T
+ Maquinaria e instrumentacion.

+ Construccion de barcos y trenes.

+ Interruptores en caja y partes moviles de maquinaria.

C L - Rango de temperatura
+ Calefaccion, aire acondicionado. -
« Industria eléctrica. -40° a 120°C (por breve tiempo r.us CE
150°C)
Paquete Radio No. de parte = No. de parte No. de
novdopae | CSndar N (0T cunatiaconector | conector B0 TR LI parosustador (CCE RS
(m) mm recto codo abrazadera
1200089 50 85 8.4 1.7 15 3805012 | - PG7 7211851 8112801 - 8113301
1200100 50 10 99 13 20 3805004 3805201 PG9 7211852 8112802 8221051 8113302
1200135 50 12+13 127 15.8 35 3805009 3805207 PG11 7211853 8112803 8221052 8113303
1200178 50 17 16.6 212 45 3805006 3805213 PG16 7211855 8112807 8221054 8113305
1200178 50 17 16.6 21.2 45 3805002 3805211 M20 7211976 8112807 8221054 8113492
1200232 50 23 232 28.3 55 3805013 3805217 M25 7211977 8112809 8221055 8113493
1200232 50 23 232 28.3 55 3805014 3805219 PG21 7211856 8112809 8221055 8113306
1200291 25 29 29 345 65 3805016 3805225 PG29 7211857 8112810 8221056 8113307
1200372 25 37 36 424 90 3805018 3805231 PG36 7211858 8112811 8221057 8113308
1200372 25 37 36 424 90 3805017 3805229 M40 7211990 8112811 8221057 8113495
1200500 25 50 417 54 100 3805021 3805237 PG48 7211860 8112813 8221058 8113310

Nota: Todas las dimensiones se muestran en milimetros, para convertir a pulgadas, dividir entre 25.4

Conectores, con cas, arillos de sello, sellos planos y sujetadores abrazaderas

Tubo corrugado Conector Contratuerca

\

proteccis, proteccis,
Sin sello Con sellos*

c“ us

Aro de sello*

Sujetador A .
abrazadera Sello plano Gabinete

ORg O

Sujetador abrazadera Aro de sello Conector recto Conector codo Sello plano Contratuerca

Instrucciones de montaje:

Insertar completamente el tubo corrugado con un ligero giro hasta el final del conector.
* El aro de sello debe ser montado en la primera ranura del tubo corrugado. Para tubo 1200500 en la primera y segunda ranura.
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Controladores automaticos de factor de potencia

APFC148-3XX APFC

e

oS L

Numero de parte APFC148-312-90/550V APFC147-108-90/550V APFC347-108-230V

Caracteristicas

Dimensiones 144 x 144 mm 144 x 144 mm 96 x 96 mm
Pantalla LCD con luz de fondo de dos colores LED de 7 segmentos

Digitos 3 filas, 4 digitos para parametros eléctricos 1fila, 4 Digitos para mostrar el factor de potencia
Conexion eléctrica 3@-4 hilos, 3@-3 hilos, 2@-2 hilos, 1@-2 hilos 2@-2 hilos, 19-2 hilos

Voltaje nominal 112300V CA(L-N), 50 a 520V CA (L-L) 40 a 300V CA (L-N), 50 a 520V CA (L-L)

Corriente nominal Nominal 5A CA (min: 50mA, méx: 6A)

Consumo de energia 15VAmax | VA méx.
Frecuencia 45265 Hz

Rango de medicion Factor de potencia: 0.8 atraso a 0.8 adelanto

Sobre/Bajo Voltaje, Compensacion de bajos/altos, Error

de polaridad de TC, Indicador de ausencia de corriente,

Error del THDI, Error de paso, Temperatura alta, Config-
uracion del ventilador, voltaje ausente

Indicaciones de alarma Sobre/Bajo Voltaje, Compensacion de bajos/altos, Error de polaridad del TC, Indicador de ausencia de corriente

Compensacion de fase 0°, 90°, 120°, 210°, 240°, 330°

+ Factor de potencia: +/- 0.01, Voltaje (L-N/L-L),

+  Corriente: +£0.5% de escala completa,

+  Frecuencia - Para L-N >20V, Para L-L >35V :

Precision +0.1% de escala completa, Factor de potencia: +0.01

+ Alimentacion(kW, kVA, kVAr): 1%, Energia
(kWh, kVAh, kVArh): Clase 1

+  Temperatura : +3°C de escala completa

Primario del tc 1/5A a 9999A (Programable para cualquier valor)

Secundario del tc 105A (Programable)

Primario del tp 100V a 500 kV (Programable para cualquier valor) -

Secundario del tp 100 a 500V (Programable para cualquier valor) -

Pasos 1a12/14* 3a8 3a8
Contactos de salida 5A @ 250V CA

Conmutacion Automatico / Lineal / Rotacional

Tiempo de paso 1a999s

Tiempo de descarga 1a9999s 1a999s

Modo de control Automatico / Manual

Sensibilidad de control 55a100%

Auto reinicio SilNo

Comunicacion RS485 MODBUS RTU | -

Voltaje de alimentacion 90 a 550V CA, 50/60 Hz 85a 270V CA, 50/60 Hz
Certificacion CE | RoHS y CE

* La salida a Alarma y Ventilador puede ser usada como el paso 13 y 14
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Interruptor digital de tiempo

‘ Akteck’ Interruptores de tiempo

TS2M1-1-16A TS1W1-1-20A ATS2M1-1-16A-230V

'" at ot —
sob ii iz
g o B s O aqe
- i
L] = “
Namero de parte TS2M1-1-16A-230V TS2M1-1-16A-110V TS1W1-1-20A-230V TS1W1-1-20A-110V ATS2M1-1-16A-230V
S LA, S LRI : [n;irmiz:;ilﬂd[):;tciso aminuto con la zona
+ 50 pasos Encendido-Apagado (On-Off) por dia. + 50 pasos Encendido-Apagado (On-Off) por dia. [
o + 1C/O SPDT. + 1C/O SPST. e
Caracteristicas « Bateria con hasta 10 afios de vida. + Bateria con hasta 10 afios de vida. (h:nrgdzst:) (l:g\;?]g:jt:]r:opsgacznzr;iﬁ;/Puesla ey
* Indicadores: auto/manual, festivo, estado de + Indicadores: auto/manual, festivo, estado de Cl% SPDT ) P :
relevador, dia de la semana, modo de programacion. relevador, dia de la semana, modo de programacion. | Rt e s s kL
Voltaje de alimentacion 230V CA | 110V CA 230V CA | 110V CA 230V CA
Dimensiones 35 mm (Ancho) 60 x 60 mm 35 mm (Ancho)
Pantalla LCD con texto (sin luz de fondo)
Precision del reloj en tiempo real 15 minutos por afio @ 25°C
Salida de contacto 1C/O SPDT 1NAy Neutral 1 C/O SPDT
Clasificacion de contacto 16A @ 250V CA 20A @ 250V CA 16A @ 250V CA
Periodo de operacion 1 semana -
50 pasos ENCENDIDO (ON) y 50 pasos APAGADO(OFF)
2 programas x 25 pasos
3 programas x 16 pasos
SrETETE GanEnEl 4 programas x 12 pasos
9 5 programas x 10 pasos
6 programas x 08 pasos
7 programas x 07 pasos
8 programas x 06 pasos
Ajuste minimo 1s
Ajuste de dias festivos 16 fechas
Reloj seleccionable 12-hr. (AM/PM) y 24-hr
Modo de operacion del relevador Auto/Anulacion permanente ENCENDIDA (ON)/Anulacion permanente APAGADA (OFF)

Diagrama de conexion Dimensiones (mm)

TS2M1-1-16A-230V / ATS2M1-1-16A-230V TS2M1-1-16A-230V / ATS2M1-1-16A-230V
R ~—135
| 16| 15 | 18 |
coM 0
NC
NA
N L

TS1W1-1-20A-230V

EEEI RN ENEN
CARGA NEUTRO LINEA NEUTRO
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Temporizadores

Numero de parte 600DT | 600ST | 600XU | 600sD-2230 | 6425Q-A | 642XA
Dimensiones 17.5x90 x 60 mm

: Igr?f:;;z:gr Rt + Una sola funcién. * 13 funciones. « Estrella delta. + 2 funciones . + 2 funciones.
Caracteristicas o ORI t.iem 2 + 10 rangos de tiempo. + 10 rangos de tiempo. * Un relevador C/O para + 8 rangos de tiempo . + 8 rangos de tiempo .

g po- + 1C/O SPDT. + 1C/O SPDT. estrella y uno para delta. + 1C/O SPDT. + 1C/O SPDT.

+ 1C/O SPDT.

Ajuste : + 0.1% del tiempo

establecido 0 +50ms (el que sea Ajuste: *- 0.5% de escala completa
Precision mas grande) Repeticion: 5% de escala completa

Para operacion del contacto Y : Precision del tiempo de pausa: 5% +5ms

+100ms, Repeticion : + 0.1 %

0 Un relevador C/O para
Contacto de salida 1C/O SPDT 1 C/O SPDT Estrellay uno para Delta 1C/O SPDT
Clasificacion de contacto 8A@ 250V CA 5A @ 250V CA 5A@ 250V CA0 24V CD
AB,C,DEFHJKLP AB,C,Ci,D,E FH,IJ Retardo al encendido / Retardo al encendido /
vodos QRTU A K A, Bi Estrella - Delta Intervalo Intervalo
99.9 s/min/hr, Tiempo de ejecucion : 0-3 s/min, 0-3 s/min,
q 999 s min/hr 0.1-15,0.3-3,1-10 s, 3-30 5, 0.1-1 min, 0.3-3 min, 1-10 min, 3s-30s, 0-10 s/min, 0-10 s/min,
RandeSiteltempe 9:59 min:s, 3-30 min, 0.1-1 hr, 0.3-3 hr 65605 0-30 s/min, 0-30 simin,
9:59 hr:min Cambio: 50/00 ms 0-60 s/min 0-60 s/min
Voltaje de
Alimentacion 20-240V CA/ICD 240V CA 20-240V CA 230V CA 230V CA, 24V CA/ICD 20-240V CA
12-240V CD 12-240V CD
(CA: 50/60 Hz)

A-Retardo al encendido, B-Intervalo, C-Ciclico asimétrico APAGADO (OFF) primero, D-Ciclico asimétrico ENCENDIDO (ON) primero, E-Repetir ciclo igual APAGADO (OFF)
600DT primero, F-Repetir ciclo igual ENCENDIDO (ON) primero, H-Salida de pulso, J-Retardo a la interrupcion, K-Retardo al trabajar/Retardo a la interrupcion, L-Intervalo después de la
interrupcion, P-Un solo disparo, Q-Un solo disparo reaccionable, R-Relevador de enclavamiento, T-Retardo al Totalizar, U-Intervalo al totalizar

A-Retardo al encendido, B-Intervalo, C-Repetir ciclo igual APAGADO (OFF) primero, Ci-Repetir ciclo igual ENCENDIDO (ON) primero, D-Salida de pulso establecida 500ms,
E-Retardo a la interrupcion, F-Retardo al trabajar/Retardo a la interrupcion, H-Intervalo después de la interrupcion, I-Un solo disparo, J-Un solo disparo reaccionable, K-Relevador de
enclavamiento, Ai-Retardo al totalizar, Bi-Intervalo al totalizar

Diagrama de conexién

600DT 600ST 600XV 600SD 642SQ-A 642XA

Modos
600ST &
600XU

~
<l A1]25
A1 A A1 |A2 A1 |A2 At A2 18 28 Tsl26
26 |28 NA NA i+ com |*
Re se| =N e I A
I:I Contacto de Contacto =2 @ 24 202240V CA o
_T Control Y1 N~ j de aniror K K] 24 oA .
15 |25 15 | 15 |25 Ye w2 A 1628
16 |18 16 [18 16 |18 - com com 18[a2
L =
Ne Lo oJNA NC [q oINA Ne [q oINA 6 2
16 |18

com com

SERIE 600, 642

O[O
e][e)

45

o
O
olo
olo

17.5
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Temporizadores

Temporizadores

22.5mm para montaje en riel DIN

Nidmero de parte 800XU 800XA 800SQ-A-110 800SQ-A-230 | 800S-1-ON-60S-230 = 800S-1-ON-60S-415
Dimensiones 225x75x 101 mm
e + 2 funciones. + 2 funciones. + 2 funciones. + 1 funcion.
Caracteristicas * 12 rangos de tiempo. + 8rangos de tiempo. * 8rangos de tiempo. *  2rangos de tiempo.
Contacto de salida 2C/O DPDT 1 C/O SPDT
Clasificacion de contacto 5A@ 250V CA0 24V CD
Modos Retardo al encendido/Intervalo Retardo al encendido
Rangos de tiempo 1/3/10/30 (s/min/hr) 3/10/30/60 (s/min) 3/10/30/60 (s/min) 30/60 s (ajuste de fabrica)
Precision de ajustes +5% de la escala completa
Precision de repeticion +0.5% 0 50 ms (el que sea mayor)
Voltaje de alimentacion 20-240V CA, 20-240V CA,
(CA: 50/60 Hz) 12-240V CD 12-240V CD 110V CA 230V CA 230V CA 415V CA
Diagrama de conexion
800XU 800XA 800SQ-A 800S
z A1 (25
A1|25 A1|25 A1|25 15 |26
15|26 15|26 15(26
* com |° ¢ )
E NC E NC com 3
Q O | NA NC NA \ NC Q
% N O COM E 230 E
g VCA i}
= * = . . = .
< << -
16 (28 16|28 16|28 < 16 |28
A2 A2 18 /A2 18 A2
J

Dimensiones (mm)

76.85

225 100.5

0|0 ]
olo

olO

olo

413

105.5
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Temporizadores

Numero de parte

800SD-2-110 | 800SD-2-230 | 800SD-2-415 |

800XC

800XMR

800POD-180S

Dimensiones 225x75x 101 mm
+ 2rangos de tiempo © ZiERAES:
Caracteristicas «' LED/indicador de estado del relé 6 ran90§ de tiempo. + LED indicador de estado del relé + LED indicador de estado del relé
+ LED indicador de estado del relé
Contacto de salida Un relevador C/O para Estrella y uno para Delta 2C/ODPDT Un relevador C/Ors\z/a;?szvance ¥ uno para 2 C/ODPDT
Clasificacion de contacto 5A@ 230V CA 5A@ 230V CAo 24V CD 2.5A @ 230V CA/28V CD

Ciclico asimétrico: Primero Encendido (ON)

DIDO & APAGADO (ON & OFF)

pausa : 10/20/40/80 s

Modos Estrella-Delta ¢ Primero Apagado (OFF) Avance - Pausa - Reversa Retardo al apagado
. Rango de tiempo de ejecucion : 30/60 s 1/10 (s/min/hr) para ambos tiempos ENCEN- | Tiempo de encendido : 1/2/4/8min Tiempo de
Rangos de tiempo Cambio : 50100 ms 180 s

Precision de ajustes

+5% de la escala completa

+10% de la escala completa

Precision de repeticion

+0.5% 0 5 ms (el que sea mayor)

+2% 0 100 ms

Voltaje de alimentacion
(CA: 50/60 Hz)

110V CA 230V CA 415V CA

20-240V CA,
12-240V CD

20-240V CA,
12-240V CD

110-240V CA/CD

Diagrama de conexién

COM

800SD-2 800XC 800XMR
A1[25 A1|25 A1|25
15|26 15(26 15(26
. . Relé 1] ®
Ncl NC o Ncl

ALIMENTACION

28

NA CoM g
o

A2

<

-

ALIMENTACION

ALIMENTACION

NA T com

28

A2

76.85

OO
OO

100.5

28
A2

]

1

105.5

800POD
A1|25
15|26
COM i
NC

ALIMENTACION

28
A2
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Temporizadores

Temporizadores

Numero de parte 55XU-P8-230V-G | 55XU-T-230V-G | 55XC-P8-230V-G 55XC-T-230V-G 55MF-P8 | 55MF-P11
Dimensiones 48 x 48 mm

Caracteristicas : ?2fu r:ﬁi;g: Z.e tiempo. : é E:gg: :: tiempo. : ;g E:gg: :: tiempo.

Tipo de base Conector de 8 pines Terminal con tornillos Conector de 8 pines Terminal con tornillos Conector de 8 pines Conector de 11 pines
Contacto de salida 2x C/O SPDT 2x C/O SPDT

Clasificacion de contacto 5A@ 250V CA/24V CD 6A@ 250V CA/24V CD, Resistivo

Ciclico Asimétrico: Primero Encendido (ON) 6

Retardo a la conexion, Pulso de salida
con limite instantaneo, Retardo a la
conexion con limite instantaneo,
Intervalo con limite instantaneo, Ciclico
igual primero Apagado, Ciclico igual

Sefial retardo al encendido, Intervalo,
Ciclico igual primero apagado, Ciclico
igual primero encendido, Sefial retardo

. . L ; al apagado, Sefial retardo al encendido
Modos Retardo al encendido/Intervalo Primero Apagado (OFF) ;g!m_ero_Apagaz_io con limite |r)stantz'1n_eo, - apagado, Intervalo despuss de
iclico igual primero Encendido, Ciclico ausa. Disparo tnico. Disparo dnico
primero Encendido con limite instantaneo, pd. ! blp Retard ’ | par on/
Estrella Delta con pausa de tiempo de redispara e& eta_r ° ?v a activacion
50ms, Estrella Delta con pausa de tiempo esactivacion.
de 100ms
0 . 1/10 (s/min/hr) para ambos tiempos ENCENDIDO
Rangos de tiempo 1/3/10/30 (s/min/hr) ¥ APAGADO (ON y OFF) 0.05s-300 hr
Precision Ajuste : + 5% de la escala completa, Repeticion : + 0.5% 050 ms
celpotallivning e 20-240V CA, 12-240V CD 20-240V CA, 12-240 CD 20-240V CAICD
(CA: 50/60 Hz) ' '
Diagrama de conexion
Tipo mentaje en panel Conector de 8 Pines 55MF-P8 55MF-P11
|®|@|@|@1@|
4 58— Inici
NC1 _.,) NA1 NCH NC2 nicio
comt ch com ®—o o—® ®—o0 Pausa—() ®
e wo O 0 o ©
@— ) NC1 @ NC2
'1 @ @ @ NA1 NA;z3
(] O]® [®]w@ ] COM1+K‘\ com2 W comi comz[' —I_@O@®_L
- L N COM1 comz
L S/ © L
Dimensiones (mm) Accesorios
55X 4‘8 4|8 4|6
— 48 — P10 — — 46 —
Vista frontal Vista lateral Corte del | z
sta fronta sta fatera © pane Namero de parte PF083A
Descripcion Base 8 pines para montaje en riel DIN35 o panel.
791
11,76 5?.5
[ L, |
55MF I SSET
= 2
l
Corte del panel | Niimero de parte PF113A
| Descripcion | Base 11 pines para montaje en riel DIN35 o panel. |
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Temporizadores

mporizador multifuncién de 1 linea

Temporizador multifun

Numero de parte XT543 XT5042
Dimensiones 48 x 48 mm 48 x 48 mm
e 4 funciones. 7 funciones.
Caracteristicas *  9rangos de tiempo. *  9rangos de tiempo.
Pantalla 3 digitos 4 + 4 digitos
Punto de ajuste 1 2

Modos de retardo

Retardo al encendido/Intervalo/Ciclico primero Encendido (ON)/Ciclico primero Apagado

Retardo al encendido/Intervalo/Ciclico primero Encendido (ON)/Ciclico primero Apagado

(OFF) (OFF) / Adelante- Pausa-Reversa/Instantaneo+Retardo/Temporizador/Lote
9.99/99.9/999 s, 99.99/999.9/9999 s,
9:59 min:s, 99.59 min:s,
Rangos de tiempo 99.9/999 min, 999.9/9999 min,
9:59 hr:min, 99.59 hr:min
99.9/999 hr 999.9/9999 hr
Retencion de memoria Sin retencion de memoria 10 afios

Entrada de inicio

Inicio : Inicio del pulso (Programable)

Reinicio Reinicio : Panel frontal, Reinicio posterior, Interrupcion de la energia (programable)

Precision +0.5% de la escala completa 0 50 ms +0.05% de la escala completa 0 50 ms
Contacto de salida 2C/O DPDT 2SPST
Clasificacion de contacto Relay: NO: 104250V AC/ 24V DC 5A@ 230V CA

NO/ NC: 5A/5A 250V AC/ 24V DC

Voltaje de alimentacion (CA: 50/60 Hz)

90-270V CA/CD

Diagrama de conexién

XT543

NA2 COM2 NC2 NA1 COM1 NC1

RST com

XT5042
L) @ @) o
FE @ @
(\:Yoﬁ@ @ { :Ezv
e |@a,
\t@ @ GND

XT543, XT5042
48 45
— 48 — '7 100
Vista frontal Vista lateral

46

Corte del panel
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Temporizadores

. Alteck’ Temporizadores

mporizador multifuncién de Temporizador multifuncién de
1 linea VAILEES

Temporizador secuencial

XT56-N XT546BX XT246
Numero de parte XT264-3 XT364-3 XT346 PT380
XT56-N-24 XT546-24V XT246-24V

Dimensiones 48 x 48 mm 72 x 72 mm 96 x 96 mm 48 x 48 mm 72x72mm 96 x 96 mm 96 x 96 mm

. . «  Temporizador secuencial.

R + 2 funciones. + 4 funciones. ;
Caracteristicas + 6 rangos de tiempo . *  9rangos de tiempo. gfuncmnes. )
. rangos de tiempo.
Pantalla 3 digitos 3 digitos 2 + 4 digitos
Punto de ajuste 1 8
. . . Retardo al encendido/Intervalo/Ciclico (Primero

Modos Retardo al encendido/Intervalo Retardo al encendido/Intervalo/Ciclico (Primero Encen- Encendido)/Ciclico (Primero Apagado) (Retardo al

dido)/Cidlico (Primero Apagado) inicio y no. de ciclos programable para el modo ciclico)

. ' 9.99/99.9/999 s, 9.59 min: s, 99.9/999 min, “99.99, 999.9, 99.59min: s,
e L 9.99/96.8/999 5, 99.9/999 min, 96.8 hr 9.59 hr: min, 99.9/999 hr 99.59 hr: min, 999.9 hr
Ajuste de tiempo Boton Teclado frontal -

Numero de canales - -~ 8 canales
Entrada de inicio / reinicio Inicio: pulso de inicio. Reinicio: frontal, posterior, Iniciar : Entrada / inicio del pulso (Programable) Iniciar, mantener

interrupcion de energia

+0.5% de lo ajustado o 50

s ) S .
Precision +0.05% de la escala completa 0 50 ms +0.05% del tiempo ajustado o 50 ms (el que sea mayor) ms (¢l que sea mayor)
Contacto de salida 2C/ODPDT 2C/O SPDT 8 NA con contacto comdn

Aoy SA@ 230V CAY 5A@ 230V CA
Clasificacion de contacto 5A@ 230V CA 28V CD 5A@ 230V CA 5A@ 230V CA

5A@230VCA | 5A@ 230V CA

Retencion de memoria - 10 afios 10 afios (Seleccionable por el usuario)

1 i i0 90-270V CA/ICD 90-270V CA/CD | 90-270V CA/CD
Ll pesaliiadre e 90-270V CA/CD | 90-270V CAICD 90-270V CAICD 90-270V CAICD
(CA:50/60 Hz) 24V CD 24V CAICD 24V CA/CD

Diagrama de conexion
XT56-N XT264 XT364 PT380

NA2 COM2NC2 NA1 COM1NC1

S o b
OIBIE[®[G] [ollelle]ollcllo] (O[O[O[O[O[O[D]G]E]

OEIEOEGOOO]

INICIO COM RST INICIO COM RST N L INICIO MANT. RST CONFIG+24V GND CAS NA1 NA2
5@ (@] @l [OO]G[O@][O]O[@][D]] no L
' (6] ] Mg TN v &0y Lo, (O[O]@[O][B]E[@][@][G)]
NA3 NA4 NA5 NA6 NA7 NA8 COM
RELE 1 RELE 2 - m +
(OIO]®[@][OD])]
NA1 NC1 N2 ch
RELE'1 RELE 2
XT546BX XT346
NC1 COM1 NA1 C"i © (10) [—gNicio
. i 0 @ ~® ©) —g'c':om
(BIO[O[®][O] ®| [@l-s
~ 0) ® RST
H
@] IOl ®| [@
5 t o o
o NA1
[cllo][ollG]Io] com SO (@
- NC1 COM1£ (e (17) |-o comz
NAZ COM2 NC2 R com NC1 ©) (19) lucz
Dimensiones (mm)
XT346 XT364 XT246 XT264
96 M 92 96 92 72 69 72 69
g § & g Sy o s 3 o 83
g 73 ‘ITJ 70 4’7‘5 83.7 17) 15
Vista frontal Vista lateral Corte del panel Vista frontal Vista lateral Corte del panel Vista frontal Vista lateral Corte del panel Vista frontal Vista lateral Corte del panel
XT56N XT546BX PT380
48 — 46 52 46 96 — 92
? ¢S 3 ¢ e g S S
100 N9 S0
Vista frontal Vista lateral Corte del panel Vista frontal Vista lateral Corte del panel Vista frontal Vista lateral Corte del panel
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Temporizadores

Instrumentos para medida de tiempo

selec

{00000s

Numero de parte TT412 LTC9A LT945A-C | LT945A-V
Dimensiones 72 x 36 mm 48 x 24 mm 60 x 50 mm
+ Totalizador de tiempo LED. *  Medidor de horas LCD. + Totalizador de tiempo LCD.
Caracteristicas + 6 digitos. « 712 digitos. «  71/2digitos.
+  Cuenta més pequefia seleccionable. +  Duracion de la bateria 8 afios. +  Duracion de la bateria 8 afios.
Tipo de entrada Principal, Contacto libre de potencial, sensor PNP Por contacto y voltaje: 24 a 260V CA/CD Contacto libre de potencial | Voltaje: 24 a 260V CA/CD
Pantalla 6 digitos 7% digitos 7% digitos
q . a) 199999.99 hrs a) 199999.99hrs
e G 99999.9/999999 sfminhr b) 1999:59:59(hrs: min:s) b) 1999:59:59(hrs: min: s)
Precision +0.05% + 1 conteo
Reinicio Posterior (Tiempo de reinicio: 20 ms) Frontal, Posterior Posterior
Memoria 10 afios 5 afios 5 afios
Voltaje de alimentacion 85-270V CA/CD Alimentado con baterias
Diagrama de conexién
TT412 LTC9A
PWR MODO ENTRADA
MANTENER / INICIO ENTRADA RST COM SPD OFF CNTR (V)
+12V +12V RST COM CONFIG L1 1 L L
| o 112345 ||B|B|B|'~
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12| ¢
- L1 L 11 ON MR (©)
Contacto / Voltaje
T Entrada
LT945A-C LT945A-V
ALIMENTACION ALIMENTACION
C ENTRADA—l RSIT C?M RING |_ ENTRADA" RIST C(I)M Rr‘llG
t OFF t OFF
e fae|s (M)} ON 1123 ]|4]5 E ' oN
L1 L1l
ENTRADA DE Ll Lol
CONTACTO 24-260 VCA
Dimensiones (mm)
TT412 LTC9A LT945-C/V
Vista frontal Vista lateral | Corte del panel Vista frontal Vista lateral Corte del panel Vista frontal Vista lateral | Corte del panel
| \
ae i T B ) B
\ \
— 72— H—73— —69— 48 48 T — — 60— H 48— —48—
4.5 4.5
Accesorios (Generales para todos los productos)
Placas adaptadoras - Material: Plastico ABS Soporte Cubierta transparente Gircuito de goma
Para ajustar dispositivos mas pequefos en cortes de 92 x 92mm, 69 x 69 mm y 46x 92 mm sujetador completa g
1 ' R |
| } s
p | \)
- _I'
\ L Il
AP4896-4848-G-C AP9672 AP9648 AP7248 AP6050 AP4348 ACL4802 ACF4801 APRCO1
Para ajustar dispositivos| Para ajustar dispositivos| Para ajustar dispositivos| Para ajustar dispositivos| Para ajustar dispositivos| Para ajustar dispositivos; Para disoositivos de gﬁz:ﬂ;i’s!;aggnato Red R-C para reducir
de 48 x48 mmen de72x72mmen de 48 x48 mmen de 48 x 48 mmen de 48x24 mm en cortes | de 48 x 24 mm en P P p

cortes de 48 x 96 mm

cortes de 96 x 96 mm

cortes de 96 x 96 mm

cortes de 72 x 72 mm

de 48x48 mm

cortes de 48 x 48 mm

48 x 48 mm

usar con dispositivos rui

de 48 x 48 mm

do eléctrico
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153

salopeziiodwa]



Contadores

. Alteck’ Totalizadores/Contadores programables/predefinidos

C410B 0 C22B 00
Numero de parte XC410B XC10D XC22B-230V XC22B-4-AR-M1-230V XC1200
Dimensiones 36 x 72 mm 48 x 96 mm 72 x 72 mm 48 x 96 mm
+ Contador de 6 Digitos; Indicador de RPM
de 5 digitos.
+ Totalizador con pantalla LED de 7 segmentos, 6 digitos. +  Contador predefinido. * Indicador de estados LED: Relé 1, Relé 2.
Caracteristicas + Tamaiio compacto. + Ajuste con boton giratorio. + 2 puntos de ajuste.
+  Alimentacion del sensor integrad: *  Reinicio automatico. « Escala de entrada programable.
« Ascendente, descendente, cuadratura y
bidireccional.
. . - Retardo al encendido / Retardo al intervalo
Modos de operacion - Retardo al encendido | Retardo al ntervalo /Reinico | peiicio aytomatico / Repeticion del puiso
automatico "
de tiempo
- Cuenta minima seleccionable: 0.0001, 0.001,
Digitos en pantalla 999999 conteos 9999 conteos 001, 0.4 & 1 Velocidad: 4.00 a 99998 RPVIRPH
Reinicio Frontal, posterior. Frontal, posterior. | Frontal, posterior, automatico | Frontal (seleccionable por el usuario), posterior.
Memoria Si Si Si
Dircceion Ascendente Ascendente Ascendente, descendente, bidireccional,
cuadratura
Punto de ajuste --- 1 2
1.2Hz, 2.5 kHz 3 Hz, 30 Hz, 1 kHz
Velocidad de entrada (Seleccionable por medio de un (Seleccionable por medio de un . %0 H.Z’ 2 kHZ. 30Hz, 25 ktiz, 5 khz
(Seleccionable mediante el interruptor DIP) (Programable)
puente) puente)
0.00001 2 9.99999 x 10
Factor de escala 254321012
Contacto de salida --- 2C/ODPDT
Clasificacion de contacto --- 5A @ 230V CA o0 24V CD
Tipo de sensor Contactos libres de potencial, NPN, PNP Contactos libres de potencial, NPN, PNP Contactos Ilbre(s;g;f?é);ggrclal, NPN, PNP,
Voltaje de alimentacion 90 2 270V CAICD 90.a 270V CAICD

(CA:50/60 Hz)

Diagrama de conexion

XC410B XC10D XC22B XC1200
01
FD}E-:SE’?S’?} v RST CDMréJIYTO LENTOCOMH;g:hgéR [01@[01(01[91[6] L2V CNTIONT2 GND AT FiLTR0 -
oo s ‘ ‘ ‘ ‘ .--‘--\. ‘ -"‘"-"". +12V GND PNP NPN RST 112 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 910
+12V CNT COM  RST 1121314 l5|6]78/9/1 22 [
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | [.] | o] | | 8 | 9 |1n| 22 | o Lol Lseeced |24 % %@ |-~ { Puentear para ftrar ¢l ruico de entrada 24|
ContJDrrme J0rstT BAJA NPN +:_ 7 DE VELOCIDAD Z 21 23
RST ENB

t N o T2 [ [t [ [0 [v [ [ | TS e 11]12]13]1a]15]16]17[18] N[ L
@DI®®|[0| L L3 LL3 o]
l:@;l 0 — o — NA1 NC1 COM1 NA2 NC2 COM2 - +

XC410B | | XC22B | | |
gl B g 72 68 69
i T | | |
76 67.5 —— 7
Vista frontal Vista lateral Corte del panel —n— = 15 — —69—
Vista frontal 10 Vista lateral Corte del panel
XC10D, XC1200
| |
50 45 48
—975 H 88 92
Vista frontal 10 Vista lateral Corte del panel
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Totalizadores/Contadores programables/predefinidos

LTC9A

XTC5400

)
[ 2
ce

Numero de parte LTC9A XTC5400 XC2200 XC2200-C XC3200 | XC3200-C
Dimensiones 24 x 48 mm 48 x 48 mm 72x72mm 96 x 96 mm
* Pantalla doble LED de 7 segmentos, |, 112 0r de 6 digitos, Indicador de RPM de 4 digitos.
4 digitos. "
+ Contador con pantalla LCD. . T . + Indicador de estados.
P « Indicador de estados LED: Relé 1, Relé . ) . .

Caracteristicas c 7% d|g!tos. ) 2, Segundos, Minutos, Horas. + LED: Relé 1, Relé 2, velocidad, lote, 2 p_unto;l de ajuste. >

+ Larga vida de la bateria. . 2’Puntos B 'a'uste ! + Escala de entrada programable, Comunicacion RS485 (version C).

+ Entrada de contacto y voltaje. Juste. + Modo de operacion del Relé 2 configurable por el usuario, velocidad/ lote.

+ Escala de entrada programable.
+ Conteo de lotes.

unidireccional, bidireccional y cuadratura con seleccion ascendente/descendente.

Modos de operacion

Medidor de horas o contador

Temporizador: Retardo al encendido/Inter-
valo/Ciclico (Primero Encendido)/Ciclico
(Primero Apagado)/Lote. Contador: Retardo
al encendido/Intervalo/Reinicio automatico,
Repeticion del tiempo de pulso, Lote

Retardo al encendido/Intervalo/Repeticion del pulso de tiempo

Digitos en pantalla

Contador: 1999999 conteos
Medidor de horas:1999.59.59 hr: min: s,

Temporizador: 99.99/999.9/9999 s,
99: 59min: s, 999.9/9999 min 99: 59 hr: min,

Contador: recuento minimo seleccionable 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1y 1.

199999.99 hr 999.9/9999 hr Velocidad: rango automatico de 4 a 9999 en modo RPS, RPM y RPH.
Contador: -999 a 9999 conteos
Comunicacién RS485 No No No | Si No | Si
Reinicio Frontal, posterior Frontal, posterior, interrupcion de energia Frontal (seleccionable por el usuario), posterior
Memoria Si Si Si
Direccion Ascendente Temporizador: Desc Contador: Asc/Desc Ascendente/Descendente
Punto de ajuste - 2 2
14 Hz, 100 Hz

Velocidad de entrada

(Seleccionable por medio de un puente)

3 Hz, 30 Hz, 5 kHz (Programable)

30 Hz, 5 kHz (Programable)

Factor de escala

0.001a 9.999x10"n=-3,-2,-1,0,1,2

0.00001 2 9.99999 x 10" n=-5, -4, -3, -2, -1,0, 1,2

Contacto de salida

2 SPST (2 NA)

2C/ODPDT

Clasificacion de contacto

5A@ 230V CAo24VCD

Tipo de sensor

sensor NPN / PNP

Voltaje de alimentacion
(CA: 50/60 Hz)

Alimentado por baterias

90 a 270V CA/CD

Diagrama de conexion

LTC9A

PWR  MODO ENTRADA

ENTRADA

]2 ]e]e ]

Contacto/ Volizie
Entrada

RST  COM §7D OF  CNTR

o TR (0

w

§ OFF
Jon

XTC5400

XC3200 CLll=l=l=I-l=I-I=[=I[=[=[=]=

@[O[@[®]F]

on XC2200 ,, (LR [ XC2200-G L LRlTT) & -
nsr com| 2] o com 2|
] wet| 3| wet| 3|
oF wal <] weal <]
3% comz s | comz s |
= e[ | ezl o |
INICIOICNT Loz Lol
o 8 o s
e[ [l el e 1s] fss] & ve[s
XC3200-C CII=T=T=T=T~T=T=T=T=T=T==T¢]
. . o [TI R LJ
§5538 |_.“ z = e o
8 H

NA1
com
Net
NA2
comz
c2

LTC9A ‘ ‘ XC2200/ | 3 |
! XC2200-C ‘
2 ] _I 218 25 " L, s o
48— 48— 455 | | ——
Vista frontal Vista lateral Corte del panel T2 3 74
KTos400) | . xcamc | il
‘TB TS 4‘6 % 55 90‘.5 90‘5
— 48— H— — 46 —
Vista frontal 10 V?s(t)aolaleral Corte del panel —0—— }%{f‘;&r — 905—
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Indicadores de velocidad y procesos

Indicadores de velocidad

St

RC5

RC102C

SMRD4M1

]
A

Numero de parte RC5100A RC102C SMRD4M1-2-U
Dimensiones 48 x 48 mm 48 x 96 mm 70 x 90 mm
+ Contador de 6 digitos. « Velocidad doble, baja y alta.
G + Mide hasta 9999 RPM. + Indicador de velocidad de 4 digitos. * 2relevadores de salida.
Caracteristicas * Al ion del sensor integ| + Escala de entrada programable. + Rangos RPH, RPM y RPS.
+ Alimentacion del sensor integrada. « Escala de entrada programable, autoescala.
Pantalla 4 digitos Contador: 6 digitos, Velocidad : 4 digitos 4 digitos, LED de 7 segmentos

N R1: Relé 1 ENCENDIDO para velocidad baja

liliztttin Gl LD R2: Relé 2 ENCENDIDO para velocidad alta
“Contador: 9999.99, 99999.9, 999999

Rango 4.00 29999 RPM Velocidad - 4.00 a 9999 RPM” Autorango, RPH, RPM o RPS

Reinicio - Frontal, posterior -

Punto de ajuste 2 (velocidad alta y baja)

“ . 2 Relevadores, 1C/O cada uno
Relo\de'salida 5A@ 230V CA24V CD
Velocidad de entrada 4329999 pulsos por minuto a)0a30Hzb)0a25kHz -

0.00001 a2 9.99999 X 10" 0.001 a 9.999X10"
Factor de escala n=-3,2.-1,012 n=-3.2,101.2
Tipo de sensor PNP PNP /NPN PNP/NPN
Alimentacion del sensor Integrada, 12V CD, +10%, 30mA -
Direccion de conteo Unidireccional Unidireccional (ascendente) -

5a 30V CD para interruptores de proximidad, codifica-
dores, dispositivos de estado sdlido, relevadores,
contactos libres de potencial.

Pulso de voltaje : 3 a 30V CD para interruptores de proximidad, codificadores, dispositivos de estado sdlido,

Tipo de entrada Contactos libres de potencial

Voltaje de alimentacion (CA: 50/60 Hz) 90 a 270V CA/CD

Diagrama de conexién

RC5100A RC102C SMRD4M1-2-U
+12V. GND CNT
| @ | @ | @ | @ | @ | I:?.E:L:é-l-éﬁp%gk:l v gt COM FILTRO CONFIG E NO1 N I
TT2Tslesle 7 els]w ] oo ar |2
22 ] Lo o |24 ] Nt oND |3
21 23 16| NO2 PNP 4_ N(—)
|@|@||@|| 1 12 [13 [1a [1s o6 [or 18 [ n [ L 7| com [5_ a
L*I-_®__IN B E - . [E L[+)

RC5100A SMRD4M1-2-U
| | | 70 i 44
48 45 16
| | =TT (0
— 48— H 100 — 46 — l
Vista frontal 7 Vista lateral Corte del panel 1
RC102C J 45
o
| I I :
50 8 % I ﬂ=,u
— 15— H—8s—— — °|
Vista frontal 10 vista lateral Corte del panel ' 2
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Indicadores de proceso

52

Nutmero de parte PIC152A-VI PIC101N
Dimensiones 48 x 96 mm 48 x 96 mm
+ TC/RTD/Entrada analdgica.
+ 2 salidas de alarma. .
- . ™ . + TC/RTD/Entrada Analégica.
Caracteristicas Retransmision (Opcional) . + Indicador escalable basico.
+ Comunicacion RS485.
+ Protocolo MODBUS RTU (Opcional).
Pantalla 4 digitos, LED de 7 segmentos
T btk Termopar: J, K, T, R, S, RTD : Pt100 Termopar: J, K, T, R, S RTD : Pt100
P Entradas de sefial (CD):-5a 56 mV, 0a 10V'y 0/4 a 20 mA Entradas de sefial (CD):-5a 56 mV, 0 a 10V'y 0/4 a 20 mA
Resolucion TC/RTD: 1/0.1, Entrada analdgica: 1/0.1/0.01/0.001
Para entradas TC : 0.25% de la escala completa +1°;
Precision Para entradas R & S : 0.5% de la escala completa +20 (20 minutos de tiempo de calentamiento) Para entradas RTD : 0.1% de la escala completa 10 ;
Precision de union fria : + 50C ; Entrada de sefial : 0.5% de la escala completa + 1 digito
2 Alarmas : 5A @ 250V CA/24V CD
i Modos de Alarma : Alto, Bajo, Banda, falla de salida y diagnéstico de falla.
Salida Anunciador de histéresis: Programable
Accién de reinicio : Automatico o enclavado
Salida a retransmision : 0/4 a 20mA CD, 0 a 5V CD, 0 a 10V CD
A iR Comunicacion RS485
Comunicacion Protocolo MODBUS RTU (Opcional)
Alimentacion del sensor 24V CD, 30 mA
Voltaje de alimentacion (CA: 50/60 Hz) 85 a 270V CA/CD, 24V CD (opcional)
Diagrama de conexion
. salida A + salida A + mV/TC/RTD
N |—AOUT —| . 2 2 e |—Aom i EAS v mA  CONFIG
s PEASE S « cEAEE: L. ! ] e Lol Il o
[(LLTLLLLT ] CLLLLLLLLT  [felle[sTelrTs o u
mA-/ V- 1 mA-/ V- 1 22 24
: g : g ] ™
£ alim. de\ sensor 3 £ alim. deI sensor 5, 21 23
o
|11|12|13|14|15|16|17|18|9| | |11|12|13|14|15|16|17|1B|19|20| 11 12|13|14|15|16|17|18|N L
‘—@—' 420V GND I—@;‘
NA1 COM1 NC1  NA2 cow NC2 24v L NA1 COM1 NCT  NA2 cow NC2 24v +24V GND "

Dimensiones (mm) Informacién para ordenar

alim. del sensor

. L. Voltaje de . »
PIC152A-VI Nimero de parte Retransmision ~Comun. (RS485) . = .~ Certificacion
PIC152A-VI sl - 85-270V CAICD CE
PIC152A-VI-24V sl - 24V CD -
5' ] A! 5 4| s PIC152A-VI-C sl sl 85270V CAICD CE
| | | PIC101N - - 85-270V CAICD CE
— % 75— RS — PIC101N-24V - - 24vCD CE
Vista frontal Vista lateral Corte del panel
PIC101N
| | |
5|0 4|5 4|6
—5——  q—eg— @ —— R—
Vista frontal Vista lateral Corte del panel
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Controladores de temperatura

Controlador universal de temperatura/perfil

PID500

proteccig,,

gt
cw g

PID110

PID330

proteccig,

grotecci,,

g3
> 2

Pcato
CON' \0‘}

Namero de parte PID500-U-0-1 | PID500-U-C-1 PID110-U-0-1 | PID110-U-C-1 PID330-U-0-1 PID330-U-C-1
Dimensiones 48 x 48 mm 96 x 48 mm 96 x 96 mm

+ 4+4 Digitos, pantalla LED (Blanco + Verde). + Seleccionable °C/°F.

+ Teclado tactil capacitivo. + Ajuste automatico Control PID/ON-OFF.
Caracteristicas ° ggltlr:: ?Jr:lic:;:fll. . gltf:lt(r:;lao(;(:rngé perfil hasta 128 pasos.

+ Salida analoga de retransmision. + Comunicacion RS485 MODBUS RTU.
Pantalla 4+4 digitos, Pantalla dual LED de 7 segmentos
Sensor de entrada J, K, TR S,CEB,N,L,U,W,Platinel Il, PT100,
Senal de entrada Voltaje (0-10V CD), Corriente (0-20 mA), Lineal (-5-56 mV)
Resolucion Termopar/RTD : 1/0.1; Entrada de voltaje o corriente: 1/0.1/0.01/0.001
S Termopar: 0.25% de Escala Completa +1; Termopar (R,_S): 0.5% de Escala Complgtg. +2;

RTD: 0.1% de Escala Completa +1; Entrada de voltaje o corriente: £0.5%, + 1 digito

Punto de ajuste 3 maximo
Modo de control Ajuste automatico PID u ON-OFF
Salida de control Relé SPST 5A@250V CA/30V CD; SSR 12V CD, 20 mA; Corriente: 0-20 mA CD; Voltaje: 0-5V CD
Salida auxiliar 2 Salidas a Relevador SPST: 5A@ 250V CA/30V CD
Comunicacién - |  mopBUSRsdss | | mopBUSRS48s | - | moDBUS Rs485
Voltaje de alimentacion (CA: 50/60 Hz) 90 a 270V CA/ICD

Modos de programacién

PID500-U-0-1 / PID110-0-C-1 / PID330-0-C-1 PID500-U-C-1/ PID110-U-C-1 / PID330-U-C-1
Modo de programacion 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
Salida 1 Relé SSR 420 mA 0-20 mA 0-10V 0-5V Relé SSR 420 mA 0-20 mA
Salida 2 Relé Relé Relé Rel¢ Relé Relé Relé Relé Relé Rel¢
Salida 3 Relé Relé Relé Relé Relé Relé Relé Relé Relé Relé
Comunicacion No No No No No No RS485 RS485 RS485 RS485
Retransmision No No Si Si Si Si No No Si Si

Diagrama de conexion

PID500-U-0-1 PID500-U-C-1 PID110-U-0-1 PID110-U-C-1 PID330-U-0-1 PID330-U-C-1
L+ [1] [1] rcwrror W+ [1] [1] tcermor — —
1 1 L)+ 1| (10| TC+RTD1 L)+ 1| [10| TCHRTD1
N)-1|2 12| TC-IRTD2/V-II- N)- |2 12| TC-IRTD2IV-/I- — 1
— — N)-1|2 11| TC-IRTD2/V-/I- N)-|2 11| TC-IRTD2NV-/I-
COM1 NATNASCOM2I3NA2 N L COM1 NA1NASCOM23NAZ N L NA1 3| [13| RTD3 NA1 3| [13] RTD3 [l | [l R |
‘7‘6‘5‘4‘3‘2“‘ ‘7‘6‘5‘4‘3‘2‘1‘ COM1T HAIV* COM1T HAIVO NMi ERTDB NMi ERTD:‘
5] Bl e Bl comt [ 4] [13] Av+ comt 4] [13| Av+
oM D NA2 | 5| [15| All+ NA2 | 5| [15| All+ = =
— — NA2 | 5 14| All+ NA2 | 5 14| All+
I EIEREN [afn]2[1]10]9]s] com2 (6| [16 comz2 (6| [16 = =
+TC/ -TC/ RTD3 -AOV+ -AOISSR+ +TC/ -TC/ RTD3 RS485+ -AOUSSR + NA3 7 F AOKISSRs NA3 71 7] AOMISSRe Ccom2/3 i E AOI/SSR+ COoM 2/3 i 175 AOI+/SSR+
R R R Rz o o NA3 [ 7] |16] Aolissk- NA3 [ 7] |16] Aokissk-
e e COM3 | 8| [18| AOLSSR- COM3 | 8| [18| AOLSSR- — —
A b 1 1 = 24V SS 17 24V 8§ 17
2uvss+ [9| [19] Aov+ 24vss+ | 9| [19] Rsass+ 18| 17] Aove * 8] [17] Rsdes
— — = 24V §S- AOV- 24V SS- RS485-
uvss- 10| |20/ aov- 24vss. [10] [20] Rsss- o) 118 1o 8]
Dimensiones (mm)
PID500 PID110 PID330
52 48 % 0 gs 9
52 84 N
) 2 ) 48 H 745 96 i 74.5
Vita frontl Vista atera Vista frontal 10 Vista lateral Vista frontal 10 Vista lateral
Médulo de descarga independiente
= . Nuamero de parte IDM
. Para transferencia de P
programas Voltaje de alimentacion nominal 1.8V CDa 5.5V CD
. Programacion facil
. Tamafo compacto Tiempo de carga 1s
. Indicacion LED )
Tiempo de descarga 1s
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Accesorios para controlador de temperatura

Placas Adaptadoras

A

. Altech’

MEXICO

el o v

No. de parte

AP4896-4848-G-C

AP7248

AP9648

AP9672

Tamaiio de recorte

48 x 96 mm

72Xx72mm

96 x 96 mm

96 x 96 mm

Clemas para termopar, para ser usadas con cables

de termopar o termocupla en circuitos de medicion de
temperatura. Las clemas terminales estan hechas del mismo
material del termopar para asegurar que no haya perdida de
potencial en los puntos de conexion.

CTT2.5UK tipo - ‘K’ Nicromo (NiCr) Alumel (NiAl)
CTT2.5UJ tipo - *J" Hierro (Fe) Constantan (CuNi)
CTT2.5UT tipo - ‘T’ Cobre (Cu) Constantan (CuNi)
CTT2.5UE tipo - ‘E’ Nicromo (NiCr) Constantan (CuNi)

Termopar
(Sensor)

Clemas para termopar

Calibre del conductor 22-14 AWG, 0.2-2.5 mm?

Clasificacion de voltaje 1000V CTT2.5UK
Clasificacion de corriente | 10A CTT2.50)
Tamafio de terminal 10 x 45 x 43 mm

Placa final EP2.5/4UN CTT2.30T
Etiquetas MT5 CTT2.5UE

Clema termopar

Cable para compensacion Cable para alimentacion
Medidor

Clema termopar

Conexion de referencia

www.altechmexico.com
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Controladores de temperatura

o

Controlador de temperatura PID (econémico)

N/OFF; PID tune

Control de enfria
ON/OFF

Caracteristicas:

+ Economico

+ Compacto, ahorra espacio

+ Féacil de usar

+ Montaje en panel
+ Salidas: Relé 6 SSR

seleccionable c E c E
48 x 48 mm TC544C 48 x 48 x 94 mm TC513CX 36x72x75mm CH403-1
Numero de parte 72 x 72 mm TC244CX 72x 72 x 94 mm TC203CX 48 x 48 x 94 mm TC538CX 36x72x75mm CH403-2
96 x 96 mm TC344CX 96 x 96 x 94 mm TC303CX 36x72x75mm CH403-3
+ 4 digitos, blanco.
* 7 segmentos LED 0.5” doble despliegue. ., .. . 2 i .
+ 4 digitos, verde. . :7’ :gmn?zl):nl.cgn 05 un solo + 4 digitos, blanco/verde. . 2 :gt;:‘n:zfijn 05"
+ 7 segmentos LED 0.3" 5 : + 7 segmentos LED 0.5" doble despliegue. o :
S ) despliegue. h * Alarma de temperatura alta y baja.
Descripcion + 2 puntos de ajuste. ) * 1 punto de ajuste. h
+ 1 punto de ajuste. " * 1 punto de ajuste.
+ Auto tune/Self tune. - Relé de salida 6 SSR *Relé de salida 10A 6 SSR. . Relé de salida
+ 1 salida control y salida auxiliar. . iyl : « Voltaje universal. . Iyl
*Relé 6 SSR. Voltaje universal. Voltaje universal.
+ Voltaje universal.
Tipo de entrada Termopar: J K, T,R,S RTD : PT100 Termopar: J K,T,R,S RTD : PT100 Termopar: J K,T,R,S RTD : PT100 NTC
Tiempo de muestreo 250 ms 250 ms 250 ms
Resolucion 0.1°/1° fijo 1° 0.1°/1° 1°0.1°
Unidad de temperatura °C/°F seleccionable °C/°F seleccionable °C/I°F seleccionable °CI°F seleccionable

Método para alarma de Salida

Desviacion, absoluta

Desviacion, absoluta

Desviacion, absoluta

Desviacion, absoluta

Temporizador (Soak) 0-9999 s - - _
Estatus LED Relé ON, Tune, Soak Relé ON Relé ON Relé, Alarma ON,
’ ' Defrost, Setpoint cerrado
Método de control PID 6 ON/OFF 6 PID Tune PID 6 ON/OFF PID 6 ON/OFF ON/OFF
Histéresis 0.1299.9° 0.1299.9° 0.1299.9° 01299°
Banda proporcional 1.0 2400.0° 1a400° 12400.0°
Tiempo integral 0a99%9's 0.0299.9 min 0.0 99.9 min
Tiempo derivativo 0a9999's 0a9999's 0a9999 s
Tiempo de ciclo 0.1a999s 0.1a999s 0.1a999s
Valor manual de reinicio -19.9a19.9 °CI°F -19.9a19.9 °CI°F -19.9a19.9 °CI°F
Voltaje de alimentacion 90-270V CA/CD 90-270V CA/CD 90 -270V CAICD 90-270V CA/CD (24V CD opcional)

Diagramas de conexiéon

LD

N(-)@ NA COM NC ALARMA SENSOR

I v - v 4 N L

@ |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|
™ NA T+ = o -~
P T, ©
"

_u', com Ox

Informacién para ordenar

Numero de parte Salida 1 Salida 2 Numero de parte Salida Numero de parte Salida Numero de parte Salida Salida (Aux)
Relé SPST (5A) i Relé SPDT (10A) Relé SPDT (10A) i
TC544C Relé (5A) TC513CX TC538CX CH403-1 Relé SPDT (10A) SSR (12V CD,10 mA)
SSR (12V CD, 30 mA) SSR (12V CD, 30 mA) SSR (12V CD, 30 mA)
Relé SPDT (5A), Relé SPDT (10A)
TC244CX Relé (5A) TC203CX CH403-2 Relé SPDT (20A) -
SSR (12V CD, 50 mA SSR (12V CD, 50mA)
Relé SPDT (5A), ) Relé SPDT (10A) X i
TC344CX Relé (5A) TC303CX CH403-3 Relé SPDT (10A) Relé (5A)
SSR (12V CD, 50 mA SSR (12V CD, 50mA)
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PLC Compacto

DIGIX-1 / DIGIX-1-1-1-230V

DIGIX-2-1-0-24V

s2s0esesease S
= i -
| s - S =
T 51 T S
+SLAVE. BE < SLAVE AE.
FFETEF | FEEETF
Namero de parte DIGIX-1 DIGIX-1-1-1-230V DIGIX-2-1-0-24V TWIX-1 TWIX-2 UNIX-1
Dimensiones (mm) 70x 90 70x 90 70x 90 48x 96 48x 96 72x72
AU G R k] |ntegra’do PLC compacto con HM!I integrado PLC compacto con HMI integrado
Pantalla LCD de 8 caracteres, 2 lineas
Caracteristicas Reloj en tiempo real Pantalla L_ED _(?onﬁgurable Pantalla L_ED gonﬁgumble
Comunicacion RS485 Comunicacion RS485 Comunicacion RS485
Protocolo Modbus RTU Protocolo ModbusRTU
Protocolo Mobus RTU
. LED de 7 segmentos, 4 + 4 digitos rojos y LED de 7 segmentos, 6 digitos
Pantalla LCD de 8 caracteres x 2 lineas  digitos verdes rojos y 4 digios verdes
No. de teclas 5 teclas (4-configurables por el usuario) 3 teclas (2 - configurables por el usuario)
Entradas digitales(DI) 8 8 | 10+24 6 | 6+2" 341t
Tipo de entrada PNP(5-30V CD) PNP(6 - 30V CD) PNP (5 - 30V CD)
Frecuencia maxima de conteo FCO(I0 & 11)-5 KHz, Entrada digital normal: 30 Hz
6 Canales 2(TC/RTD),
Entradas analogicas , . 2 Canales(0-10V) 1 Canal(TC/IRTD) 2(0-10V), 3 Canales 1(TG/RTD ), 1(0-10V),
NA Por medio de expansion 2(0-20 mA) 1(0-20 mA)
Resolucion 12 bits 14 bits 12 bits 14 bits para temp, 12 bits para EA’s
Salidas digitales 5 Relevadores 8 Relevadores 4 Relevadores 5 Relevadores 2 Relevadores y 2 Transistores***
) e ) » ) » NA5A @ 240V CA5A @ 28V CD (Res.)
Tipo y clasificacion Tipo NA 5A @240V CA/28V CD (Resistivo) Tipo NA 5A @240V CA/28V CD (Resistivo) Fuente fipo 100 mA @ 24V CD-Trans.
q o ‘ ” 1 canal (0-10V /
Salidas analégicas Por medio de expansion
g NA P NA 0-20mA) NA
Resolucion Segun los modulos de expansion 12 Bit
Reloj en tiempo real (RTC) NO S| [ NO NO
Expansion NO Sl NO
Memoria de programa 112 kB | 240 kB 112 kB 240 kB
Comunicacion RS485 Protocolo Modbus RTU
18-30V CD*™, 18-30V CD*,
Voltaje de alimentacion 100-270V CA/ICD 100-270v CAICD 18-30V CD 100-270V CA/CD 18-30V CD 90-270V CA
50/60 Hz. 50/60 Hz.
50/60 Hz. 50/60 Hz.

*Entradas analdgicas de voltaje pueden ser configuradas como entradas digitales **Consulte la hoja de especificaciones para obtener el nimero de parte exacto.
***| as salidas a transistor de 24VCD/100mA pueden ser utilizadas para controlar relevadores de estado sélido (SSR) que cuenten con entradas de control en el rango de 3-30VCD.

DIGIX-1

RS485 Maestro esté disponible solamente para DIGIX-1-1-1-230V

Dimensiones (mm) Informacién para ordenar

Nimero de parte

DIGIX .=

[£19:6,9.¢19:¢,9.¢19:¢.9]
L

90

obvao

Diagrama de conexién
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PLC con flexibilidad de entradas y salidas

et

PLC’s y HMI

PANEL FLEXYS GT35

PANEL FLEXYS TX4 RIEL FLEXYS

;:‘ B _ f selEc e
gg E EQEEQ‘ : 18,
e (G EemmED
LR | e
- mmEE
Dimensiones (mm) 99x95.6 x 90.5 99 x 95.6 x 90.5 140 x 93.4x 72
| onele Gl LoD 0e S el R S « PLC con seleccion lexble de entradasisalida
Caracteristicas ccion flexible e celon flexiole de * Reloj en tiempo real
* Reloj en tiempo real * Reloj en tiempo real + Expandible
+ Expandible + Expandible P
Pantalla LED de 7 segmentos para nimero de ranura
Pantalla TFT de 3.5 pantalla tactil, resolucion 320 x 240 LCD con luz de f? ndo, pamalla. de 4 x16 caracteres, y estado de la tarjeta. Banco de LEDs para varios
tamario de la letra : 5 x 7. mm o
propositos.
No. De teclas 5 teclas de funcion + 1 tecla de sistema 18 teclas (14 configurables por el usuario) Una tecla para desplazarse por diferentes ranuras

Entradas/salidas

3 ranuras de E/S (Consulte la tarjeta de E/S para la
serie Flexys)

4 ranuras de E/S (Consulte la tarjeta de E/S para la serie Flexys)

Entradas digitales 4/10/14 por tarjeta 4/10/14 por tarjeta, PNP (6-30V CD)
Frecuencia maxima de conteo 40 Hz FCO (10 &11) & FC1 (12 & 13) - 5KHz (s6lo en la tarjeta de alimentacion), Entradas digitales normales - 30Hz
Entradas analdgicas 3/4/6 canales por tarjeta (TC, RTD, 0-10V, 0-20 mA)

Resolucion 12 bits [ 14bits

Salidas a relevador 4/8 por tarjeta, tipo NA 5A @ 230V CA/30V CD (Resistivo)

Salidas a transistor 8 por tarjeta, tipo de fuente 100 mA @ 24V CD

Salidas analégicas 2/4 canales por tarjeta (0-10V, 0-20mA)

Resolucion 14 Bit (0.0-100.0%= 0-10.000V, 0.0-100.0%= 0-20.000 mA)

Memoria de programa 21kB [ 351kB

Expansion Si

Interfaz de comunicacion RS485 protocolo Modbus RTU | RS485 Modbus RTU, Protocolo propietario
Reloj en tiempo real Si

Voltaje de alimentacion

18 a 30V CD, 10 a 270V CA 50/60 Hz

Diagrama de conexién

Diagrama de terminales para Panel Flexys TX4 con
tarjetas DI10, RO08, Al04-RTD, Al06- y 230V.

Amentacidndoenrada

T
Ll R

Diagrama de terminales para Riel Flexys con tarjetas
DI10, RO08, Al04-RTD, TO08 y 24V.

Flexys GT35 con DI10, DI04 & RO04, TO08
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. |
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FL-SC-DI10
T
{

:_Y_V_YJ
(444

FLSCDIR00S

T
FLSCoI
FLSC-To08

Dimensiones (mm) Informacién para ordenar

Panel Flexys
&| Vista frontal Vista lateral | | & S
| ) |
—— 99 —> ';H— 95.55 —» —— 92—

Riel Flexys

40—

— 72 —>

o 76—

— 0936 —>

Placa de E/S Placa de E/S Placa de E/S comun

9.4 9.4

S
il ik
© o 3 o o 3
S 2 = g 8 =
| bl
—_— e e

2717 21.85 21.85

PS LG

No. de parte Certificacion
FL-GT35-DI04-PS-230V
FL-GT35-DI04-PS-24V
FL-GT35-DSP
FL-GT35-LG-1-0-1
FL-TX4-DI04-PS-230V C€ RoHS
FL-TX4-DI04-PS-24V C€ RoHS
FL-TX4-LG-1-1-1 C€ RoHS
FL-RL-DI04-PS-24V C€ RoHS
FL-RL-BS-6 (|3 RoHS
FL-RL-LG-1-1-1 ce RoHS
FL-RL-PS-230V
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E/S Médulo de expansion y tarjetas para
PLC’s de Selec

'

Numero de parte

EXP FLEX 2M

| Consulta infomacion para ordenar

Consulta infomacion para ordenar

35x90

+ Modulo de expansion independiente usado con comunicacion RS485 Protocolo Modbus.
+ Hasta 7 modulos pueden ser conectados a un PLC o a un maestro.
+ Terminales esclavo de RS485 de entrada y salida separadas (Para un bucle y cableado

Dimensiones (mm) 35x90

+ Cualquier tarjeta Flexys puede ser configurada.

Caracteristicas + Velocidad de baudios y nimero de esclavo (ID) seleccionables.

+ Solo para PLC Flexys.

faciles).

Pantalla Indicacién LED para Encendido y estado de comunicacion
Entradas digitales 4/10/14 por tarjeta, PNP (6-30V CD)
Entradas analégicas 3/4/6 canales por tarjeta (TC/RTD, 0-10V, 0-20 mA)
Resolucion 12 bits

Salidas a relevador

4/8 por tarjeta. Tipo NASA @ 230V CA/30V CD (Resistivo)

Salidas a transistor

8 por tarjeta. Tipo de fuente 100mA @ 24V CD

Salidas analégicas

2/4 canales por tarjeta (0-10V, 0-20 mA)

Resolucion

14 Bit (0.0-100.0%= 0-10.000V, 0.0-100.0% = 0-20.000 mA)

Tiempo de respuesta

100 ms-2 s + Respuesta de la tarjeta de entradas/salidas

Velocidad de baudios

19200/115200 bps (Seleccionable)

Interfaz de comunicacion

RS485 Protocolo propietario

| RS485 esclavo, MODBUS RTU

Voltaje de alimentacion

18a30VCD

Informacién para ordenar tarjetas y médulos

Ndmero de parte Descrici Certificaci
Tarjetas E/S para EXP FLEX2M | E/S Médulo Modbus RTU S ertiicacion
FL-SC-DI10 M-DI10 10DI (entradas digitales) CE RoHS
FL-SC-DI14 M-DI14 14D (entradas digitales) CE RoHS
FL-SC-RO08 M-RO08 8 salidas a relevador CE RoHS
FL-SC-TO08 M-TO08 8 salidas a transistor CE RoHS
FL-SC-DI04-RO04 M-DI04-RO04 4 entradas digitales y 4 salidas a relevador CE RoHS
FL-SC-Al04-U M-Al04-U 4 entradas analégicas universales CE RoHS
FL-SC-Al04-RTD M-Al04-RTD 4 entradas analégicas a RTD (PT100) CE RoHS
FL-SC-Al04-TC M-Al04-TC 4 entradas analdgicas a termopar CE RoHS
FL-SC-AIDF04-TC M-AIDF04-TC 4 entradas analogicas a termopar, tipo diferencial CE RoHS
FL-SC-AI06-V M-Al06-V 6 entradas analdgicas (0-10V) CE RoHS
FL-SC-AI06-I M-AI06-1 6 entradas analdgicas (0-20 mA) CE RoHS
FL-SC-AI03-NTC-AI03-1 M-AI03-NTC-AI03-I 3 entradas analégicas NTC, 3 entradas analégicas (0-20 mA) CE RoHS
FL-SC-AQ04-V M-A004-V 4 salidas analogicas (0-10V) CE RoHS
FL-SC-AQ04-| M-A004-1 4 salidas analogicas (0-20 mA) CE RoHS
FL-SC-AI03-U-A002-U M-AI03-U-A002-U 3 entradas analogicas universales, 2 salidas analogicas universales CE RoHS
FL-SC-LC04 M-LC04 Celda de carga de 4 canales CE RoHS
Diagrama de conexién

< EXP FLEX 2M (ESCLAVO-1) c EXP FLEX 2M V3 (ESCLAVO-1)
g d b= _9
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PLC Modular universal para riel DIN

* Base
* Pantalla LCD/ LED
* Tarjetas E/S

PLC’s y HMI

Dimensiones (mm)

MIBRX 2M

Estos PLC al ser de tipo modular es necesario considerar que se conforman
de tres elementos, los cuales son:

- —— Pantalla
LCDILED

Caracteristicas

Pantalla LED de 7 segmentos Pac;ljl: ;(I:e?rﬁlg;gdo LED de 7 segmentos Pantalla LCD con fondo verde y letra negra
Digitos 4 rojos | 1rojo 2 lineas de 8 caracteres 1 rojo 2 lineas de 8 caracteres

LED’s indicadores 6 rojos - 6 rojos -

No. de teclas 3(2 configurables) | 1 5(4 configurables) 1 6 (5 configurables)

No. de ranuras 2 4 6

Voltaje de alimentacion 12(18%)-30V CD 90a 270V CA | 12(18*)-30V CD 90 a 270V CA | 12(18*)-30V CD
Tipo y rango de entrada PNP (5-30V)

Entrada rapida 1

Maxima frecuencia de conteo 5 kHz (PNP)

Resolucion Depende de la tarjeta E/S 12 bits

Interfaz de comunicacion Modbus RS485 protocolo RTU (esclavo) Modbus RS485 protocolo RTU (maestro-esclavo)

Memoria para programa 128 kB 240 kB

No. de parte de pantalla insertable MIBRX-DSP-2M-7-1-04-A MIBRX-DSP-2M-0-1-06-A MIBRX-DSP-4M-8-2-08-A MIBRX-DSP-4M-0-1-06-A MIBRX-DSP-6M-8-2-08-A
Pantalla insertable

*Aplica si se utiliza salida analégica

Informacién para ordenar base

MIBRX 2M
" - MIBRX-DSP- MIBRX-DSP-
MIBRX-2M-1-0-0-24VDC 12(18*)-30V CD Esclavo 3xED + 1XNTC No No 2 maximo No OM-71-08-A 2M-0-1-06-A
MIBRX 4M
4xED +1x (ED 6 - MIBRX-DSP- MIBRX-DSP-
MIBRX-4M-1-0-0-230V 90-270V CA Esclavo 0-10V) + X NTC No No 4 méaximo No AM-82-08-A AM-0-1-06-A
4xED +1x (ED 6 . - via EXP FLEX 2M y MIBRX-DSP- MIBRX-DSP-
MIBRX-4M-1-1-1-230V 90-270V CA Maestro/Esclavo 0-10V) + 1X NTC No Si 4 maximo FL-SCxx AMB.2-08-A AN01-06-A
" 4xED+1x (ED 6 - MIBRX-DSP- MIBRX-DSP-
MIBRX-4M-1-0-0-24VDC 12(18%)-30V CD Esclavo 0-10V) + X NTC No No 4 maximo No ANB.2-08-A AM01-06-A
,, 4xED +1x (ED 6 . - via EXP FLEX 2M y MIBRX-DSP- MIBRX-DSP-
MIBRX-4M-1-1-1-24VDC 12(18%)-30V CD Maestro/Esclavo 0-10V) + 1x NTC) No Si 4 maximo FL-SCxx AMB.2-08-A AM-01-06-A
MIBRX 6M
% 10x ED + 1x (ED ¢ 4x Relé - NASA @ . - via EXP FLEX 2M y MIBRX-DSP-
MIBRX-6M-1-1-1-230V 90-270V CA Maestro/Esclavo 0-10V) + 1X NTC 230V CAI30V CD Si 6 maximo FL-SCoxx GM-8.2-08-A No
" \ . - via EXP FLEX2M y MIBRX-DSP-
MIBRX-6M-2-1-1-0-1-24VDC | 12(18%)-30VCD | Maestro/Esclavo 11x ED (no FI) No Si 6 méaximo FL-SCxx M-8.2-08-A No
‘Aplica si se utiliza *+Ethernet Incluye una entrada

salida analogica

rapida (FI)
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PLC Modular universal para panel

2x72

IINH A'8,07d

Dimensiones (mm) 48 x 96 x 69 72x72x71.35 96 x 96 x 99.1

*  PLC modular con pantalla insertable. + PLC modular con pantalla insertable. . PLC. m?dular con panta!l'a |nserta_b =

. Reloj en i | (RTC - d biode |+ Flexibilidad en la seleccion de tarietas E/S. + Flexibilidad en la seleccion de tarjetas E/S.
Caracteristicas Reloj en tiempo real (RTC) con funciones de cambio de exibilidad en la seleccion de tarjetas E/S. : o By

tiempo (opcional). *+ Reloj en tiempo real (RTC) con funciones de cambio + Relojen tiempo real (RTC) con funciones de cambio
+ Flexibilidad en la seleccion de tarjetas E/S. de tiempo. . ) s
e tiempo.
Pantalla LED de 7 seqmentos Pantalla LCD con fondo | LED de 7 segmentos blanco |  Pantalla LCD con fondo Pantalla LCD con fondo
9 azul y letra blanca y verde verde y letra negra blanco y letra negra
Dl'gitos (3+4) rojo + 4 verde (4+4) rojo + 6 verde 2lineas de 8 caracteres 6 blanco + 4 verde 4 lineas de 16 caracteres Segmentos configurables
b i1 6 rojo redondo + 10 rojo . B . B

LED’s indicadores fipo barra 4 rojo + 4 verde 4rojo
No. de teclas 5 tactiles (4 configurables) 4 tactiles (3 configurables) 8 tactiles (6 configurables) | 5 tactiles (4 configurables)
No. de ranuras 2 2 6
Voltaje de alimentacion 90 a 270V CA | 12(18%)-30V CD 90 a 270V CA | 12(18%)-30V CD 90a 270V CA | 12(18*)-30V CD
Tipo y rango de entrada PNP (5-30V)
Entrada rapida 1
Méaxima frecuencia de conteo 5 kHz (PNP)
Resolucion 12 bits
Interfaz de comunicacion Modbus RS485 protocolo RTU (esclavo) Modbus RS485 protocolo RTU (maestro-esclavo)
Memoria para programa 240 kB
Tipo de sensor 24V, 50 mA (variante 230V CA)
No. de parte para pantalla insertable MIBRX-DSP-48-7-2-11-A MIBRX-DSP-48-7-2-14-B MIBRX-DSP-72-8-2-08-B MIBRX-DSP-72-7-2-10B MIBRX-DSP-96-8-4-16-B
Pantalla insertable

*Aplica si se utiliza salida analégica

Informacién para ordenar base

e (B i Voltaje de  Comunicacion Namero de Nuamero de salidas RTC Tarjetas (E/S) Expansion Pantalla LCD = Pantalla LED
P alimentacion RS485 entradas incluidas* incluidas MIBRX-SC-xxx = adicional de E/S = (noincluido) = (no incluido)
MIBRX 48x96
i - MIBRX-DSP- MIBRX-DSP-
MIBRX-48-0-0-230V 90-270V CA Esclavo 5x ED + 1x (ED 6 0-10V) + 1X NTC No No 2 maximo No 48T2-11A 48.7.0-14-B
" 5x ED + 2x (ED 6 0-10V) + 1x (0- i MIBRX-DSP- MIBRX-DSP-
MIBRX-48-0-0-24VDC | 12(18*)-30vV CD Esclavo 20mA) + 1xNTC No No 2 maximo No 487011 4870148
MIBRX 72x72
. 3x Relé - NA - MIBRX-DSP- MIBRX-DSP-
MIBRX-72-0-0-230V 90-270V CA Esclavo 3x ED + 1x (ED 6 0-10V) + 1X NTC 5A@ 230V CA/30V CD No 2 méximo No 79-8-2-08-B 70-7.2-10-B
" 3x ED + 1x (ED 6 0-10V) + 1x (0- 4x Relé - NA - MIBRX-DSP- MIBRX-DSP-
MIBRX-72-0-0-24VDC | 12(187)-30VCD | Esclavo 20mA) + 1x NTC 5A@230VCABOVCD | N 2méximo No 72-8-2-08-B 72:7-2-108
. 3x Relé- NA . i MIBRX-DSP- MIBRX-DSP-
MIBRX-72-0-1-230V 90-270V CA Esclavo 3xED +1x (ED 6 0-10V) + 1xNTC | o @ 230V CAI30V CD Si 2 maximo No 79-8008.B 79-7-0-10.8
" 3x ED + 1x (ED 6 0-10V) + 1x (0- 4x Relé - NA . i MIBRX-DSP- MIBRX-DSP-
MIBRX-72-0-1-24VDC | 12(18-30V.CD | Esclavo 20mA) + 1x NTC sa@2soveasoven | S 2 maximo No 72-8-2:08-8 72:7-2:10-8
MIBRX 96x96
. i via EXP FLEX MIBRX-DSP-
MIBRX-96-1-0-230V 90-270V CA | Maestro/Esclavo | 3x ED + 1x (ED 6 0-10V) + 1x NTC No No 6 maximo My FLSCxx 06-84-16.8 No
" 5x ED + 1x (ED 6 0-10V) + 1x (0- i via EXP FLEX MIBRX-DSP-
MIBRX-96-1-0-24VDC | 12(18*)-30V CD | Maestro/Esclavo 20mA) + 1xNTC No No 6 méximo My FLSCxx 96-8-4-16-B No
. . i via EXP FLEX MIBRX-DSP-
MIBRX-96-1-1-230V 90-270V CA | Maestro/Esclavo |  3x ED + 1x (ED 6 0-10V) + 1x NTC No Si 6 maximo My FLSCxx 06-84-16.8 No
' 5x ED + 1x (ED 6 0-10V) + 1x (0- . i via EXP FLEX MIBRX-DSP-
MIBRX-96-1-1-24VDC | 12(18"-30V CD | Maestro/Esclavo 20mA) + 1x NTC No Si 6 méaximo My FL-SCxx 06.8.4-16.8 No
*Aplica si se
utiliza salida *Incluye una entrada réapida (FI)
analdgica
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PLC’s y HMI
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Tarjetas E/S para PLC modular universal

pecificaciones de E/S Digitales

Entrada digital

MIBRX-SC-DI04

4 entradas digitales Depende del tiempo de rebote y

5-30vV CD 10ms

tiempo de ejecucion del programa

MIBRX-SC-DI06 6 entradas digitales

Entrada rapida

PNP/NPN (Seleccion con puentes) | |
Salida digital

MIBRX-SC-FI02 2entradas répidas |

MIBRX-SC-RO03

3 salidas de relé

MIBRX-SC-RO04 4 salidas de relé 10ms Si

MIBRX-SC-R005 5 salidas de relé

MIBRX-SC-TO04 | 4 salidas de transistor | 18:230V CD (Extemo) | 100 mA | 10ms | 4xv

5A @ 250V CA/30V CD

Salida rapida

1 salida rapida (10 KHz) +
1 salida a transistor 10 kHz

MIBRX-SC-FO01-TO01 PNP/NPN (Seleccion por terminales)

Especificaciones de E/S Analdgicas

Entrada analdgica

MIBRX-SC-AI02:] 2 e"“aggrsrizﬂfe""gicas 0-20mA 12bits 100 ms 0.25%
MIBRX-SC-AI02-V 2 e""adva;;;‘:'égi“s 010V 12bits 100ms 0.25%
MIBRX-SC-AI02-NTC 2 entradas analgicas NTC 12 bits 100 ms 0.25%
MIBRX-SC-Al02-PTC 2 entradas analdgicas PTC 12 bits 100 ms 0.25%
MIBRX-SC-AI02-TC iieddneall Iaiiricevivt toichins 12bis 100 ms 0.25%
MIBRX-SC-AI02-PT1000 2 entradas analdgicas RTD (PT1000) 12 bits 100 ms 0.25%
MIBRX-SC-LC02 2 entradas analgicas Celda de carga 24 bits 50 ms a 400 ms -
MIBRX-SC-AI02-V-1 zfjggjsyi"ifﬁ‘:;se' 020 A 12bits 100 ms 0.25%
MIBRX-SC-AI02-RTD 2 entradas analdgicas RTD 12 bits 100 ms 0.25%
Salida analégica

1 salida analdgica- 0-20 mA . 0.02100.0% =0a 10V /
| MIBRX-SC-AC01-V/ | Voltaje o Corrente | 0-10v | 12bis | 0,02 100.0% = 0.2 20 mA | 100ms |

Combinadas

Entradas y salidas

2 entradas digitales y 2
MIBRX-SC-DI02-R002 salidas de relé Depende del
MIBRX-SC-DI02-TO02 | 2 Sniradas digiales y 2 530V CD ﬁemf'o . redbme 10 5A@ 250V CA/30V CD 10 si
el salidas de transistor : ¥ tlempo de ms @ ms !
ejecucion del
QC. . 2 entradas digitales y 3 programa
MIBRX-SC-DI02-R003 salidas de relé
Entradas analdgicas y digitales
2 entradas JKTRSC,EB,
Al digtalesy1 | 18a30vCD N,L, U, W, PLTNL, . .
MIBRX-SC-DI02-Al01-T entrada analogica (Externo) 100 mA 10 ms 4kV m\Volt (5 a 65mV), 12 bits 100 ms 0.25%
- TC/RTD RTD (PT100)
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Tarjetas E/S para PLC modular universal

Otras opciones de tarjetas

WIFI
Nimero de parte Descripcion Voltaje de alimentacion Uso con Red Velocidad de transmision = Distancia de transmision
MIBRX-SC-WIFI Conexion WIFI Autoalimentado Selec loT/nube 2.4 Ghz 802.11 Mbps Hasta 70 m
Transferencia de datos
Numero de parte Descripcion Alimentacion Capacidad RTC
MIBRX-SC-DL Registro de datos Por bateria 2MB Si
Descarga de programas
Numero de parte Descripcion Voltaje de alimentacion Protocol:otli‘ewtl:lgr;;nicacién Comunicacion con PC Soporte 0S
MIBRX-SC-PD Transferencia de programas Autoalimentado UART USB tipo B Windows

Pantallas y Adaptadores opcionales para PLC Modular Universal Riel DIN

IINH A'8,07d

»— Adaptador de pantalla

LCD

Téctil

Namero de parte

MIBRX-DSP-IND-96-8-0-00-B

MIBRX-DSP-IND-96-8-4-16-B

MIBRX-DSP-IND-96-8-2-16-B

MIBRX-DSP-IND-96-8-0-00-C

Dimensiones (mm) 96 x 96 x 40 96 x 96 x 40 96 x 96 x 40 96 x 96 x 40

. o * 16 columnas y 4 filas. + 16 columnas y 2 filas.

. E::tggafoﬁs l()jlz :cg * Modo positivo. +  Modo positivo. + Pantalla tactil resistiva LCD de 3.5"
Caracteristicas ” : + 64 caracteres. + 32 caracteres. +  Alarma incluida.

* Modo positivo

B *  Luz de fondo amarillo verde. +  Luz de fondo amarillo verde. + Comunicacion MODBUS RS485.

9 gro. «+ Caracteres en negro. + Caracteres en negro.
Pantalla LCD de 3.5" con luz de fondo LCD de 16 columnas y 4 filas LCD 16 columnas y 2 filas LCD de 3.5” (256 colores)
Modos de pantalla Positivo, transmisivo, STN TFTLCD
No. de teclas 5 8 8 5
. . » , . . Teclado tactil capacitivo con LED’s amarillo

Tipos de teclas Teclado tactil capacitivo con LED's amarillo verde integrado verde integrado

Voltaje de alimentacion

24V CD (sin aislar)

24V CD

Interfaz de comunicacion

MODBUS RTU RS485 (esclavo)

MODBUS RTU RS485 (maestro/esclavo)

Considerar que la pantalla opcional puede ser usada solamente con PLC’s MiBRX de la serie para montaje en riel DIN con el adaptador correspondiente y el cable

de 6 pines ACH-004

P, W
" )
i. o _.-.
weee

e LA
®eo00 -
selec  wany =

Numero de parte

MIBRX-DSP-AP-2M

MIBRX-DSP-AP-4M

MIBRX-DSP-AP-6M

Descripcion

Placa adaptadora para base MIBRX 2M

Placa adaptadora para base MIBRX 4M

Placa adaptadora para base MIBRX 6M

www.altechmexico.com
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PLC’s y HMI

Accesorios para PLC

Cables de comunicacién y convertidores

Namero de parte
Caracteristicas

S ) Indicacion LED para encendido,
Pantalla Indicacion LED para Tx y Rx Indicacién LED para encendido, enlace de red, Txy Rx,

Interruptor Tx y Rx, Reset .

restablecimiento
Interface 1 USB 2.0 Serial (RS485 protocolo MODBUS RTU)
Conector USB tipo A 2 hilos (Datos +, Datos - )
Serial (RS232 protocolo .
Interface 2 MODBUS RTU) Serial (RS485 protocolo MODBUS RTU) Ethernet (TC / IP, Telnet) WIFI, Protocolo MQTT
Conector DB9 RJ25 (6 pines) 2 cables RJ45 (8 pines) Inalambrico
. 802.11b: 11,5.5, 2, 1 Mbps
Velocidad de transmision 2400 a 115000 bps Rgﬁ,aef,;gf%,TO%O&%bzs 802.11 g; 54, 36, 24, 18,12, 9, 6 Mbps
) P 802.11 n: HT20, HT420 & HT40

Longitud del cable im NA NA
Consumo de potencia 75mA @ 5V 05W 05W
Voltaje de )
alimentacién Alimentado desde el puerto 12-30V CD 12-30V CD

Numero de parte

Descripcion Adaptador para direccionar RJ25 a una terminal abierta Cable DB9 a RJ25 Ambos extremos son conectores tipo RJ25
y para bucle de red

Ejemplo de conexién para PLC y medidores en red

Informacion para ordenar

Esclavo 5 del
panel Flexys TX4

RIEL FLEXYS

Propietario
esclavo 1

5
,—
AC-S2E-03

Conexién a
terminales esclavo

Maestro para médulos y

AC-IOEXP-03  fjg| Flexys, esclavo para

PC/SMI (Maestro)

fit B

Conexién a
terminales esclavo |

R
Esclavo 1 Esclavo 2
Modbus Modbus

Esclavo 6 del
panel Flexys TX4

g

Esclavo 1 Esclavo 2
Modbus Modbus

AC-USB-RS232-01 SP3-GT35y SP112-GTW
RIEL FLEXYS AC-USB-RS485-02 TWIX-2, DIGIX-2 y UNIX-1
Para terminales
esclavo
Conexién a
terminales esclavo AC-USB-RS485-03 Todos los modelos: FLEXYS, DIGIX-1, TWIX-1y MM303X
AC-S2E-01 Todos los dispositivos auxiliares RS485
Esclavo 3 Esciavo 4
Modbus Modbus AC-IOEXP-03 Todas las redes RS485 que requieren conversion de terminal a
puerto RJ25 o viceversa
ACH-004 Cable puerto a puerto tipo RJ25
Ci icacion entre SP11-GT70 y FLEXYS, DIGIX-1, TWIX-1
Esclavo 3 Esclavo 4 ACH-002 omunicacion entre y MM30);3X
Modbus Modbus

168

www.altechmexico.com



Interfaz Hombre-Maquina (HMI)

SP112-

YT
g"l@!ﬂu\u

Numero de parte

Dimensiones

Caracteristicas

Pantalla 10" en diagonal | 7" en diagonal | 4.3" en diagonal | 3.5” en Diagonal
Pantalla tactil Si (Resistiva)

Resolucion 1024 x 600 Pixeles | 800 x 480 Pixeles | 480 x 272 Pixeles | 320 x 240 pixeles
Luz de fondo Tipo LED

Memoria de usuario 256 MB Flash + 128 MB DDR3 | 256 MB Flash + 256 MB DDR3 16MB

Registro de datos

Si

2 GB (Tarjeta SD Externa)

Puerto de comunicacion 1

Puerto maestro-RS485 Procotolo Modbus RTU

Puerto esclavo-RS485 Protocolo Modbus RTU

Puerto de comunicacion 2

Puerto esclavo — RS485/RS232 Protocolo Modbus RTU

Puerto maestro-RS232 Protocolo Modbus RTU

Puerto de comunicacion 3 Ethernet Ethernet Impresora en serie protocolo ESC/P
Esclavo USB Tipo B Tipo C
Teclas 5 teclas de funcion + 1 tecla de sistema
Reloj en tiempo real Si
Bateria de reserva | 3V CR2032
Temperatura de operacion 0°-50 °C
Voltaje de alimentacion 24V CD | 18230V CD
Diagrama de conexion
VISTA TRASERA SP3-GT35
o—E) =
= 1 +24V
COM.: Macho USB Esclavo \: 2 GND
gmgﬁ! adc?d . USB Maestro | 3 Puerto esclavo
Terminal de Ethernet oot hd |72 4 (-) Puerto Maestro RS485
elrenlecien 60 ® 66 5 (+) Puerto MaestroRS485
6 Puerto de impresora
L ) 7 Tapa de la bateria
8 Alarma
9 Ranura para tarjeta SD
VISTASUPERIOR ~ ©
Dimensiones (mm)
SP112-GT70 SP3-GT35
Vista Vista || a0 Corte de J% T ) ) I Corte del JZ
. 99 91
frontal lateral panel l 1 Vista frontal Vista lateral l panel l
—— D)3 —30— re—192— —_— g — “9«_ 53 —»s t—— 92—
SP112-GT100 SP112-GT40 129
, I f v |
1,]:3 Vista Vista | | jg3 | Coede g i02| Vista frontal ol e | Core it
frontal lateral panel 1 atera l pane |
—273—> w—32—» «——261—m — 138 —> — 30—

www.altechmexico.com
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Interruptores de Ethernet

Interruptores de Ethernet industriales

"%

toteccig,
il ;E::O) . ;:, . = C E
Caracteristicas: .
+  No Administrable.
+ Velocidad de Transmision: 10/100 o 10/100/1000 (Mbps) deteccion automatica. o
* Puertos 4/5/8 RJ45 ; 1-4 Puertos con PoE. Prainboxes
+ Material de la carcasa: Poliamida. SW-505
+ Montaje en Riel DIN. T |
+ Voltaje de alimentacion: 5-30V CD ; con PoE 44-57V CD. . o ]
+ Entradas de alimentacion dobles redundantes. ] I
+ Rango de temperatura de funcionamiento: -40° a +80 °C. L o
. >~
Numero de parte Puertos RJ45 PoE Velocidad (Mbps) Voltaje de alimentacion
SW-504 4 No 10/100 5-30V CD
SW-505 5 No 10/100 5-30V CD
SW-508 8 No 10/100 5-30V CD
SW-515 5 No 10/100/1000 5-30V CD
SW-525 5 *Si 10/100 44-57V CD
* Puertos 1-4
SW-7XX
proteccis,
Caracteristicas:

+ No Administrable.

+ Velocidad de Transmision: 10/100 o 10/100/1000 (Mbps) deteccion automatica.
+ Puertos 4/5/8 RJ45; 1-4 Puertos con PoE.

+ Material de la carcasa: Metal.

+ Montaje en Riel DIN.

+ Voltaje de alimentacién: 5-30V CD; con PoE 44-57V CD.

+ Entradas de alimentacion dobles redundantes.

+ Rango de temperatura de funcionamiento: -40° a +80 °C.

Numero de parte Puertos RJ45 PoE Velocidad (Mbps) Voltaje de alimentacion
SW-705 5 No 10/100 5-30V CD
SW-708 8 No 10/100 5-30V CD
SW-715 5 No 10/100/1000 5-30V CD
SW-725 5 *Si 10/100 44-57V CD
* Puertos 1-4
SW-0XX
wotecc/'o'n
Caracteristicas:

Adaptador montaje Riel DIN
MK-048

+ No Administrable.

+ Velocidad de Transmisién: 10/100 o 10/100/1000 (Mbps) deteccion automatica.
+ Material de la carcasa: Metal. =abrainbonxe
+ Montaje en pared/Riel DIN (con adaptador MK-048*). ETHERNET

+ Voltaje de alimentacion: 5-30V CD. sy

+ Entradas de alimentacion dobles redundantes.

+ Rango de temperatura de funcionamiento: -40° a +80°C.

*El adaptador MK-048 se
vende por separado.

Numero de parte Puertos RJ45 PoE Velocidad (Mbps) Voltaje de alimentacion
SW-005 5 No 10/100 5-30V CD
SW-008 8 No 10/100 5-30V CD
SW-015 5 No 10/100/1000 5-30V CD
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Modulos de entradas/salidas ethernet

: eroteccis, = : ( )
Caracteristicas: C€ b N 1P30) [ Dimensiones (mm) |

+ Software de configuracion sencillo, basado en web. _ isiele)
+ Interfaz de programacion con Visual Basic, C#, Java y mas.
+ 1 Puerto ethernet.

+ Luces LED indicadoras de estado.

+ Temperatura de funcionamiento: -10° a +60 °C.

Adaptador montaje Riel DIN |, adaptador MK-048 se
MK-048 vende por separado.

'

v
O

.n

g
w i

e
@= o)
@=1]
ES

Numero de parte Descripcion Voltaje de alimentacion Protocolos de red Interfaz ethernet Puerto ethernet
ED-004 ';Tgﬁ;?:; ; gu‘?&fg:;; ;as'g’a,a; 10-30V CD ICMP, IP, TCP, DHCP, HTTP 100Base-Tx/10Base-T
ED-008 Ethemet a i.er.‘t”fdas o salidas 10-30V CD ICMP, IP, TCP, DHCP, HTTP 100Base-Tx/10Base-T
gitales RJ45, 10/100 Mhz
autosensado, deteccion
. automatica de cruce
ED-038 Ethemet a 3 entradas digitales y 10-30V CD ICMP, IP, TCP, DHCP, HTTP 100Base-Tx/10Base-T (Auto MDIX)

3 salidas digitales (reles NA)

Ethernet a 4 entradas o salidas
ED-204 digitales y puerto serial RS232 + 10-30V CD ICMP, IP, TCP, DHCP, HTTP 100Base-Tx/10Base-T
switch ethernet

ED-5XX

proteccis,,
€ M‘:&us @ . T

Caracteristicas: -fg ; ; . 7
+ Software de configuracion sencillo, basado en ¥ T
web. . - |
* Interfaz de programacion con Visual Basic, C#, «*bra; : % 10
Javay mas. o N hRoxes
+ 1 Puerto ethernet. 9 l ;
+ Luces LED indicadoras de estado. b — To
+ Temperatura de funcionamiento: -40° a +80 °C. ¥ —— Tr -
s SRR ',..c | 12 - 1 B - 73
Numero de parte Descripcion Voltaje Protocolos de red Interfaz ethernet Puerto ethernet
ED-516 Ethemet a 10 Entradas 530V CD 10Base-T/100Base-TX 1x RJ45
igitales
ED-527 Ethernet a 16 Salidas Digitales 5-30V CD 10Base-T/100Base-TX 1x RJ45
ED-549 Fihemet a 8 Entiadas 530V CD 10Base-T/100Base-TX 1x RJ45
nalogicas
ED-560 Ethernet a 4 Salidas Analogicas 5-30V CD 10Base-T/100Base-TX 1x RJ45
Ethernet a 8 Entradas Digitales
ED-588 y 8 Salidas Digitales + Gateway 5-30V CD 10Base-T/100Base-TX 1x RJ45
ASCII
ED-593 Fihemer 2 & Eniradas de 530V CD 10Base-T/100Base-TX 1x RJ45
ermopar
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Monitor Modbus

Monitor universal para dispositivos Modbus

MX-DO-1

Funcion:
Supervisién/envio de alertas/recopilacion y descarga
de datos/monitoreo de parametros de dispositivos
conectados mediante MODBUS RTU/TCP.

Caracteristicas:

+ Aplicacion universal a bajo costo.

+ Monitoreo hasta 128 dispositivos Modbus RTU/TCP.

+ Software basado en web incluido.

+ Fécil de configurar, realizado por el usuario.

+ Panel de control personalizable.

+ Incluye direcciones MODBUS de los productos de Selec.
+ Configuracion de eventos o alertas individuales con
notificaciones por correo electronico.

Extraccion de datos de archivos a CSV o Excel.

Reloj en tiempo real con respaldo de bateria de 30 dias.
Entrada de alimentacion dual.

+ Almacenamiento de datos interno de 5 GB/externo de
128 GB.

Disefio compacto, con adaptador para riel DIN (opcional).
Conexion WiFi y Bluetooth (opcional).

Caracteristicas o funciones personalizadas bajo pedido.
Ingenieria alemana, ensamblado en México.

Numero de parte MX-DO-1 MX-DO-1-DR
Version Independiente Montaje con riel DIN
Voltaje de alimentacion 12-24V CD (proteccion de polaridad)

Voltaje de respaldo 5V CD

Consumo de energia 12W

Comunicacion RS485 Modbus RTU/TCP

1x RJ45 Ethernet, velocidad 10/100 Mbps (LAN 1).

1x RJ45 Ethernet, velocidad 10/100/1000 Mbps (LAN 2).

(LAN1 y LAN2 pueden ser configurados en modo de interruptor o 2 puertos).
Interfaces 1x Wifi 802.11 b/g/n con antena (opcional) .

1x tarjeta micro SD.

1x Modbus (maestro).

2x USB 2.0 tipo A.
Memoria de retencion llimitada
Almacenamiento interno/externo 5GB/128GB
RTC Si, con respaldo de 30 dias
Temperatura de operacion/almacenamiento -20° a 50 °C/-40° a 85 °C
Humedad (a 35°) 90% (no condensada)
Grado de proteccion IP20

Dimensiones (mm)

Sin adaptador para riel DIN

Vista frontal Vista lateral
A A
Vista superior Vista inferior
75 75 30.2
Y A
-—>
55.3 30.2
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Monitor universal para dispositivos Modbus

Aplicaciones en diversos sectores

Compaifiias de

Mineria Comercial Hospitales Alimenticio Textil Petroquimica Hoteleria Construccion  Aeroespacial ~ Manufactura Automotriz fecnologia

A CRORCRGEORCRONERE

Visualizacion de panel de control en diferentes dispositivos

lalerta / pilacién de datos
I andlisis | diagnostico

Version
Basica

hasta 128 di iti Modbus RTU | TCP

PANEL DE CONTROL

Modbus TCP

Convertidor de

Entradas Digitales RS485 a Ethemnet

Entradas Analégicas

4=

Indicador
de Procesos

Contador /
Tacdmetro

Conteo total
Lmualuu

Medidor
Multifuncion

Modbus RTU

emperatura

w olador de

Para obtener mas informacion sobre el uso del producto y los dispositivos de deteccion, comuniquese con nuestro departamento técnico.
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Gabinetes de aluminio y plastico

‘lﬂ tcgod-f Cajas de aluminio

woleccio',, ? (o\et:cié,7

T

Caracteristicas:

« Material: Aluminio.
+ Sello: Silicon.

+ Color: Gris.

« Tornillos: Inoxidables.

" Resistencia al impacto: IK08. © = 29980 402517, 402520, 402521, 402522
, ] 29981 402524, 402530

402502 402503 402504 402554

402505 402555 402506 402508

-

402509 402511 402512

e

402514 402516 402517 402518

(AXBXC)

402520 402522 402524 402530

o

402556 402507 402521
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Cajas de plastico con Knockouts Preperforados N Hltl!CW
N MEXICO
- \;(o\el::ciu',7
Caracteristicas:
+ Material: ABS.
+ Sello: Silicon. 8
+ Color: Gris RAL 7035.
+ Rango de temperatura : -25°a +65 °C.
+ Retardante de flama: 650°C.
+ Tornillos: acero inoxidable. —
+ Resistencia al impacto: IK06.
Dimensiones Tamaiio de Dimensiones Tamaiio de Dimensiones Tamaiio de Dimensiones Tamaiio de

Knockouts Knockouts Knockouts Knockouts

(mm) entrada (cable) (mm)

40200205 40201005 40201505 40201705

entrada (cable) (mm) entrada (cable) (mm) entrada (cable)

40202005 40204005 40205005 40208005

‘;l a? ﬁ

40203005 40207005 40208505 40201205

40201805 40202205

40208205 40203205 40207205

| sy
jl, Ry _‘.a(]'i’*. EII?:-I"

40208605 40203605

o
G,
RIELS
! l L
3 ]

[ .
‘ 14" L;}_':? B ]
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Gabinetes de aluminio y plastico

Cajas de plastico con resistencia UV

Caja de plastico con resistencia a UV

proteccis,

Caracteristicas:

+ Material: ABS (HB)

+ Resistencia al impacto: IK06.

* Resistente a rayos UV.

+ Rango de temperatura: -25°- +60 °C

Ndmero de parte 40200905MUV 40200907MUV
Dimensiones AxBxC (mm) 92 x 92 x 59.7 mm
Caracteristicas Tapa opaca Tapa transparente
Knockouts 8 8
Entrada de cable PG 11-16

Dimensiones (mm)

98

85
IOl

92
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Cajas de plastico con knockouts y soportes de fijacion w- Alteck’

N\
) MEXICO

proteccis,

Caracteristicas:

+ Material ABS

+ Resistencia al impacto IK06

+ Resistente a rayos UV.

+ Rango de temperatura -25° hasta +60 °C
+ Retardante de flama

Cubierta gris Cubierta gris elevada
4020100105 4020150105 4020120105 4020160105

A
A

.'_ - -. = !@ !‘

< M'_:, L - b ~ P ! < ﬁ
4020170105 4020200105

4020400105 4020470105 4020420105 4020520105

4020800105 4020500105 4020820105 4020320105

4020300105 4020850105 4020720105 4020860105

- -
4020180105 4020220105

) P u/”/' | f X =
. . . L |
. . ‘ 1 |
4020230105 4020360105
l ' T
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Gabinetes de aluminio y plastico

N\
~ MEXICO

Alteck’

Cajas de plastico con knockouts y soportes de fijacion

Cubierta transparente Cubierta transparente elevada
4020150107 4020170107 4020160107 4020180107

Cubierta elevada para terminales
4020230107 4020360107
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Gabinetes plasticos Alteck’

Gabinete plastico con cubierta color gris

: B ?(oteccr‘dn c €
Caracteristicas: @ -
+ Material: ABS (HB).
+ Platina incluida: acero galvanizado de 1 mm. J
+ Color: gris (RAL 7035).
+ Resistencia al impacto: IK08.
+ Libre de halogeno. .
+ No resistente a rayos UV.
+ No retardante de flama. | "
+ Rango de temperatura: -20° a 65 °C -

Numero de parte PP3001 PP3002 PP3004 PP3005 PP3006 PP3003 PP3007 PP3008 PP3010 PP3021
Dimensiones AxBxC (mm) 200 x 300 x 130 | 250 x 350 x 150 | 300 x400x 170 | 300 x400x 220 | 350 x500x 190 | 400 x500x 175 | 400 x 500 x 240 | 400 x 600 x 200 | 500 x 700 x 250 | 600 x 800 x 260
Namero de bisagras 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Namero de cerraduras 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Peso del gabinete 1.70kg 220 kg 3.00 kg 340 kg 430 kg 430kg 5.60 kg 6.00 kg 10.10 kg 13.50 kg

” . ‘oleccid,,
Caracteristicas: p C€

* Material: ABS (HB).

+ Platina incluida: acero galvanizado 1mm.

+ Color: cuerpo en gris (RAL 7035), cubierta
transparente.

+ Resistencia al impacto: IK08.

+ Libre de halégeno.

+ No resistente a rayos UV.

* No retardante de flama.

+ Rango de temperatura: -20° a 65°C.

Nidmero de parte PP3011 PP3012 PP3014 PP3015 PP3016 PP3013 PP3017 PP3018 PP3020 PP3022

Dimensiones AxBxC (mm) 200 x 300 x 130 | 250 x 350 x 150 | 300 x 400 x 170 | 300 x 400 x 220 | 350 x 500 x 190 | 400 x 500 x 175 | 400 x 500 x 240 | 400 x 600 x 200 | 500 x 700 x 250 | 600 x 800 x 260

Numero de bisagras 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Numero de cerraduras 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Peso del gabinete 1.70kg 2.20kg 3.00 kg 3.40kg 4.30 kg 4.30 kg 5.60 kg 6.00 kg 10.10 kg 13.50 kg
Dimensiones AxBxC
A C
N7z R (8 —
© _@I
2
B
™
£ £
oy q =
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Gabinetes de aluminio y plastico

Cajas de plastico

St

Cajas de conexion

Caracteristicas:

+ Paredes laterales lisas.

+ Material ABS.
+ Base gris claro.

+ Rango de temperatura: -20° a 65°C.

proteccic,

@

Caracteristicas:

+ Paredes laterales lisas.

+ Material ABS.
+ Base gris claro.

+ Rango de temperatura: -20° a 65° C.

g A R
Numero de parte | Dimensiones AxBxC (mm) | Altura de labase | Altura de la cubierta Namero de parte = Dimensiones AxBxC (mm) | Altura de la base | Altura de la cubierta
Cubierta gris Cubierta Transparente

005.PL 100 x 100 x 50 45 15 008.PK 150 x 110x 70 50 25
006.PL 100 x 100 x 65 45 30 009.PK 190 x 145 x 70 55 25
007.PL 120 x 75 x 50 40 15 010.PK 240 x 190 x 90 55 25
008.PL 150 x 110 x 70 50 25 011.PK 240 x 190 x 110 55 45
009.PL 190 x 145 x 70 55 25 011.X.PK 240 x 180 x 100 75 40
010.PL 240 x 190 x 90 75 25 012.A.PK 300 x 220 x 120 80 50
011.PL 240 x 190 x 110 75 45 014.A.PK 380 x 300 x 120 80 50
012.A.PL 300 x 220 x 120 80 50 015.A.PK 460 x 380 x 120 80 50
014.A.PL 380 x 300 x 120 80 50

015.A.PL 460 x 380 x 120 80 50

LE ‘ b
Numero de parte | Dimensiones AxBxC (mm) | Altura de labase = Altura de la cubierta Numero de parte | Dimensiones AxBxC (mm) | Altura de la base | Altura de la cubierta
Cubierta Gris Cubierta transparente
008.CA.G 110 x 150 x 135 50 90 008.CA.K 110 x 150 x 135 50 90
009.CA.G 145x 190 x 135 50 90 009.CAK 145x 190 x 135 50 90
010.CA.G 190 x 240 x 155 50 105 010.CAK 190 x 240 x 155 50 105
011.CA.G 180 x 240 x 175 75 105 011.CAK 180 x 240 x 175 75 105
012.CA.G 230 x 310 x 160 75 90 012.CAK 230 x 310 x 160 75 90
Kit para cajas
Caracteristicas:
+ Para caja Tipo 008, 009, 010, 011.
U + Acero cubierto de zinc.
Numero de parte Longitud (mm) Para uso con

1003.04 100 008

1003.08 180 009

1003.12 250 010, 011

Caracteristicas:

+ Para caja tipo

009, 010, 011, 012, 014, 015.

+ Acero cubierto de zinc.

Numero de parte = Dimensiones AxBxC (mm) Tornillos Para uso con B
1009.PF 18x180x 1.5 35x95 009
1010.PF 162x212x 1.5 35x95 010, 011 1
1012.PF 190x270x 1.5 35x95 012 e
1014.PF 283x 358 x2 42x95 014
1015.PF 341x424x2 42x95 015
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Cajas de plastico uso mixto

40204605

A
. A

40202505 |

. I eroteccis,

proteccis,

@
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Caracteristicas:

+ Para colocar interruptores y clavijas.

+ Material ABS (HF 650 °C).

+ Ventana transparente. — BT == = e ..
+ Color gris. - | o | . =<
+ Material de ventana: PC 750°C. - i : |

+ Rango de temperatura: -40° a +60 °C. e lis 4 " | eg

218

Mo
(‘H"""‘x_
210

4 L
n
Dimensiones (mm) Interruptores Dimensiones (mm) Interruptores
17 x217 x 111.5 5 149 x 218 x 120 5

a .

. (3 proteccic,,
——— |

proteccis,,

proteccis,
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410
245
360
288

% g 9 o
| 7 9 Ll B d o]
. =: ke |
R :
e 61
Dimensiones (mm) Interruptores Dimensiones (mm) Interruptores Dimensiones (mm) Interruptores
218 x 448 x 120 10 125x 490 x 134 6 260 x 360 x 127 12

Cajas para empotrar

Cajas para sobreponer

0

. ©

@,
[ DL

Accesorio

Caracteristicas:

+ Paredes laterales lisas

+ Material ABS

+ Base gris

+ Cubierta con ventana transparente

+ Rango de temperatura:-20° a 65 ° C

woleccr‘g,;

Cce

A

Nuimero de parte | Dimensiones AxBxC (mm) | Accesorio Nuamero de parte Dimensiones AxBxC (mm) |

Cajas para interruptores (Centros de carga) Cajas para interruptores (Centros de carga)

92.04% 160 x 120 x 90 Incluye kit de riel DIN 970.04% 120 x 200 x 94 Incluye kit de riel DIN
92.08* 160 x 200 x 90 Incluye kit de riel DIN 970.08* 230 x 200 x 94 Incluye kit de riel DIN
92.12* 200 x 200 x 110 Incluye kit de riel DIN 970.12* 300 x 200 x 94 Incluye kit de riel DIN

*Para 4, 8 y 12 interruptores respectivamente.

* Para 4, 8 y 12 interruptores respectivamente.

www.altechmexico.com
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Ventiladores y rejillas con filtro

Ventiladores vy rejillas con filtro para gabinetes

+ Montaje facil y rapido, no se requieren herramientas.
+ Perfil exterior reducido.
+ Material de la cubierta resistente al calor y rayos UV.
+ Cubierta color gris 0 negro.
+ Clasificacion de filtrado: G3 de acuerdo a EN779.
+ Eficiencia de filtracion: 85% (DIN24185).
+ Filtro incluido (NEMA 12).

C€ M

€358385

proteccis,,

Rejilla de salida

Numero de parte | Numero de parte = Capacidad de Corte para Dimensiones
gris (RAL7035) negro (RAL9005)  retencidn polvo montaje exteriores
AEG-1000G AEG-1000B 1.96 oz/ft? 92.5x92.5mm 95 x 95 mm
AEG-2000G AEG-2000B 1.96 oz/ft? 125 125 mm 131x131 mm
AEG-3000G AEG-3000B 1.96 oz/ft? 77 x 177 mm 185 x 185 mm
AEG-4000G AEG-4000B 1.96 0z/ft? 223223 mm 230 x 230 mm
AEG-5000G AEG-5000B 1.96 oz/ft? 291x 291 mm 302 x 302 mm

Ventiladores con filtro 115V CA

Nl’lr_nero de parte = Numero de parte = Corriente @ | Consumo eléctrico Méximo. flujo Nivel de ruido Presion Corte para Dimensiones
gris (RAL7035) negro (RAL9005) 50/60 Hz @ 50/60 Hz de aire estatica montaje exteriores
AFF-1010G-120VAC | AFF-1010B-120VAC 0.11/0.09A uTW 7/9 CFM 33 dB(A) 0.43in HO 92.5x92.5 mm 95 x 95 mm
AFF-1020G-120VAC | AFF-1020B-120VAC 0.15/0.13A 12110 W 13/15 CFM 42dB(A) 0.23inH,0 92.5x92.5 mm 95 x95 mm
AFF-2010G-120VAC | AFF-2010B-120VAC 0.20/0.18A 16/15 W 26/29 CFM 49dB(A) 0.33in H0 125 x 125 mm 131 x 131 mm
AFF-2020G-120VAC | AFF-2020B-120VAC 0.25/0.22A 19/17 W 39/46 CFM 44 dB(A) 0.35in H,0 125 x 125 mm 131 x 131 mm
AFF-3010G-120VAC | AFF-3010B-120VAC 0.21/0.20A 1918 W 59/65 CFM 49dB(A) 0.24in HO 177 X177 mm 185 x 185 mm
AFF-3020G-120VAC | AFF-3020B-120VAC 0.20/0.18A 16/15 W 65/76 CFM 44 dB(A) 0.40in H,0 177 X177 mm 185 x 185 mm
AFF-4010G-120VAC | AFF-4010B-120VAC 0.21/0.21A 1716 W 62/70 CFM 49dB(A) 0.23in Ho 223x 223 mm 230x 230 mm
AFF-4020G-120VAC | AFF-4020B-120VAC 0.28/0.26A 3126 W 133/169 CFM 55 dB(A) 0.84inH,0 223x 223 mm 230x 230 mm
AFF-5010G-120VAC | AFF-5010B-120VAC 0.68/0.73A 483 W 306/359 CFM 65 dB(A) 0.78in HO 291x 291 mm 302x 302 mm

*Contamos con existencias de ventiladores con filtro para 24V CD y 220V CA, para informacién contactenos.

CFM = Pies cuibicos por minuto. Multiplique por 28.3168 para convertir a litros.

Filtros de repuesto

+ Hecho de fibras sintéticas no tejidas y lavables.
+ Pueden ser lavados y secados hasta 10 veces.
+ Disponibles filtros NEMA 12 o NEMA 3R.
« Empaque de 6 piezas.

Numerode | Clasificacion = Parausocon Parausocon . .
; » Dimensiones
parte filtro ventilador rejilla
AFM-1012 NEMA12 AFF-10xx AEG-1000 84 x 84 mm
AFM-2012 NEMA12 AFF-20xx AEG-2000 M7 x 17 mm
AFM-3012 NEMA12 AFF-30xx AEG-3000 168 x 168 mm
AFM-4012 NEMA12 AFF-40xx AEG-4000 216216 mm
AFM-5012 NEMA12 AFF-50xx AEG-5000 282 282 mm
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Ventiladores . Alteck’

FM8038 FM12038 OD1238 FM17251

fas M
()
mun{l';"'"”'

ANIAL FAN ACZ2OV

Nimero de Dimensiones = Voltaje  Frecuencia Corriente = Potencia RPM Capacidad Decibeles Peso (g) Rejill§ de
parte (mm) (VCA) (Hz) (A) (W) (dB(A)) seguridad
m*/h CFM*

FM8038A1HSL 80x80x38 110 50/60 0.15/0.13 14113 2400 44/51 26/30 28/31 340 PT0808
FM8038A2HSL 80x80x38 230 50/60 0.08/0.07 14113 2400 44/51 26130 28/31 340 PT0808
FM12038A1HSL 120x 120 x 38 110 50/60 0.24/0.23 26123 2700 1531170 90/100 42146 500 PT1212
FM12038A2HSL 120x 120 x 38 230 50/60 0.14/0.13 26123 2700 1531170 90/100 42146 500 PT1212
FM17251A1HSL 172x 163 x 51 110 50/60 0.47/0.46 37135 2400 255/289 150170 52/53 950 PT1717
FM17251A2HSL 172x163x 51 230 50/60 0.23/0.22 37135 2400 255/289 150170 52/53 950 PTAT17
200WZL-2C 225%225 % 80 110 50/60 0.70 75 2600 1020 600 65 1920 PT2020
200WZL-2E 225% 225 80 230 50/60 0.35 75 2600 1020 600 65 1920 PT2020
PF12012038B-24 | 120x120x 38 24V CD 50/60 0.18/0.20 20/16 2500 162 95 40 250 PT1212
0D1238-24MSS 120 x 120 x 38 24V CD 50/60 0.23 48 2540 163 9% 47 240 PT1212

*CFM = Pies cubicos por minuto. multiplique por 28.3168 para convertir a litros.

Rejillas de seguridad (opcional)

PT0808 PT1212 PT1717 PT2020
:@;
N \J)

9/{\

L5K13PUP211

Interruptor para puerta
con actuador plastico, pagina 83.

www.altechmexico.com 183

S8.I0pe|usA



Termostatos para gabinete

Termostatos mecanicos para gabinetes

Termostatos mecanicos

Los termostatos mecanicos estan disefiados para controlar la temperatura del aire
dentro de los gabinetes y paneles de control, pueden ser usados para controlar los

enfriadores o calentadores de los gabinetes, (por ejemplo Ventiladores) o dispositivos
de sefiales. <&
+ Control ajustable de temperatura.
+ Amplia gama de ajuste. C E

+  Selector indicador de color. Rojo: calor. Azul: frio.
+ Montaje en riel DIN.

En la version calentamiento (Selector rojo NC ) el contacto permanecera cerrado
hasta llegar a la temperatura ajustada y se abrira al llegar a ella. En la version
enfriamiento (Selector azul NA ) el contacto permanecera abierto hasta llegar a la
temperatura ajustada y se cerrara al llegar a ella.

G“ us

Informacion general:

Tension de alimentacion:  110/250 V CA
Corriente:  10A
Corriente méxima de utilizacion: 15A
Histéresis: +/-3° K

Diferencial: 3° K Version NC / +4° K Version NA hasta
© 5A/+7° K Version NC» 5A

Tiempo de vida: > 100,000 ciclos
Tamafio de terminal:  23-13 AWG (0.75 -2.5 mm?)
Nivel de proteccion: 1P 20
Material gabinete: PA66, UL94V-0 (ABS, UL94V-0 doble)
Peso: 54 g, 80 g (doble)

Termostatos mecanicos

LG Funcion Contacto e Rango de ajuste  Dimensiones (mm)
parte temperatura
301111 Calentamiento NC Fahrenheit 14-176° F 68 x 29 x 45
301121 Enfriamiento NA Fahrenheit 14-176° F 60 x 39 x 39
301110 Calentamiento NC Centigrados -10-80° C 68 x29 x 45
301120 Enfriamiento NA Centigrados -10-80° C 60 x 39 x 39

Termostato mecanico doble

Numero de parte PTHVT
Funcién Enfriamiento/Calentamiento
Contacto 1NA + INC; 10A; 250V CA
Escala de temperatura °C
Rango de ajuste 0-60° C
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Controladores de humedad (Higrostato)

HTC206

HTC405

proteccis,,

D

Controlador digital de humedad y temperatura

Numero de parte HTC206 | HTC405
Voltaje de alimentacion 90-270V CA/ICD

Pantalla LED de 2 filas, 4 digitos | LED de 1 fila, 3 digitos
Escala de temperatura °CI°F

Escala de humedad

%Rh

Entrada (temperatura)

RTD (PT1000) (Sensor no incluido)

Entrada (humedad)

Rh (HS-A-100) (Sensor incluido)

Salida (temperatura)

1arelé SPDT (10A @250V CA/30V CD),
Pulso de voltaje (12V CD, 50mA)

1 arelé SPDT (7A @250V CA/30V CD), resistivo

Salida (humedad)

1arelé SPDT (10A @250V CA/30V CD)

1 arelé SPDT (7TA @250V CA/30V CD), resistivo

c E Control (temperatura) PID/ON-OFF
Control (humedad) ON-OFF
Dimensiones (LxAxA) 83.7 x 76 x 76 mm | 65.3x 76 x 34.5 mm
Controlador mecanico de humedad
Nimero de parte PHG02
| ) I I I ] | \ Voltaje de alimentacion 110-250V CA
. = Rango de ajuste 10-90 % Rh
i e -
\---.... " = Temperatura de operacion 10-60 °C
— _:_ Temperatura de almacenamiento 10-60 °C
Terminales 3x 0.75-4.0 mm?
Corriente 10-5A
Diferencial 5% (max.10%)
Dimensiones 105x60x55 mm
Tipo de sensor Cinta de poliamida
Controlador digital de humedad
Numero de parte HC404 | HC205
HC404
Voltaje de alimentacion 90-270V CA

e

g ]
s A

Lt
A (¢

HC205

Pantalla

LED de 1 fila, 3 digitos |

LED de 2 filas, 4+4 digitos

Monitoreo

ON-OFF (Humedad)

Rango de control

0% a 100% de humedad

Entrada

Rh (HS-A-100) (Sensor incluido)

Salida

1arelé 10A@ 250V CA

1arelé SPDT (10A @250V CA/ 30V CD), resistivo

Salida de alarma

1arelé SPDT (10A @250V CA/ 30V CD), resistivo

LED’s indicadores

Salida: RH control ON ; AL 1 Alarma

Caracteristicas del sensado

Humidificacién/Deshumidificacion

Dimensiones (LxAxA) 78X 75 33 mm | 88.2x72x72mm
Caracteristicas del Sensor RH(HS-A-100)
o Longitud del cable 1m
__-E_ | Dimensiones (LxAxA) 52x28.8x 18 mm
(- Montaje Por tornillos 4mm

Voltaje de entrada

5V CD

www.altechmexico.com
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Accesorios para gabinetes

Calentadores PTC para gabinete

Accesorios para gabinetes

MPHT

Montaje en riel DIN

Proteccion clase Il (IEC)

Grado de proteccién IP20

PHT

e 15W 25W 30W 50W 750 1000 1500
calentamiento
Voltaje de

" " 110-250V CA/ICD 110-250V CA/CD 110-250V CA/CD 110-250V CA/CD 110-250V CA/ICD 110-250V CA/ICD 110-250V CA/CD
alimentacion
Corriente maxima 2A 2A 2A 2A 4A 4A 6A
Tempel:atura de -45a70°C
operacion
Temperatur_a de 45270°C
almacenamiento
Dimensiones (mm) 60 x 50 x 27 70 x50 x 27 128 x 70 x 59 138 x 70 x 59 178 x 70 x 59 188 x 70 x 59 228x70x59
Peso (kg) 0.1 0.12 0.41 0.44 0.54 0.59 0.72

Portaplanos para gabinetes
i
-

PPCA4 ABS

26 x24 x3cm Gris Cinta adhesiva
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Lamparas LED para gabinetes

Caracteristicas
+ Consumo menor a 3 watts.

proteccis,,

+ El soporte giratorio ofrece mas de 60 grados de movimiento en ambos lados

de la lampara.

+ Producto fabricado con ingenieria plastica, haciéndolo mas robusto,
resistente al impacto, resistente a la corrosion y retardante al fuego.

+ Temperatura de operacion -30° a 65 °C.
+ Interruptor manual para comodidad del operador.

+ Libre de mantenimiento.

+ Los 24 LEDs ofrecen un amplio espectro de iluminacion.
+ LEDs de larga duracion cercana a 100,000 horas de uso continuo.

+ Brinda 70 Luxes de luminosidad a 1 m.

+ Conexidn en serie disponible (2 unidades mas se pueden conectar asi).
+ Version disponible con iméan, la cual ofrece flexibilidad al colocarla en el

gabinete ya que no necesita perforaciones.

Una sola lampara

12v CD APLBW12D APLBB12D APLMW12D APLMB12D
24V CD APLBW24D APLBB24D APLMW24D APLMB24D
110V CA APLBW110A APLBB110A APLMW110A APLMB110A
240V CA APLBW240A APLBB240A APLMW240A APLMB240A

Conjunto de dos lamparas en serie (1m de cable entre ellas)

12v CD APLBW12D1M APLBB12D1M APLMW12D1M APLMB12D1M
24V CD APLBW24D1M APLBB24D1M APLMW24D1M APLMB24D1M
110V CA APLBW110A1M APLBB110A1M APLMW110A1M APLMB110A1M
240V CA APLBW240A1M APLBB240A1M APLMW240A1M APLMB240A1M

sejaulgeb esed sesedwe]

Conexion en serie de las lamparas
La unidad para conexion en serie estara disponible con

cable en diferentes longitudes, las terminales macho y
hembra deben ser conectados entre si, una vez que se Version para atornillar 310 mm 45mm 30 mm
hayan conectado se podran encender las 2 lamparas

. . Version con Iméan 225 mm 38 mm 30mm
simultaneamente.

L5K13PUP211
Interruptor para puerta con actuador
plastico, pagina 81.
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Herramientas

\ Alteck’ Herramientas
MEXICO

Desarmadores aislados

Punta plana Punta Philips Punta Pozidriv Punta hexagonal

2 A4 L A

A1000VES @) A1000VE @S A1000VE @) A1000VEES

1301030 3 100 0.5 200 13020 0 60 160 13030 0 60 160 1304 020 2 60 160
1301040, 4 100 0.8 200 13021 1 75 175 13031 1 75 175 1304 025 25 75 175
1301055 55 125 1 230 13022 2 100 205 13032 2 100 205 1304 030 3 75 180
1301065, 65 150 12 255 13023 3 150 265 13033 3 150 265 1304 040 4 75 180
1301080 8 175 12 290 13024 4 200 320 1304 050 5 75 190
1301100 10 200 16 320 1304 060 6 100 215

1304 080 8 100 220

Desarmadores aislados Pinzas pelacables
Para tornillos hexagonales Punta Torx FEIE t°"?'"°s ul2 el LA
tipo socket g‘ 3

Ajuste por tormillo para
cables de 0.75 a 6 mm,
o calibre 18-10 AWG

A1000VEL S A1000VE @S A1000VE S A1000VE @S

1306 040 4 125 225 1307 010 10 60 160 1305 020 2 100 200 AP0916N| 0.75-6 18-10
1306 050 5 125 225 1307 015 15 75 175 1305 025 2.5 100 200
1306 055 5.5 125 225 1307 020 20 75 180 1305 030 3 100 205
1306 060 6 125 230 1307 025 25 75 180 1305 040 4 100 205
1306 070 7 125 230 1307 030 30 100 215 1305 050 5 100 215
1306 080 8 125 230 1305 060 6 125 230
1306 090 9 125 230 1305 080 8 150 270
1306 100 10 125 240

1306 110 1 125 240

1306 120 12 125 240

1306 130 13 125 240

Pelacables

Para cables y
alambres fabricada
con plastico resistente Mango plastico P

Pinzas pelacables

Para cables y
alambres con
aislamiento de PVC

corte limpio / "
autorregulable agolpes y caidas ara todg tipo de
aislamientos
AV3801 8-28 135 ABI1 45-29 138
AB16 0.03-16 | 326 205 AV8203 | 6-16 8-6 170 Navaja intercambiable por arriba Navaja intercambiable por arriba
Av3g99 | 8-28 | EM1 | 45-20 |
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Herramientas ‘Elltm:l\ma

Pinzas aisladas y cortadores de cable

& “ {

Con resortes de
seguridad para
corte de cables

A1000VEL S A1000V£ S A1000V£ S

Numero Para cable L Niimero Para cable L

Numero de parte Largo (mm) Nuamero de parte Largo (mm)
departe gmm | mm | AWG | mm departe g mm? AWG mm ? ?
AP1017| 15 50 1/0 160 AP1024 22 70 3/0 200 AP0714 150 AP0616N 160

Pinzas aisladas

Punta plana Punta redonda Para electricistas e teI::t:r)\r;;a PRt Para telefonia

Superficie Superficie
dentada para dentada para
mayor agarre mayor agarre

A1000Ve> S A1000VED @S A1000VED @S A1000VED @S A1000V @S

Numero de parte Largo (mm) Namero de parte Largo (mm) Numero de parte Largo (mm) | Namero de parte Largo (mm) Namero de parte Largo (mm)
AP0216N 160 AP0316N 160 AP0116N 160 AP0516N 160 AP0416N 160
APO119N 180 AP0520N 200 AP0420N 200

Pinzas para terminales Pinzas para terminales

Uso con: ] Uso con: ] Uso con: ] Usocon: 11 l
i i i 111!
A1000V6%6S A1000V£ESES
Nimero de parte Calibre Nimero de parte Calibre Nimero de parte Calibre Numero de parte Calibre
MPAE50R 10-16-25-35-50mm2 E110.000 0.25-6 mm? 26-10AWG MPAE16K 0.5-16 mm? E100.008 10-22 AWG
E110.005 0.5-10 mm? 20-8AWG
E110.010 10-16 mm? 8-6AWG
E110.020 50 mm? 1AWG
MPAEGTF 0.14-6 mm, 26-10 AWG

LEES

Para electricista

/

) Fabricada con
Comodo agarre plastico resistente a
Alta capacidad golpes y caidas
de corte

A1000VE @S

Numero de parte | Largo (mm) = Cortedehoja = Numero de parte = Largo (mm) | Corte de Hoja
16011 140 Recto AV6720 180 Recto
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nuestro inventario esta actualizado :
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0.5M5X20M 59  009.CAK 180 018 JDA 2410-00 56 1.0M5X20M 59  12.5M5X20T
0.5M5X20T 59  009.PK 180 1.0M5X20T 59  12.5M6.3X32F
0.5M6.3X32F 59 009.PL 180 10M6.3X32F 59 12.5M6.3X32T
05M6.3X32T 59 010.CAG 180 1.0M6.3X32T 59 1200089
0.7M5X20M 59  010.CAK 180 4 1.25M5X20M 59 1200100
0.7M5X20T 59  010.PK 180 020 A 127528 54 1.25M5X20T 59 1200135
0.8M6.3X32F 59 010.PL 180 020 A 129028 54 1.25M6.3X32F 59 1200178
001 JAA 331028 54  011.CAG 180 020 D 125000 54 1.25M6.3X32T 59 1200232
001 JAA 331628 54 011.CAK 180 020D127500 54 1.4M5X20M 59 1200291
001 JAA 332528 54  011.PK 180 020 D 129000 54 1.4M5X20T 59 1200372
001 JAA 334028 54 011.PL 180 0521022325 1.6M5X20M 59 1200500
001 JDA 331000 54 011.XPK 180 0531022326 1.6M5X20T 59  125NHO0GL
012.APK 180 0535022211 16M6.3X32F 59  12C10X38GI
012.APL 180 0535022213 1.6M6.3X32T 59 1301030
012.CA.G 180 0537023502 10.0M5X20M 59 1301040
SJAA 2 012.CAK 180 0537023503 10.0M5X20T 59 1301055
001 SJAA 2416-24 DPDT/2NO 012 JAA 481028 57 0537023507 10.0M6.3X32F 59 1301065
001 SJAA 2425-24 DPDT/2NO 0537023508 10.0M6.3X32T 59 1301080
SJ /. 0542020446 1003.04 180 1301100
001 SJAA 4810-24 DPI 8. 0545022212 1003.08 180 13020
001 SJAA4816-24 012 JDA 481000 57 0545022214 1003.12 180 13021
012 JDA 481600 57 0547023504 1009.PF 180 13022
012 JDA 482500 57 0547023505 100NHOOGL, 4359 13023
012 JDA 484000 57 0547023506 1010.PF 180 13024
001 SJDA 2416-00 DPDT/2NO 54 012 SJAA 4812528 57 0547023509 1012.PF 180 13030
001 SJDA 2425-00 DPDT/2NO 54 012 SJAA 485028 57 0553020200 1014.PF 180 13031
001 SJDA 2440-15 DPDT/2NO 54 012 SJAA 487528 57 0611020893 1015.PF 180 13032
001 SJDA 4810-00 DPDT/2NO 54 012 SJAA 489028 57 061 SJAAG61028 57 103BR 75 13033
001 SJDA4816-00 DPDT/2NO 54 012 SJDA 4812500 57 focioxsgel 59 1304020
001 SJDA 4825-00 DPDT/2NO 54 012 SJDA 485000 57 0621020894 41 110013 66 1304025
012 SJDA 487500 57 0625020486 39 110101 66 1304030
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1304 040 188 1D10 291308 130 2AP8 2AP17SP n
1304.050 188 1D1 29131-2205 2AS2-1 2P18SP » 1Al
1304.060 188 1D16 291312305 T 2AS2-3 2P19SP il
1304.080 188 1020 29133-22058 2AS2-4 2LP20SP » 1Al
1305.020 188 1D2 29134-22058 2AS2E-1 2P28SP N il
1305025 188 1D25 29135-2205 2AS2E-3 2LP29SP N il
1305.030 188 1D3 29145-2305 2AS2E-4 2LP30SP N il
1305.040 188 1D32 29155-2305 2ASL1LB-1-400 2P31SP N i
1305050 188 1D40 29165-2305 2ASL1LB-3-400 2P32SP N il
1305.060 188 1D4 293502 2ASL1LB-4-400 2LP33SP N il
1305.080 188 1D50 293508 2ASL3LB-1-400 2AP34 N il
1306.040 188 1D6 29352-23058 2ASL3LB-3-400 2P35

1306.050 188 1D63 29353-2205 2ASL3LB-4-400 2P36SP

1306 055 188 1D80 29353-2305 2ASLALB-1-400 2LP37SP

1306.060 188 20MBX20M T eg 293532-2305 2ASL4LB-3-400 2LP38SP

1306.070 188 2.0M5X20T 29354-2305 2ASLALB-4-400 2P39

1306.080 188 2.0M6.3X32F 293542-2305 2ASL5LB-1-400 2P41SP

1306.090 188 2.0M6.3X32T 293602 2ASL5LB-3-400 2PAM

1306 100 188 25MsX20M T eg 293608 2ASL5LB-4-400 2PAP

1306 110 188 2.5M5X20T 2936223058 __ 131,132,133 2ASL6LB-1400 ™69 2PL40

1306120 188 2.5M6.3X32F 293622-2305 2ASL6LB-3-400 2PLBILB-400

1306130 188 2.5M6.3X32T 29363-2305 2ASL6LB4400 2PLB3LB-400.

1307.010 188 20.0M5X20M 293632-2305 2ATBT7 2PLBALB-400

1307015 188 20.0M5X20T 29364-2305 2ATF3-FAI0 2PLBS5LB-400

1307.020 188 20.0M6.3X32F 59 2036422305 2ATL5LBF3F4-400 2PLB6LB-400

1307 025 188 20.0M6.3X32T 59 293708 34 2ATLBTY 2PPM N

1307.030 188 200NH1GL 9 29372-23058 131,134 2B100 2PSISXYO-2P 70
1418060 126 200WzL-2C 183 29373-2305 131,134 2810 2PSJSXYO-2PSR 70
16.0M5X20M 59 200WZL-2E 183 29374-2305 131,134 281 2PSISXYO-4P.

16.0M5X20T, 9 207001-A 294008 130 2813 2PSJSXYO-4PSR

16.0M6.3X32F 59 207001-F 29402-22058 130 2B16 2PV2X

16.0M6.3X32T 59 207001-PF 67 294058 N 130 2820 2PV3X

16011 20C10X38Gl 59 20407-23058 130 282 2PVAX

160NHOOGL 250NH1GL 4359 294108 131,132,133 2825 2PV5X

1679060 250NH2GL N 59 20412-23058 131,132,133 283 2PVEX

16C10X38Gi 59 2511120/1M 121 294158 131,134 2832 2PV7X

170001 2511120 121 29417-23058 131,134 2B40 2PVEX

170003 2511160/1M ' 121 29420 » 135 2B4 2PVOX

170005 2511160 121 29421 135 2B50 3.15M5X20M

170007 25c10X38GH T 59 20422 135 2B6 3.15M5X20T

170009 29008 129 29423 » 135 2B63 3.15M6.3X32F

170010 29009 129 29426 135 2B80 3.15M6.3X32T N
170013 29010 129 20427 135 2BP2 301110 184
170014 29011 » 129 29640 129 2BRK10SS-EN-A-020 301111

170017 290138 N 129 29642 129 2BRK11SS-EN-A-020 301120

170018 290148 ' 129 29644 » 130 2BRK20SS-EN-A-020 301121

170021 2901522058 129 296468 130 2BRKT BISNH2GL.
170022 29017-2205 29650 » 130 2BT7 315NH3GL

170025 29019-2205 29980 174 2C100 32C10X38G1

170026 29020 29981 174 2C10 34000071

171001 29021 2AB2 » 70 2C10X38Gl 59 34000080

171010 29022 2AB3 N 70 2c1 34000082
171019 29023 TS 2AB4 70 2c13 34000083

171028 29024 2AB6 » 70 2c16 35003025

171037 20025 o.....13 2AB8 70 2620 35003035 g
171046 29026 2ADP N 202 35003050

171055 29027 2AF2 N 70 2025 35003118

174401 29028 2AF3 70 2c3 35003135

190050-A 29029 2AF4 » 70 2032 35003150

190050-F 29041-2205 2AF6 N 70 2C40 35010000

190050-PF 29041-2305 2AF8 70 2c4 35010001

192001 290428 2AFB1ST-55 722050 35010002

18100 29043-2305 2AFB2ST-18 » 72 26 35010003

1810 290448 2AFB3ST20 72 2063 3010004 T
181 29045-2305 2AFB4ST-32 N 72 2080 35010005

1813 290462 2AFB6ST-28 72 2D100 35010006

1816 290463 2AFB8ST-27 » 72 2010 35010030

1820 290488 2AK2-01 N 70 201 35010031

182 29054-23058 2AK2-06 70 2016 35010032

1825 29055-23058 ' 2AK2-08 » 70 2020 35010033

183 29056-2305S 131,132,133  2ALFILB-400 69 202 35010034

1832 29057-23058 131,132,133 2ALF3LB-400 69 2025 35010035

1840 29058-2305S 2ALFA4LB-400 69 203 35010036

184 29059-23055 2ALF5LB-400 » 69 2032 35010037

1850 29060-2505 2ALF6LB-400 N 69 2D40 35010038

186 290602-2505__ 2ALMALB-400 N 71 204 35010039

1863 29061-2505 2ALMPPALB-400 71 2050 3805002

1880 290612-2505 2ALP1LB-400 N 69 206 3805004

1C100 29065-2505 2ALP3LB-400 69 2063 3805006

1C10 29066-2505 2ALP4LB-400 » 69 2080 3805009

1C10X386! 59  29081-25055 2ALPSLB400 T 69 2ESST 3805012

1C1 10 29082-25058 2ALPGLB-400 69 2LPO1SP 3805013

113 10 290822-2505 2AM2 2LP02SP 3805014

1C16 10 29083-25058 2AM4 2LP03SP 3805016

1C20 10 29084-2505S 2AMJPP4B4 2LP04SP 305017
162 10 29112 2AML2 2LP05SP 3805018

1C25 10 29113 2AML4 2LP06SP 3805021

1C3 10 29114 2AMLKB2 2LPO7SP 3805201

1C32 10 29115 2AMLKB4 2LP08SP 3805207

1C40 10 29116 2AMPP2 2LPO9SP 3805211

1C4 10 29117 2AMPP4 2LP10SP 3805213

1C50 10 29120 2AMPP4B4 T 2LP125P 3gosty T
1C6 10 29121 2AP2 2P13SP 3805219

1063 10 29124 TUTTTH32133 2AP3 2P14SP 3805225

1C80 10 29125 32,133 2AP4 2P15SP 3805229

1D100 10 29129 N 133 2AP6 2P16SP 3805231
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3805237 144 4.0M6.3X32F 402518 5507570 800XU
3950 4.0M6.3X32T 402520 55MF-P11 . 80NHOOGL
3B100. 4003A11 . 402521 55MF-P8_ 8112801
3B10. 4003C11 402522 55XC-P8-230V-G 8112802
4003E11, 402524 55XC-T-230V-G 8112803
4003G11 402530 55XU-P8-230V-G 0 8112807
4003511 402540 55XU-T-230V-G 150 8112809
4004A10 402555 6.3M5X20M 8112810
4006C10 402556 6.3M5X20T 8112811
400NH2GL | 40260005 6.3M6.3X32F 8112813
40200205 402605016 6.3M6.3X32T 8113301
40200905MUV_ 40261005 6004121 8113302
40200907MUV 402615016 6004164 8113303
4020100105 40262005 6004202 8113305
40201005 40262105 6004253 8113306
4020120105 402625016 6004326 8113307
40201205 402626016 6004407 8113308
4020150105 40263005 6004504 8113310
4020150107 40263105 6004636 8113490 2
40201505 402635016 600DT 8113492 142 144
4020160105 402636016 600PSR 8113493
4020160107 404001-06 600PSRV 8113494
40201605 404010-06 600SD-2-230 .47 8113495
4020170105 40403804 600ST 811349
4020170107 40403805 600VPR-1-180/300V 8113497
40201705 40403806 600VPR-170/290. 8221051
4020180105 4220800 600VPR-310/520. 8221052
4020180107 4220801, 600XU 8221054
40201805 4220802, 630NH3GL 8221055
4020200105 4220803, 63NHO0GL 8221056
4020200107 4220810, . 8221057
40202005 4220811 8221058
4020220105 4220812, 6C10X38Gl 852509001016 74
4020220107 4220813, 7004201 8C10 1
40202205 45019 7004202 8C10X38GI 59
4020230105 45021 7004203 8C16 1
4020230107 45024 7004204 806, .o
40202305 45058 7004205 900CPR-1-BL-U 20
40202505 45062 7004206 900CPR-3-1-110V . . 20
4020300105 . 45071 7004207 900CPR-3-1-BL-230V 20
4020300107 45072 . 7005105 900EFR-BL-U_ 22
40203005 45197 7005305 900ELR-2-110V
4020320105 45200 7005307 900ELR-2-230V .
4020320107 45228 7005308 900VPR-2-280-600V
40203205 45232 7005310 900VPR-BL-U
4020360105 45307 7005311 92.04
4020360107 45317 . 7005312 92.08
3063 | 45318 7005313 ga.ip T gy
3080 00 4020400105 45320 7005314 960.10111
3PLBR1L-024 4020400107 45321 7005315 970.04
3PLBR1L-110 40204005 45332 7005317 970.08
3PLBR1L-230 4020420105 45335 7005318, . 970.12
3PLBR3L-024 4020420107 45336 7008516
3PLBR3L-110 40204205 45337 7008519
3PLBR3L-230 40204605 45338 7008520
3PLBRAL-024 4020470105 46353 7008523
3PLBRAL-110 4020470107 46354 7008524
3PLBR4L-230 4020500105 46355 7008525
3PLBR5L-024 4020500107 46356 7008530
3PLBR5L-110 40205005 46365 7008531
3PLBR5L-230 4020520105 46366 7008532
3PLBR6L-024 4020520107 46387 7211485 AC-S2E-01
3PLBR6L-110 40205205 4C10X38GlI 7211486 AC-S2W 168
3PLBR6L-230 4020700105 . 5.0M5X20M 7211487 AC-USB-RS232-01 168
3PLBREN1L-024 4020700107 5.0M5X20T 59 7211488 AC-USB-RS485-02 168
3PLBREN1L-110_ 40207005, 5.0M6.3X32F 59 7211495 AC-USB-RS485-03 168
3PLBREN3L-024 4020720105 5.0M6.3X32T 59 7211496 ACF4801
3PLBREN3L-110 4020720107 500NH3GL . 59 7211497 ACH-002
3PLBREN4L-024 40207205 51.001B. 7211498 ACH-004
3PLBREN4L-110 4020800105 51.0500R 7211851 ACL4802
3PLBRENSL-024 4020800107 5308900 7211852 ADW
3PLBRENSL-110 40208005 5308901 7211853 AE12505 TG
3PLBREN6L-024 4020820105 5308902 7211855 AE12506
3PLBRENGL-110 4020820107 5308903 7211856 AEG-1000B
3PSF101 40208205 5308904 7211857 AEG-1000G
3PSF110 4020850105 . 5308905 7211858 AEG-2000B
3PSF301. . 4020850107 5308906, 7211860 AEG-2000G
3PSF310_ 40208505 5308907, 7211976 AEG-3000B
3PSF401 4020860105 5308920 7211977 AEG-3000G
3PSF410 4020860107 . 5308921 7211990 AEG-4000B
3PSF601 40208605 5308922 8.0M5X20M 59 AEG-4000G
3PSF610_ 40208805 5308923 8.0M5X20T AEG-5000G
3PSF801. . 5308924 8.0M6.3X32F AF2
3PSF810 5308925 8.0M6.3X32T ARy g
3PSFPP101 5308926, 800POD-180S AF4
3PSEPP10 5308927 BU0PSR ppg
3PSFPP301 5507560 800S-1-ON-608-230 AF8
3PSFPP310 5507561 800S-1-ON-60S-415 AFF-1010B-120VAC
3PSFPP401, 5507562, 800SD-2-110 AFF-1010G-120VAC
3PSFPP410 5507563 800SD-2-230 AFF-1020B-120VAC
3PSFPP601 5507564 800SD-2-415 AFF-1020G-120VAC
3PSFPPB10_ . 5507565 800SQ-A-110_ AFF-2010B-120VAC
3PSFPP801 5507566 800SQ-A-230, AFF-2010G-120VAC
3PSFPP810. . 5507567 800XA AFF-2020B-120VAC
4.0M5X20M 5507568 800XC . AFF-2020G-120VAC
4.0M5X20T 59 402517 174 5507569 800XMR
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AFF-3010B-120VAC AIS18NO8AN024-2M 84  APLBBMOA . .............187 CAM8-4-M CPF12-FMBR5-P5-L 88
AFF-3010G-120VAC AIS18NOBAN024-Q65 84  APLBB110ATM 187 CAS-500EP. CPF12-FPBR12-P5
AFF-3020B-120VAC AIS18NO8AP024-2M CAS-600P CPF12-FPBR4-P2
AFF-3020G-120VAC AIS18N08AP024-Q65 CB1038-1/1 CPF12-FPBRS-P2. . .......89
AFF-4010B-120VAC AIS18NO8AW220-2M CB1038-1_ CPF12-FPBR8-P5
AFF-4010G-120VAC AIS18NO8RD024-2M CB1038-2/I CPF12-RMBR12-P5
AFF-4020B-120VAC AIST8NOBRW220-2M APLBB24D 187 CB1038-2 CPF12-RMBR4-P2
AFF-4020G-120VAC, AIS30F10AN024-2M APLBB24DIM. 187 CBA038-3M M9 CPF12-RMBR5-P2
AFF-5010B-120VAC | AIS30F10AN024-Q65 APLBW110A 187 CB1038-3 CPF12-RMBR8-P5
AFF-5010G-120VAC, AIS30F10AP024-2M APLBW110ATM 187  CB16/2H CPF78-FPBR3-P5
AFM-1012 AIS30F10AP024-Q65 APLBWA2D AT CBAGBH CPF78-FPBR4-P5
ARM2012 AIS30F10AWZ20-2M apLewizD T ey Gpa cPFTBFPEBRSPS T gy
AFM-3012 AIS30F10RW220-2M APLBW12D1M 187  CB6/1 CPG1.5/3
AFM-4012 AIS30N15AN024-2M APLBW240A 187 CB6/2H CPG1.5
AFM-5012 AIS30N15AN024-Q65 4 APLBW240A1M 187 CB6/3H CPG2.5/3
AIC42 014 20 D1 AIS30N15AP024-2M 84  APLBW24D 187 CBB120 CPG2.5

AIS30N15AP024-Q65 84  APLBW24D1M, 187 CBB150 CPG4/3

AIS30N15AW220-2M 35 APLMB110A CBB185 CPG4

AIS30N15RW220-2M .85 APLMB110A1M 37 CBB35/50 CPG6/10/3

AK2-2PB - 78  APLMB12D 187  CBB70 CPG6/10 "

AK2-2POSR 78  APLMB12D1M . 187 CBB95 CPM12-FMBR5-P5-L 88

AK2-3PB 78  APLMB240A . ...........187 CBCT-120-1 CPM12-FPBR12-P5

B AK2-3PC 78  APLMB240A1M 187  CBCT-210-1__ CPM12-FPBR4-P2

AlC42 062 20 D1 AL12500 APLMB24D 187 CBCT-310-1 . CPM12-FPBR5-P2
AIC42 069 30 D1 AL12501 APLMB24D1M 187 CBCT-35-1 CPM12-FPBR8-P5
AlC42 075 50 D1 AL12505 APLMW110A 187 CBCT-70-1 . CPM12-RMBR12-P5

AL12506 APLMW110A1M - 187 CBS3U CPM12-RMBR4-P2
AIC42 092 40 D1 ALF3-024 APLMW12D 187 CBS4U CPM12-RMBR5-P2
AIC42 093 30 D1 ALF3-110 APLMW12D1M 187 CDFM1225-L CPM12-RMBR8-P5 .
AIC42 094 20 D1 ALF3-230 APLMW240A CDFM12254-L CPM78-FPBR3-P5
AIC42 11550 D1 ALF3LB-024 APLMW240A1M 37 CDFM12512 CPM78-FPBR4-P5
AlC4211730D1 .68 ALF3LB-110_ APLMW24D 187  CDFM1255 CPM78-FPBR5-P5 .. .88
AIC42 124 40 D1 ALF3LB-230 APLMW24D1M 187  CDFM1258 CSB3/N3U
AIC42 14130 D1 ALF4-024 APRCO1 - 153 CDFM24-D-PUR 88  CSB3/N3UL
AlC42 155 50 D1 ALF4-110 AS2-2P 78  CDFM24-D 88  CSB4/N4U
AIC42 156 40 D1 ALF4-230 AS2-2PSR 78  CDFM7853 88  CSCP2.5T
AlC42 19550 D1 . ALF4LB-024 AS2-3P 78  CDFM7854 CSCP2.5T2 ...
AIK12F02AN024-2M, ALF4LB-110, ATS2M1-1-16A-230V 146 CDFM7855 CSER1-120U380A2XC
AIK12F02AN024-Q65 ALF4LB-230 AUX1CO 10  CDFRJ45R0.58-PU 37 CSER1-120U380A2YC
AIK12F02AP024-2M ALF5-024 AV3801 188 CDFRJ45R058 . 87  CSER1-120U48D100XC
AIK12F02AP024-Q65 ALF5-110 AV3899 188 CDL4UN(LS) 114 CSER1-120U48D100YC
AIK12N04AN024-2M ALF5-230 AV6720 189 CDLAUN 114 CSER1-120U48D4X C
AIK12N04AN024-Q65 ALF5LB-024 Av8203 188  CDLG25 114 CSER1-120U48D4Y C
AIK12N04AP024-2M ALF5LB-110 Av8210 188 CDMRJ4524-D-PUR 87  CSER1-230A380A2XC . . .....123
AIK12N04AP024-Q65 ALF5LB-230 CDMRJ4524-D CSER1-230A380A2YC
AIK18F05AN024-2M ALF6-024 B CDMRJ4528-PUR CSER1-230A48D100XC
AIK18F05AN024-Q65 ALF6-110 CDMRJ4528 CSER1-230A48D100YC
AIK18F05AP024-2M ALF6-230 B-ROZETO08 CDR20 CSER1-230A48D4XC
AIK18F05AP024-Q65 ALF6LB-024 B-ROZET18 CDR40 CSER1-230A48D4YC
AIK18NO8AN024-2M ALF6LB-110, B12.5V/175-S/2P CDS6UIFT CSER1-24D380A2XC
AIK18NO8AN024-Q65 ALF6LB-230 B12.5V/175-5/2PN50 CDS6UISC . CSER1-24D380A2YC
AIK18N08AP024-2M AM-HZ-2-AB B12.5V/175-S/3P CDS6UMS . T CSER1-24D48D100XC 123
AIK18N08AP024-Q65 AM-HZ-3-AB 6 B12.5V/175-S/3PN50 CDS6U CSER1-24D48D100YC
AIK30F10AN024-2M AM-I-2-5A-6S-WD 36 B12.5V/175-S/4P CDTTU CSER1-24D48D4X C
AIK30F10AN024-Q65 AM-I-2-5A-WD 36 B12.5V/385-S/3P CDTTUSH CSER1-24D48D4YC
AIK30F10AP024-2M . . 8 AM-I-3-5A-6S-WD 36 B12.5V/385-S/3PN50 CF4U CSER1-24U380A2X C
AIK30F10AP024-Q65 AM-I-3-5A-WD B12.5V/385-S/4P CF4UL110-240V CSER1-24U380A2Y C
AIK30N15AN024-2M AM-I-D-2-X BA15D230 CF4UL6-60V CSER1-24U48D100X (
AIK30N15AN024-Q65 AM-I-D-3-X BA9S110 CGMT4 CSER1-24U48D100YC
AIK30N15AP024-2M AM-PF-2-440V-5A BA9S230 CGT10N CSER1-24U48D4X C 123
AIK30N15AP024-Q65 AM-PF-3-440V-5A BA9S24 CGT16N CSER1-24U48D4Y (
AIS08F1.5AN024-2M - BLCC-P-6-110 CGT35U CSER1-4860U380A2X
AIS08F1.5AN024-Q65 AM-V-2-N BPROTK CGT4N CSER1-4860U380A2YC
AIS08F1.5AP024-2M AM-V-3-600V BPRO5K CGT6N CSER1-4860U48D4X C
AIS08F1.5AP024-Q65 AM-V-3-N BPR10K CH403-1 CSER1-4860U48D4Y C
AIS12F02AD024-2M, AM4 BRJ45 CH403-2 CSER14860U48D100XC,
AIS12F02AN024-2M, AMKB4 BUSB30 CHA03-3 % CSER14860U48D100Y C
AIS12F02AN024-Q65 AML4 BUSB CH403-3 CSFLBUR
AIS12F02AP024-2M AMLKB4 CHV10U CSM12-4-F-PG11-T-S
AIS12F02AP024-Q65 ... APO116N CHVAU CSM12-4-F-PGY-T-D
AIS12F02AW220-2M APO119N CHV6U CSM12-4-F-PGY-T
AIS12F02RD024-2M AP0216N CKT4U/4 CSM12-4-F-T-D
AIS12F04AN024-2M AP0316N 9 CKT4U CSM12-4-F
AIS12F04AN024-Q65 AP0416N " 189 CA22 : 151 CM1.88 CSM12-4-M-PG11-T-S
AIS12F04AP024-2M AP0420N 189 CAGOT/S 15y CM1.582 CSM12-4-M-PG9-T-D
AIS12F04AP024-Q65 AP0516N 189 CAG02 e 15 CM25S CSM12-4-M-PG9-T
AIS12N04AD024-2M AP0520N - 189 CAG03 e 151 CM25S2 CSM12-4-M-T-D
AIS12NO4AN024-2M AP0616N - 189 CA701-15/S-2M 191 CM4S CSM12-4-M_
AIS12NO4AN024-Q65 AP0714 189 CA701-15/S 151 CM4S2 CSM12-5-F-PGY-T
AIS12N04AP024-2M AP0916N 188 CATQp e CSM12-5-F
AIS12N04AP024-Q65 AP1017 189 CA703
AIS12N04AW220-2M AP1024 - 189 CAB02
AIS12NO4RD024-2M . AP2 - 78 CA803 .
AIS18F05AD024-2M_ ... 8 AP3 78 CA03 CSM12-8-M-PG9-T .
AIS18F05AN024-2M AP4 - 78 CAFLAUL CSM12M-4-F-PGY-T
AIS18F05AN024-Q65 AP4848 153 CAFLaU T CSM12M-4-M-PG9-T
AIS18F05AP024-2M AP4896-4848-G-C_ . 153,159 CAMI24F CSM12M-5-F-PGO-T
AIS18F05AP024-Q65 AP6050 " 153 CAMIRA 7 gy CSM12M-5-M-PG9-T
AIS18F05AW220-2M AP6 - 78 CAMI2-5.F CSM12M-8-F-PGY-T
AIS18F05RD024-2M AP7248 - 153,159 CAMI2-5M CSM12M-8-M-PG9-T
AIS18F05RW220-2M AP8 78 CAMB.AF-T CSM8-3-F-T .8
AIS18F08AN024-2M AP9648 153,159 CAMB3MT CP6/10/3 CSM8-3-F
AIS18F08AN024-Q65 AP9672 . 153,159 CAMBL-F-T CP6/10 CSM8-3-M-T .8
AIS18F08AP024-2M APFC147-108-90/550V 145 CP8L32(1S) ... CSM8-3-M
AIS18F08AP024-Q65 APFC148-312-90/550V CP8L32(I.S)H . CSM8-4-F-T .8
AIS18NO8AD024-2M APFC347-108-230V CP8L32 CSM8-4-F
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CSR1S-120U%A
CSR1S-120UYA
CSR1S-12UXA
CSR1S-12UYA
CSR1S-230AXA _
CSR1S-230AYA
CSR1S-230UXA
CSR1S-230UYA
CSR1S-24DXA
CSR1S-24DYA
CSR1S-24UXA
CSR1S24UYA_
CSR1S-48-60UXA
CSR1S-48-60UYA
CSR1S-5DXA _
CSR1S-5DYA
CSTSBAU,
CSTSB5U
CSTSNAU
CSTSNSU .
CSTSN6U
CTEC2100030. ]
CTEC2100100. 8
CTEC2100300.
CTEC225030
CTEC225100
CTEC225300
CTEC240030
CTEC240100
CTEC240300__
CTEC263030
CTEC263100
CTEC263300
CTEC4100030
CTEC4100100
CTEC4100300
CTEC425030
CTEC425100
CTEC425300
CTEC440030
CTEC440100
CTEC440300
CTEC463030
CTEC463100
CTEC463300
CTL25U(1.9)
CTL25U
CTL2.5UF
CTLG25 .
CTM5-2F
CTS10U__
CTS10US
CTS16U
CTS250-N
CTS25UN,
CTS35UN
CTS4UN
CTS4USC
CTS50/70N
CcTSsU
CTS6USC
CTS95120N,
CTT25UE
CTT250J,
CTT25UK
CTT25UT
X103
oxX10_
CX2513
CX2.5/4
cx25
CX4f3
oxafs
Coxé i
X613 )

CXAF4/3”
CXAF4/3L12V
CXAF4/3L24V
CXCP25/4
CXDB35/10
CXDB35/10A
CXDL25(1S) .
CXDL25

CXDLG25(1.S)

CXF4/3
CXF4/3L110-240VAC/DC. 1
CXF4/3L6-60VACIDC
CXG1013,,
CXG10,

CXG2503

CXG2.5/4 "
CXG25,
CXG4I3,
CXG4lA.
CXG4

CXG6/3,
CXG6
CXK2.5i4
CXK25
CXK4/3
CXK4

CXM25,
CXMG25
CXVF25A’
CXVF25C

CYDL25(.8)
CYDL25
CYDL4(.S)
CYDL4
CYDLF4
CYDLF4FT
CYDLFALR
CYDLG25(1S), .
CYDLG25
CYDLG4
CYDLGF4
CYDLGF4FT
CYDLGFALR
CYF4

CYFAL ]
CYM4-2F1284N0 85

D

D050DDB
D050DXB
DO50KDB
DO50KXB
D050YDB
D050YXB
DO6ODDK
DOSODXK
DOSOKDK
DOBOKXK
DOSOYDK
DOBOYXK
D070DDM
DO70DXM
DO70KDM
DO70KXM
DO70YDM
DO70YXM
D080DDS
D08ODXS
D08OKDS
DO8OKXS
D08OYDS
DO8OYXS
D090DDY
DO9ODXY
DOYOKDY
DOYOKXY
DOY0YDY
DO9OYXY
D100DDB
D100DDH
D100DDK
D100DDM
D100DDS
D100DDY
D100KDB
D100KDH _
D100KDK
D100KDM
D100KDS
D100KDY
D100YDB
D100YDH
D100YDK .80
D100YDM
D100YDS
D100YDY
D100YE30K
D100YM30K_
D100YS20.
D101YS30.
D101YS32.
D1 80

D31S10.
D31522

D32810
D32522
D41822
D41S30,
D41S40.
D41345
D42522
D42530
D42340.
D42345
D42350
D43526
D43546
D44527
D44S47
D51522
D51S30.
D51S40,
D524
D52822
D52530
D52540
D52850
D53536
D53856
D624
D724
D824
D924
DB16.
DB35.
DBM(
DBM12-64-T
DBM12-84-T
DDFL4U
DDFLAUE.
DIGIX-1-0-0-24VDC
DIGIX-A-1-4-230v_ T g
DIGIX-1-230V 161
DIGIX-2-1-0-24VDC 161
DIN17D600500
DIN30 A241028

DS10/385-(V+T)-S.
DS1125-100
DS1125-125
DS1125-40
DSM25-50 ..
DS1125-63

DS1125-80
DS11250-1000
DS11250-1250
DS1160-100
DS1160-125
DS1160-160
DS1160-63
DS1160-80 12
DS11600-1600
DS1250-200
DS1250-250
DS1400-315
DS1400-400
DS1630-500
DS1630-630
DS1800-800
DS26M75-(V+T)-S ... 14
DS25/175-2V-S

DS25/385-2V-S
DS50/180-2V-8
DT10/175-(2V+T)-S 14
DT10/175-3V-S
DT10/175-4V-8
DT120/550-3V-S
DT25/175-(3V+T)-S
DT25/385-(3V+T)-S
DT25/385-3V-5
DT25/385-4V-S
DT40/175-(3V+T,
DT40/175-3V-8
DT40/175-4V-S
DT40/385-4V-S
DT50/420-(3V+T)-S
DT50/420-3V-S
DT50/550-3V-5

£100.008
E110.000
E110.005
E110.010,
E110.020
ED-004
ED-008 .
ED-038 .

EFR-341-2 23
EG15R00C024C 76
ELFW024D-SP

ELFW110A-SP

BRI %
EM1 8
EM2M-1P-C-100A-110V 35
EM306-C-D 35
EM306
EM368-C 35
EM368 35
EM4M-3P-C-100A 35
ES12009

ES12201

ES5001

ES5002
ES50LAIU 9%
ESS0LATW 9%
ES50LATX 9%
ESS0LA2U 9%

ES50LA2W
ES50LA2X
ES50LA3U
ES50LA3W.
ES50LA3X
ES50LB1U
ES50LB1W
ES50LB1X
ES50LB2U
ES50LB2W
ES50LB2X
ESS0LB3U.
ES50LB3W
ES50LB3X
ES50LG1U
ES50LG1W
ES50LG1X
ES50LG2U
ES50LG2W
ES50LG2X
ES50LG3U
ES50LG3W
ES50LG3X
ES50LR1U
ESSOLRIW 9
ES50LR1X .
ES50LR2U
ES50LR2W
ES50LR2X
ES50LR3W
ES50LR3X
ES50LW1U
ES50LWAW 95
ES50LW1X
ES50LW2U.
ES50LW2W 95
ES50LW2X
ES50LW3U
ES50LW3W__
ES50LW3X 9%
ES50Z1U
ES50Z1W
ES50Z1X .
ES5022U
ES5022W
ES5022X
ES60003
ES60004 9
ES60006
ES60010
ES70006__
ES70010
ES70014
ES70018
ES70022.
ET2PMEP 126
ET3PMEP

ET4PMEP

EXP FLEX 2M

F

F318120
F318220
F328120
F325220
F41S20
F41220
F418320
F418420
F418470
F425220
F428320
F425420
F42S470
F423520
F435220
F435284
F433484
F443288
F44s488
F515220
F51S320
F51S400
F525220
F525250
F525320
F525400
F535385
F533585
FD600-4-005-110V
FD600-4-010-110V
FL-GT35-DI04-PS-230V
FL-GT35-LG-1-0-1
FLRLBS6
FLRLLG-1-1-1
FL-RL-PS-230V
FL-SC-AI03-NTC-AIO31
FL-SC-AI03-U-A002-U
FL-SC-AI04-RTD __
FL-SC-AI04-TC _
FL-SC-AI04-U
FL-SC-AI06-]
FL-SC-AI06-V
FL-SC-AIDF04-TC
FL-SC-AQ04-l_
FL-SC-AQ04-V
FL-SC-DI04-R004
FL-SC-D10
FL-SC-DH4
FL-SC-LCO4
FL-SC-RO08
FL-SC-TO08
FL-TX4-LG-1-1-1
FL-GT35-DI04-PS-24V

FL?GTSB?DSP R I T R PP PP TP PP PPPPPPPPY 162
FL-RL-DI04-PS-24V 162
FL-TX4-DI04-PS-230V 162

FL-TX4-DI04-PS-24V _
FM12038ATHSL
FM12038A2HSL.
FM17251ATHSL.
FM17251A2HSL
FMBO38ATHSL

FMB038AZHSL

G

G45-14-2
G45-14-3
G45-14-4
G45-14-5
G54-14-2
G54-14-3
G54-14-4
G54-14-5
GE2-14

HE10WPRI12.
HE16WPR/12
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HE4WPR/12
HEGWPR/12.
HMSO01
HMS02

HTC206
HTC405

IA12M34R024D _
IA12M34R110A
IA12M34R240A
IDM
IF5M024ZM05
IF5M110ZM05
IFSM220ZMO5
IF5P024ZM05-2 9
IFABO1
IKAMO4
IKAMOG
IMCC/12
IMCC/16
IMCC/20
IMCC4
IMCC/8
IMDSUBF/5/S
IMDSUBF/25/S
IMDSUBF/37/S
IMDSUBF/O/S 18
IMDSUBM/15/S
IMDSUBM/25/S_
IMDSUBM/37/S .
IMDSUBM/9/S
IMIDC/20/S/L
IMIDC/26/S/L
IMIDC34/SIL 136
IMIDC/40/SIL
IMIDC/50/SIL_
IMRE2SS1/24/0M_
IMRE2SS16/24/0M
IMRE2S52/24/0M
IMRE2S54/24/0M
IMRE2S58/24/0M
IMRJ45/8/H
IMRJ45/8/HS
1S02-100R 8
1SO4-100R
IT120R024
IT120R220
IT120Y024
IT120Y220

J

JX4/10
JX4/16
JX412

122,123

........................................... 1169

K31810
K31820
K32810_
K32520
K41520
K41530
K41540
K41545
K42520
K42830
K42540"
K42545
K42550
K43520
K43S25
K43840
K43545
K44S25
K44345
K51520
K51S30
K51S40
K52520
K52530
K52540
K52850.
K53830 120
K53S50

KEM3100L YR _
KEM3125L YIR

KEM3150L Y/R 44

KF90C23P-M8 87
KF90C24P-M8 87
KFOOCS3N-PUR ... 81
KF90C53N 87
KFOOCS3P-M8 87
KF90C53P-PUR 87

KFO0C53P
KF90C54-PUR
KFo0C54
KF90C54P-M8
KF90C55-PUR
KF0C55
KF9OM83:
KFOOM83
KF9OM84-PUR
KF9OM84
KFDC212
KFDC23P-M8
KFDC24P-M8
KFDC25-14-L
KFDC25-16-L
KFDC512-PUR
KFDC512_
KFDC517
KFDC53N-PUR
KFDC53N
KFDC53P-M8
KFDC53P-PUR

KFDC54P-M8
KFDC55-PUR

KFDC58-PUR
KFDC58
KFDC7853 86
KFDC7854 86

KFDMB85-5M-8
KFDM86-2M
KFDM86-5M
KFDM88-2M
KFDM88-5M 8
KMDC25-14-L 86
KMDC25-16-L 86
KMDC517

KMDC7854
KMDC7855
KMDM85-2M-B
KMDM85-5M-8
KMDM86-2M
KMDM86-5M
KMDM88-2M
KMDM88-5M

KU316N
KU325N
KU340N _
KU363N_
KV10x38°
KV10x38CC
KVKE3100
KVKE3125
KVKE3160
KVKE3200_
KVKE3250
KVKE3315
KVKE3400
KVKE3630
KVKE363
KVKE380

L51K13MEM121
L51K13MEM122
L51K13MEM123
L51K13MIM311

L51K13MIM411 83

L51K13MUM331
L51K13SOM101__
L51K13S0P101
L51K13S0P102.
L51K23HUM111
L51K23HUM112.
L51K23LUM321
L51K23LUM322.
L51K23REF121
L53K13MEL123
L53K13MEM121
L53K13MEM122
L53K13MEM123
L53K13MEM124
L53K13MEM125
L53K13MEP121.
L53K13MEP123.
L53K13MIM311
L53K13REM121
L53K13S0M102
L53K13S0P102.
L5K13MEL123
L5K13MEP121
L5K13MEP122__
L5K13MEP123
L5K13MIP311
L5K13MIP411
L5K13MUP331
L5K13PUP211
L5K13SOM101
L5K13S0P101
L5K13S0P102
L5K23BEM621
L5K23LEM622
L5K23LUM321
L5K23LUM322
L5K23REF121
L61K13MEM121
L61K13MEP121
L61K13MUM331
L61K13PUM211
LK10 Y/R UL,
LK11YRR 2
LLCA-2M-1-U-CE 28
LPO1SP
LP02SP
LP03SP
LP04SP
LPO5SP
LPO6SP
LPO7SP
LP08SP
LPO9SP
LP10SP
LP11SP
LP12SP
LP13SP
LP14SP
LP15SP
LP17SP
LP18SP
LP19SP .
LP1D0910-24V
LP1D1210-24V
LP1D1810-24V
LP1D2510-24V
LP1D3210-24V
LP1D4011-24V.
LP1D5011-24V.
LP1D6511-24V
LP1D9511-24V.
LP20SP
LP40_
LP41SP
LS125
LS250
LS400
LS630
LTO1DN02
LTO1DNO4
LTO1DN11
LTO1DN20
LTO1DN22, .
LTO1DN40
LTO1KN11
LTO1KN22
LT02DTO.
LT02DT2.
LT02DT4.
LTO3DNY1
LT1D0910-110V
LT1D0910-230V
LT1D0910-400V
LT1D1210-110V
LT1D1210-230V

LT1D1210-400V
LT1D1810-110V
LT1D1810-230V
LT1D1810-400V
LT1D2510-110V
LT1D2510-230V
LT1D2510-400V
LT1D3210-110V
LT1D3210-230V
LT1D3210-400V
LT1D401-110V
LT1D4011-230V
LT1D4011-400V
LT1D5011-110V
LT1D5011-230V
LT1D5011-400V
LT1D6511-110V
LT1D6511-230V
LT1D6511-400V
LT1D801-110V
LT1D8011-230V
LT1D8011-400V
LT1D9511-110V
LT1D9511-230V
LT1D9511-400V
LTIF115A-110V
LT1F115A-230V
LT1F115A400V
LT1F150A-110V
LT1F150A-230V
LT1F150A-400V
LT1F225A-110V
LT1F225A-230V
LT1F225A-400V
LT1F265A-110V
LT1F265A-230V
LT1F265A-400V
LT1F400A-230V
LT1F400A-400V
LT1F630A-230V
LT1F630A-400V
LT1F800A-230V
LT1FB00A-400V
LT1KHO0610-110V
LT1KH0910-110V
LT2E1301
LT2E1302
LT2E1303
LT2E1304
LT2E1305
LT2E1306
LT2E1307
LT2E1308
LT2E1310
LT2E1312
LT2E1314
LT2E1316
LT2E1321
LT2E1322
LT2E1353
LT2E2353
LT2E2355
LT2E3355
LT2E3357
LT2E3359
LT2E3363
LT2E3365
LT4D1810-110V
LT4D1810-230V
LT4D1810-400V
LT4D2510-110V
LT4D2510-230V
LT4D2510-400V
LT4D3210-110V
LT4D3210-230V
LT4D3210-400V
LT4D401-110V
LT4D4011-230V
LT4D4011-400V
LT4D6511-110V
LT4D6511-230V
LT4D6511-400V
LT4D9511-110V
LT4D9511-230V
LT4D9511-400V
LT5D093-110V
LT5D093-230V
LT5D093-400V
LT5D123-110V
LT5D123-230V
LT5D123-400V
LT5D185-110V
LT5D185-230V
LT5D185-400V
LT5D255-110V
LT5D255-230V

LT5D255-400V
LT5D325-110V
LT5D325-230V

LT5D325-400V
LTO45A-C.

M-AI03-NTC-AI03-]
M-AI03-U-A002-U
M-AIO4-TC
M-AI04-U
M-AI06-|
M-AI06-V
M-AIDF04-TC
M-AQO4-|
M-DI04-R004
M-DI0
M-DI4
M-LCO4
M-R008
M-TO08
MA-AI04-RTD _
MA12-110V 37

MA12-AC-20A-110V
MA12-AC-20A-240V
MA12-DC-100mV-110V
MA12-DC-50mV-110V
MA201-110V.
MA201-240V
MA2301-110V
MA2301-240V
MA32-1-G-40/300V 37
MA32-3-G-40/300V 37
MA501-110V
MAS01-240V
MBZS024S
MBZS110S_
MC-ESS15/80WH
MC-ESS18/64WH
MC-ESS20/80WH
MCB151110
MCB1S124 T8
MCB153110
MCB153230
MCB15324
MCB154110
MCB154230
MCB15424
MCB155230
MCB15524
MCB156110
MCB156230
MCB15624
MCB9106_
MCB91110
MCB9112,
MCB91230
MCB9124.
MCB9148.
MCBO1xx
MCB9306_
MCB93110
MCB9312,
MCB93230
MCB9324,
MCB9348,
MCBO3xx
MCB9406.
MCB94110
MCB9412
MCB94230
MCB9424.
MCB9448.
MCBO4xx
MCB9506
MCB95110
MCB9512
MCB95230
MCB9524
MCB9548,
MCB95xx
MCB9606
MCB96110
MCB9612
MCB96230
MCB9624
MCB9648.
MCB96xx
MD-02003--09.0.
MD-02003--19.1
MD-02003--29.2.
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MD-02003-303
MD-02003-40.*
MD-02003-59.5
MD-02003-696
MD-02003-79.7
MD-02003-80.8
MD-02003-90.*
MD-10003-090
MD-10003-19.1
MD-10003-29.2
MD-10003-303
MD-10003-40.*
MD-10003-59.5
MD-10003-69.6
MD-10003-79.7
MD-10003-80.8
MD-10003--90.*
MDH2010-8
MF16-110V
MF16-240V
MF316-110V
MF316-240V
MFM284-C
MFM376-C
MFM383A-C
MFM383A,

MIBRX-2WI-1-0-0-24VDC
MIBRX-48-0-0-230V
MIBRX-48-0-0-24VDC___ 165
MIBRX-4M-1-0-0-230V
MIBRX-4M-1-0-0-24VDC
MIBRX-4M-1-1-1-230V _
MIBRX-4M-1-1-1-24VDC
MIBRX-6M-1-1-1-230V
MIBRX-6M-2-1-1-0-1-24VDC
MIBRX-72-0-0-230V
MIBRX-72-0-0-24VDC
MIBRX-72-0-1-230V
MIBRX-72-0-1-24VDC
MIBRX-96-1-0-230V
MIBRX-96-1-0-24VDC
MIBRX-96-1-1-230V
MIBRX-96-1-1-24VDC
MIBRX-DSP-AP-2M
MIBRX-DSP-AP-4M
MIBRX-DSP-AP-6M
MIBRX-DSP-IND-06-8-0-00-B
MIBRX-DSP-IND-06-8-0-00-C.
MIBRX-DSP-IND-96-8-2-16-8
MIBRX-DSP-IND-06-8-4-16-8
MIBRX-SC-AIO2-
MIBRX-SC-AIO2NTC
MIBRX-SC-AI02-PT1000
MIBRX-SC-AI02-PTC
MIBRX-SC-AI02-RTD
MIBRX-SC-AI02-TC
MIBRX-SC-AI02-V-I
MIBRX-SC-AI02-V _
MIBRX-SC-AQ01-Vi
MIBRX-SC-DI02-AI01-T_
MIBRX-SC-DI02-R002.
MIBRX-SC-DI02-R003
MIBRX-SC-DI02-T002
MIBRX-SC-DI04
MIBRX-SC-DI06
MIBRX-SC-DL
MIBRX-SC-FI02
MIBRX-SC-FO01-T00
MIBRX-SC-LC02
MIBRX-SC-PD_
MIBRX-SC-RO03
MIBRX-SC-RO04
MIBRX-SC-RO05 .
MIBRX-SC-TO04
MIBRX-SC-WIFI
MK-048
MMS-100H-100A
MMS-100H-75A
MMS-100H-90A
MMS-32H-0.16A,
MMS-32H-0.25A
MMS-32H-0.4A
MMS-32H-0.63A
MMS-32H-16A
MMS-32H-10A
MMS-32H-13A "
MMS-32H-17A
MMS-32H-1A
MMS-32H-25A
MMS-32H-22A
MMS-32H-26A
MMS-32H-32A
MMS-32H-4A
MMS-32H-6A

MMS-32H-8A
MMS-63H-17A
MMS-63H-22A
MMS-63H-26A
MMS-63H-32A
MMS-63H-40A
MMS-63H-50A
MMS-63H-63A
MMS-FX-11
MMS-LX-11
MOBKO1

MP314-110V'_
MP314-240V
MPAE16K

MPAEGTF
MPCT D15 10A _
MPCT D15 40A
MPCT D15 80A
MPHT15
MPHT
MPHT25
MPR-341-2 27

MS.SLG2
MS.SLG3 .
MS.SL2
MS.SLJ3

MS.SLR2
MS.SLR3
MS.SLW2
MS.SLW3,__

MV15-240V
MV15-DC-200V-110V.
MV15-DC-20V-110V
MV207-110V.__

MV207-240V
MV2307-110V
MV2307-240V
MV35-1-G-40/300V

MV35-3-G-40/300V
MV507-110V.

MX-DO-1
MX160-230
MX160-400 18
MX1600-400
MX300-1-C

MX400:230,
MX400-400
MX800-230,
MX800-400

0D1238-24MSS

ODL2.5A(1.S)

ODLG2.5A
OF1600
OF160
OF400
OF800
OKA/KU LK10 YR
OKAV LK1 YR
OLKo1

OLK02, .

OLK03
OLK04
OLK05.
OLK06
OLKO7_.
OLK08.
OMBG-01

OMBG-05
OMBG-06
OMBG-07
OMBG-08
OMBL-01
OMBL-02
OMBL-03
OMBL-04
OMBL-05
OMBL-06
OMBL-07
OMBL-08
OMBLT-01
OMBLT-02
OMBLT-03
OMBLT-04.
OMBLT-05
OMBLT-06
OMBLT-07
OMBLT-08’
OMBT-01
OMBT-02
OMBT-03
OMBT-04
OMBT-05
OMBT-06
OMBT-07
OMBT-08
OMBVPOTHL,
OMBVPO1SL
OMRB-01
OMRB-02,
OMRB-03
OMRB-04
OMRB-05,_
OMRB-06,
OMRB-07

OMRB-10,
OMRB17
OMRB18
OMRB19
OMRB20
OMRB21”
OMRB22

OMRL-01 OPSL09

OPSL10

OMRL17
OMRL18
OMRL19_
OMRL20

OMRL21
OMRL22
OMSGO1

OMSG02
OMSG03,
OMSG04.
OMSG05

OMSG06
OMSGO7.
OMSG08,
OMSLO1
OMSLO2
OoMSLo3.
omsLo4.
OMSLO5.
OMSLO6

OMSLO7

OMSVPOTHL
OMSVPO1SL
OMVPBOTHL
OMVPBO1SL
OMVPGOTHL,

OMVPGO1SL.
OPBG-01
OPBG-02
OPBG-03
OPBG-04
OPBG-05

OPBG-06
OPBG-07 .
OPBG-08

OPBG-09
OPBG-10

P2AFIWAQ T8
P2AF1WA90
P2AF2WAO
P2AF2WA90
P2AMPPA 1B
PA+02015PN4
PA+02015PN9
PA+02021PN4
PA+02021PN9
PA+05021PN4
PA+05021PN9’
PA+10021AN4’
PA+10021AN9
PA+10021PN4
PA+10021PN9’
PA+10036PN4’
PA+20021AN4
PA+20036AN4
PA-02003AV09.0
PA-02003AV19.1 "
PA-02003AV29.2
PA-02003AV30.3
PA-02003AVA0."
PA-02003AV40.4
PA-02003AV59.5
PA-02003AV69.6
PA-02003AV79.7
PA-02003AV80.8
PA-02003AV90.*
PA-02003AV90.9
PA-02003SV40.*
PA-10003AV09.0
PA-10003AV19.1
PA-10003AV29.2
PA-10003AV30.3
PA-10003AV40.*
PA-10003AV40.4
PA-10003AV59.5

OPBLT-01
OPBLT-02
OPBLT-03
OPBLT-04_
OPBLT-05

OPBLT-07
OPBLT-08
OPBLT-09
OPBLT-10
OPBT-01 _
OPBT-02

OPBT-03
OPBT-04
OPBT-05
OPBT-06
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PA-10003AV69.6
PA-10003AV79.7
PA-10003AV80.8
PA-10003AV90.*

PA-10003AV90.9
PA-100038V40.*
PA-10003SV40.*

PA-20004AV09.0
PA-20004AV19.1
PA-20004AV29.2
PA-20004AV30.3

PA-20004AV40"
PA-20004AV40.4
PA-20004AV59.5
PA-20004AV69.6
PA-20004AV79.7
PA-20004AV80.8
PA-20004AV90.9

PA-20004SV40.*
PA-30006AV09.0
PA-30006AV19.1
PA-30006AV29.2
PA-30006AV30.3
PA-30006AV40.*

PA-30006AV40.4
PA-30006AV59.5_
PA-30006AV69.6.
PA-30006AV79.7

PA-30006AV80.8__
PA-30006AV90.9
PAD-3T .
PAD-AT

PBBOX301
PBBOX302.
PBBOX303
PBBOX304
PC-10003AV09.0.
PC-10003AV19.1
PC-10003AV29.2
PC-10003AV30.3
PC-10003AV40.*
PC-10003AV59.5
PC-10003AV69.6
PC-10003AV79.7
PC-10003AV80.8
PC-10015AN4
PC-10018AN4
PC-10021AN4
PC-10036AN4
PC-20003AV09.0.
PC-20003AV19.1
PC-20003AV29.2
PC-20003AV30.3
PC-20003AV40.*
PC-20003AV59.5
PC-20003AV69.6
PC-20003AV79.7
PC-20003AV80.8
PC-20003AV90.9
PC-20015AN4
PC-20018AN4
PC-20021AN4
PC-20030AN4
PC-30003AVA0."
PC-30021AN4
PC-30036AN4
PC-40004AV40.*
PC-40015AN4
PC-40018AN4
PC-40021AN4
PC-40027AN4
PC-40036AN4
PDB110
PDB160
PDB220
PDB270
PDB400
PDB490
PF-10015KT49
PF-10021KT49
PF-20018KT49
PFO83A
PFI13A
PF120120388-24
PFA20018KT4
PFA20018KT_
PFC04215KA4
PFC04215KA9.
PFC04218KA4
PFC04218KA9
PFC04221KA4
PFC04221KA9
PFC04230KA4
PFC04230KA9

PFC09518KA4.__
PFC09518KAY.
PFC09540KA4
PFC09540KA9
PHG02
PHT030__
PHT050
PHTO75
PHT100
PHT150
PHT
PHZ20016.
PHZ20024%
PHZ20032
PHZ20048
PHZ20064,
PHZ20095
PHZ20127
PHZ20254
PHZ20510,
PIC10IN-2AV
PIC101N

PIC152A-VI-C_
PIC152AVI
PID110-U-0-1
PID110-U-C-1
PID330-U-0-1
PID330-U-C-1
PID500-U-0-1
PID500-U-C-1
PK-20004AV09.0
PK-20004AV19.1
PK-20004AV29.2
PK-20004AV30.3
PK-20004AV40.*
PK-20004AV59.5
PK-20004AV69.6
PK-20004AV79.7
PK-20004AV80.8
PK-20004AV90.*
PK-20021PN4__
PK-20036PN4
PK-20Q25AN4
PK-20Q40AN4
PKB-1AN
PKB-14SV
PKB2AN
PKB-2/48V
PKB24080A0.
PKB25100A0.
PKB25100A9.
PKB25200A0.
PKB25200A9.
PKB36140A0.
PKB36140A9.
PKB36300A0
PKB36300A9
PKBAB120A0
PKBAB120A9
PKBAB160A0
PKBA8160A9.
PKB48200A0.
PKBA8200A9.
PKB48300A0.
PKBA8365A9.
PKHO7O
PKHO70POL
PKS10006PP*
PKS10040FQH
PKS10040FQS
PKS10060FQH
PKS10060FQS
PKS10080FQH _
PKS10080FQS
PKS10100FQH
PKS10100FQS
PKS10120FQH
PKS10120FQS
PKS10GSAMT
PKSTOMT
PKS46150AN16
PKS46200AN16
PKS46360AN16
PLB3-024
PLB3-110
PLB3-230
PLB3LB-024
PLB3LB-110
PLB3LB-230
PLB4-024
PLB4-110
PLB4-230 . TT
PLBALB-024
PLBALB-110
PLB4LB-230

107

PLB5-024
PLB5-110
PLB5-230 .
PLB5LB-024
PLBSLB-110.
PLB5LB-230
PLB6-024
PLB6-110
PLB6-230
PLB6LB-024
PLB6LB-110
PLB6LB-230,
PM-10033AN.
PM-20033AN
PM-24066AN
PN-10018PN9,
POHO7060AAQ
POHO7060AA4
POH12082AA0
POH12082AA4
POH18110AAQ
POH18110AA4
PP3001
PP3002
PP3003
PP3004
PP3005
PP3006
PP3007
PP3008
PP3010
PP3011
PP3012.
PP3013
PP3014
PP3015__
PP3016.
PP3017
PP3018
PP3020
PP3021
PP3022
PPCA4
PS-20000KN9.
PS-20BPV.
PS0200K421
PS0200K422
PS0200K426
PS0200K723,
PSAMLS4
PSB1/10/24/0.42
PSB2I24124/1
PSB3/36/24/1.5
PSB4/60/24/2.5
PSBS5/100/24/4.2
PSD100/24/4.2

PST240/24/10
PST480/24/20
PST960/24/40
PT+02012A
PT+02015A
PT+02018A
PT+02021A
PT+02030A
PT+10012A
PT+HI0015A
PT+10018A.
PT+HI0021A
PT+10030A  ........106
PT+20012A

PT+20015A
PT+20018A.
PT+20021A
PT+20030A
PT+30012A
PT+30015A.
PT+30018A.
PT+30021A
PT+30030A
PT+40015A.
PT+40021A
PT+40030A
PT0808
PT1212
PT717
PT2020
PT380
PTB35/50SH
PTB70/95SH
PTC10015A4
PTC10021A4
PTC10030A4
PTC20015A4
PTC20021A4

PTC20030A4
PTC30015A4
PTC30021A4.
PTC30030A4.
PTCA0015A4
PTC40021A4
PTC40030A4
PTC50015A4
PTC50021A4.
PTC50030A4
PTHVT
PTM10023K
PTM10030K
PTM20020K

R

RC102C
RCS100A 156
RG11L-A110
RG11L-A230
RGL-D12.
RG11L-D24
RG8-A230
RGBL-A110
RG8L-D24
RL2L-A120
RL2L-A230
RL2L-D24
RM-110-AC
RM-110
RM-230-AC
RM-24
RP-2M-1.1A-24VDC 92
RPS$120-12
RPS120-15
RPS120-24
RPS120-48
RPS15-05
RPS15-12
RPS15-24
RPS240-12.
RPS240-24_
RPS240-48
RPS40-12
RPS40-15
RPS40-24
RPS40-48
RPS480-24
RPS480-48
RPS60-05
RPS60-12
RPS60-15
RPS60-24
RPSB0-48
RSM-05CU 2
RSM-05TO™* 52
RSM-110TO 52
RSM-110U 52
RSM-12CU__
RSM-12T0 52
RSM-220TO
RSM-220U
RSM-24CU
RSM-24T0
RSS-SD1A2125ZPL
RSS-SD1A290ZPL
RSS-TA1A125ZP
RSS-TA1A140ZP
RSS-TA1A225ZP
RSS-TA1A240ZP
RSS-TD1A125ZP
RSS-TD1A140ZP
RSS-TD1A225ZP
RSS-TD1A240ZP
RSS-TD1A240ZPL
RTEC2B06030
RTEC2B06100
RTEC2B06300
RTEC2B10030__
RTEC2B10100
RTEC2B10300
RTEC2B16030__
RTEC2B16100
RTEC2B16300
RTEC2B20030
RTEC2B20100
RTEC2B20300
RTEC2B25030
RTEC2B25100
RTEC2B25300
RTEC2B32030
RTEC2B32100
RTEC2B32300
RTEC2B40030

RTEC2B40100
RTEC2B40300.
RTEC2C06030,
RTEC2C06100

RTEC2C06300
RTEC2C10030
RTEC2C10100
RTEC2C10300,
RTEC2C16030,

RTEC2C16100
RTEC2C16300,
RTEC2C20030,
RTEC2C20100

RTEC2C20300,
RTEC2C25030,
RTEC2C25100,
RTEC2C25300

RTEC2C32030
RTEC2C32100_
RTEC2C32300,
RTEC2C40030

RTEC2C40100_
RTEC2C40300,

$31520
32510
$32520
$41820
41830
S41840
S41845.
$42520
$42830
$42540
42545
$42850
$43820
43525
43540
43845
S44825
44545
S50LR3U 95
51820
$51830
51840
$52520
$52530
$52540
$52850
$53830
$53850
S5

$6
SC25
SC45
SC65._.
SC90 )
SCB22MPINCT
SCB22MPINSX
SCB22MP10CH
SCB22MP10SX
SCB22MP1PC1
SCB22MP1PSX
SCB22MP1RCY
SCB22MP1RSX
SCB22MPSNC1
SCB22MP5NSX
SCB22MP50CH
SCB22MP50SX.
SCB22MP5PC1
SCB22MP5PSX.
SCB22MP5RC1
SCB22MP5RSX
SCCT 120/80 1000/5A VA5 CLO.5

SCCT 120/80 750
SCCT 120/80 800
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STH4TP 118 V30AE006255 XCA1I0B 154
STH6 . V30AE006258 XT246-24V
SW-005 V50/440-S XT246
) SW-008 V70FH004002. XT264,
SCCT 30120 150/5 SW-015 V70FH004003 XT346.
SCCT 30/20 200/5 SW-504 V70FH004005 XT364
SW-505 V70FH004009 XT5042_
SW-508 V70FH004010 XT543
SW-515 V70FH004011 _ XT546
SW-525 V70FS004004 XT56-N-24
SW-705 V70FS004005 XT56-N 152
SW-708 V70FS004009 XTCS400. 155
SW-715 V70FS004010
SW-725 V70FS004011
V70FV004001
T V70FV004002
V70FV004004
' TA000PROVARK . log  VIOEVODSO06.
SCL-AM-I-2-X; T2000-RB-BLACK-BX 100  V70FV004008
SCLAM-12-XISA | | 36 T2000-RB-WHITE-BX 100 V70FV004009
SCL-AM--3-X/5A-6S 36 TCo02AX V70GK004003
SCL-AM-1-3-X/5A 36 TCo44AX V70GK004005
SILA024C, TC303AX V70GK004007
SILAT10C, TC344AX V70GK004010
SILA240A, TC513BX V70GK004011
SILB024C, TC538CX V70GK004013
SILB110C, TC5440X V70RK004005
SILB240A TPRA2M1-1-1-U V70RK004008
SILG024C TSIWA-1-20A-110v T e V70RK004012
SILG110C TS1W1-1-20A-230V V70RK004015
SILG240A TS2M1-1-16A-110V V70RK004018
SILR024C TS2M1-1-16A-230V V70RK004021
SILR110C TT412 N V70SS004001
SILR2A0A | e 12 TWCT-T-D110 1000/5AVA10.CLO.5 31 /7088004002
SILW024C. 73 TWCT-T-D110 31 V70SS004003 . ... 124
SILw110C TWCT-T-D110 800/5AVATO CLOS 31 VE6D
SILW240A TWCT-T-D120 1000/5AVA10 CLO.5 31  VFD-L-1-005-230V
SK1A-15 TWCT-T-D120 1 VFD-L-1-010-230V
SKF1A-10 TWCT-T-D120 16 VFD-S-1-005-230V
SKF1A5 TWCTT.D120 VFD-§-1-010-230V
SMRD4M1-2-U TWCT-T-D35 1007 VFD-§-1-020-230V

SP112-GT100-ET
SP112-GT40-ET
SP112-GT40-S
SP112-GT70-ET
SP112-GT70-S,
SP180/3SP-S
SP3-GT35

STH3 18
STH4 118

TWCT-T-D35 50/5A VA!
TWCT-T-D35 75/5A \

TWCT-T-D55__
TWCT-T-D55 400/
TWCT-T-D65
TWCT-T-D65 500/5A VA5 CL1 31
TWCT-T-D65 600/5A VA5 CL1 31
TWIX-1-230V

TWIX-1-24VDC
TWIX-2-230VDC
TWIX-2-24VDC

u

UG9256
UNIX-1-230V
UVB100

\

VAOMT5-S.
V10/550-S_
V30AE000029
V30AE000062.
V30AE000072
V30AEQ00074
V30AEQ00075_
V30AEQ00076_
V30AE000077
V30AEQ00079
V30AE000080_
V30AE00081_
V30AE000082
V30AE000083
V30AEQ00560_
V30AEQ00561
V30AE000589
V30AE000605
V30AEQ00618
V30AEQ00624
V30AE000992.
V30AE01154
V30AE006239
V30AE006240
V30AE006242
V30AE006243
V30AE06252.

VFD-5-3-010-415V
VFD-5-3-020-415V

VFD-5-3-030-415V
VFD-SH-3-050-B-415V
VFD-SH-3-075-B-415V._
VFD-SH-3-100-B-415V
VFD-SH-3-150-B-415V
VFD-SH-3-200-B-415V_
VFD-SN-3-075-B-415V
VFD-SN-3-100-B-415V
VFD-SN-3-200-B-415V
VFD-SN-3-250-B-415V
VALV
VKA2V
VKA3100N 2
VKA3125N 42

VKA3160N 42

VKA380N

VP600 .
VP600 BASIC 101
VPRA2M 19
VPRD2M-BL._

VRT0050
VRT0075 a1
VRT01000_ 91
VRT0100.
VRTO1800, T 91
VRT0150 91
VRT02000 91

VRT0200

VRT0250

VRT03000 91
VRT0300 91
VRT05000°

VRT0500

VRT07500_

VRT0750 91
W

WLCA-2M-U 28

WLCA2M1,

XC1200
XC2200-C
XC2200

XC22B-4-AR-M1-230V
XC3200-C
XC3200
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CONTADORES

INTERRLIPTORES
[E
LIMITE

GABINETES

BOTONER|A

Consulta nuestro
inventario en
tiempo real

TEMPORZADORES

Distribuidor:

SENSORES

TORES

CONTACTORES

FUENTES
DE
PODER




