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NOTE 1、注1

【REF.】 ISOMETRIC VIEW 1 
【参考】製品斜視図 1

【REF.】 ISOMETRIC VIEW 2 
【参考】製品斜視図 2
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【REF.】RECOMMENDED P.C.B HOLE PATTERNS 
基板孔の推奨寸法

(P.C.B THICKNESS t=1.6mm)
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【REF.】RECOMMENDED METAL MASK PATTERNS 
メタルマスクの推奨寸法
(MASK THICKNESS t=0.12)

 KEYING C 2 KEYING A 

KEY CODING: B

IS NO PATTERN. 

KEY CODING: C

COLOR: BLACK

KEY CODING: A

COLOR: GREEN

NOTE 1. THE TOP SURFACE OF HEADER IN ITS FRONT AREA HAS TO KEEP THIS CLEARLACNE NOT TO INTERFARE
　　　 AT CONNECTOR MATING.
NOTE 2. PLATING OF PIN TERMINAL: CONTACT SURFACE LAYER: REFLOW Sn (PLATING THICKNESS: 0.5～2.0μm)
                                    DIP SURFACE LAYER: REFLOW Sn (PLATING THICKNESS: 1.0～4.0μm)
                                      ALL UNDER LAYER: NICKEL (PLATING THICKNESS: 0.5～2.2μm)

　注1. ヘッダー正面から指示される本寸法はかん合時にケースと接触しないように確保願います。
  注2. ピンコンタクトのめっき仕様: 接触部の表面めっき: リフローSn(めっき厚さ: 0.5～2.0μm)
　　　　　　　　　　　　　　　　　 DIP部の表面めっき : リフローSn(めっき厚さ: 1.0～4.0μm)
　　　　　　　　　　　　　　　　　 全体の下地めっき  : ニッケル(めっき厚さ: 0.5～2.2μm)
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PACKAGED CONNECTOR
コネクタ収納部
QUANTITY :370PCS
収納数:370個

TRAILER
トレーラー

EMPTY POCKETS :10PCS MIN.
空きポケット:10個以上

(160mm MIN.)

LEADER
リーダー

EMPTY POCKETS :7PCS MIN.
空きポケット:7個以上

(100mm MIN.)

PULLING OUT DIRECTION → 
引き出し方向

t0.5

2
1
.
1

B-B

(2 : 1)

1
2
.
8

15.95 16 15.95

C-C

(2 : 1)

NOTE1. "MX81AL02NF3R370" REPRESENTS THE ITEM NAME STORED IN
       THE REEL CONTAINING 370 PIECES.
NOTE2. REFER TO SJ127281(MX81AL02NF3) FOR CONNECTOR DIMENSIONS.
NOTE3. A STICKER IS PLACED IN THIS POSITION WITH THE PART NAME, PACKAGED QUANTITY, 
       LOT NUMBER, TAPE WIDTH AND FEED PITCH.
NOTE4. REEL SHAPE MAY BE DIFFERENT FROM DRAWING.

　注1. MX81AL02NF3R370は収納数370個入りのリールに収納する品名を表す。
　注2. コネクタ寸法は、SJ127281(MX81AL02NF3)を参照。
　注3. 図示の位置にラベルを貼り、品名、収納数、ロットNo.及び
　　　 テープ幅と送りピッチを記入すること。
　注4. リール形状は図面と異なることがある。
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