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CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungs-
befugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den
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o Single pole normally open
5A 125-250V AC Actuating force 1.5...3.0N
R57  RANE Movement differential < 1.2mm
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