
■  特性: ■应用:

‧楼宇亮化

‧道路照明

‧泛光灯

‧舞台灯

‧捕鱼灯

‧植物照明

‧天井灯

‧Type HL适用于Class I, Division 2类照明灯具

‧宽输入范围 100~305VACClassⅠ
‧工作在70%~100%恒功率模式下全功率输出
‧金属机壳拥有防水设计IP67 防护等级
‧Class 2 电源（L型除外）
‧ 6KV/4KV雷击保护
‧ DALI-2最低调光亮度8%
‧印度版（EESL）具有输入过压保护
     能承受440VAC电压应力长达48小时
‧防护功能：短路保护电路、过温保护电路
‧寿命>50000小时和5年保固

75W 恒功率 DALI- 2 LED 驱动器 XL G -75 - DA2系 列

使⽤⼿冊
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■  描述:

■  型号编码

系列名

额定功率

DA2：DALI-2调光功能模式选项

XLG-75-DA2系列是一款75W交流变直流LED电源供应器，以恒功率模式和DALI-2调光功能为特点。此系列

机型可工作在输入电压为100~305VAC，并提供输出额定电流介于700mA~2100mA间的多种机型。因具有最高

可达 90%的转换效率，采用无风扇设计，可于自然风冷散热下工作于-40℃~+90℃之机壳温度范围。金属外

壳以IP67高防护等级之设计，使得XLG-75-DA2对于户内或户外的应用均适用。此外，创新的设计与小巧的

尺寸使得此系列机型能够可靠地点亮 LED 灯，适用于几乎所有可安装 LED 灯具的场所中的各种应用环境。

  

XLG-75-DA2 具有 和 等最新的国际安全规范证书。输出和调光线路也是符合 UL8750

最新的隔离设计要求，同时确保使用者和灯具系统在安装过程中的安全。

: 印度版（按要求提供输入过电压保护）



输出额定电压值L/H型



｛
: 标准品



搜寻

■ 全球交易品项识别码
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(Note14)


DC Input: 176-280Vdc



型号 功能 备注

标准品DA2 DALI-2控制技术和恒流输出值可通过内部电位器调整
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0.58Kg;24pcs/15Kg/0.85CUFT

140 63 2* *3 mm (L*W*H)

UL8750 ENEC BS EN/EN61347-1, BS EN/EN61347-2-13(type”HL”), CSA C22.2 No. 250.13-12; (EL)67 p*qJ
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Voltage Flicker
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Conducted

Magnetic Field

Voltage Dips and Interruptions
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Level 3, 8KV air ; Level 2, 4KV contact

Level 3

Level 3

4KV/Line-Line 6KV/Line-Earth

Level 4

Level 3

>95% dip 0.5 periods, 30% dip 25 periods,
>95% interruptions 250 periods
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VL�440VAC 48%;ÍMXî µJ

2489.3Khrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ;         245.7Khrs min.      MIL-HDBK-217F (25 )℃
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I/P-O/P:3.75KVAC     I/P-FG:2KVAC     O/P-FG:1.5KVAC�;
UVW� I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25 / 70% RH℃
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XLG -75 -DA2系列
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75W 恒功率 DALI- 2 LED 驱动器

机构尺寸

安装手册

4-Φ4.5

134

140

125

32

300±20 300±20

‧     :机壳最高温度tc

4063

※ DA2型

SJOW 17AWGx3C
2&H05RN-F 3x1.0mm

AC/L(棕色)
AC/N(蓝色)

FG(黄滚绿) DA-(粉 )色
DA+(紫色)

V+( )红色
V-(黑色)

24

tc 57

UL2517 20AWGx2C

SJOW 17AWGx2C
2&05RN-F  2x1.0mm

350±20

机壳型号: 275A      单位:mm

39.7
12

.7

V+(红色)
V-( )黑色

DA+(紫色)

DA+(紫色)

DA-(粉 )色

DA-(粉 )色
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